Instrucciones de funcionamiento es RDG260KNU
RDG260TU

RDG26..U — Termostato de ambiente con comunicaciones KNX que permite a los usuarios establecer
tanto la temperatura como la humedad relativa ideal (RDG260KNU).EI termostato ofrece los modos

de funcionamiento Confort, Economia y Proteccion. .

[Ademas, puede funcionar en modo automatico seglin un horario a través del bus KNX (RDG260KNU) o
local.

El ventilador funciona en modo automatico o a la velocidad seleccionada en modo manual.

Los usuarios pueden usar la configuracién de fabrica o ajustar la configuraciéon como lo deseen.
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* Cuando P002 = 3, el icono se muestra como ®°F y el botén se puede utilizar para cambiar de unidad entre °C 'y °F. (escanee el
cddigo QR anterior para obtener informacion sobre la dltima version).
Cambiar la temperatura del ambiente
Gire el botdn giratorio en sentido horario para aumentar, o en sentido antihorario para disminuir el
punto de consigna actual de la temperatura ambiente.
Nota: El rango de ajuste es 5 ... 40 ° C; Puede estar limitado por los pardmetros P013 y P016. (para la
configuracion de parametros, consulte Parametros de control en la pagina 2).
Cambiar la velocidad del ventilador
9| Presione el botén derecho varias veces hasta alcanzar el modo de ventilador deseado.

Velocidad |
M | 9 En el Modo automatico adro , el termostato selecciona automéaticamente la velocidad del
Velocidad Il ventilador seguin el punto de consigna y la temperatura ambiente actual.
ol 1 En el Modo manual, el ventilador funciona de forma independiente y funciona a la
Velocidad 11l velocidad establecida por el usuario: velocidad | / velocidad Il / velocidad I11.
Cambiar el Modo de operacion
Modo Confort Modo Economia Modo de Proteccién Modo Automatico

1. Modo Confort

1 En el Modo Confort, el termostato mantiene la temperatura ambiente en el punto de consigna, el cual se puede ajustar con el

botén giratorio.
2. Modo Economia

1 En el Modo Economia, el termostato mantiene la temperatura ambiente en un punto de consigna mas bajo o mas alto, ahorrando
asi energia y dinero.

9 El termostato se puede configurar en Modo Economia presionando el botén de Modo de operacion si esta habilitado (P002 = 2),
o mediante una sefial externa (conmutador o comando de bus KNX (RDG260KNU)) como una tarjeta de acceso.

1 Los puntos de consigna de Economia se configuran en fabrica a 15 °C para calefaccion y 30 °C para enfriamiento. Se pueden
ajustar a través de los pardmetros P019 y P020 (para la configuracién de los parametros, consulte Parametros de control en la
pagina 2).

3. Modo de Proteccion

1 En Modo Proteccién, el termostato deja de funcionar. Sin embargo, si la temperatura ambiente cae por debajo de 8 °C, la
calefaccion se enciende para proteger el ambiente contra las heladas.

9 El termostato cambia al Modo Proteccién cuando se activa el contacto de la ventana (local o en KNX (RDG260KNU)).

El instalador de HVAC (Calefaccién, ventilacion y aire acondicionado) puede cambiar los puntos de consigna para el Modo

Proteccion si lo desea:

Cambios realizados por el instalador: !~ Proteccion contra heladas: & Proteccion de calefaccion: <

4. Modo Automatico
1 En el Modo Automético, el termostato cambia automaticamente entre los modos Confort y Econémico segln el bus KNX
(RDG260KNU) o la programacion local (habilitada a través de P005).
Si no hay un horario programado disponible, el Modo Confort reemplazaréa al Modo Auto.
Importante: Si los puntos de consigna se configuran como Apagado, no hay una funcién protectora de calefaccion o refrigeracion.
iPeligro de helada!
Indicador de Hoja Verde (modo ahorro de energia) (RDG260KNU)
La indicacion Hoja Verde es una configuracion de eficiencia energética e indica la configuracion del usuario final.
Hoja roja: la configuracién excede el rango
preestablecido de eficiencia energética.

Los usuarios finales pueden presionar la hoja roja y

volver al rango de eficiencia energética.

Recordatorio para limpiar el filtro, visualizacion de fallos externos

Hoja verde: la configuracién esta
dentro del rango de eficiencia
energética preestablecido.

FIL ** Este mensaje le recuerda que debe limpiar el filtro en su equipo HVAC.
ALL ** Aparece después de !_ “horas de funcionamignto del ventilador" y desaparece cuando el
termostato esta configurado manualmente en Proteccion.
AL2** Estos mensajes de fallo le indican que se ha producido un fallo externo **:
AL3 ** ALL:! AL2:! AL3:!
** Necesita ser configurado por el instalador de HVAC (Calefaccion, Ventilacién y Aire Acondicionado)
Programador
Programar
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9 Pulse el boton @ una vez y luego gire el mando giratorio o pulse el botdn continuamente para seleccionar el modo de
programacién PROG.
Pulse el boton  una vez para entrar en el modo de programacién .
Gire el mando giratorio para seleccionar el dia de la semana que se va a programar, luego pulse el botén  una vez.
Gire el bot6n giratorio para ver los horarios existentes, luego pulse el botén  una vez para seleccionar el horario que necesita
ser editado.
9 Se muestra la configuracién del modo de confort del programa seleccionado y los iconos m y L2 Juego presione el botén

una vez. La hora de inicio de Confort parpadea y se puede cambiar girando el botén giratorio.
9 Presione el botén  una vez para confirmar el valor ajustado e ingresar a la configuracién del modo econdmico para el

-
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programa. Se muestran los iconos E€Qy , luego presione el botén  una vez. La hora de inicio de Economia parpadea y se
puede cambiar girando el botén giratorio.
9 Presione el botén  una vez para confirmar el valor ajustado. Luego, los usuarios pueden ver otros programas girando el botén
giratorio e ingresar otras configuraciones de programa (igual que el programa editado).
Nota: El usuario puede presionar el boton [[[] para eliminar cualquier horario o 45 (Esc) para cancelar el cambio. El nimero méximo de horarios
establecidos es de tres por dia.
Configurar la HORA

Y Y Y Y Y

9 Presione el bot6n ® una vez y luego gire el botén giratorio o pulsar el botén @ continuamente para seleccionar el modo de
programacion HORA.
9 Presione el boton  unavezy luego gire el botén giratorio para seleccionar el formato de hora (12H).
9 Presione el botén  unavez y luego gire el botén giratorio para seleccionar AM o PM.
9 Presione el boton  unavez e ingrese el ajuste de la hora.

9 Elvalor de la hora parpadea y se puede cambiar girando el botén giratorio.

9 Presione el botén  una vez para confirmar el valor ajustado e ingresar la configuracion de los minutos.

Repite los pasos como para la hora. Nota: Cuando el formato de la hora es de 24 h, no se muestra AMPM.






