SIEMENS

Sinorix™

MANCHAPIC

IG-100, FK-5-1-12, HFC 227ea, CO2

T-Stick fur Druckschalter

e Zum Anschluss des Druckschalters am Rohrnetzwerk
e Verwendung in Mehrbereichsanlagen
e Montage nach dem Bereichsventil PN140

Produktcodes:

MANCHAPIC R1/2" - S54478-B700-A2
MANCHAPIC R3/4" - S54478-B700-A1
MANCHAPIC 1" - FR2:LB715070008
MANCHAPIC 1"1/4 - FR2:LB715000008
MANCHAPIC 2" - FR2:LB714970008
MANCHAPIC 3" - FR2:LB704130008
MANCHAPIC 4" - FR2:LB704140008
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Anwendung

Dieses Produkt wird in den automatischen Sinorix™ Ldschanlagen mit Inertgasen oder
Halocarbons verwendet.

Das T-Stiick MANCHAPIC wird zum Anschluss eines Druckschalters am Rohrnetzwerk nach
dem Bereichsventil verwendet.

Typenlbersicht

Pos. Beschreibung Pos. | Beschreibung

1 Verbindung 1/4" NPT Innengewinde, mit 3 Stahlrohr
werkseitig montiertem Stopfen

2 Verbindung (x2) AuRengewinde - 1/2" bis 4" - -

Produktdokumentation

Typ Titel Ref. Dokument

Installation, Sinorix™ CDT-V A6V10780127
Inbetriebsetzung, Wartung | Ortsfeste automatischen Gas-Ldschanlagen (nur auf
Englisch und Franzdsisch verfugbar)

Installation, Ortsfeste automatische Sinorix™ Ldschanlagen mit A6V10780132
Inbetriebsetzung, Wartung | chemischen Gasen (nur auf Englisch und Franzésisch

verflgbar)
Installation, Sinorix™ CO2 Serie APEXT

Inbetriebsetzung, Wartung | Ortsfeste automatischen Gas-Ldschanlagen (nur auf
Englisch und Franzdsisch verfugbar)

Montage Sinorix™ CDT 1G-100-300 NXN FR A6V12019059
Montage Sinorix™ CO2 NXN FR A6V12019064
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Sicherheit

Dieses Produkt darf nur von durch Siemens zugelassenen Fachinstallateuren eingebaut
werden, die mit der Bauweise, Installation und Wartung automatischer Léschsysteme
vertraut sind. Bei der Installation sollte sichergestellt werden:

e dass das Produkt in Ubereinstimmung mit den giiltigen nationalen Vorschriften
eingesetzt wird,

e dass das Produkt bestimmungsgemanR benutzt wird,
e dass die Vorschriften zur Arbeitssicherheit eingehalten werden,

e dass die Vorschriften von Siemens (Montageanleitungen, technische Beschreibungen,
Inbetriebnahme, Bedienungsanleitung) eingehalten werden,

e dass die Benutzer die Informationen zu diesem Produkt erhalten und verstanden haben.

Bei der Inbetriebnahme sicherstellen, dass die geltenden Gesetzgebungen, die technischen
Vorschriften sowie die Sicherheitsrichtlinien eingehalten werden.

Die Nichteinhaltung der Vorschriften von Siemens kann zu schweren Verletzungen oder
erheblichen Sachschaden fuhren, fir die Siemens nicht haftbar gemacht werden kann.

Siemens behélt sich das Recht vor, jederzeit Anderungen und/oder technische
Verbesserungen vorzunehmen.

Montage

e T-Stiick am Rohrnetzwerk nach dem Bereichsventil montieren.

Fur die Montage des Druckschalters:

e Stopfen mit einem 19 mm-Gabelschlissel entfernen.

e Innengewinde reinigen. Ggf. Uberschiissiges Dichtband entfernen.

e Druckschalter mit Verschraubung TROJIC und Schlauch FLEJIC4 montieren.

i Die ausfuihrliche Beschreibung ist der Montageanleitung zu entnehmen.

Wartung

Lagerung

e Erschitterungsfrei in der Originalverpackung aufbewahren.
e Vor Feuchtigkeit und Staub schitzen.

e Lagerdauer: nicht angegeben.

Halbjéhrliche Inspektion
e Den ordnungsgemalien Zustand des Produkts Uberprifen.
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Technische Daten

Technische Daten
Maximaler Betriebsdruck 240 bar
Prifdruck 375 bar
Verbindungen
Anschluss am Rohrnetzwerk | EN 10226 1 AuRengewinde - 1/2" bis 4"
Verbindung des Druckschalters | 1/4" NPT Innengewinde
Materialien
T-Stuck | Verzinkter Stahl
Stopfen | Messing
Betriebstemperaturbereich -20 °C bis +50 °C
Temperaturbereich Lagerung und Transport -30 °C bis +65 °C
Gewicht
MANCHAPIC R1/2"| 0,286 kg
MANCHAPIC R3/4"| 0,318 kg
MANCHAPIC 1"| 0,399 kg
MANCHAPIC 1"1/4| 0,516 kg
MANCHAPIC 2"| 0,767 kg
MANCHAPIC 3"| 1,825 kg
MANCHAPIC 4" | 2,624 kg
Markierung
Bezeichnung
Kennzeichnung - Index
WW/JJ (Woche/Jahr)
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MaRbilder

Bemaf3ung in mm

MANCHAPIC R1/2" 120 60 R1/2

MANCHAPIC 1" 120 60 R1"

MANCHAPIC 2" 120 60 R 2"

MANCHAPIC 4" 150 75 R 4"
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