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SCM-8/LCM-8/FCM-6  
Módulo de controle de switch / Módulo de LEDs 
de controle / Módulo de controle de ventilador 
para painel de controle FireFinder XLSTM 
 

 

Descrição 

SCM-8 

O SCM-8 é um módulo opcional do FireFinder 
XLS da divisão Fire Safety da Siemens Building 
Technologies que fornece controle manual para o 
sistema de voz de abandono de emergência ou 

para o controle manual do sistema de incêndio. 
Os módulos SCM -8 fornecem oito switches de 
botão momentâneos e 16 LEDs de indicação de 
status. Cada switch recebe dois LEDs e uma 
etiqueta para indicação do uso programado do 
switch. A etiqueta fica localizada atrás de uma 
membrana protetora transparente. 

 
 

• Seis conjuntos de switches de controle de 

  ventilador de botão programáveis (FCM -6) 

• Posições on/off manuais e automáticas 

• Feedback positivo (supervisionado) 

• LED indicador do status do ventilador  

   (on/off e falha) 

•  Etiqueta protegida 

•  Modular 

•  Programador de coordenação de tempo 

• Registrado no , ULC, em andamento no 

NYMEA e CSFM 

 

• Oito switches programáveis (SCM-8) 

• Espaço protegido para etiquetas 

• Switches discretos 

• LEDs multicoloridos para indicação do status do 

 sistema 

• Modular 

• LED sinalizador programável 

• Montagem remota através de bus de dados CAN 

• Montagem remota em gabinetes REMBOX2 ou 

REMBOX4 

ESPECIFICAÇÕES DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 



Um dos LEDs de cada switch é bicolor e usado 
para indicar que tipo de sinal está ativado. Este 
LED também pode ficar aceso ou piscando para 
indicar o status do sistema. Por exemplo, nas 
zonas ativadas do canal de áudio de abandono, o 
LED VERMELHO fica aceso; nas zonas ativadas 
do canal de áudio de alerta, o LED VERMELHO 
fica piscando; nas zonas de paging, o LED 
VERDE fica piscando até a chave do microfone 
ser apertada; quando a mensagem de 
confirmação de transferência de zona é recebida 
pelo Console de comando XLS, o LED VERDE 
fica aceso, indicando que o page pode ser 
enviado; nas zonas telefônicas ocupadas com 
uma chamada, o LED VERDE fica piscando até 
que elas sejam selecionadas no console de 
comando, e passa a ficar aceso. Com isto o 
operador sabe das condições gerais do sistema o 
tempo todo. O segundo LED é âmbar e é usado 
para indicar uma condição de falha. 

Todos os SCM -8 e todos os switches são 
totalmente programáveis e podem ser usados 
para controlar o circuito dos alto-falantes e vários 
tipos de funções do sistema, como todas as 
chamadas, todos abandonos, page do porteiro, 
alto-falante e etc. Qualquer quantidade de 
circuitos pode ser agrupada e controlada por um 
único switch. A utilização do switch e os 
agrupamentos das zonas são feitos com o 
software ZEUS de programação do sistema.  

Os módulos SCM -8 são montados em um painel 
articulado do gabinete do painel de controle do 
FireFinder XLS. 

Este equipamento é aprovado para operação em 
temperaturas entre 0° C e 49° C. 

LCM-8 

O LCM-8 é um módulo opcional do FireFinder 
XLS que fornece LEDs para sinalização da 
atividade do sistema. Cada módulo LCM-8 
contém oito grupos de 2 LEDs, sendo que cada 
um pode ser designado para as saídas 
específicas com o software ZEUS de 
programação. Oito LEDs são bi-coloridos, e 
podem ser VERMELHO ou VERDE piscando ou 
aceso. Os outros LEDs são ÂMBAR que podem 
ficar piscando ou aceso. É fornecido um espaço 
para etiquetas das funções dos LEDs. A etiqueta 
fica localizada atrás de uma membrana protetora 
transparente.  

O LCM-8 tem o mesmo tamanho do SCM -8 e é 
montado no mesmo painel articulado do gabinete 
do painel de controle do FireFinder XLS. 
Qualquer combinação entre os módulos SCM-8 e 
LCM-8 pode ser feita.  

Este equipamento é aprovado para operação em 
temperaturas entre 0° C e 49° C. 

FCM-6 

O FCM-8 é um módulo opcional do FireFinder 
XLS que fornece controle manual dos 
ventiladores, motores e dampers do sistema 

HVAC para prédios. Cada módulo FCM-6 vem 
com seis conjuntos de switches de botão para o 
controle manual do sistema. Cada switch vem 
com 3 LEDs que indicam o status do Ventilador / 
Motor / Damper: OFF (DESLIGADO - 
VERMELHO), ON (LIGADO - VERDE), 
TROUBLE (FALHA - AMARELO). Quando na 
posição automática, os LEDs vermelho e verde 
indicam o status do ventilador / motor / damper 
(ON ou OFF - LIGADO ou DESLIGADO), 
baseado na lógica do sistema que pode ser 
programada para o controle automático das 
saídas do ventilador.  

Quando colocado manualmente na posição OFF, 
o LED vermelho fica piscando, indicando que o 
circuito da saída usado para desligar o Ventilador 
/ Motor / Damper foi ativado. O LED vermelho fica 
aceso para indicar um feedback positivo do 
Ventilador / Motor / Damper sendo desligado 
(através de uma entrada monitorada). Quando 
colocado manualmente na posição ON, o LED 
verde fica piscando para indicar que o circuito da 
saída que está sendo usado para ligar o 
Ventilador /  Motor / Damper foi ativado. O LED 
verde fica aceso para indicar um feedback 
positivo do Ventilador /  Motor / Damper sendo 
ligado (através de uma entrada monitorada). Veja 
o quadro abaixo. 

Durante a reinicialização do sistema, quando os 
switches são colocados manualmente na posição 
"ON" (LIGADO) ou "OFF" (DESLIGADO), suas 
saídas não mudam de estado. Elas ficam On ou 
Off, dependendo da posição do switch. As saídas 
somente mudam de estado quando são 
controladas manualmente pelo switch ON/OFF ou 
quando são baseadas na lógica do sistema 
quando o switch está na posição AUTO 
(AUTOMÁTICA). 
 

 
 
Os FCM-6 são montados no mesmo painel 
articulado do gabinete do painel de controle do 
FireFinder XLS. 
Qualquer combinação de módulos SCM-8, LCM-8 
e FCM-6 pode ser montada em um ID-MP. O 
equipamento vem com um sexto cabo condutor 
para interconexão dos módulos. Um cabo (CCL) 
de 76,2cm é disponível para conexão das fileiras.  
Este equipamento é aprovado para operação em 
temperaturas entre 0° C e 49° C.  
Os módulos SCM-8, LCM-8 e FCM-8 podem ser 
montados remotamente, a até 304,8m de 
distância do gabinete principal. São necessários 
gabinetes REMBOX2 e REMBOX4 para a 
montagem remota dos SCM-8, LCM-8 e FCM-6. 
Também é oferecido como opção um sinal CSB 



 
 
 

 

para o feedback sonoro do switch nos aplicativos 
de montagem remota. 
 
Diagrama de montagem  
 

 
 

 
Instalação dos módulos 
FCM-6, FCM-8, SCM-8 

 
 

 
 
 
Diagrama de instalação 
 
 

 
 
 

Montagem do CSB 
 

 

 
Informação para pedidos 
 

Modelo Descrição Part number 

SCM-8 Módulo de controle de switch (8 switches) 500-033040 

LCM-8 Módulo de LED's de controle (8 conjuntos de LEDs) 500-033100 

FCM-6 Módulo de controle de ventilador (ON-OFF-AUTO) 500-033140 

I D-MP 
Placa de montagem para a porta interna (aceita até 4 
módulos) 

500-633027 

CSB Placa sonora CAN 500-033130 

CCL CAN-CABLE - 6 condutores de 76,2cm de comprimento 500-634214 

BCM Placa em branco 500-033320 
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AVISO: A utilização de detectores e bases de outras marcas com o equipamento da Fire Safety é considerada 
uma aplicação errada do equipamento da Fire Safety e anula todas as garantias expressadas ou implícitas, 
quanto à perda, danos, responsabilidade e / ou problemas de serviço. 


