Fire Safety

RPM Modulo de Impressora Remota

para painel de controle FireFinder XLS™

ESPECIFICACOES DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

* Fornece uma interface com impressoras remotas

« Duas portas seriais e uma porta paralela

« Porta de dados para interface com sistemas externos
« Mddulo supervisionado inteligente

* Enderecamento decimal

« Aceita fiagao style 4 (classe B) ou style 7 (classe A)
* Vem com o seu proprio gabinete

 Protec¢éo transitoria integrada

* Firmware instalavel

* Registrado no @ uLC

Introducéo

O Mbdulo de impressora remota modelo RPM
fornece uma interface direta do sistema
FireFinder XLS com uma impressora, para a
impressao de copias do status do sistema e de
relatérios de configuracdo. Ao mesmo tempo, ele
fornece uma porta de saida que pode ser
configurada para se comunicar com sistemas
externos.

Descricao

O RPM é conectado de forma remota ao bus de
comunicacao H-NET de qualquer saida NIC-C em
um gabinete do sistema FireFinder XLS, com uma
fiacdo de style 4 (classe B) ou style 7 (classe A).
Existem duas portas para a impressora serial RS-
232 e uma interface paralela Centronics Unica no
RPM, para que uma impressora serial ou paralela
(como a impressora paralela PAL-1) seja
conectada simultaneamente ao sistema com uma
porta serial FSI. A porta serial FSI pode ser
configurada como RS-232 ou RS-485 e fornecer
dados para a monitoracdo de um sistema sem
capacidade de controle. Quando uma PAL-1 é
usada com um RPM, o RPM supervisiona a
impressora, indicando as condi¢gbes on / off-line,

ligado, falta de papel, paper jam (papel atolado) e
condi¢cbes de falha da fiacdo, de acordo com os
sistemas proprietarios NFPA 72 da UL. A
impressdo de eventos e de relatdrios é gerada
pelo painel de controle através da PMI no sistema
central FireFinder XLS.

O RPM vem com guias de montagem para que o
modulo possa ser montado sem problemas,
embaixo de uma mesa ou atras de uma
escrivaninha. E necessario 24VCC para ligar o
RPM e esta alimentacdo pode ser obtida de um
PSC-12 ou de um extensor de alimentacdo PSX
12 do gabinete do sistema FireFinder XLS. A
energia de outras fontes de 24VCC aprovadas
pelo UL também é aceita. O RPM vem com
terminais para fios de bitolas de 0,75 a 2,0mm°. A
comunicagcdo com o sistema FireFinder XLS é
feita através da conexdo do mddulo de interface
de rede NIC-C com uma fiagcéo de style 4 (classe
B) ou style 7 (classe A). A comunicacdo HNET
do sistema FireFinder XLS pode ser terminada
em um RPM ou passar através dele para um
comunicacdo com outros médulos. Os LEDs de
diagndstico do RPM indicam o status de ligado e
da comunicacéo.

NUMERO DO CATALOGO
P6325




Corrente Elétrica

Corrente 24V de back plane 0
Corrente 24V do terminal 150mA
Corrente 6,2V de back plane 0
Corrente 24V de standby 150mA

Informacdao para pedidos

Modelo Descrigéo Part number
Médulo de impressora remota para o sistema

RPM FireFinder XLS 500-033420

PAL-1 Impressora paralela aprovada 500-692407

pelo UL

AVISO: A utilizagéo de detectores e bases de outras marcas com o equipamento da Fire Safety é considerada
uma aplicacéo errada do equipamento da Fire Safety e anula todas as garantias expressadas ou implicitas,

quanto a perda, danos, responsabilidade e/ ou problemas de servigo.
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