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Socle embrochable AGK11 Socle embrochable AGK11
avec support de presse-étoupe AGK65 avec passe-cable AGK66

Accessoires de AGK11...
raccordement pour petits AGK®65...
coffrets de sécurité AGKG66

Domaine d'application

Accessoires pour la connexion des petits coffrets de sécurité aux briileurs.

Les accessoires AGK11, AGK65, AGK66, ainsi que la présente fiche produit, sont
destinés aux constructeurs (OEM) qui utilisent les AGK11, AGK65, AGK66 dans
ou avec leurs produits.
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Les AGK11, AGK65 et AGK66 sont utilisés avec les petits coffrets de sécurité et
détecteurs de flamme suivants :

LFS1

LGA

LGB

LOA

LME

LMO

Avec le socle embrochable AGK11, on peut utiliser au choix les supports de presse-
étoupe AGK65 ou les passe-cable AGK66.

Smart Infrastructure



Documentations complémentaires

Type de produit Type de documentation N° de documentation
LFS1 Fiche produit N7782
LGA Fiche produit N7418
LGB Fiche produit N7435
LME1 /LME2 / LME4 Fiche produit N7101
LMEG9 Fiche produit N7106
LMO14 / LMO24 / LMO44 Fiche produit N7130
LMO39 Fiche produit N7154
LMO64 Fiche produit N7138
LOA2 / LOA3 Fiche produit N7118

Mises en garde

Les précautions suivantes doivent étre observées pour la protection des biens,
A des personnes et de I'environnement!

¢ Toutes les interventions (montage, installation, maintenance, etc.) ne doivent étre
réalisées que par du personnel ddment qualifié

¢ Avant de faire tout changement de cablage sur les bornes, isolez complétement
l'installation de I'alimentation principale. Assurez-vous qu’elle ne puisse pas étre
remise en service par inadvertance. Assurez-vous bien que I'installation soit
vraiment bien coupée. Si ces précautions ne sont pas respectées, vous risquez une
électrocution

e Assurez, par des mesures appropriées, la protection contre les contacts accidentels
sur les raccordements électriques. Si ces précautions ne sont pas respectées, il y a
danger de choc électrique

o Vérifiez aprés chaque intervention sur I'appareil, (montage, installation, service etc.)
I'état correct du cablage état et effectuez le contrble de sécurité. En cas de non-
respect, les fonctions de sécurité peuvent étre altérées et il y a risque de choc
électrique

Indications pour le montage

o Respectez les consignes de sécurité en vigueur dans votre pays

¢ |l est recommandé de raccorder les coffrets de sécurité pour brileurs a gaz avec un
bornier d'un seul bloc. Evitez le risque de confusion en rebranchant I'appareil

e Reliez la bride de mise a la terre du socle embrochable AGK11 au brdleur, a l'aide
d'une vis métrique avec protection contre le desserrage

e Les passe-cable et supports de presse-étoupe sont simplement clipsés dans le socle
embrochable AGK11

Indications pour l'installation

¢ Ne permutez pas la phase et le neutre lors du raccordement

¢ Le schéma et les indications du fabricant de brdleurs pour le montage et la mise en
service doivent servir pour le raccordement des vannes et autres composants

e Prévoyez un interrupteur sur tous les poles avec une largeur d'ouverture d'au moins
3 mm pour la séparation du réseau

o Utilisez un fusible externe pour la protection du coffret de sécurité

e Pour éviter les risques d'erreur de raccordement, le socle embrochable AGK11.6 ne
doit étre utilisé qu'avec des coffrets de sécurité pour brileurs avec fonction de
postventilation (par ex. LME39, LMO39, LMO64)
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Normes et certificats

Remarque
Seulement avec le petit coffret de sécurité ou détecteur de flamme, voir
la fiche produit correspondante.

Conformité EAC (Conformité aux normes de I'Union eurasiatique)

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
OHSAS 18001:2007

ACPEIP (RoHS Chine)
Tableau des substances dangereuses :
http://www.siemens.com/download?A6V 10883536

Recyclage
Le socle embrochable, ainsi que les supports, ne doivent pas étre éliminés comme de
simples déchets domestiques. Respectez impérativement la Iégislation locale en
vigueur !
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Exécution

Socle embrochable
AGK11

Socle embrochable
AGK11.6

Socle embrochable
AGK11.7

Support de presse-

étoupe AGK65

Support de presse-
étoupe AGK65.1

Passe-cable AGK66
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Pour coffrets de sécurité dont la phase est contrblée par le régulateur
Couleur noire
Matiere plastique résistant aux chocs et a la chaleur
Outre les 12 bornes de raccordement, il comporte:
- 3 bornes de neutre, reliées a la borne 2 (entrée du neutre), précablés
- 4 bornes de mise a la terre, terminées par une languette pour mise a la
terre du brdleur,
- 2 bornes relais désignées par «31» et «32»
e 2 ouvertures sont prévues pour I'entrée du cable par le fond du socle AGK11
e Surles deux petits cétés se trouvent des languettes métalliques a ressort qui
produisent un déclic au moment du montage du coffret de sécurité sur le boitier
e Pour défaire la connexion, il suffit d'insérer un tournevis dans les fentes de
guidage de cette fermeture et de le basculer Iégérement
Bornes de neutre et bornes relais avec vis auto-taraudeuses
Bornes de raccordement avec vis auto-blocantes
Etat a la livraison : avec bornes ouvertes pour un montage rapide
La fixation sur le brileur avec le socle AGK11 nécessite des vis de fixation M5

Pour coffrets de sécurité avec phase permanente
Teinte gris argent (RAL 9001)
Autres caractéristiques identiques a 'AGK11

Utilisation pour détecteur de flamme LFS1

Couleur noire

Avec paroi de séparation (D) pour séparation sire

Avec logement de borne N°8 scellé pour séparation sire
Autre variante similaire a AGK11

Matiére plastique résistant aux chocs et a la chaleur

Peut s'insérer dans le socle embrochable AGK11

5 ouvertures défongables filetées pour presse-étoupe Pg11 et pour raccords non
métalliques

une de chaque coté et 3 a I'avant

Amovible

Matiére plastique résistant aux chocs et a la chaleur

Peut s'insérer dans le socle embrochable AGK11

5 ouvertures défongables filetées pour presse-étoupe M16 x 1,5 et pour raccords
non métalliques

une de chaque coté et 3 a I'avant

Amovible

Matiere plastique résistant aux chocs et a la chaleur

Peut s'insérer dans le socle embrochable AGK11

6 ouvertures défongables pour le passage des cables, sans arrétoir de cable
une de chaque coté, de & 8,8 mm ou & 17 mm, et 3 a l'avant, de @ 7 mm, ainsi
qu'une ouverture oblongue de 6 x 20 mm

Peut étre utilisé a la place du support de presse-étoupe, voir «Indications pour la
commande»
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Références et désignations

Accessoires de Socle embrochable AGK11

raccordement des petits N° article : BPZ:AGK11

coffrets a braleur e Pour raccordement des petits coffrets de sécurité sur le
brileur.

e Pour les coffrets de sécurité avec commande de phase
e Avec 2 ouvertures de fond percées
e Couleur noire

Socle embrochable AGK11.6

N° article : BPZ:AGK11.6

e Socle embrochable gris pour le raccordement du
LME39/LMO39 sur le braleur

e Pour coffrets de sécurité avec phase permanente

e Avec 2 ouvertures de fond percées

e  Couleur gris argent RAL 9001

Socle embrochable AGK11.7

N° article : BPZ:AGK11.7

e Socle embrochable pour le raccordement du LFS1 sur le
brileur.

e Avec 2 ouvertures de fond percées

e Avec paroi de séparation (D) et logement de borne N°8
scellé pour séparation s(re

e Couleur noire

Passe-cable AGK66

N° article : BPZ:AGK66

o Passe-céable pour socle embrochable AGK11
e Avec ouvertures

Support de presse-étoupe AGK65
N° article : BPZ:AGK65
o Passe-cable pour socle embrochable AGK11

Support de presse-étoupe AGK65.1 ﬂ

N° article : BPZ:AGK65.1 %
o Passe-céable pour socle embrochable AGK11

e M16x1,5

Paroi de séparation « D » pour séparation sire

Numéro de matériau 7411101350

e Pour le fonctionnement avec LFS1 avec séparation sdre
e Livré avec 'appareil
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques
générales

Poids

e socle embrochable AGK11 Env.80g

e passe-cable AGKG66 Env.12g

e support de presse-étoupe AGK65 Env.12g

Couple de serrage Selon DIN EN 60335-1
e cable avec embouts 0,5 Nm

Couple de desserrage 0,4 Nm

Section admissible des cables de raccordement

aux AGK11

e Bornes1...12 Min. 0,5 mm?

e Bornesrelais N, PE, 31 et 32

Max. 1,5 mm?

Fil ou cable plat avec embout

Min. 0,5 mm?

Max. 1,5 mm?

Fil ou cable plat avec embout

(dans le cas de 2 conducteurs sur la
méme borne, il ne faut utiliser que
des conducteurs de méme section)

Conditions ambiantes

A

Attention!

Eviter tout contact avec des condensés, du givre et de I'eau
En cas de non-respect, les fonctions de sécurité peuvent étre altérées etily a

risque de choc électrique.

Conditions climatiques
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Stockage

Plage de températures -20...+60 °C

Humidité <95 % h.r.

Transport

Plage de températures -40...460 °C

Humidité <95 % h.r.

Fonctionnement

Plage de températures -20...460 °C

Humidité <95 % h.r.

Altitude d’installation Au maximum a 2 000 m au-dessus du

niveau de la mer
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Encombrements

Socle AGK11

Dimensions en mm
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Remarque

Socles embrochables AGK11 et AGK11.6 avec

bornes a vis

«A» : ouvertures pour vis de fixation

«B» : ouvertures pour passage de cable

«C» : bride de mise a la terre

«N» : bornes de neutre reliées a la borne 2 (entrée
du neutre)

«31» et «32» : bornes relais

77/ = Socles embrochables AGK11 / AGK65

En dessous :
4 bornes de mise a la terre, terminées par une
languette

Partie hachurée :
position du support AGK65 et du passe-cable
AGK66

Socle embrochable AGK11.7 avec bornes a vis

« A » : Ouvertures pour les vis de fixation

« B » : Ouvertures pour passage de cable

« C » : Bride de mise a la terre

« D » : Paroi de séparation pour
séparation sire

« N » : bornes de neutre reliées ala borne 2
(entrée du neutre)

« 31 » et « 32 » : Borne relais

% — Socle embrochable AGK11.7

En dessous :
4 bornes de mise a la terre, terminées par une
languette

Partie hachurée :
Position du support de presse-étoupe AGK65 et du
passe-cable AGK66

Paroi de séparation « D » pour séparation s(re.
La paroi de séparation « D » est livré avec I'appareil.

Attention!

Connexion de la bride de mise a la terre «C» et des vis de fixation en «A» avec
la masse du briileur
— utiliser une vis métrique avec protection contre le desserrage!

Si ces précautions ne sont pas respectées, il y a danger de choc électrique.
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Encombrements (suite)

Dimensions en mm

Support de presse-étoupe AGK65

Support de presse-étoupe AGK65.1

%Egﬂ Ring @ 10 mm
M16 x 1,5
QOO '© [:..10
N ( \
./ & misx15 "
195 " 12,1 - —
43,9 12,1
60,5
88
7201m03/0100
7201m12/0102
&
(32
3]
I 1
1
Passe-cable AGK66
R8,5
R3 < EI §
Ye]
| R46
AORIE 4
0 o ALy
21 12,1
32
43
50,5
70,3
88 7201m02/0799
&
Y
[ I
© 2020 Siemens AG Smart Infrastructure, Berliner Ring 23, D-76437 Rastatt
8/8 Sous réserve de modifications!
Smart Infrastructure CC1N7201fr

11.11.2020



