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E Hinweise

REV200 ist ein elektronischer Raumtemperaturregler mit
Wochenschaltuhr.

« Der Regler gehort zur Softwareklasse A und ist fir den Gebrauch in
einer Umgebung mit normalem Verschmutzungsgrad vorgesehen.

« Ortliche Vorschriften fiir Elektroinstallationen sind einzuhalten.

« Die Verdrahtung und das Funktionieren der Anlage ist nach der

Installation zu prifen (Normaltemperatur vorubergehend auf 29 °C
stellen, Relais muss schalten).

* Heizkorperthermostatventile im selben Raum wie das REV200 missen
vollstandig gedffnet werden, damit die Regelung einwandfrei
funktioniert.

« Der Fernbedienungskontakt muss getrennt, mit einem separaten,
abgeschirmten Kabel verdrahtet werden.

m Notes

REV200 is an electric weekly programmable room temperature
controller.

« The controler conforms to “Software Class A” and is for use in “normal”
pollution situation.

« The local regulations for electrical installations must be complied with

« When the installation is completed, the wiring and the proper functioning

of the plant must be checked (set normal temperature temporarily to
29 °C, relay must switch)

« If the room with the REV200 is equipped with thermostatic radiator
valves, they must be set to their fully open position to ensure the control
system will operate correctly

« The remote operation contact must be wired separately using a
separate shielding cable

. Remarques

Le REV200 est un régulateur d'ambiance programmable avec horloge
hebdomadaire.

* Ce régulateur dépend de la classe logicielle A, et il est prévu pour
fonctionner dans une ambiance avec degré d'encrassement normal.

* Respecter les prescriptions locales relatives aux installations
électriques.

« Apreés l'installation, vérifier le cablage et le fonctionnement (régler

provisoirement la température normale sur 29 °C, le relais doit
commuter).

« S'ily a des robinets thermostatiques de radiateur dans la piéce ou est
installé le REV200, il faut toujours les mettre en position d'ouverture
maximum.

« Avec le REV200, le contact de télécommande T1/T2 doit obligatoi-
rement étre cablé a part, c'est-a-dire avec un cable blindé séparé.

E Note

I REV200 & un regolatore ambiente elettronico con programma
settimanale.

« |l regolatore € conforme alla “ Classe A dei Software ” ed € progettato
per operare in situazioni di inquinamento “normale”.

« L'istallazione elettrica deve essere conforme alle leggi locali.

« Le valvole termostatiche dei radiatori del locale dove € installato il
regolatore devono essere bloccate in completa apertura.

« Quando l'istallazione € ultimata, deve essere controllato il corretto

funzionamento dell'impianto: (impostare la temperatura di comfort
temporaneamente a 29 °C, il relé deve essere commutato).

« |l contatto esterno di telecomando del REV200 deve essere collegato
con un cavo separato schermato.

E Notas

EI REV200 es un controlador electrénico programable semanal de
temperatura ambiente..

« El controlador esta de acuerdo con el “Software Class A” y puede
utilizarse en situaciones de polucion “normal”.

« Se deberan respetar las normas oficiales para instalaciones eléctricas.

« Concluido el montaje, debe verificarse el cableado y el correcto

funcionamiento de la instalacion (ajustar la temperatura normal
temporalmente en 29 °C; el relé debe conmutar).

« Si el radiador del lugar donde se ha instalado el REV200 est& equipado
con valvula termostatica, ésta debera permanecer siempre abierta.

« Si hay arranque de la instalacion por control remoto, el cable entre el
relé (libre de potencial) y el termostato sera apantallado y tendra su
propia canalizacion

m Aanwijzingen

REV200 is een elektronische ruimtetemperaturregelaar met
weekschakelklok.

« De regelaar behoort tot softwareklasse A en is geschikt voor gebruik in
een omgeving met normale vervuilingsgraad.

De plaatselijke voorschriften voor elektrische installaties dienen te
worden opgevolgd.

De bedrading en het functionneren moeten gecontroleerd worden na de
installatie (de gewenste waarde op 29°C instellen, de relais moet dan
inschakelen)

Als in de referentieruimte thermostatische radiatorafsluiters zijn
geinstalleerd, moeten deze volledig worden geopend en geblokkeerd.
Het afstandsbedieningscontact moet afzonderlijk, d.w.z. met een
afzonderlijke, afgeschermde kabel worden bedraad.

m Bemarkninger

REV200 er en elektronisk rumtemperaturregulator med uge-kontaktur.
Regulatoren hgrer til softwareklasse A og er beregnet til brug i
omgivelser med normal forureningsgrad.

Installationen skal udfgres i henhold til Steerkstrems-bekendtgerelsen.
Efter installationen skal tilslutningﬁen og funktionen af anleegget

kontrolleres (normaltemperatur
koble).
Radiatortermostatventiler i samme rum som REV200 skal veere helt
abne for at sikre, at reguleringen fungerer korrekt.
Fjernbetjeningskontakten skal tilsluttes med et separat, skeermet kabel.

stilles midlertidigt pa 29 °C, relee skal

E Pokyny

REV200 je elektronicky regulator prostorové teploty s tydennim
programem.

Regulator patfi mezi pfistroje s tfidou softwaru A a je uréen pro prostiedi
s normalnim stupném znecisténi.

PFi elektrické instalaci dbejte na mistni predpisy.

Po instalaci pfezkousejte pfipojeni a funkci pfistroje (nastavte
jmenovitou teplotu™ na 29 °C, relé musi sepnout).

Termostatické hlavice v mistnosti, kde je umistén REV200, musi byt
naplno otevieny, aby regulace spolehlivé pracovala.

Kontakt dalkového ovladani musi byt pfipojen pomoci oddéleného,
stinéného kabelu.

Bl nuawosig

O REV200 eival évag nAekTpovikdg dopadiaiog XxpovobBepuoaTaTng
Xwpou

O BeppooTATNG CUPHOPPWVETAI KOTA "AoYIONIKA KAdan A” Kai
evOeikvuTal yia Xprion o€ “kavovikh” TrepIBAaAAOVTIKA pOAuvon

Mpétrel va cuppoppwBEiTe GTOUG TOTTIKOUG KAVOVEG TPaAEiag

Otav oAokAnpwOEi N eykaTdoTaon, N KaAwdiwaon Kal n Gon%}\alToupvia

Ba TpétTel va eAeyxBel (pubuioTe TNV KavoVIK Bepuokpacia

TpoowpIvd aToug 29 °C, WOTE va EVEPYOTTOINDEI TO PEAE)

Av oTov xwpo 61ou BpiokeTal o REV200 utrdpyouv BepuooTaTikEG
Baveg, auTég Ba TTPETTEN va €ival QVOIXTEG WOTE VO €EA0PAAIfETE N CWOTA
A€IToupyia Tou GUOTAPATOG EAEyXOU

H eragn TnAexeipiopoU TPETTEl va KOAWDIWOET EEXWPIOTA PE €1I0IKO
ETMKAAUPEVO KaAWwDIO

Notis

REV200 ar en rumstemperaturregulator med veckoprogram.
Regulatorn ar férsedd med mjukvaran klass A och &r avsedd for
anvandning i miljon med vanlig nedsmutsningsgrad.

Vid den elektriska inkopplingen skall de lokala féreskrifterna beaktas.
Efter avslutad installation skall ledningsdragningen samt anlaggningens

funktion kontrolleras (stall normaltemperatur%:t' tillfalligt pa 29 °C, reldet
skall dra).

| det rum déar radiatorn placeras skall eventuella radiatorventiler Iasas i
helt 6ppet lage.

Fjarrstyrningskontakt T1 / T2 skall anslutas for sig dvs. med separat
skarmad kabel.

I8 Notas

O REV200 é um controlador electrénico com programagao semanal da
temperatura ambiente.

Este controlador estd em conformidade com o parametro “Software
Class A” e pode ser utilizado em situagées de polui¢do do tipo
“normal’”.

Devem ser respeitadas as normas oficiais para instalagdes eléctricas.
Concluida a montagem, deve verificar-se a cablagem e o correcto

funcionamento da instalagdo (ajustar a temperatura normal
temporariamente a 29 °C; o contacto do relé deve mudar de estado).
Se o radiador do local onde se encontra instalado o REV200 esta
equipado con valvula termostatica, esta devera permanecer sempre
aberta.

Se ocorrer o arranque da instalacédo por controlo remoto, o cabo entre o
relé (livre de potencial) e o termostato devera ser blindado e ter a sua
propria canalizagao.
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L Phase, AC 24 ... 250 V Live, AC24 ... 250 V Phase, AC 24 ... 250 V fase, AC 24 ... 250 V
L1 Arbeitskontakt, N.O. contact, live, Contact travail, contatto di lavoro (NO),
AC24...250V/8(3.5A AC24...250V/8 (3.5 A AC24...250V/8(3.5A AC24..250V/8(3.5A
L2 Ruhekontakt, N.C. contact, live, Contact repos, Contatto di riposo (NC),
AC 24..250V /8 (3.5 A AC 24..250V /8 (3.5 A AC 24..250V /8 (3.5 A AC 24..250V /8 (3.5 A
M1 Umwalzpumpe Circulating pump Pompe de circulation pompa di circolazione
N1 Regler REV200 REV200 controller Régulateur REV200 regolatore REV200
S1 Fernbedienungsgerat Remote operating unit (potential- Dispositif de télécommande telecomando esterno (senza
(potentialfrei) free) (contact libre de potentiel) par potenziale)
exemple: TEL110-...
T Signal Fernbedienung Signal "remote operation" Signal de télécommande segnale del telecomando
T2 Signal Fernbedienung Signal "remote operation" Signal de télécommande segnale del telecomando
Y1 Stellgerat Regulating unit Appareil d'asservissement apparecchio da comandare
[ es | [ ni | [ da_| [ cs |
L Contacto comun AC 24 ... 250V Fase, AC 24 ... 250 V Fase, AC24 ... 250V Faze, AC24 ... 250V
L1 Contacto de trabajo, Maakcontact, Arbejdskontakt, Pracovni kontakt,
AC24...250V/8 (3.5 A AC24...250V/8 (3.5 A AC24...250V/8(3.5A AC24..250V/8(3.5A
L2 Contacto normalmente abierto,  Verbreekcontact, Hvilekontakt, Klidovy kontakt,
AC 24..250V /8 (3.5 A AC 24..250V/8 (3.5 A AC 24..250V /8 (3.5 A AC 24..250V /8 (3.5 A
M1 Bomba Circulatiepomp Cirkulationspumpe Obéhové Cerpadlo
N1 Regulador REV200 Regelaar REV200 Regulator REV200 Regulator REV200
S1 Mando a distancia (libre de Afstandsbedieningsapparaat Fjernbetjening (potentialfri) Dalkové ovladani
tension) (potentiaalvrij) (bezpotencialové)
T1 Sefial "mando a dist." Signaal afstandsbediening Signal fiernbetjening Signal dalkového ovladani
T2 Seial "mando a dist." Signaal afstandsbediening Signal fiernbetjening Signal dalkového ovladani
Y1 Unidad a controlar Aangesloten apparaat (bijv. Mangvreorgan Rizena jednotka
ketel)
El [ pt |
L Paon, AC24 ...250 V Live, AC24 ...250V Fase, AC24 ...250V
L1 Kavovika Avoixti eTaen N.O. contact, live, Contacto normalmente aberto,
AC24...250V/8(3.5A AC24...250V/8(3.5A AC24...250V /8 (35 A
L2 Kavovikd KAEIoTA eTTagn, N.C. contact, live, Contacto normalmente fechado
AC 24..250V /8 (3.5 A AC 24..250V /8 (3.5 A AC24..250V/8(3,5A
M1 KukAo@opnTAg KUKAogopiag Circulating pump Bomba de circulagédo de agua
N1 EAeyktrig REV200 REV200 controller Neutro
S$1 Movdada TnAexeipiopol (Gveu Remote operating unit (potential- Regulador REV200
Tdong) free)
™ ZAMA "TNAEXEIPIONOS" Signal "remote operation" Comando a distancia
(Livre de potencial)
T2 ZAPa "TnAexeIpIoPog” Signal "remote operation" Sinal de comando a distancia
Y1 Movdda gAéyxou Regulating unit Sinal de comando a distancia
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