
 

Siemens 
Infrastructure intelligente - Produits du bâtiment 

 
                                                  Fiche technique 7357F 

                                                       usa.siemens.com/fire 

 

  Présentation du produit 

Le module périphérique (modèle VPM) de système à détection de fumée très rapide 
(VESDA) et l’ensemble d’interface de haut niveau VESDA (modèle VESDA-HLI-KIT) sont 
des modules facultatifs fonctionnant ensemble pour fournir des communications 
bidirectionnelles entre le panneau de commande d’alarme incendie (PCAI) du système 
de protection incendie Desigo modulaire et plusieurs réseaux de détection VESDA pour 
les types de détecteurs VESDA suivants : 
 

▪ E-Series VEU ▪ LaserPLUS ▪ LaserCOMPACT 

▪ E-Series VEP ▪ LaserSCANNER ▪ LaserINDUSTRIAL 

▪ E-Series VES ▪ LaserFOCUS ▪ FireTRACER 

Le modèle VPM permet à chaque PCAI de 
système de protection incendie Desigo 
modulaire de diffuser des niveaux « Alerte », 
« Action », « Incendie 1 », « Incendie 2 », ainsi 
que des « défauts » provenant de détecteurs 
sélectionnés sur un réseau VESDA connecté. 

En outre, le modèle VPM permet à l’interface 
opérateur (IO) de modèle FCM2041-U2 
d’annoncer des codes d’événements 
Problème détaillés envoyés par VESDAnet. 
Lorsqu’elle est utilisée avec un VESDA 
LaserSCANNER, l’IO de modèle FCM2041-U2 
affiche les événements vers un canal de 
communication individuel. 

La plaque de montage VPM (modèle VPM-MP) permet 
d'installer un (1) modèle VPM et deux (2) modèles 
VESDA-HLI-KIT à l’intérieur d’un coffret CAB1 | CAB2 
ou CAB3 standard du système de protection incendie 
Desigo modulaire. Le modèle VMP-MP utilise deux (2) 
espaces de module sur une seule rangée de chaque 
coffret. 

La carte à port VESDAnet fournit les bornes pour 
connecter le câblage sur le terrain VESDAnet et 
l’alimentation 24 V c.c. pour la carte d’interface de 
haut niveau (HLI). 

La carte est installée sur des entretoises de modèle 
VPM-MP. Des entretoises supplémentaires sont 
disponibles sur le modèle VPM-MP si une deuxième 
carte s’avérait nécessaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Système de protection incendie 
DesigoMD modulaire 

Équipement d’interface de haut niveau (HLI) 
VESDA 

Modèles VPM | VPM-MP et VESDA-HLI-KIT 

Spécifications pour architectes et 
ingénieurs 

 Module supervisé et intelligent | 
adressable 

 Permet d’utiliser un seul point de 
contrôle au panneau de système de 
protection incendie Desigo modulaire 
avec envoi de données bidirectionnel 
vers plusieurs réseaux VESDA 

 Capacité du système de protection 
incendie Desigo modulaire d’annoncer 
des niveaux Alerte, Action, Incendie 1 
et Incendie 2 à partir de détecteurs 
sélectionnés sur tout réseau VESDA 

 Prend en charge deux (2) réseaux 
VESDA indépendants avec un maximum 
de 100 détecteurs VESDA chacun 

 Microprogramme de module 
téléchargeable 

 Installation sur le coffret du panneau 
principal ou du panneau distant 

 Homologué selon UL 864 et ULC; 
approuvé par FM. 

     
Modèle VESDA-

HLI-KIT 

 

 Modèle VPM-MP 



 

   

 

 

 AVIS – Les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sont  

 qu’un résumé et peuvent être modifiés sans préavis. 
 Le(s) produit(s) décrit(s) dans les présentes possède(nt) des fiches d’instruction 

spécifiques qui couvrent plusieurs aspects techniques, de limitation et de 
responsabilité. 

 

 Des copies des fiches d’instruction d’installation – ainsi que le document 
Avertissement et limitations générales du produit, lequel contient également des 
informations importantes, sont fournis avec le produit et sont disponibles auprès 
du fabricant. 

 

 Il faut consulter les renseignements contenus dans ces 
documents avec un professionnel de protection incendie 
avant de spécifier ou d’utiliser le produit. 

 

 Pour toute question ou assistance supplémentaire relative à  
 des problèmes particuliers qui pourraient se produire et qui 

portent sur le bon fonctionnement de l’équipement, veuillez 
communiquer avec le fabricant. 

 

Le modèle VPM contient deux (2) ports série RS─232 
pour le connecter à deux (2) interfaces indépendantes 
de haut niveau VESDA. Le modèle VESDA-HLI-KIT 
comprend un (1) ensemble des appareils suivants : 
 

▪ VESDA HLI 
 

▪ Port VESDAnet 
permet de raccorder le câblage de terrain du 
VESDAnet et 24 V c.c. 
 

▪ Câble multiconducteur de 8 po (20,32 cm) 
utilise un connecteur DB-9 et des fils étamés 
pour raccorder le bornier du VPM au VESDA HLI 
 

▪ Câble multiconducteur de type ruban 
utilise des connecteurs DB-15 et à 15 broches 
pour la connexion entre le VESDA HLI et le port 
VESDAnet  

 

Chaque interface de haut niveau VESDA prend en 
charge un maximum de 100 détecteurs VESDA, des 
types suivants : 
 

 

* - Modèle de détecteur compatible à HLI de Siemens en 
utilisant le mode « Mimic » (Reproduction). Reportez-vous à la 
dernière version du document d'installation A6V10347523 
pour plus de détails. 
 
Le modèle VPM se connecte à un PCAI par une connexion 
d’interface RS-485 à la carte d’interface réseau (modèle 
NIC-C) du système de protection incendie Desigo 
modulaire, permettant d’installer une combinaison d’un 
modèle VPM et d’un modèle VESDA-HLI-KIT à un maximum 
de 610 m (2 000 pi) du PCAI principal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une alimentation nominale stabilisée de 24 V c.c. 
est nécessaire pour faire fonctionner le modèle VPM 
et peut être fournie soit par un bloc d’alimentation 
modèle PSC-12 / PSC-12M, soit un prolongateur de 
bloc d’alimentation PSX-12 / PSX-12M situé dans le 
coffret du système de protection incendie Desigo 
modulaire. Le modèle VPM peut aussi être alimenté 
par le bloc d’alimentation auxiliaire Siemens. 
 
 

 
Les produits sont homologués par les UL | ULC pour 
des emplacements intérieurs secs avec une plage de 
température allant de 49 +/- 2ºC (120 +/- 3ºF) à 0 +/-
 2ºC (32 +/- 3ºF) et une humidité relative de 93 +/-
 2 % à une température de 32 +/- 2ºC (90 +/- 3ºF). 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

MODÈLE DE DÉTECTEUR TYPE DE DÉTECTEUR 

VEU* E-Series Ultra 
 

VEP* E-Series Plus (unités à 1 et 4 conduits) 
 

 VES* E-Series Scanner 
 

VFT FireTRACER 

VLC LaserCOMPACT 

VLF LaserFOCUS 

VLI LaserINDUSTRIAL 

VLP LaserPLUS 

VLS LaserSCANNER 

COURANT DE FOND  
DE PANIER À 24 V : 

0 

COURANT DES BORNES  
À VIS À 24 V : 

150 mA 

COURANT DE FOND  
DE PANIER À 6,2V : 

0 

COURANT D’ATTENTE  
À 24 V : 

150 mA 

MODÈLE  
OU TYPE 

NUMÉRO DE PIÈCE PRODUIT 

VPM S54430-F93-A2 
Module périphérique 

VESDA 

VPM-MP S54430-F95-A2 
Plaque de montage pour 

module périphérique 
VESDA 

VESDA-HLI-KIT S54430-F99-A2 
Interface de haut niveau 

VESDA 

Caractéristiques électriques 

Remarque :  Pour les charges de blocs d’alimentation et les 
calculs de taille de piles, chaque module de modèle VPM 
utilise 150 mA (courant de borne à vis de 24 V) plus 70 mA 
pour chaque modèle VESDA-HLI-KIT inséré sous chaque 
modèle VPM.                                                                                                     

Plage de température et d’humidité 

Renseignements pour les commandes 

Spécifications 

DesigoMD
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