SIEMENS REV24RF..
@ istruzioni operative RCR10/868

REV24RF.. - Regolatore di temperatura ambiente con programmazione oraria settimanale. Tutte le impostazioni
di fabbrica dell’apparecchio sono state predisposte per fornire le migliori condizioni di comfort ambientale.
L’utente pud facilmente adattare tali impostazioni alle proprie esigenze agendo opportunamente sul cursore di
programmazione e seguendo le informazioni riportate sul grande display alfanumerico retroilluminato.
REV24REF.. (regolatore con trasmettitore radio) € un apparecchio senza fili che puod essere installato a parete o
liberamente posizionato in ambiente con il supporto da tavolo.

La frequenza radio di lavoro di 868 MHz ha una elevata immunita ai disturbi esterni. Il livello del segnale RF
rispetta le normative ed € mantenuto al piu basso valore possibile. | dispositivi sono approvati da tutti gli Stati
membri dell’'Unione Europea nonché da Islanda, Norvegia e Svizzera.

Nota per I'installazione dei dispositivi in ambiente:

o Assicurarsi che nessun elemento esterno (irraggiamento solare o altre sorgenti di calore o di freddo) possa
influenzare la misura del sensore di temperatura interno del cronotermostato.

e La distanza massima ammessa tra regolatore / trasmettitore e ricevitore non deve eccedere i 20 m o 2 piani.

* Non installare le unita in prossimita di strutture metalliche o dispositivi elettrici (PC,TV, forni a microonde ecc.)
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Modi operativi ed impostazioni

Sul display compare il simbolo A con accensione progressiva ?

‘ A ‘ | trasmettitore & in fase di invio di un telegramma al ricevitore.

Sul display compare il simbolo I::' ?

Questo simbolo informa sulla necessita di sostituire le batterie entro 3 mesi.
Inserire 2 nuove batterie alcaline tipo AA, 1.5 V come segue:

Rimuovere il cronotermostato dallo zoccolo a muro, aprire il comparto batterie sul
retro, rimuovere le batterie esauste, inserire le nuove batterie, richiudere il coperchio
e riposizionare il cronotermostato sullo zoccolo.

Attenzione: L’ora e la data sono mantenute per max. 1 minuto in assenza di
batterie. (Tutte le altre impostazioni sono memorizzate in una memoria non volatile e
non subiscono modifiche!) Smaltire le batterie esauste secondo le leggi in vigore.

Sul display compare il simbolo A"))?

Il simbolo del segnale radio compare solo se il cronotermostato & predisposto per ricevere
il segnale orario da Francoforte (REV..DC) ed il relativo ricevitore € stato opportunamente
attivato (vedi istruzioni di montaggio). Il simbolo permanente indica che l'ora e la data del
cronotermostato sono sincronizzati con il segnale radio orario di Francoforte (DCF77).

Il simbolo lampeggiante indica che il segnale non é ricevuto da piu di una settimana.

Messa in servizio del ricevitore RCR10/868

Il ricevitore & fornito gia associato di fabbrica al trasmettitore. Dopo la
messa in servizio non richiede ulteriori interventi né manutenzione.

Premere il tasto @ per attivare/disattivare manualmente il relé. Dopo
circa 15 minuti, il relé seguira nuovamente i telegrammi di comando
inviati dal trasmettitore. Il rele si spegne in caso di mancanza di

i =m0 | | alimentazione cosi come trascorsi 60 minuti dall’ultimo telegramma

valido ricevuto. Il ricevitore ed il trasmettitore possono essere associati

manualmente. Premere il tasto “LEARN®, posto sul ricevitore, per 4

secondi circa: il LED_2 blu lampeggia lentamente, la modalita di

LED 1 LED 2 associazione e attiva. Entro 20 minuti premere il tasto "LEARN", posto
sul trasmettitore, per 4 secondi circa: || LED_2 blu lampeggia
velocemente per un breve periodo; il LED_1 passa da luce rossa a luce
verde. Ogni trasmettitore pud essere associato fino a max 15 ricevitori

Messa in servizio del regolatore / trasmettitore e avvio rapido
Il regolatore/trasmettitore &€ impostato di fabbrica con programmazione oraria dei periodi
di Comfort e dei setpoint. Procedere come segue per la messa in servizio iniziale:

Rimuovere il trasmettitore dallo zoccolo ed estrarre la linguetta di protezione
nera posta tra le 2 batterie: il trasmettitore si accendera automaticamente.
Riposizionare il trasmettitore nello zoccolo a parete.

Dopo I'accensione un messaggio di benvenuto compare per circa 2 minuti.
Premere un tasto per interrompere il messaggio. Subito dopo viene richiesta

la selezione della lingua (impostazione di fabbrica “ENGLISH®).
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P YY 1.7 TN P83 P2 ) P3 43¢ ) P4 | PS L a3€ ) P6 | 86 R BT o @ muovere il cursore di programmazione per conferma.
. . . . . . . . . . . . . . . ' 0.2 - ; ; : : - : : .
123 45 6'7:'8:'9:10:11:'12'13'14'15'16 17 g N Posizionare il cursore di programmazione in posizione 1 (impostazione ora):
QO IMORNNOEI O i@ i O i ONI TN I ONI OM TM OM OIO T @ | O @ © o E PremereoEperimpostareI’oracorrente.
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§ : %:335: g 58: 38:38: 58: gg:gg: 58: 38:88: g% >0 >0 > ! g ce” dotato del ricevitore del segnale radio orario da Francoforte DCF77.
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Se la funzione selezionata non prevede impostazioni, viene visualizzato il messaggio PASS. € dotato del ricevitore del segnale radio orario da Francoforte DCF77.
Vi I ; imboli iali RUN Posizionare il cursore di programmazione tutto a destra in corrispondenza
Isualizzazione simboli speciall della scritta RUN (solo in questo modo & possibile chiudere il coperchio).
Il display del cronotermostato pud visualizzare i seguenti simboli speciali: — - -
Impostare la modalita di funzionamento desiderata.
Sul display compare il simbolo ? O N . . N &
L’'impostazione di fabbrica & EXi&.
Il simbolo di allarme indica un errore! ) . . - ; )
Riporre le presenti istruzioni operative nell’apposito comparto sullo zoccolo a muro.
Premere il tasto Info e verificare il messaggio di errore (es. segnale radio orario DCF77, connessione radio S . ti ) . ) ) . | fort
con il ricevitore, ecc.). Contattare il servizio tecnico se necessario. uggerimenti per risparmiare energia senza rinunciare al comro
SSS l:t o Riscaldate i vostri ambienti a non piu di 21°C.
. o ” N 5 . N .
Sul display compare il simbolo 2 o : o Utilizzare per attivare la modalita Eco anche per brevi assenze.
Il cronotermostato € in modalita “riscaldamento” % o "raffreddamento” . e Areare le stanze per brevi periodi ma con le finestre completamente aperte.
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Attivazione illuminazione display e verifica messaggi informativi o di errore

Premere il tasto Info una volta per attivare la retroilluminazione del display. La
retroilluminazione si spegne automaticamente dopo un breve periodo. Premendo
ripetutamente il tasto Info vengono visualizzate in sequenza le informazioni. Infoe
illuminato. Vengono visualizzati prima i messaggi di errore attivi e di seguito altre
importanti informazioni (es. programmi orari,).

Modifica setpoint di temperatura, o si prevede di uscire di casa per un breve periodo

All'interno di un periodo del programma orario, premere questo tasto per commutare
I'attuale setpoint di temperatura con quello previsto nel successivo periodo e viceversa.

Attivare velocemente la modalitd Eco quando si esce di casa anche per brevi periodi
permettendo cosi di risparmiare energia.

¥
c’ Y

La modifica viene visualizzata a display e rimane valida solo fino alla successiva
commutazione oraria.

Selezione della modalita operativa
Premere il tasto O per selezionare una delle 5 modalita operative.

Funzionamento con programma orario

D
Il cronotermostato dispone di 2 programmi orari: Automatico e Giorno Speciale .

Impostazione del periodo di vacanza o di assenza

E’ possibile impostare I'inizio e la fine del periodo di vacanza e la relativa temperatura desiderata. Il
cronotermostato commuta alla temperatura vacanza all'inizio di tale periodo e ritorna alla modalita di

funzionamento preimpostata alla fine del periodo medesimo.
Durante il modo vacanze, il simbolo [ lampeggia e viene visualizzata la data di fine vacanze.

Procedere come segue:

2 Posizionare il cursore di programmazione in posizione 15 (inizio vacanza):

Premere o E per impostare la data di inizio vacanza.

ﬂﬂi‘n Posizionare il cursore di programmazione in posizione 16 (temperatura vacanza):

Premere 0 El per impostare la temperatura desiderata nel periodo vacanza.

Posizionare il cursore di programmazione in posizione 17 (fine vacanza):
4

Premere o) EI per impostare la data di fine vacanza.

Posizionare il cursore in posizione RUN. Il simbolo ﬂfﬂ compare a sinistra dell'icona

RUN . . . . . .
L&), Per uscire dal modo vacanze prima del termine previsto premere uno dei seguenti

tasti O , E o muovere il cursore di programmazione.

Reset alle impostazioni di fabbrica

Sentite troppo caldo o troppo freddo? Premere contemporaneamente i seguenti tasti , E e O per 3 secondi. Tutte le
impostazioni di temperatura e programmi orari saranno riportati ai valori di fabbrica
Premere o E per modificare la temperatura. La nuova impostazione & temporanea ed & El (vedi tabella sotto). L’orologio ripartira dalle 12:00.
valida solo fino alla successiva commutazione oraria. O Attenzione: Tutti le impostazioni precedentemente effettuate saranno perse!
Nota: Per impostare il programma orario desiderato, vedere: "Impostazioni personalizzate delle
temperature e dei programmi orari" Impostazioni di fabbrica: Impostazioni di fabbrica:
@ ” O ° ° o a2 @ o
Funzionamento in modalita permanente ‘% LA 8] | 20°c = U3, B3, %, 1 24°C
Il cronotermostato dispone di 3 diverse modalita operative permanenti (attive per 24h su 24h): g SSS 13_(2 16 °C % 1:: 13_@7 28 °C
s » 2 3 ]
. . [o] (@]
Comfort permanente , Eco permanente Protezione Antigelo/Sovratemperatura . 3 8°C % 35°C
Sentite troppo caldo o troppo freddo? © R[fn 12 °C 14 R[fn 30 °C
Premere o E per modificare la temperatura della modalita permanente. Impostazioni di fabbrica: Programmi orari
Impostazioni personalizzate delle temperature e dei programmi orari Periodi Comfort P1 P2 P3 P4 PS Pé
Il cronotermostato dispone di 3 differenti profili di commutazione oraria che possono essere assegnati 1. I 1 07:00 23:00 PASS PASS PASS PASS
ai blocchi “giorni feriali 1-5” o “week-end 6-7”. o giorni singoli 1...7. Procedere come segue: 2.nn 06:00 08:00 17:00 22:00 PASS PASS
3. nnn 06:00 08:00 11:00 13:00 17:00 22:00

D
O Impostare la modalita di funzionamento 0 .

Posizionare il cursore di programmazione in posizione 3 (giorni feriali T = 5 weekend
6- 7, giorni singoli 1.. 7): PremereE o /= ! per selezionare il blocco voluto.

Attivazione modo Party

S . O O :

E’ possibile attivare il modo Party solo nelle modalita operative e b- . In modo Party il
cronotermostato controlla la relativa temperatura ambiente precedentemente impostata per tutta la
durata prevista.

Il simbolo Y viene visualizzato per tutta la durata del modo Party. Procedere come segue:

e
1. Premere per 3 secondi.

2. Premere E o] EI per impostare la durata del modo Party (max. 9 ore).
B

L’'impostazione viene accettata dopo 20 secondi o quando si preme

1-5

?'; Nota: Una modifica dei giorni individuali “distrugge” la programmazione del

corrispondente blocco a cui il giorno modificato appartiene. |l ripristino del
blocco avviene solo con un Reset generale del cronotermostato.

I 1 Posizionare il cursore di programmazione in posizione 4 (nr periodi di Comfort):

it J=] per selezionare il numero di perici dorart

n Premere o per selezionare il numero di periodi di comfort desiderarti.

j Posizionare il cursore di programmazione in posizione 5 (orario di inizio periodo =
P1 Comfort 1): Premere o] E per impostare I'ora di inizio Comfort 1. fql Y
11 Posizionare il cursore di programmazione in posizione 6 (temperatura periodo di
R* Comfort 1): Premere o) E per impostare la temperatura Comfort 1.

1 Posizionare il cursore di programmazione in posizione 7 (orario di fine periodo
P2 Comfort 1): Premere o) E per impostare I'ora di fine Comfort 1.

P3 H?& } Posizionare il cursore di programmazione nelle posizioni 8...10 (periodo di
' @' Comfort 2) e nelle posizioni 11...13 (periodo di Comfort 3): utilizzare la stessa

P5 , 4% pg | Procedura del periodo di Comfort 1 come sopra descritto.

Posizionare il cursore di programmazione in posizione 14 (temperatura di Eco sia
in programma orario Automatico che in Giorno Speciale):
1-7
H@ Premere E o E per impostare la temperatura di Eco.
Nota: La temperatura di Eco € valida da Lunedi a Domenica.

Essa non dipende da quella impostata in modo "Eco permanente”.

RUN Posizionare il cursore di programmazione su RUN e chiudere il coperchio.

3. Premere o EI per impostare la temperatura.
4. 1l modo Party termina automaticamente alla fine del periodo impostato o quando
FE
si preme il tasto o O

Test connessione radio RF

Premere Test sul retro del trasmettitore. La qualita della connessione radio & visualizzata sia sul
display del trasmettitore che tramite il LED_2 del ricevitore.

esempio

Il test & automatizzato. Il trasmettitore mostra per 10 minuti la qualita della
connessione radio per tutti i ricevitori (max. 15):

. Il numero a lato di "RCR* indica il ricevitore in fase di test.

e  La barra sotto i numeri 0...9 mostra il livello del segnale del ricevitore.

PremereEI o EI per selezionare un ricevitore; premere O o per uscire dal test.

Il ricevitore mostra il livello del segnale tramite il LED_2: luce verde (ricezione molto buona),
luce arancio (ricezione buona), o rossa (ricezione scarsa o assente). In caso di ricezione scarsa
ridurre la distanza tra trasmettitore e ricevitore.
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