SIEMENS
@ Driftsvejledning

REV34.. - 7-dages rumtemperaturregulatoren med valg af ugedag/weekend for den rette
temperatur pa det rette tidspunkt. Alle fabriksindstillinger giver allerede optimal komfort i boligen.
Betjeningen med klartekstvisning og programvalgs-skydeknap ger det meget let at tilpasse
regulatoren til dine individuelle behov.

REV34..

Veer opmaerksom pa felgende, nar du placerer rumtemperaturregulatoren:
o Fgleren i rumtemperaturregulatoren skal kunne male stuetemperaturen korrekt (ingen sol-, varme- eller
kuldepavirkninger).
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Hvis den valgte funktionsmade ikke understatter en given indstilling, viser tidsdisplayet PASS.

Specialsymboler pa displayet
Falgende specialsymboler kan vises pa regulatorens display:

Vises symbolet ?

Alarmen indikerer en fejlfunktion!

Tryk pa info-tasten, og ga fejimeddelelserne efter (f.eks. signal fra radiouret, radioforbindelse til modtageren
osv.). Kontakt om ngdvendigt en fagmand.

Vises symbolet I::J ?

Nar dette symbol er kommet frem, skal du udskifte batterierne inden for de naeste 3 maneder.
Batterierne (Alkaline AA 1,5 V) udskiftes pa felgende made:

Fjern regulatoren fra monteringssoklen, abn batterirummet pa bagsiden af enheden, tag de gamle batterier ud,
se&et nye batterier i, luk batterirummet, og seet regulatoren pa monteringssoklen igen.
Advarsel:  Tid og dato bibeholdes maks. 1 minut.

(Alle andre indstillinger er lagret fast og bibeholdes uforandrede!)

Bortskaf de gamle batterier i henhold til geeldende bestemmelser.

Vises symbolet A”)) ?

datoen i regulatoren er synkroniseret med tidssenderen i Frankfurt (DCF77).
Hvis tidssignalet ikke modtages i over 1 uge, blinker dette symbol.

Symbolet "Radiour” vises kun, hvis modtageren er udstyret og aktiveret til modtagelse af
tidssignalet fra Frankfurt (Tyskland). Et permanent synligt symbol indikerer, at tiden og

Vises symbolet ﬁ ?

Regulatoren arbejder i "Varmefunktion” g .

Ibrugtagning af regulatoren og lynstart

Regulatoren har faet indprogrammeret varmekoblingsmgnstre, koblingstider og
temperaturveerdier fra fabrikken.

Tag regulatoren i brug ferste gang pa felgende made:

fra de 2 medfglgende batterier: Regulatoren taender automatisk.

[ vigtigt:

| forbindelse med ibrugtagningen synkroniserer regulatoren 3-
vejsventilen i Igbet af de farste 180 sekunder.

Fjern regulatoren fra monteringssoklen, og fiern den sorte isoleringsstrimmel

Regulatoren skal straks sattes tilbage pa monteringssoklen.

, indtil det gnskede sprog

% (fabriksindstilling). Tryk pa tasten E eller

sprog.

Efter starten Igber en velkomsttekst hen over displayet i ca. 2 min. Tryk pa en
tast for at standse teksten. Sprogvalgmulighederne starter med "ENGLISH”

kommer frem. Tryk pa , eller flyt skydeknappen for at godkende det valgte

Skydeknap i position 1 (tidsindstilling): Veelg det gnskede klokkesleet med
ﬁ
eller .

@

udstyret til at modtage tidssignalet fra Frankfurt (Tyskland).

Bemazerk: Denne indprogrammering bortfalder ved DCF77-modtagere, som er

udstyret til at modtage tidssignalet fra Frankfurt (Tyskland).

Skydeknap i position 2 (dato: dag - maned — ar): Indstil den gnskede dato med
dd é eller .

YY | Bemeerk: Denne indprogrammering bortfalder ved DCF77-modtagere, som er

Skydeknap helt til hgjre i RUN-position (kun pa denne made kan du lukke
daekslet)

O Indstil det enskede driftsniveau med tasten til valg af funktionsmade.

Fabriksindstillingen er A@o

Fold driftsvejledningen sammen igen, og leeg den ind i holderen i monteringssoklen.

Tilkobling af displaybelysning, kontrol af fejimeddelelser eller anden
vigtig information

kort tid slukkes belysningen automatisk igen.

Hvis du trykker flere gange pa INFO-tasten, aktiveres
informationsvisningen: Info lyser. Enheden viser farst aktuelle

fejlmeddelelser og derefter vigtig information (f.eks.

tidskoblingsprogrammer, ...)

Displaybelysningen aktiveres, nar du trykker én gang pa info-tasten. Efter

Hurtigt skift af temperaturniveauet vha. tidsprogrammet, eller hvis du

ikke er inde et kort stykke tid:

Med denne tast skifter du vha. tidsprogrammet hurtigt fra det aktuelle
temperaturniveau til det neeste og tilbage igen.

2%
r«JY

er vaek fra boligen.

AEndringen vises pa displayet. Den er kun gyldig indtil naeste
koblingstidspunkt.

Brug den til hurtigt at skifte til skonomidrift og spare energi, nar du i kort tid

Tips til energibesparelse uden tab af komfort
e Varm dine rum op til maks. 21 °C.
e  Skift til gkonomidrift med , ogsa nar du kun er vaek i kort tid.

e Luft kun ud i kort tid, men til gengaeld kraftigt og med vidt abne vinduer.
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Valg af funktionsmade
Tryk pa tasten til valg af funktionsmade O for at vaelge en af de 5 funktionsmader.

Funktionsmader med tidsprogram

bz

. o
Du kan veelge mellem de to tidsprogrammer Automatisk EMi& og Undtagelsesdag .

Indprogrammering af ferie eller fravaer

Du kan indprogrammere temperaturen samt starten og slutningen pa din ferie. Nar ferien starter, skifter
regulatoren til den @nskede ferietemperatur, og nar ferien slutter, skifter den tilbage til den
funktionsmade, der var indstillet for.

Under feriefunktionen blinker symbolet l:ﬂ, og der vises, hvornar ferien slutter.

Foretag indstillingerne pa falgende made:

Har du det for varmt/for koldt?

Indstil den gnskede temperatur med E] eller E Indstillingen er midlertidig og er kun aktiv
indtil naeste koblingstidspunkt for naeste aendring pa regulatoren.

Bemaerk:  Se afsnittet "Indprogrammering af egne temperaturer og koblingstider”, hvis du vil

indstille dine egne tidsprogrammer.
Valgmuligheder for konstant drift

Regulatoren har fglgende valgmuligheder for konstant drift: "Konstant komfortdrift* ,
"Konstant gkonomidrift* og "Frostbeskyttelsesdrift”

Har du det for varmt/for koldt?

Indstil den gnskede permanente temperatur med E eller E

Indprogrammering af tid og dato

@

Skydeknap i position 1 (tidsindstilling): Indstil den gnskede tid med eller E

rrng Skydeknap i position 2 (dato: dag - maned — ar): Indstil den @nskede dato med
YY leller/ =

RUN | Skub til sidst skydeknappen tilbage i udgangsstillingen RUN.

Bemaerk: Disse indprogrammeringer bortfalder ved DCF77-modtagere, som er udstyret til at
modtage tidssignalet fra Frankfurt (Tyskland). Pa displayet star der PASS som

tidsvisning.

Indprogrammering af egne temperaturer og koblingstider
Regulatoren har tre forskellige tidskoblinger, som kan tilknyttes den tilsvarende ugedagsblok 1-5

eller weekendblokken 6-7 eller enkeltdagene 1...7.
Ga frem pa felgende made:

O»

Sk%deknap i position 15 (start pa fraveer): Indstil den dato, hvor ferien starter, med E eller

IO

Skydeknap i position 16 (temperatur under fraveer): Indstil den gnskede temperatur under ferien

med eller E

A

Skydeknap i position 17 (slut pa fraveer): Indstil den dato, hvor ferien slutter, med eller E

RUN

Skydeknap tilbage i RUN-position. Symbolet ﬂj] kommer frem pa displayet til venstre for
symbolet BN,
Tryk pa O EI E , eller flyt skydeknappen for at forlade feriefunktionen for tiden.

Indprogrammering af temperatur for aktiv fjernbetjening

Temperaturen ved fiernbetjeningsdrift kan veelges frit. Uafhaengigt af det aktuelle driftsniveau skiftes

straks til

fiernbetjenings-setpunktet, nar fiernbetjeningen aktiveres. Nar fiernbetjeningen deaktiveres,

vender enheden tilbage til den indstillede funktionsmade.

Nar fjernbetjeningen er aktiv, blinker symbolet =

Foretag indstillingerne pa felgende made:

i

Skydeknap i position 18 (temperatur ved aktiv fiernbetjening): Indstil den gnskede temperatur

ved aktiv fiernbetjening med eller .

RUN

Skydeknap tilbage i RUN-position.

Tilbage til fabriksindstillingerne (reset)

/=]
O

Tryk pa tasterne E og E sammen med tasten for valg af funktionsmade O i 3 sekunder.
Alle temperatur- og tidsindstillinger stilles tilbage pa standardveerdier.
Uret starter ved 12:00.

Advarsel: Alle individuelle indstillinger gar tabt!

D
O Veelg den gnskede funktionsmade eller . Fabriksindstillinger: Opvarmning
Skydeknap i position 3 (hverdage1 - 5, weekend 6 = 7, enkeltdage 1. .7): R?:’e R?(s Eg& . 20 °C
Veelg den gnskede blok (hverdage, weekend eller enkeltdag) med eller 1_7’ ——
i [}
1-5 = e, 16 °C
6-7 %
1.7 Bemazerk: Hvis du foretager indstillinger pa enkeltdage, edeleegges 8°C
den pageeldende blok. En gdelagt blok kan kun genetableres o
med et reset. R@’ H@ 12°C
J_I_I_LJL Skydeknap i position 4 %antal komfortperioder): Indstil det gnskede antal Fabriksindstillinger: Koblingstider
o komfortperioder med eller L1 Komfortperioder P1 P2 P3 P4 P5 P6
f Skydeknap i position 5 (starttidspunkt for 1. komfortperiode): Indstil det nskede 1.1 07:00 23:00 PASS PASS PASS PASS
P1 starttidspunkt med \ X eller é 2.1n 06:00 08:00 17:00 22:00 PASS PASS
(1) Skydeknap i position 6 (temperatur for 1. komfortperiode): Indstil den anskede 3. nnn 06:00 08:00 11:00 13:00 17:00 22:00
e e temperatur med + eller E
1 Skydeknap i position 7 (sluttid for 1. komfortperiode): Indstil det anskede Tilkobling af partyfunktion
: =] _ A ¥ : .
P2 sluttidspunkt med eller . Partyfunktionen kan kun sl&s til i funktionsmaderne ENXi& og . | partyfunktionen regulerer enheden til
et frit valgbart temperatur-setpunkt i en frit valgbar tidsperiode
_P+3_ ﬂ?}& ?47 Skydeknapposition 8...10 (2. komfortperiode) og skydeknapposition 11...13 9 . ) g ) .
j’ 0’ 5 (3. komfortperiode): Samme fremgangsmade som beskrevet ovenfor ved Under partyfunktionen vises symbolet 1 og sluttidspunktet for partyfunktionen.
P5  §% pg |indstilling af 1. komfortperiode. Foretag indstillingerne pa fglgende méade:
Skydeknap i position 14 (sparetemperatur i tidsprogrammerne Automatisk og 1. Tryk pa i 3 sekunder.
hg Undtagelsesdag): Indstil den gnskede sparetemperatur med eller ’ 2. Indprogrammer partyfunktionens gnskede varighed med eller E Partyfunktionen
Bemaerk: Sparetemperaturen i tidsprogrammet geelder fra mandag til sendag. kan maks. vare 9 timer. Indprogrammeringen godkendes efter 20 sekunder, eller nar der
Den er uafhaengig af funktionsmaden "Konstant gkonomidrift”. (?J Y trykkes pa .
RUN Stil skydeknappen tilbage i denne position, og luk deekslet. 3. Tryk pa tasten Y+l elier /=1 or at indstille den gnskede temperatur.
Notater (f.eks. individuelle indstilinger): 4. Partyfunktiogen slutter automatisk, nar den indstillede partytid er gaet, eller nar der
trykkes pa eller O
B2208da 20.03.2008 Siemens Building Technologies
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