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 Hoja de datos 

Productos de prevención contra incendios 

Sistemas diseñados para la Supresión de incendios Sinorix® 
Cabezal de Control - Funcionamiento por Presión 

(Accionamiento Manual y Neumático) 
Modelo CPY-PAS2

Descripción general del producto Instalación
El cabezal de funcionamiento por presión 
(modelo CPY-PAS2) Sinorix permite la activación 
por presión neumática de los cilindros Sinorix. 
El modelo CPY-PAS2 se debe instalar 
directamente en el conjunto del adaptador de 
conexión superior del cilindro. 

El modelo CPY-PAS2 se ajusta a adaptadores de 
conexión superior cuyo conjunto principal tenga 
un diámetro de 1,5 in (3,75 cm.). 

La presión desde la puerta con la marca ``M” 
en la válvula del cilindro dispone de 
ventilación automática para evitar una 
descarga accidental del sistema en el caso de 
que la presión se acumule en una vía piloto. 

Consulte Los manuales de instalación  
y funcionamiento de  
Sinorix 1230 (500-697971)  
o Sinorix 227 (500-697967)  
para obtener más información. 

Para instalar el modelo CPY-PAS2, retire el tapón de 
protección del adaptador de conexión superior del 
cilindro. Después de haber quitado el tapón de 
protección, instale el modelo CPY-PAS2 con el tubo 
o la manguera de accionamiento fle xible 
conectados a la vía de accionamiento. 

Información para pedidos 
Modelo 

Número  
de pieza Descripción 

CPY-PAS2 500-697926BG-2 
Cabezal de control de 

funcionamiento por presión 

• Conjunto principal fabricado para ajustarse 
en adaptadores de conexión superior cuyo 
diámetro sea de 1,5 in (3,75 cm)  

• Releasing neumático para cilindros 
secundarios 

• Construcción en bronce de alta calidad 

• Ventilación automática 

ESPECIFICACIONES PARA ARQUITECTOS E INGENIEROS 
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Diagrama de instalación para modelo CPY-PAS2 

ADVERTENCIA Asegúrese de que la vía piloto esté despresurizada y el pistón de accionamiento se 
encuentre retraído (SET). Los pistones deben volverse a empujar manualmente  
hacia la parte superior de los actuadores de pistón. 

Si no se sigue este procedimiento, se provocará la descarga accidental  
del cilindro Sinorix cuando el cabezal de control se instale en dicho cilindro. 
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Productos Fire Safety 

Sistemas diseñados para la Supresión de incendios Sinorix® 
Cabezal de Control - Funcionamiento por Presión 

(Accionamiento Manual y Neumático) 
Modelo CPY-PAS 

Descripción general del producto Instalación 
El cabezal de funcionamiento por presión (modelo  
CPY-PAS) Sinorix permite el accionamiento por 
presión neumática de los cilindros Sinorix.   
El modelo CPY-PAS se debe instalar directamente en 
el conjunto del adaptador de conexión superior del 
cilindro. 

El modelo CPY-PAS es un cabezal de control no 
ajustable y, por eso, solo puede colocarse en los 
adaptadores de conexión superior cuyo diámetro sea 
de 1 in (2,5 cm). 

La presión desde la puerta con la marca ``M” en la 
válvula del cilindro dispone de ventilación automática 
para evitar una descarga accidental del sistema en el 
caso de que la presión se acumule en una vía 
piloto. 

Consulte los manuales de instalación y funcionamiento de 
Sinorix 1230 (500-697971) o Sinorix 227 (500-697967) para 
obtener más información 

Para instalar el modelo CPY-PAS, retire el tapón de 
protección del adaptador de conexión superior. 
Después de haber quitado el tapón de protección, 
instale el modelo CPY-PAS con el tubo o la 
manguera de accionamiento flexible conectados a 
la vía de accionamiento. 

Información para pedidos 
Consulte la página 1 de este documento. 

• Conjunto principal fabricado 
para ajustarse exclusivamente 
a los adaptadores de conexión 
superior de 1 pulgadas (2,5 cm)  

• Releasing neumático para 
cilindros secundarios 

• Construcción en bronce 
de alta calidad 

• Ventilación automática 

ESPECIFICACIONES PARA ARQUITECTOS E INGENIEROS 
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Diagrama de instalación para modelo CPY-PAS 
ADVERTENCIA Asegúrese de que la vía piloto esté despresurizada y el pistón de accionamiento se 

encuentre retraído (SET).  Los pistones deben volverse a empujar manualmente  
hacia la parte superior de los actuadores de pistón. 

Si no se sigue este procedimiento, se provocará la descarga accidental  
del cilindro Sinorix cuando el cabezal de control se instale en dicho cilindro. 

Aviso: Esta hoja de datos de mercadotecnia no tiene como finalidad brindar instrucciones de diseño o instalación.  
Para obtener la información más actualizada, consulte las instrucciones de instalación específicas de cada producto. 


