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一 系统概述

FS1120 系列产品完全采用西门子西伯乐斯技术，整机采用组合式结构，软件和硬件都可以根据工程需

要进行组合。通过软件对现场进行编程，液晶显示器上显示的地址即为实际地址，从而使工作人员一目了然。

公司的各种产品都有标准配置，但是，如果工程需要，都可以进行多种功能扩展。例如：回路扩展、灭火扩

展、输入/输出扩展、网络扩展、火灾显示盘扩展等。

特点

l 符合国家标准 GB4717-2005《火灾报警控制器》和 GB16806-2006《消防联动控制系统》。

l 自动诊断系统故障。故障状态下火警优先，甚至在主 CPU 故障情况下也能报应急火警。

l 控制器操作面板采用液晶中文显示、菜单操作方式，可以显示并自动存储运行的各种信息达 2000 条。

l 通过编程可满足各种复杂的联动逻辑关系。

应用

l 可配接现场部件：

— 光电感烟探测器：JTY-GD/OP620、JTY-GD/OP820、FDO221-CN、OP720-CN；

— 感温探测器：JTW-ZD/HI620、JTW-ZD/HI820、FDT241-CN、HI720/HI722；
— 手动火灾报警按钮：J-SJ-P-M/MT340、J-SJ-P-M/MT820、FDM229-CN、FDM228-CN；

— 消火栓按钮：MT350、MT830、FDHM228-CN；

— 中继模块：DC1131-AA、DC1157-AA、FDCI225-CN、FDCI221-CN；

— 输出模块： FDCO224-CN；

— 输入/输出模块：DC1136-AA、DC1154-AA、FDCIO223-CN、FDCIO221-CN；

l 在系统中除利用可编址输出模块控制现场消防设备外，还可以由控制器直接控制若干个输出设备。

功能

l 可编址回路（D-总线）数及总容量与型号有关，回路总长度不超过 1000 米（导线 Φ1.0mm）；

l C-总线环行回路总长度不超过 1000 米（导线 Φ0.6mm）或 1400 米（导线 Φ0.8mm）；

l 一般指系统中的分区(Zone)、区域(Section)、地区(Area)的总数；

l 操作盘 CT11 供电由控制器电源引入三条线：V（24VDC）、回路地（0V）、机壳地。正常工作电流（无

液晶显示时）75mA，最大工作电流（液晶显示试灯时）260 mA。

性能

表 1-1
主电源 220VAC，50/60Hz

(+10%,-15%)
浮充备用电池 24VDC，26AH/40AH
工作温度 0～+50℃
储存温度 —20～+60℃
工作湿度 相对湿度≤95%（40±2℃）

外形尺寸
L*H*D

434*1130*300 (FS1120)
650*1800*480 (FS1120R)
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二 操作盘概貌

图 2-1

图 2-2
� 是显示屏，能以亮暗两种方式显示

— 亮代表  1、所有信息，如《报警》；2、状态改变；3、在操作过程中(10 分钟内自动关闭)。
— 暗代表 屏幕保护状态

按《F1》键则显示主菜单，主菜单中

n 顶行 是菜单目录

n 中行 是供选择的内容

n 底行 是操作说明

� 是报警窗，有火警信号时亮

� 是操作显示窗，其中一部分带操作键，用于显示并可改变运行状态。

� 《确认/消音》键，按键表示操作员已接收了信息。

� 《复位》键，当事件消除后用来使控制器恢复正常运行状态。

� 键盘，用于菜单操作和输入密码

《F1》、《F2》：依选中的菜单不同而有不同的功能
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《OK》：选中或执行一个指令

《↑》、《↓》：上下移动游标以供选择

《C》(清除)：取消输入的内容

《Õ》(删除)：删去游标中光标左边的字符

� 是报警窗，有联动发生时亮
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三 操作级别

有以下几种操作级别

   1 级： 所有人 → 《消音》和《功能滚动条》，每个人都能操作，无操作密码。

   2.1 级： 操作 1 级 → 值班人员 操作密码：111
   2.2 级： 操作 2 级 → 管理人员 操作密码：222
   3 级： 技术级 → 技术服务人员

各级的操作内容见菜单操作一览表(第 37 页)

如何得到操作权

一般由键盘 � 输入密码。

图 3-1
密码操作

操作人员必须输入一个密码（3…8 个数字）

→密码由技术服务人员设定或取消（系统配置）。

注：只有在输入密码后主菜单才能出现（操作级别为 2.1）。

登入

1、按《F2》键

→密码格式将显示出来

 FRI    05-03-2007    15:23:10

密码：

或用钥匙

0..9, del:密码      OK:输入    C:完毕

图 3-2
2、输入密码并按《OK》键

→密码正确与否将显示出来

消除输入的错误密码请按《C》键

3、密码正确进入主菜单

密码正确

操作级别：2.1

图 3-3

退出：

在特定时间内(2～10 分钟,由技术服务人员设定)，如果没有按任何键则自动退出。



FS1120 系列产品操作说明书(EP7)

第6页 共 48 页

四 信息种类

有以下几种信息

Ø 报警 → 系统发生了报警的危险信息 优先级 1
Ø 故障 → 需立即做出反应的信息 优先级 2
Ø 屏蔽 → 系统部件退出运行状态 优先级 3
Ø 信息 → 不需立即做出反应的信息 优先级 4
Ø 启动 → 有设备启动/反馈的信息 优先级 5

图 4-1

� 是信息显示窗，按 � 则显示信息目录，“信息查询指示灯”亮
— 如果没有高优先级信息出现，特定的信息(如预警) 能自动地在显示屏上显示出来。

� 是屏蔽显示窗，若有节点被屏蔽，“屏蔽指示灯”亮。按� 则显示被屏蔽部件的目录，“屏蔽查询指示灯”亮
— 如果没有高优先级信息出现，此种信息自动地在显示屏上显示。“屏蔽显示窗”不受其它信息的影

响。

� 是报警显示窗，按 � 则显示报警目录，“报警查询指示灯”亮
— 此种信息总是自动显示。

� 是故障显示窗，按 � 则显示现有故障的目录，“故障查询指示灯”亮
— 如果没有高优先级信息出现,此种信息自动地在显示屏上显示。

� 是联动显示窗，按 � 则显示启动/回答设备的目录，“联动查询指示灯”亮
— 如果没有高优先级信息出现,此种信息自动地在显示屏上显示。

注释：

通过选择相应的按键可以从一种信息转换成另一种信息。如果选择显示级别低的信息，额定时间之后，

系统会自动返回到显示更高级别的信息。
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五 “地区”“区域”和“分区”

什么是《地区》?
通常是指整个建筑物或者建筑物的一部份

— 这是对几个相邻区域组合的逻辑表达

“主楼” 地区

地区

01 主楼

02 车间

OK：区域    F2：主菜单   F1：功能

图 5-1
什么是《区域》?

通常包括建筑物的某一层,或者层中的一部份

— 这是对几个相邻分区组合的逻辑表达

《二层》区域

区域

01 一层

02 二层

03 三层

OK：分区     F2：地区    F1：功能

图 5-2
什么是《分区》?

通常指建筑物的一个房间

— 这是对一组探测器(至少包括一只探测器)探测地理范围的逻辑表达

— 探测器与手动报警按钮和控制输出模块总应配置在不同的分区，因此有

● 探测器组成的分区(自动报警分区)
● 手动报警按钮组成的分区(手动报警分区)
● 控制输出模块组成的分区(控制分区)

《104 室》分区

分区

01 103 室

02 104 室

03 105 室

OK：部位    F2：区域     F1：功能

图 5-3
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六 正常运行

正常运行指以下状态

● 系统已做好接收危险信息的准备“信息指示灯”亮
● 没有危险(报警)信息和故障信息以及没有被屏蔽部分

●《主电》显示窗 � 上的绿色指示灯亮

●《备电》显示窗 � 上的绿色指示灯亮

下述情况也属正常运行

● 系统可在《有人值班》或《无人值班》的模式下运行

→《有人值班》/《无人值班》运行状态是一种信息,因此信息窗 � 中的指示灯亮也属正常。

图 6-1

图 6-2



FS1120 系列产品操作说明书(EP7)

第9页 共 48 页

七 《有人值班》与《无人值班》运行状态

基本原则

《有人值班》、《无人值班》两种运行状态，只是相对于系统对探测器和手动报警按钮有不同的处理方式。

1、《有人值班》运行状态（=在设定的时间内可以《手动》，超过时间则《自动联动》）:
屋内有值班操作员负责《火警》核查 详情参见 P12报警与联动机制

— 《有人值班》显示窗 � 的指示灯亮

2、《无人值班》运行状态（=《自动联动》）:
屋内没有负责的操作员

图 7-1
《有人值班》与《无人值班》两种状态能手动转换，反之亦然。

 (要求相应的操作级别)

注：对于一些地区而言，只有使所有的地区处于相同的状态（有人值

班，或者无人值班）时，才能使所有的地区从有人值班转换成无人值

班，反之亦然。

信息 总数：2
01 有人值班

   A 楼

02 有人值班

   B 楼

F1：功能   F2：菜单   OK：短消息

图 7-2
1、按《有人值班》键 �

→ 显示屏上出现提示 有人值班

转换否？

OK：换班                 C：取消

图 7-3
  2、按《OK》键 � 确认该转换

→ 新的运行状态出现在显示屏上

→《有人值班》状态改变为《无人值班》状态 已转换

无人值班

图 7-4
注：有人值班时，状态指示灯�亮

无人值班时，状态指示灯�灭

注意: 《有人值班》、《无人值班》之间的相互转换也可通过菜单实现。如果几个自治的系统共用一个多

地区的操作盘（一个地区有人值班，其它地区无人值班，则状态的转换只能通过菜单实现，状态指示灯�闪
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亮。

八 报 警

文本框中将如何显示报警信息？

呼叫消防队 电话：… 总数：2
第一次报警

最后一次报警

01 自动火警

主楼/一层

   102 室

02 自动火警

主楼/一层

   104 室

F1：功能             F2:菜单

图 8-1 图 8-2 操作提示

→如果几个分区同时报警，显示屏最多能同时显示两条信息

增补信息（如果进行编程的话） 呼叫消防队 电话：… 总数：2
01 自动火警 图号：063 图号

主楼/一层       01/01/004
   102 室 报警分区的

02 自动火警 图号：064 逻辑地址

主楼/一层       01/01/006
   104 室

F1：功能            F2：菜单

图 8-3
怎样读出行动文本?
1、按《报警 查询》键

→ 并用《↓》键选择所需的信息

      (被选中的信息显示在暗深色信息条中)

呼叫消防队 电话：… 总数：2
01 自动火警

主楼/一层

   102 室

02 自动火警

主楼/一层

   104 室

F1：功能   F2：菜单

图 8-4
2、按《F2》键（报警的信息种类被选择或者被确认）

→ 显示行动或提醒重要事件文本

（如果已经编程）

呼叫消防队 电话：… 总数：2
危险：危险物品

→ 提防突发事件

F1：功能     F2：菜单    OK：保留

图 8-5
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出现《报警》后怎么办?

顶行显示远程传输的状态

图 8-6

 ‘请求消防队’？ è报警信号已经被传输

è消音指示灯（黄色）闪亮

  1、按《消音》键 �（黄色的闪烁灯）

  2、读出第一处火警地址（文本中的上半部分）

  3、到火警现场去

  4、确定是否《紧急事件》

紧急事件：救人，灭火

非紧急事件：立即按复位键�停止通知消防队

→ 系统恢复到一般操作

图 8-7

‘在最短的时间内请求消防队’？ è报警信号在显示的时间内已经被传输

è消音指示灯（黄色）闪亮

  1、按《消音》键 �（黄色的闪烁灯）

  2、读出第一处火警地址（文本中的上半部分）

  3、到火警现场去

  4、确定是否《紧急事件》

紧急事件：立即启动最近的手报或报警延时关闭开关�
→ 报警信息被传送给消防队

非紧急事件：立即按复位键�（黄色的闪烁灯）

→ 黄灯熄灭，系统恢复到一般运行状态

图 8-8
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‘呼叫消防队：电话…’？ è消音指示灯（黄色）闪亮

1、按《消音》键 �（黄色的闪烁灯）

→ 黄灯熄灭

  2、读出第一处火警地址（文本中的上半部分）

  3、到火警现场去

  4、确定是否《紧急事件》

紧急事件：立即打消防电话（例如 119）
→ 报警信息被传送给消防队

非紧急事件：按复位键�（黄色的闪烁灯）

→ 黄灯熄灭，系统恢复到一般运行状态

图 8-9
报警与联动机制

当系统在《有人值班》模式下运行时,手动报警按钮和探测器在报警事件中引起联动的情况不同。

表 8-1
危险信息 《有人值班》运行状态 《无人值班》运行状态

手动报警按钮动作 直接联动

直接联动
探测器动作

在程序设定的时间之后联动

报警响应步骤如下：

1、 在火警确认时间(V1)之内按“消音”键，并立即

赶往现场

2、 在火警现场决定是否为紧急事件

3、 如是紧急事件，立即启动最近的手动报警按钮，

或按操作盘上的《报警延迟关闭》键以取消延迟

如非紧急事件，则应在火警核查时间(V2)之内，

立即使系统复原。

“联动”亦即“发出控制信号”

火警确认时间《V1》  V1 在 0-10 分钟内可编程,通常是 3 分钟

— 系统处于《有人值班》模式下运行,当探测器动作时,才有火警确认时间

— 检查是否有人在程序设定的该时间内进行了确认/消音

— 超过此时间则报警信号将引起消防联动

— 其后的时间将以分和秒的方式显示出来

火警核查时间《V2》  V2 在 0-60 分钟内可编程,通常是 10 分钟

— 系统处于《有人值班》模式下运行,当探测器动作时,才有火警核查时间

— 火警地址的核查时间自确认/消音时算起

— 超出此时间则报警信号将引起消防联动

— 其后的时间将以分和秒的方式显示出来

— 非紧急事件情况下，报警必须在 V2 结束之前复位

如果报警信号不能复位怎么办

— 如果操作盘上显示此信息，可以按《OK》键来屏蔽相应的探测器分区。

— 如果你不想屏蔽分区，按《C》键或者等待直到此信息消失。

— 环境一旦变成正常，屏蔽分区必须立即开放。
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九   FC9342 联动盘

图 9-1  FC9342 操作盘 图 9-2 FC9342 接口卡

特点

l 满足国家标准GB16806-2006“消防联动控制系统”。
l 6路输出，用于启动现场消防设备。

l 6路输入，用于接收现场设备的反馈信号。

应用

l 用于S11系统，用来启动现场消防设备（如消防泵、风机等）。

结构

l FC9342联动控制盘由操作盘与接口卡两部分组成，通过排线连接；接口卡通过金手指直接插到控制器上。

l 模块化设计，既可以直接嵌入式安装，也可以通过6U面板安装到机柜或琴台上。

原理

l 在“自动”允许时，本联动控制盘可以接收S11系统发出的启动信号，驱动中间继电器来启动相应的现场消

防设备。

l 在“手动”允许时，通过操作本联动控制盘上的启动按钮，驱动中间继电器来启动相应的现场消防设备。

LED 指示灯

表 9-1
名称 数量 颜色 状态 功能

运行 1 绿色
灭 电源关闭

亮 所有线路供电正常

启动 6 红色

灭 系统正常运行

亮 启动指令送出

闪 请求启动，但没有收到反馈信号

反馈 6 红色
灭 正常运行

亮 发出指令，做出了相应的反馈

故障 6 黄色
灭 状态正常

亮 输出线路短路或者断路
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操作

l 正常状态下，电源指示灯亮。

l 当“自动”锁处于允许状态时，控制器可通过联动关系自动启动现场设备，相应的指示灯亮。

l 当“手动”锁处于允许状态时，可以通过灭火盘键盘手动启动、停止现场设备。按下启动按钮时，相应

的“启动”指示灯亮。所启动的消防设备启动后相应的“反馈”指示灯亮。按下停止按钮， 启动灯灭，

相应设备停止输出。

l 当“自动”锁和“手动”锁同时处于允许状态时，按命令的先后循序执行。

l 按“试灯”按钮，所有“反馈”、“故障”、“启动”灯亮2-3秒后恢复原来状态。

l 当检测到“故障”时，相应故障指示灯亮。故障解除后，指示灯灭。

性能

表 9-2
工作电压 21…29 VDC
静态电流 60 mA
最大电流 280 mA

保险管(24V) 750 mA
工作温度 0 ... +50 ℃

贮存温度 -10 ... +50 ℃

工作湿度 相对湿度≤95%
主输出负载 800 W … 3.5 KW

要求给本操作盘供电的 24V 电源和驱动外部继电器的 24 V 电源为同一电源，地线相连。

接线图

图9-2 FC9342接口卡端子位置图
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图9-3 外部接线图（出厂时FC9342与端子排接线已接好）
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十 探测分区的屏蔽与开通

什么是分区屏蔽?
探测器和手动报警分区可暂时屏蔽,但只有在特殊情况下使用，例如，主体工程正在施工，出现以下情况:

     1、在感烟探测器分区，由于特殊工作产生了烟尘

     2、在感温探测器分区，由于特殊工作产生了高温和蒸汽

     3、在手动报警分区，存在着被偶然启动的可能

一旦情况恢复正常，屏蔽的分区必须立即开放。

注意:
分区被屏蔽后不再产生《报警》、《预警》和《故障》信息 。

分区屏蔽步骤（例如探测分区）

1、按《F2》
→ 输入密码

显示主菜单

用《↓》选《火灾探测》

主菜单

火灾探测

灭火区域

输入/输出联动

选择<位置>
选择<设备>
平面图号

OK：选择       F1：功能       C:完毕

图 10-1
2、按《OK》

→ 显示地区

用《↓》选所需的地区

(本例中已选《主楼》地区)

地区

01 主楼

02 车间

OK：选择     F2：主菜单     F1：功能

图 10-2
3、按《OK》

→ 显示区域概况

用《↓》选所需的区域

(本例中已选《二层》区域)

<火警>区域

01 一层

02 二层

03 三层

04 四层

OK：分区       F2：地区     F1：功能

图 10-3
4、按《OK》

→ 显示分区概况

用《↓》选所需的分区

(本例中已选《会议室》分区)

<火警>分区

01  101 室

02  102 室

03 储藏室

04 会议室

05 走廊

OK：部位     F2：区域      F1：功能

图 10-4
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5、按《F1》
→ 显示分区功能清单

用《↓》选《分区→关闭》功能

按《OK》
→ 所选分区被关闭

如果没有更高级的信息出现，则显示屏自动显

示此信息

 <分区>功能清单

分区→关闭

分区→ 关闭带时间限制

分区→开通

分区→测试

分区→终止测试

启动故障测试

OK：执行      F1：分区      C：完毕

图 10-5

分区开放步骤

1、按《屏蔽 查询》键，

→ 显示屏蔽信息

用《↓》选择所需信息，被选中的信息显示在深色

信息条中。

(本例中已选《主楼一层会议室探测分区关闭》信息)

屏蔽 总数：1
01 探测分区关闭

主楼/一层

会议室

F1：功能      F2：菜单

图 10-6
2、按《F1》

→ 显示分区功能目录

用《↓》选《分区→开通》功能

按《OK》
→ 分区被开启，即取消屏蔽。

 <分区>功能清单

分区→ 关闭带时间限制

分区→开通

分区→测试

分区→终止测试

启动故障测试

分区→ 装修

OK：执行      F1：分区      C：完毕

图 10-7
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十一 单个探测器的屏蔽与接通

什么时候探测器必须被屏蔽？

当探测器损坏或失效时，应予以屏蔽直到此探测器被替换。

注意:
屏蔽的探测器（部位关闭）不再产生信息。探测器的屏蔽只有在相应的分区处于‘开通’的情况下才有意

义。

探测器屏蔽步骤（通过菜单来实现探测器的屏蔽）

1～4 同分区屏蔽(见前一章)
5、按《OK》

→ 显示该分区部位(探测器) 概况

用《↓》选所需的部位

      (本例中已选《主楼二层会议室第 4 个

部位》一只探测器)

<火警>部位

01 会议室

02 会议室

03 会议室

04 会议室

               F2：分区      F1：功能

图 11-1
6、按《F1》

→ 显示部位功能清单

用《↓》选《部位→屏蔽》功能

按《OK》
→ 探测器被屏蔽，如果没有更高级的信息

时显示器自动显示此信息。

<部位>功能清单

<部位>资料查询

部位→屏蔽

部位→开放

部位起动

解除部位起动

部位替换模式 → 开启

OK：执行       F1：部位      C：完毕

图 11-2
注：

如果分区中所有的部位都屏蔽，则该分区自动被屏蔽；

并且所有的屏蔽信息被取消。

此时若要开通必须是接通相应的分区。

屏蔽 总数：1
01 探测分区关闭

主楼/一层

会议室

F1：功能     F2：菜单     OK：短信息

图 11-3
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接通探测器（部位）

1、按《屏蔽》键选择信息种类，所选的屏蔽信息显

示在深色信息条中。

屏蔽 总数：1
01 探测器被屏蔽

主楼/一层

会议室

F1：功能     F2：菜单     OK：短信息

图 11-4
2、按《F1》

→ 显示部位功能清单

用《↓》选《部位→接通》功能

按《OK》
→ 该探测器被接通

<部位>功能清单

<部位>资料查询

部位→屏蔽

部位→开放

部位起动

解除部位起动

部位替换模式 → 开启

OK：执行       F1：部位      C：完毕

图 11-5

出现故障信息时屏蔽一个探测器

1、按《故障 查询》键

→ 选择信息种类，用《↓》选择所需信息

显示在深色信息条中。

(本例中已选《主楼一层 102 室 01 探测器》)

故障 总数：1
01 探测器

主楼/一层

102 室

F1：功能      F2：菜单     OK：短信息

图 11-6
2、按《F1》

→ 显示部位功能清单

用《↓》选《部位→关闭》功能

按《OK》
→ 该探测器被屏蔽

<部位>功能清单

<部位>资料查询

部位→屏蔽

部位→开放

部位起动

解除部位起动

部位替换模式 → 开启

OK：执行       F1：部位      C：完毕

图 11-7
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十二 故 障

出现故障信息怎么办?
1、按《消音》键以确认该信息

2、在显示屏上读出故障的地点

3、到故障现场去

4、故障如不能排除请找本公司在当地的技术服务部

什么故障可由用户自己排除?
1、探测器失效

   (本例中《主楼一层 102 房探测器》 故障)
到失效探测器现场,如果

探测器丢失

→ 再装上一个

探测器失效

→ 换上一个备用的探测器

故障 总数：1
01 探测器

主楼/一层

102 室

F1：功能    F2：菜单   OK：短信息

图 12-1

2、手动报警按钮失效

   (本例中《主楼二层走廊手动报警按钮玻璃破

碎》故障)
到失效手报现场，如果

玻璃破碎

→ 换玻璃

其他问题

→ 找本公司在当地的技术服务部

故障 总数：1
01 手动报警按扭玻璃破碎

主楼/二层

走廊

F1：功能    F2：菜单   OK：短信息

图 12-2

3、电源故障

交流电网造成主电掉电

→ 不需采取措施，应急备用电池自动供电至少

 12 小时(如果用户需要可以达到 38 小时)（本

例中《主电源失效》故障)
非交流电网造成主电掉电

→ 检查电源保险丝(包括建筑物主配电室),
如已熔断则应换新。

故障 总数：1

01 主电故障

地下室中的控制器

F1：功能    F2：菜单   OK：短信息

图 12-3

4、开路故障(适用于 CS1131 探测回路)
当控制器报“开路”故障时，按下述步骤处理

按《消音》

按《故障 查询》，显示故障类型

→ 用《↑》《↓》选择“开路”信息

故障 总数：1

01 开路            01-03
地下室中的控制器

1 号回路

F1：功能    F2：菜单   OK：短信息

图 12-4
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按《F1》显示功能菜单

→ 选择《D-总线重新配置》

按《OK》
→ 输入密码

按《OK》
→ 等待大约 2 分钟

<DS11a>功能清单

<功能卡>资料查询

用‘激活法’分配地址

用‘插入法’分配地址

探测回路→正常操作模式

D-总线重新配置

D-总线重新分配地址

OK：执行    F1：功能卡    C：完毕

图 12-5
按故障，显示故障类型

用《↑》《↓》选择“开路”信息

按《F1》显示功能菜单

→ 选择《查询功能卡资料》

按《OK》显示功能卡资料

→ 查到“向前/向后”,从而确定开路故障

发生的位置,进行检查维修。

<功能卡>资料

类型     ---
I—总线地址 ---
严重故障 否

向前/向后   004/007
状态  - - -  - - - - -  6  - - - - - -

图 12-6
5、 短路故障（只适用于 CS1131 探测回路）

当控制器报“短路”故障时，控制器自动进行《D-总线重新配

置》

按《消音》

→ 等待大约 1 分钟后控制器又报“开路”故障

按《故障 查询》显示故障类型

→ 用《↑》《↓》选择短路信息

按《F1》
→ 选择《功能卡资料查询》

<功能卡>资料

类型     ---
I-总线地址 05
严重故障否

危险级别 0
向前 / 向后   005/006
状态  - - -  - -- - -  6、7  - - - - - -

图 12-7
按《OK》
→ 查到“向前/向后”，从而确定短路故障发生的位置，进行检查维修。

检修后 D-总线重新配置
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十三 探测器测试功能

《探测器测试功能》的作用

探测器测试功能指的是在现场分别对探测器和手动报警按钮的功能进行试验，而不产生报警信息。

1、探测器

使用专门的探测器测试器对探测器进行试验。交互式探测器被设定为‘测试’模式，以便使用探测器测试器

进行测试时产生快速反应。

2、手动报警按钮

用钥匙打开外罩即可进行试验，而无需打碎玻璃。

3、测试报警

探测器或手动报警按钮在“探测器测试”模式下动作，在控制器中按“信息”键，显示屏显示“探测器测试

启动”，但不产生危险信息。既不发出警报，也不产生远程传输信号或其他控制功能。

测试报警信息被记录在存储器中，如果接有打印机的话还将打印出来。

4、怎样设探测器和手动报警按钮为《探测器测试》模式

探测器和手动报警按钮一般以《区域》为单位设置为测试模式；特殊情况也可以《分区》为单位设置。分

区中单个的探测器和手动报警按钮则不能。

被设置为《测试报警》的分区将作为一种‘屏蔽’信息自动显示出来。

可将全部探测器分区设为《测试报警》模式。

设一个区域中全部探测分区为《探测器测试》模式

1、按《F2》
→ 输入密码

显示主菜单

用《↓》选所需的目标

主菜单

火灾探测

灭火区域

输入/输出联动

选择<位置>
选择<设备>
平面图号

OK：选择       F1：功能      C：完毕

图 13-1

2、按《OK》
→ 显示地区概况

用《↓》选所需的地区

(本例中已选《主楼》地区)

地区

01 主楼

02 车间

OK：区域     F2：主菜单     F1：功能

图 13-2

3、按《OK》
→ 显示区域概况

用《↓》选所需的区域

(本例中已选《二层》区域)

<火警>区域

01 一层

02 二层

03 三层

OK ：分区     F2：地区     F1：功能

图 13-3
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4、按《F1》
→ 显示区域功能清单

用《↓》选《全部探测分区→测试》功能

按《OK》
→ 本区域全部探测分区置于《探测器测试》

仅仅是探测器）

<区域>功能清单

全部探测分区→关闭

全部探测分区→开通

全部手动报警分区→关闭

全部手动报警分区→开通

全部探测分区→测试

全部探测分区→终止测试

OK ：执行      F1：区域     C：完毕

图 13-4
→ 所属本区域的所有探测分区被设成《探测器测

试》模式，并开始显示。手报分区的设定过程与

此相同。

使用《探测器测试》模式应注意

— 应定期进行探测器测试,测试周期由技术服务工程师确定。

— 一次只对一个区域进行探测器测试,不能一次对整个建筑物。

— 对手动报警按钮的功能测试只需用抽样法。

— 同一个房间里的探测器和手动报警按钮应分别测试,不能同时进行。

— 探测器和手报不能同时设定成《探测器测试》。

— 测试完成后应立即关闭《探测器测试》模式。

探测器的测试

1、设该区域(或分区)处于《探测器测试》模式

2、将探测器试验器置于探测器上。

观察标志

→ 对感烟探测器和感烟感温复合探测器， 需

用探测器试验器 RE6， 烟是模拟发生的。

→ 对感温探测器，需用探测器试验器 RE6T,温
升是用热风机模拟的。

3、试验直到探测器指示灯闪亮

4、取下探测器测试器

→ 功能测试至此完成，进行下一个。

注:感烟、复合、感温探测器有不同形式的外壳

（请看右图）

图 13-6
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手报的测试

1、设手动报警分区为《探测器测试》模式。

2、用钥匙打开手动报警按钮的门

→ 模拟《测试报警》。

3、等待直到手报的指示灯闪亮。

4、关门后取下钥匙。

→ 功能测试全部完成。

图 13-7

终止一个区域中全部探测分区的《探测器测试》

1、按《F2》
→ 显示主菜单

用《↓》选《火灾探测》功能

主菜单

火灾探测
灭火区域

输入/输出联动

选择<位置>
选择<设备>
平面图号

OK：选择     F1：功能    C：完毕

图 13-8
2、按《OK》

→ 显示地区概况

用《↓》选择所需地区

      (本例中已选《主楼》地区)

地区

01 主楼

OK：区域   F2：主菜单   F1：功能

图 13-9
3、按《OK》

→ 显示区域概况

用《↓》选所需区域（探测器测试区域）

      (本例中已选《二层》区域)

<火警>区域

01 一层

02 二层

03 三层

04 四层

OK：分区    F2：地区    F1：功能

图 13-10
4、按《F1》

→ 显示区域功能清单

用《↓》选《全部探测分区→终止测试》功能

按《OK》
→ 该区域中全部探测分区的《探测器测试》被消除

<区域>功能清单

全部探测分区→关闭

全部探测分区→开通

全部手动报警分区→关闭

全部手动报警分区→开通

全部探测分区→测试

全部探测分区→终止测试

OK：执行    F1：区域    C：完毕

图 13-11
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在事件记录中查询‘测试报警’
1、按《F2》

→ 输入密码

显示主菜单

用《↓》选《选择设备》

主菜单

火灾探测
灭火区域

输入/输出联动

选择<位置>
选择<设备>
平面图号

OK：选择    F1：功能    C：完毕

图 13-12
2、按《OK》

→ 显示控制站概况

用《↓》选所需的控制站

控制站

01 CC1142  C-总线号 1
02 CC1142  C-总线号 2
03 CT1142  C-总线号 5

OK：功能单元     F1：功能

图 13-13
3、按《F1》

→ 显示控制站功能清单

用《↓》选‘查询<控制站>事件记录’

<控制站>功能清单

<控制站>资料查询

查询<控制站>事件记录

<控制器>打印机设置 →关闭

<控制器>打印机设置 →开通

开始测试<控制器>打印机

OK：执行   F1：控制站   C：完毕

图 13-14
4、按《OK》

→ 显示事件记录功能清单

用《↓》选‘查询全部测试火警报警’ 信息

<事件记录>功能清单

查询全部信息

查询全部危险信息

查询全部故障信息

查询全部屏蔽信息

查询全部资料信息

查询全部测试火警信息

OK：执行 F1：控制站 F2：→日期/时间

图 13-15

按《OK》
→显示测试报警

用《↓》《↑》查询测试报警

事件记录

****显示****
03-2001 年 9 月 18 日 16:19:07 信息

启动探测器测试

主楼/一层/
102 室

04-1998 年 10 月 18 日 16:20:07 信息

探测器测试启动

移行   F1：打印   F2：→日期/时间

图 13-16
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十四 《安装测试》模式

为什么要进行《安装测试》？

《安装测试》模式允许火灾探测系统的全部功能，包括火灾控制，声音报警及其它所有联动控制设备等

等。所有的功能保持正常。

确保远程传输被关闭或者通知火灾消防部门“安装模式”已经启动。

在《安装测试》模式下交互式探测器变得更加敏感，反应更快（反应等同于《探测器测试》模式）。

《安装测试》模式只能由消防队或专业技术人员来执行。

测试完成后必须立即取消《安装测试》模式。

《安装测试》模式在‘分区’设定或取消，也可以在‘区域’设定或取消。

设一个分区为《安装测试》模式

1、按《F2》
→ 显示主菜单

主菜单

火灾探测
灭火区域

输入/输出联动

选择<位置>
选择<设备>
平面图号

OK：选择      F1：功能    C：完毕

图 14-1

2、按《OK》
→ 显示地区概况

用《↓》选所需的地区

      (本例中已选《主楼》地区)

地区

01 主楼

02 车间

OK：区域   F2：主菜单   F1：功能

图 14-2
3、按《OK》

→ 显示区域概况

用《↓》选所需的区域

(本例中已选《二层》区域)

<火警> 区域

01 一层

02 二层

03 三层

OK：分区    F2：地区    F1：功能

图 14-3
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4、按《OK》
→ 显示分区概况

用《↓》选所需的分区

(本例中已选《会议室》)

<火警> 分区

01 101 室

02 储藏室

03 会议室

04 走廊

OK：部位     F2：区域     F1：功能

图 14-4
5、按《F1》

→ 显示分区功能清单

用《↓》选《分区→安装测试》功能

按《OK》
→ 本分区置于《安装测试》模式

<分区>功能清单

启动故障测试

分区→装修

分区→终止装修

分区启动

分区→安装测试

分区→终止安装测试

OK ：执行     F1：分区     C：完毕

图 14-5
终止一个分区的《安装测试》模式

1、按《信息 查询》键

用《↓》选所需的信息（如果是多信息时）。

被选择的信息显示在深色信息条中。

信息

01 探测区在安装测试

主楼/一层

会议室

F1: 功能    F2:菜单   OK :全部信息

图 14-6
2、按《F1》

→ 显示分区功能清单

用《↓》选《分区→终止安装测试》功能

按《OK》
→ 本分区置于一般操作模式

<分区>功能清单

启动故障测试

分区→装修

分区→终止装修

分区启动

分区→安装测试

分区→终止安装测试

OK：执行      F1：分区     C：完毕

图 14-7
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十五 《装修》模式

为什么要设置《装修》模式？

在《装修》模式下，探测器的灵敏度被降低。非正常工作状态时需要此种模式（例如：现场正在进行装

修）。

火灾探测系统正常工作，报警和故障信息的远程传输也正常，手动报警按钮工作在正常操作模式。

探测器在《装修》模式下被认为是状态不好点。这就是产生《屏蔽》信息的原因。《装修》模式只能在‘分
区’设定或取消。

设一个分区为《装修》模式

1、按《F2》
→ 显示主菜单

主菜单

火灾探测
灭火区域

输入/输出联动

选择<位置>
选择<设备>
平面图号

OK：选择     F1：功能     C：完毕

图 15-1
2、按《OK》

→ 显示地区概况

用《↓》选所需的地区

      (本例中已选《主楼》地区)

地区

01 主楼

02 车间

OK：区域    F2：主菜单   F1：功能

图 15-2
3、按《OK》

→ 显示区域概况

用《↓》选所需的区域

(本例中已选《二层》区域)

<火警>区域

01 一层

02 二层

03 三层

OK：分区    F2：地区    F1：功能

图 15-3
4、按《OK》

→ 显示分区概况

用《↓》选所需的分区

      (本例中已选《会议室》)

<火警>分区

01 101 室

02 储藏室

03 会议室

04 走廊

OK：部位   F2：区域    F1：功能

图 15-4
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5、按《F1》
→ 显示分区功能清单

用《↓》选《分区→装修》功能

按《OK》
→ 本分区置于《装修》模式

<分区>功能清单

启动故障测试

分区→装修

分区→终止装修

分区启动

分区→安装测试

分区→终止安装测试

OK ：执行    F1：分区   C：完毕

图 15-5
终止一个分区的《装修》模式

1、按《屏蔽 查询》键

用《↓》选所需的信息（如果是多信息时）。

被选择的信息显示在深色信息条中。

屏蔽 总数：1
01 探测区在装修模式

主楼/一层/
会议室

F1：功能       F2：菜单

图 15-6
2、按《F1》

→ 显示分区功能清单

用《↓》选《分区→终止装修》功能

按《OK》
→ 本分区置于一般操作模式

<分区>功能清单

启动故障测试

分区→装修

分区→终止装修

分区起动

分区→安装测试

分区→终止安装测试

OK：执行    F1：分区    C：完毕

图 15-7
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十六 远程传输的关闭与开通

什么是《远程传输》?
当火警事件发生时，远程传输将建立一个通往消防队的信息通道，故障时建立不同的信息通道。

何时关闭远程传输?
一般情况下远程传输处于待启动状态，只有在特殊情况下才关闭，例如在测试控制功能时。这时按一下

操作盘上的《远程报警关闭》键�，其《关闭》状态用一个指示灯�亮表示。

图 16-1
关闭远程传输功能

按《远程报警关闭》键�（需要相应的操作级别）

→ 显示屏上显示相应的屏蔽信息

《远程报警关闭》灯�亮

→ 远程火警传输功能被关闭

屏蔽 总数：2
01 火灾报警远程传输关闭

主楼                 01
火灾远程传输通道

01 火灾报警远程传输关闭

车间                 01
火灾远程传输通道

F1：功能    F2：菜单   OK：短信息

图 16-2

开通远程传输功能

按《远程报警关闭》键�

→《远程报警关闭》灯�灭

远程火警传输功能处于待启动状态

注:
1、远程传输(分别对《报警》和《故障》)也能通过菜单来关闭和开通；

2、远程传输必须定期用手动报警按钮来检查,在试验之前通知消防队。
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十七 报警设备的屏蔽与开通

何时屏蔽报警设备（仅指联接与控制器主卡上的警报器等）?
一般情况下声音报警设备处于待启动状态，只有在特殊情况下才屏蔽，例如在测试控制功能时。

图 17-1

屏蔽报警设备

按《报警设备屏蔽》键�
→ 相应的屏蔽信息被显示在显示屏上

《报警设备屏蔽》灯�亮

→ 外部报警器被屏蔽

屏蔽 总数：8
01 外部喇叭关闭

主楼

外部喇叭（喇叭 II）
02 内部喇叭关闭

主楼                 01
内部喇叭（喇叭 I）

F1：功能   F2：菜单   OK：短信息

图 17-2
开通报警设备

按《报警设备屏蔽》键�

→ 《报警设备关屏蔽》灯�灭

外部报警器处于待启动状态

注:

报警设备也能通过菜单来屏蔽和开通。
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十八 指示灯测试

为什么要进行指示灯测试?
对所有的指示灯(发光二极管)、显示屏、蜂鸣器进行测试。所有的声光报警设备均动作几秒，以示其具

有正常功能。

开始试灯

1、按《F2》
→ 输入密码

显示主菜单

用《↓》选《选择<设备>》

主菜单

火灾探测
灭火区域

输入/输出联动

选择<位置>
选择<设备>
平面图号

OK：选择      F1：功能      C：完毕

图 18-1
2、按《OK》

→ 显示控制站概况

用《↓》选所需的控制站

      (本例中已选《三层操作盘 CT1142》控制站)

控制站

01 一层控制器 CC1142 No.1
02 二层控制器 CC1142 No.2
03 三层操作盘 CT1142 No.5

OK：功能卡      F1：功能

图 18-2
3、按《F1》

→ 显示操作盘功能目录

用《↓》选《开始试灯》功能

按《OK》
→ 试灯开始

<操作盘>功能清单

<操作盘>资料查询

开始试灯

设定显示屏对比度

设定蜂鸣器音量

查询<操作盘>事件记录

<操作盘>打印机设置→关闭

OK：执行      F1：控制站     C：完毕

图 18-3
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十九 查询报警数

为什么要查询报警数?
查询报警数显示的是过去的报警信息数目。

查询报警数

1、按《F2》
→ 显示主菜单

主菜单

火灾探测

灭火区域

输入/输出联动

选择<位置>
选择<设备>
平面图号

OK：选择       F1：功能     C：完毕

图 19-1
2、按《OK》

→ 显示地区概况

用《↓》选所需的地区

地区

01 主楼

02 设备楼

OK：区域     F2：主菜单     F1：功能

图 19-2
3、按《F1》

→ 显示地区功能清单

用《↓》选《查询火警次数》

<地区>功能清单

有人/无人转换

查询<火警>次数

<火警>次数复位

查询<远程报警>次数

警报器→开通

警报器→关闭

OK：执行       F1：地区      C：完毕

图 19-3
按《OK》
→ 显示火警数

（本例中的火警次数为 7 次） <火警>次数 ：7

图 19-4
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二十 事件记录

查询某一地区的事件记录

1、按《F2》
→ 显示主菜单

主菜单

火灾探测
灭火区域

输入/输出联动

选择<位置>
选择<设备>
平面图号

OK：选择       F1：功能     C：完毕

图 20-1

2、按《OK》
→ 显示地区概况

用《↓》选所需的地区

（本例中已选《主楼》地区）

地区

01 主楼

02 设备楼

OK：区域    F2：主菜单     F1：功能

图 20-2
3、按《F1》

→ 显示地区功能清单

用《↓》选《查询事件记录》

<地区>功能清单

远程<火警>信号→关闭

远程<其它>信号→开通

远程<其它>信号→关闭

远程<故障>信号→开通

远程<故障>信号→关闭

查询事件记录

OK：执行      F1：地区      C：完毕

图 20-3
4、按《OK》

→ 显示事件记录功能清单

用《↓》选所需功能

<事件记录>功能清单

查询全部信息

查询全部危险信息

查询全部故障信息

查询全部屏蔽信息

查询全部资料信息

查询全部测试火警信息

OK：执行   F1：地区   F2：日期/时间

图 20-3
按《OK》
→ 显示所需的内容

（本例中显示内容为：28-09-2004
      12：23：22 信息）

只显示最近的两次事件，以前的可用《↑》查询

事件记录

机房

发动机室

 28-09--200412：23：22 信息，

探测器分区安装测试

主楼/地下一层

压缩机室

∨/∧ 移行   F1：打印   F2：日期/时间

图 20-4
注释：

使用《F2》键可以选择并显示准确的日期/时间。
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打印所选择的事件记录数

1~ 4 步与上述的《查询某一地区的事件记录》中的描述完全一致。

5、按《F1》
→ 显示‘打印事件记录’菜单

按《F2》
→ 打印全部事件或者根据所选择的日期和时间范围打印出

详细的事件

用《↑》《↓》改变日期和时间

打印事件记录

          vv
打印开始：00 年 11 月 2 日 12：23
打印结束：00 年 11 月 2 日 12：28

OK：设置      F1：下一项      F2：打印

图 20-5
按《OK》
→ 打印出所选的事件记录

→ 显示‘打印事件记录’菜单
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二十一 设定时钟和日期

日期和时间是在安装系统时由技术服务人员设定。

— 当口令被输入时,时间和日期被显示。

设定时钟

1、按《F2》
→ 显示“请输入密码”，密码正确后

显示主菜单

主菜单

火灾探测

灭火区域

输入/输出联动

选择<位置>
选择<设备>
平面图号

OK：选择     F1：功能   C：完毕

图 21-1

2、按《F1》
→ 显示安装功能清单

选《调校时间》功能

安装功能清单

调校时间

调校日期

  C-总线重新配置

OK：执行   F1：主菜单   C：完毕

图 21-2

3、按《OK》
→ 显示输入提示

按数字键输入准确时间

按《OK》新的时间设定完成。

注：时、分、秒均以两位数表示，依次输入时、

分、秒，中间不用分隔符。

调校时间

 12 / 45 / 44

 0 … 9, del：编辑  OK:设置  C:取消

图 21-3
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设定日期

1、按《F1》
→ 显示“请输入密码”，密码正确后，

显示主菜单

(如果与上次操作时间间隔少于 3 秒钟，则不用输入密码)

主菜单

火灾探测
灭火区域

输入/输出联动

选择<位置>
选择<设备>
平面图号

OK：选择     F1：功能   C：完毕

图 21-4
2、按《F1》

→ 显示安装功能清单

用《↓》选《调校日期》功能

安装功能清单

调校时间

调校日期

  C-总线重新配置

OK：执行   F1：主菜单   C：完毕

图 21-5

3、按《OK》
→ 显示输入提示

按数字键输入准确日期

按《OK》新的日期设定完成。

注：日、月、年均以两位数表示，依次输入日、

    月、年，中间不用分隔符。

调校日期

 01 / 09 / 04

0 … 9, del：编辑 OK：设置 C：取消

图 21-6
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二十二 输出模块的启动和停止

怎样启动现场设备？

当需要启动某台现场设备时，应手动启动输出模块。

操作步骤如下：

1、按《F2》
→ 输入密码

显示主菜单

用《↓》选《选择位置》功能

主菜单

火灾探测

灭火区域

输入/输出联动

选择<位置>
选择<设备>
平面图号

OK：选择      F1：功能      C：完毕

图 22-1
2、按《OK》

→ 显示地区概况

用《↓》选所需的地区

      (本例中已选《车间》地区)

地区

01 主楼

02 车间

03 仓库

OK：区域    F2：主菜单     F1：功能

图 22-2
3、按《OK》

→ 显示区域概况

用《↓》选所需的区域

(本例中已选《控制》区域)

<火警>区域

01 主楼报警

02 控制

03 计算机房

OK：分区     F2：地区     F1：功能

图 22-3
4、按《OK》

→ 显示分区概况

用《↓》选所需的分区

      (本例中已选《消防泵》)

<火警>分区

01 控制室

02 消防泵

OK：部位     F2：区域     F1：功能

图 22-4
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5、按《F1》
→ 显示分区功能清单

用《↓》选《分区启动》功能

按《OK》
→ 显示“请输入密码”

输入密码后按《OK》
→ 该分区的现场设备被启动，消防泵开始工作

<分区>功能清单

分区 → 关闭

分区 → 关闭带时间限制

分区 → 开通

分区启动

解除分区启动

OK：执行       F1：分区       C：完毕

图 22-5
怎样停止现场设备？

当需要停止某台现场设备时，应手动关闭输出模块。

操作步骤如下：

1~ 4 步同上

5、按《F1》
→ 显示分区功能清单。

用《↓》选《解除分区启动》功能

按《OK》
→ 显示“请输入密码”

输入密码后按《OK》
→ 该分区启动的现场设备被取消，消防泵停止工作

<分区>功能清单

分区 → 关闭

分区 → 开通

分区启动

解除分区启动

OK：执行       F1：分区      C：完毕

图 22-6
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二十三   FS1120R 灭火控制器

图 23-1

特点

l 满足国标GB16806-2006“消防联动控制系统”
l 能够对灭火区进行现场操作

l 对开路和所使用的设备进行监控

l 电源线和数据线各自独立

应用

l 放置于灭火控制区的主入口处

l 每一个灭火区都需要配备一个FS1120R灭火控制器

l 同一种功能最多可以有4个FS1120R灭火控制器

外形结构

图 23-2 正面视图 图 23-3 反面视图

2

10

12

13

14

插入式说明条

横向时表示可操作
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功能键及指示灯

图 23-4
表 23-1 功能键：

编号 名称 功能

1 <钥匙锁> 用来控制功能键的操作权限

- 垂直方向时表示不能操作。

- 水平方向时表示可操作。

2 <启动> 在锁开启且手动允许的前提下，按下此键则开启外设，准备释放气体

3 <自动禁止> 按下则自动禁止；再次按下，则允许

4 <手动禁止> 按下则手动禁止；再次按下，则允许

5 <确认> 未用

6 <启/停声光报

警器>
用于停止/启动声光报警器；

当锁处于关的位置，按<启/停声光报警器>键，FS1120R进行自检，所有指示灯点

亮，蜂鸣器响。

当使用此功能时，须确认E3G080卡的2号和3号端子的接线与图23-7一致，不连

接其它输出。

7 <急停> 在外设启动后，并且释放气体之前，随时可按下此按键，来终止外设释放气体

表 23-2 指示灯：

编号 名称 功能

8 <自动禁止> 自动禁止时亮，自动允许时灭

9 <手动禁止> 手动禁止时亮，手动允许时灭

10 <确认> 未用

11 <启/停声光报

警器>
声光报警器启动时亮，停止时灭

12 <急停> 按下<急停>键亮，系统复位后或再次按<启动>键后灭

13 <泄漏> 当检测到外设漏气时闪

14 <启动> 启动命令发出亮

15 <喷洒> 延时结束，外设被启动，则亮

16 <反馈> 收到由外设发出的反馈信号则亮，反馈信号消失后灭

17 <故障> 有故障时闪烁，故障解除时灭

18 <运行> 系统供电正常时亮

19 <数码显示> 当外设被启动后，则LED数码管开始从设定好的数字开始倒计时；当按下<急停>
键或倒计时结束，则灭。自检时，该指示灯闪。
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拨码开关

S2：用于设定键盘与蜂鸣器。

功能 S2-1 S2-2
键盘可用 on
键盘禁用 off
蜂鸣器可用 on
蜂鸣器禁用 off

S3：用于设定地址。

功能 S3-1 S3-2 S3-3 S3-4 S3-5 S3-6
地址1 off off
地址2 on off
地址3 off on
地址4 on on

性能参数

工作电压 21 ~ 29 VDC
静态电流 25 mA
报警电流 55 mA
FS1120R与E3G080连线 最大距离600 m

2路数据线、2路电源线、1路地线

使用双绞线，允许并行分支

接线图

图 23-5 电源线接线图

图 23-6 通讯线接线图

图 23-7 时钟接线图

本产品除 220V 电源插头以外，其它的接线端子与机壳之间均无绝缘要求。
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二十四 维修与报废处理
建议：

– 每年对所有火灾报警设备进行一次外观检查，严重污染和机械损坏的设备必须更换。

– 无论在何种环境下，使用 12 年的设备需要予以更换。

– 产品报废后请勿随意丢弃，请依照《废弃电器电子产品回收处理管理条例》等国家相关规定处置。

为保证产品安全性能、满足 CCCF 认证要求，请勿改装该产品!
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附 1 探测区域操作一览表

主菜单
注：

《F1》 = 按 F1 键

《OK》 = 按 OK 键

操作级别

1 每个人

2.1 值班人员

2.2 管理人员

3 技术服务人员

火灾探测
灭火区域
输入/输出联动

选择<位置>
选择<设备>
平面图号

OK：选择 F1：功能 C：完毕

《F1》 安装功能清单 1 2.1 2.2 3
调校时间  ········································································· － － √ √

调校日期  ········································································· － － √ √

                                                        C-总线重新配置 ································································· － － √ √

火灾探测

《OK》 《F1》 地区功能清单

地区 有人/无人转换 ···································································· － √ √ √

查询<火警>次数 ··········································································· － √ √ √

《OK》  <火警>次数复位 ··········································································· － － － √
查询<远程火警>次数 ···································································· － √ √ √
警报器è 开通············································································· － √ √ √
警报器è 关闭············································································· － √ √ √
警报器è 启动············································································· － √ √ √
警报器è 停止············································································· － √ √ √
开始测试警报器 ··········································································· － √ √ √
远程<火警>信号 è 开通 ······························································ － √ √ √
远程<火警>信号 è 关闭 ······························································ － √ √ √
远程<其它>信号 è 开通 ······························································ － √ √ √
远程<其它>信号 è 关闭 ······························································ － √ √ √
远程<故障>信号 è 开通 ······························································ － √ √ √
远程<故障>信号 è 关闭 ······························································ － √ √ √
查询事件记录 《OK》 － － √ √

 ‘事件记录’功能清单

查询全部信息 ·············································································· － － √ √
查询全部危险信息 ········································································ － － √ √
查询全部故障信息 ········································································ － － √ √
查询全部屏蔽信息 ········································································ － － √ √

《↓》 查询全部资料信息 ········································································ － － √ √

《↑》 查询全部测试火警信息 ·································································· － － √ √

《F1》 地区功能清单

区域 全部探测分区 → 关闭 ························································ － √ √ √

《OK》 全部探测分区 → 开通 ·································································· － √ √ √
全部手动报警分区 → 关闭 ···························································· － √ √ √
全部手动报警分区 → 开通 ···························································· － √ √ √
全部探测分区 → 测试 ·································································· － √ √ √
全部探测分区 → 终止测试 ···························································· － √ √ √
全部手动报警分区 → 测试 ···························································· － √ √ √
全部手动报警分区 → 终止测试 ····················································· － √ √ √
全部探测分区 → 安装测试 ···························································· － √ √ √
全部探测分区 → 终止安装测试 ····················································· － √ √ √

《F1》 分区功能清单

分区 分区 → 关闭 ····································································· － √ √ √

《OK》 分区 → 关闭带时间限制 ······························································· － √ √ √
分区 → 开通 ·············································································· － √ √ √
分区 → 测试 ·············································································· － √ √ √
分区 → 终止测试 ········································································ － √ √ √
启动故障测试 ·············································································· － √ √ √
分区 → 装修 ·············································································· － √ √ √
分区 → 装修关闭 ········································································ － √ √ √
分区起动  ···················································································· － － － √
分区 → 安装测试 ········································································ － √ √ √
分区 → 终止安装测试 ·································································· － √ √ √

《F1》 部位功能清单

部位 部位资料查询 ····································································· － √ √ √

设定部位 → 关闭 ········································································ － √ √ √
设定部位 → 开通 ········································································ － √ √ √
部位起动  ···················································································· － － √ √
解除部位起动 ·············································································· － － √ √
部件替换模式→ 开启 ··································································· － － √ √

部件替换模式→ 关闭 ··································································· － － √ √
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附 2 灭火区域操作一览表

主菜单
注：

《F1》 = 按 F1 键

《OK》 = 按 OK 键

操作级别

 1 每个人

2.1 值班人员

2.2 管理人员

3 技术服务人员

火灾探测
灭火区域

输入/输出联动

选择‘位置’
选择‘设备’
平面图号

OK：选择             F1：功能             C：完毕

《F1》 安装功能清单 1 2.1 2.2 3
调校时间 ···················································································· － － √ √

调校日期 ···················································································· － － √ √

                                                             C-总线重新配置 ·········································································· － － √ √

灭火区域

《OK》 《F1》 地区功能清单

地区 有人/无人转换 ·············································································· － √ √ √

查询<火警>次数 ··········································································· － √ √ √

《OK》  <火警>次数复位 ··········································································· － － － √

查询<远程火警>次数 ···································································· － √ √ √

警报器è 开通············································································· － √ √ √

警报器è 关闭············································································· － √ √ √

警报器è 启动············································································· － √ √ √

警报器è 停止············································································· － √ √ √

开始测试警报器 ··········································································· － √ √ √

远程<火警>信号 è 开通 ······························································ － √ √ √

远程<火警>信号 è 关闭 ······························································ － √ √ √

远程<其它>信号 è 开通 ······························································ － √ √ √

远程<其它>信号 è 关闭 ······························································ － √ √ √

远程<故障>信号 è 开通 ······························································ － √ √ √

远程<故障>信号 è 关闭 ······························································ － √ √ √

查询事件记录 《OK》 － － √ √

 ‘事件记录’功能清单

查询全部信息 ·············································································· － － √ √

查询全部危险信息 ········································································ － － √ √

查询全部故障信息 ········································································ － － √ √

查询全部屏蔽信息 ········································································ － － √ √

《↓》 查询全部资料信息 ········································································ － － √ √

《↑》 查询全部测试火警信息 ·································································· － － √ √

《F1》 地区功能清单

区域 自动灭火闭锁 ·············································································· － √ √ √

《OK》 自动灭火允许 ·············································································· － √ √ √

手/自动灭火释放闭锁 ····································································
手/自动灭火释放允许 ····································································
全部探测分区 → 关闭 ··································································
全部探测分区 → 开通 ··································································
全部探测分区 → 测试 ·································································· － √ √ √

全部探测分区 → 终止测试 ···························································· － √ √ √

全部探测分区 → 安装测试 ···························································· － √ √ √

全部探测分区 → 终止安装测试 ····················································· － √ √ √

灭火控制 → 检修测试 ·································································· － √ √ √

灭火控制 → 检修测试终止 ···························································· － √ √ √

灭火控制 → 测试 ········································································ － √ √ √

灭火控制 → 终止测试 ··································································
开始测试‘报警器’ ·····································································
开始测试‘警告盘’ ····································································· － √ √ √

《F1》 分区功能清单

分区 分区 → 关闭 ············································································· － √ √ √

《OK》 分区 → 关闭带时间限制 ······························································· － √ √ √

分区 → 开通 ·············································································· － √ √ √

分区 → 测试 ·············································································· － √ √ √

分区 → 终止测试 ········································································ － √ √ √

启动故障测试 ·············································································· － √ √ √

分区 → 装修 ·············································································· － √ √ √

分区 → 装修关闭 ········································································ － √ √ √

分区起动  ···················································································· － － － √

分区 → 安装测试 ········································································ － √ √ √

分区 → 终止安装测试 ·································································· － √ √ √

《F1》 部位功能清单

部位 部位资料查询 ··············································································· － √ √ √

设定部位 → 关闭 ········································································ － √ √ √

设定部位 → 开通 ········································································ － √ √ √

部位起动  ···················································································· － － √ √

解除部位起动 ·············································································· － － √ √

部件替换模式→ 开启 ··································································· － － √ √

部件替换模式→ 关闭 ···································································
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附 3 输入/输出联动菜单操作一览表

主菜单
注：

《F1》 = 按 F1 键

《OK》= 按 OK 键

操作级别

1 每个人

2.1 值班人员

2.2 管理人员

3 技术服务人员

火灾探测
灭火区域
输入/输出联动
选择‘位置’
选择‘设备’
平面图号

OK：选择            F1：功能             C：完毕

《F1》 安装功能清单 1 2.1 2.2 3

调校时间····························································· － － √ √

调校日期····························································· － － √ √

                                                  C-总线重新配置 ··················································· － － √ √

控制区域

《OK》 《F1》             <地区>功能清单

地区 有人/无人转换 ······················································· － √ √ √

查询火警数 ·························································· － √ √ √

《OK》 火警数复原 ·························································· － － － √

查询远程火警数 ···················································· － √ √ √

报警喇叭 → 开通 ················································· － √ √ √

报警喇叭 → 关闭 ················································· － √ √ √

报警喇叭 → 启动 ················································· － √ √ √

报警喇叭 → 停止 ················································· － √ √ √

报警喇叭测试 → 启动 ··········································· － √ √ √

远程传输‘火警’ → 开通····································· － √ √ √

远程传输‘火警’ → 关闭····································· － √ √ √

远程传输‘其它’ → 开通····································· － √ √ √

远程传输‘其它’ → 关闭····································· － √ √ √

远程传输‘故障’ → 开通····································· － √ √ √

远程传输‘故障’ → 关闭····································· － √ √ √

查询事件记录 《OK》 － － √ √

 ‘事件记录’功能清单

查询全部信息 ······················································· － － √ √

查询全部危险信息 ················································· － － √ √

查询全部故障信息 ················································· － － √ √

查询全部屏蔽信息 ················································· － － √ √

《↓》 查询全部资料信息 ················································· － － √ √

《↑》 查询全部测试报警信息 ··········································· － － √ √

《F1》           <区域>功能清单

区域 全部分区 → 关闭 ················································· － √ √ √

《OK》 全部分区 → 开通 ················································· － √ √ √

《F1》 分区功能清单

分区 分区 → 关闭······················································· － √ √ √

《OK》 分区 → 开通 ······················································· － √ √ √

分区 → 关闭带时间限制 ········································
分区起动······························································ － － － √

解除分区起动 ······················································· － － － √

《F1》 部位功能清单

部位 部位资料查询······················································· － √ √ √

部位关闭······························································ － √ √ √

部位开通······························································ － √ √ √

启动起动······························································ － － √ √

解除部位起动 ······················································· － － √ √

部件替换模式→ 开启 ·············································· － － √ √

部件替换模式→ 关闭 ·············································· － － √ √
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附 4 选择’设备’操作一览表

主菜单

注：

《F1》 = 按 F1 键

《OK》 = 按 OK 键

操作级别

1 每个人

2.1 值班人员

2.2 管理人员

3 技术服务人员

火灾探测

灭火区域

输入/输出联动

选择‘位置’
选择‘设备’
平面图号

OK：选择            F1：功能             C：完毕

《F1》 安装功能清单 1 2.1 2.2 3
调校时间········································································ － － √ √

调校日期········································································ － － √ √

                                                        C-总线重新配置 ······························································ － － √ √

选择‘设备’
《OK》 《F1》 操作盘功能清单

操作盘 CT11 查询操作盘资料 ······························································ － √ √ √

开始试灯······································································· － √ √ √
《OK》 设定显示屏对比度··························································· － － － √

设定蜂鸣器音量······························································ － √ √ √

查询事件记录 《OK》 － √ √ √

控制器打印机设置→ 关闭 ················································ － √ √ √

控制器打印机设置→ 开通 ················································ － √ √ √

开始测试操作盘打印机····················································· － √ √ √

清除操作盘事件记录 ························································· － √ √ √

 ‘事件记录’功能清单

查询全部信息·································································
查询全部危险信息···························································
查询全部故障信息···························································

《↑》 查询全部屏蔽信息···························································
《↓》 查询全部资料信息···························································

查询全部测试报警信息·····················································

《F1》 ‘功能卡’功能清单

I/O 的终端 查询‘功能卡’资料 － √ √ √

《F1》 ‘功能卡’功能清单

电源监视 查询‘功能卡’资料 － √ √ √

开始电池测试 － － √ √

《F1》 ‘功能卡’功能清单

按键及监视器 查询‘功能卡’资料 － √ √ √

《F1》 ‘功能卡’功能清单

FBA 盘 查询‘功能卡’资料 － √ √ √

《OK》 《F1》 控制器功能清单

控制器 CC11 查询控制器资料  ···························································· － － √ √

《OK》 查询事件记录（控制器） － － √ √

设定打印机（控制器）→关闭 ··········································· － － √ √

设定打印机（控制器）→开通 ··········································· － － √ √

开始打印机—测试··························································· － － √ √

清除事件记录（控制器）·················································· － － √ √

 ‘事件记录’功能清单

查询全部信息·································································
查询全部危险信息···························································
查询全部故障信息···························································

《↑》 查询全部屏蔽信息···························································
《↓》 查询全部资料信息···························································

查询全部测试报警信息·····················································

‘功能单元’功能清单

I/O 的控制单元
E3X100

《F1》
查询‘功能单元’资料·····················································

《OK》 《F1》 ‘设备’功能清单

设备 查询‘设备’资料··························································· － － √ √

《F1》 ‘功能单元’功能清单

电源监视 查询‘功能单元’资料····················································· － √ √ √

启动电池测试································································· － － √ √

《F1》 ‘功能单元’功能清单

(功能卡) 查询‘功能单元’资料····················································· － √ √ √

《F1》 ‘设备’功能清单

设备 查询‘设备’资料··························································· － － √ √
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附 5 选择’位置’菜单操作一览表

主菜单
注：

《F1》 = 按 F1 键

《OK》= 按 OK 键

操作级别

1 每个人

2.1 值班人员

2.2 管理人员

3 技术服务人员

火灾探测
灭火区域
输入/输出联动
选择‘位置’
选择‘设备’
平面图号

OK：选择            F1：功能             C：完毕

《F1》 安装功能清单 1 2.1 2.2 3

调校时间···························································· － － √ √

调校日期···························································· － － √ √

                                                  C-总线重新配置 ·················································· － － √ √

选择‘位置’
《OK》 《F1》 地区功能清单

地区 有人/无人转换 ······················································ － √ √ √

查询火警数 ·························································· － √ √ √

《OK》 火警数复原 ·························································· － － － √

查询远程火警数 ···················································· － √ √ √

报警喇叭 → 开通 ················································· － √ √ √

报警喇叭 → 关闭 ················································· － √ √ √

报警喇叭 → 启动 ················································· － √ √ √

报警喇叭→ 停止 ················································· － √ √ √

报警喇叭测试→ 启动 ··········································· － √ √ √

远程传输‘火警’→ 开通 ······································ － √ √ √

远程传输‘火警’→ 关闭 ······································ － √ √ √

远程传输‘其它’→ 开通 ······································ － √ √ √

远程传输‘其它’→ 关闭 ······································ － √ √ √

远程传输‘故障’→ 开通 ······································ － √ √ √

远程传输‘故障’→ 关闭 ······································ － √ √ √

查询事件记录 《OK》 － － √ √

 ‘事件记录’功能清单

查询全部信息 ······················································· － － √ √

查询全部危险信息 ················································· － － √ √

查询全部故障信息 ················································· － － √ √

《↑》 查询全部屏蔽信息 ················································· － － √ √

《↓》 查询全部资料信息 ················································· － － √ √

查询全部测试启动信息 ··········································· － － √ √

《F1》 地区功能清单

区域 与下述附录中的相同

《OK》 － 探测区域 ·························································
－ 灭火区域 ·························································
－ 控制区域 ·························································

附 6 快速选择操作一览表

主菜单
注：

《F1》 = 按 F1 键

《OK》= 按 OK 键

操作级别

1 每个人

2.1 值班人员

2.2 管理人员

3 技术服务人员

灭火区域
控制区域
选择‘位置’
选择‘设备’
平面图号
快速选择（CSX 号）

OK：选择            F1：功能             C：完毕

快速选择(CSX 号) 1 2.1 2.2 3

《OK》 《F1》 地区功能清单

地区/分区/区域/部位 ············································· － √ √ √
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