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RNI Interface de Rede Remota  
para painel de controle FireFinder XLSTM 
 

 

Descrição  
A Interface de rede remota modelo RNI fornece 
um ponto de conexão para o equipamento 
montado em um gabinete remoto no painel de 
controle de Alarme de Incêndio FireFinder XLS. 
Ele é usado para fornecer funções adicionais de 
entrada, saída e de controle de forma remota 
para o painel de controle principal. Estas funções 
adicionais são: switches e indicadores de controle 
(SCM-8, LCM -8 e FCM-6), microfones ou 
telefones para page remoto de emergência (LVM, 
FMT) ou os controles usados nos sinalizadores 
gráficos (SIM -16, OCM -16) ou Display de Status 
do sistema com a capacidade de reconhecer 
alarmes, silenciar sinais sonoros e reinicializar o 
sistema (SSD-C-REM).  

O RNI pode ser montado em um gabinete remoto 
REMBOX2 ou REMBOX4. O RNI pode ser 
conectado ao bus Rede de Controle de Área 
(CAN) com terminais ou qualquer fonte de 
alimentação PSC-12. Esta conexão permite o uso 
de switches remotos e LEDs de gabinete com o 
Módulo de switch SCM-8, o módulo de controle 
de ventilador FCM-6 e o Módulo de controle de 
LED LCM -8. Com uma conexão extra do RNI ao 
elevador de baixo nível de áudio ou de telefone 
de qualquer PSC-12, pode-se  usar um microfone 

remoto (modelo LVM) ou um telefone mestre 
remoto (modelo FMT) no gabinete.  

O RNI fornece uma proteção transitória para os 
módulos do sistema conectados no gabinete 
remoto. O RNI também aceita uma conexão com 
um switch de violação de carcaça local. Um sinal 
sonoro local do RNI pode ser usado para alertar 
os operadores sobre as condições que 
necessitam atenção. Se necessário, o sinal 
sonoro pode ser desativado através de um jump 
no módulo.  

Uma corrente de 24VCC para todas as aplicações 
que usam o RNI pode ser fornecida por um 
módulo fonte de alimentação PSC-12 ou Extensor 
de fonte de alimentação PSX-12 no gabinete do 
sistema FireFinder XLS. A energia de outras 
fontes de alimentação de 24VCC aprovadas 
também é aceita. 

 
Corrente Elétrica  

Corrente 24V de back plane 0 

Corrente 24V do terminal 75mA 

Corrente 6,2V de back plane 0 

Corrente 24V de standby 75mA 

 

• Conecta os equipamentos montados em um gabinete remota de lobby ao sistema FireFinder XLS 

• Proteção transitória integrada 

• Comunicação através dos protocolos H-Net,  

   X-Net e CAN 

• Aceita fiação style 4(classe B) ou style 7 (classe A)  

  (somente estilo 4 CAN) 

• Vem com som local 

• Aceita switch remoto de violação de gabinete 

• Registrado no  e ULC, CSFM, NYMEA, em andamento no FM 

 

ESPECIFICAÇÕES DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 



 

 

 

 

 
Informação para pedidos 
 

Modelo Descrição Part number 

RNI 
Módulo de interface de rede remota para o 
Sistema FireFinder XLS 500-033420 

REMBOX2 
Gabinete remoto com dois espaços para 
montagem 

500-633772 

REMBOX4 
Gabinete remoto com quatro espaços para 
montagem 500-633914 
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AVISO: A utilização de detectores e bases de outras marcas com o equipamento da Fire Safety é considerada 
uma aplicação errada do equipamento da Fire Safety e anula todas as garantias expressadas ou implícitas, 
quanto à perda, danos, responsabilidade e / ou problemas de serviço. 


