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Istwert 22,3 GRAD
Obergrenze 30
Obere Warngrenze 26
Untere Warngrenze 10
Untergrenze 4
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SICLIMAT™ X

Lokales B&B-Gerat OP17
SICLIMAT OP17

Anwendung

SICLIMAT OP17 dient zum lokalen Bedienen und Beobachten von SIMATIC
S7, unterlagert zur X-OS. SICLIMAT OP17 kann in die Tiir eines Schalt-
schrankes eingebaut werden und eine Schrankgruppe (bis zu 4 CPUen
SIMATIC S7-300 oder S7-400) vorort bedienen und anzeigen. Das bedeutet,
daB vom SICLIMAT OP17 auf alle Anlagen (z.B. Meldungen, Schaltbefehle)
zugegriffen werden kann, die in den erreichbaren CPUen (liber MPI bzw.
PROFIBUS DP verbunden) projektiert sind.
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Das lokale B&B bei SICLIMAT X, basierend auf SIMATIC S7, zeichnet sich durch
folgende System- und Produktmerkmale aus:

"Plug-and-Play" fir Standardfunktionalitat

Einfache Bedienbarkeit durch einheitliche und eindeutige Benutzerfuhrung in jeder
Bildhierarchie (durch fest belegte Sprungtasten) und eindeutige Bedienphilosophie
Schnelle Zielsuche in der Denkweise der Bediener durch Anlagensicht, Aggregate-
sicht und Datenpunktsicht (die Aufteilung auf unterschiedliche HW (AS, CPU) wird
vor dem Bediener verborgen)

Fihrung des Bedieners durch Sammelstérungsanzeigen in jeder Sichtweise
(Anlage, Aggregat)

Aufsetzen auf Standards (HW und SW) von A&D mit SICLIMAT-spezifischem
Design und FW- Ergéanzungen
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Funktion

e Skalierbar in Preis und Leistung (4-zeiliges Textdisplay bei SICLIMAT OP7 und
8-zeiliges bei SICLIMAT OP17)

e Minimierung des Engineeringaufwandes (Systemeinstellungen wie MPI-Adressen
und Passworter fiir Bedienung am SICLIMAT OP17 einzugeben)

e Busfahig zum B&B mehrerer Anlagen in unterschiedlichen SIMATIC S7-CPUen
Uber Standard LAN von A&D (MPI, DP) mit der Mdglichkeit, sequentiell Anlagen,
Aggregate und einzelne Datenpunkte aus mehreren CPUen anzuzeigen und ggdfls.
Informationspunkte (z.B. Sollwerte, Schaltbefehle) zu bedienen

* DP und gdfls. geanderte OP-Adressen uber Zusatzprojekt.

¢ Bedienen von Zeitschaltplanen

¢ SIMATIC S7-300 und SIMATIC S7-400 anschlieBbar, auch gemischt

¢ Automatischer Wiederanlauf bei Spannungswiederkehr durch Speicherung der
Projektierungsdaten. Automatisches Aufblenden des Startbildes mit der Anlagen-
Ubersicht

e PaRwortschutz in mehreren Ebenen fir Bedienungen

* Fremdsprachenfahigkeit durch Austausch der Texte in allen bendtigten Sprachen

¢ Deutsch und Englisch als Bediensprachen vorhanden

¢ Lokale Bedienungen werden im Leitsystem (X-OS) protokolliert und im OP angezeigt

Systemdaten

SICLIMAT OP17 verfligt Gber eine hierarchische B&B-Philosophie

» Startbild (alle Anlagen)
* Anlagenbild (alle Aggregate einer Anlage)
* Aggregatebild (alle Gruppen eines Aggregates)
¢ Datenpunktbilder

- Anlage

- Kennlinie

- Meldungen

- Messwert

- Regler

- Schaltbefehl

- Sollwert

- Stellbefehl

- Zahlwert
¢ Zeitschaltplane

- Tagesplane

- Werktagsplane

- Wochenplane

- Sondertagsplane

- Einmalige Plane

2/4

Das Setupbild bietet folgende Moglichkeiten:
 Eingabe/Anderung der MPI/ DP-Adressen

¢ Passwortverwaltung

* Systemeinstellungen

Das Bild Systemeinstellungen bietet folgende Moglichkeiten:
¢ Umschaltung der Betriebsart

e Sprachumschaltung

* Kontrasteinstellung

* Weitere Einstellungen
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Nachprojektierung

Die Standardfunktionalitat von SICLIMAT OP17 steht projektierungsfrei zur Verfiigung.
Prinzipiell sind Erweiterungen maoglich (z.B. Parametrierung, PROFIBUS DP-
Anbindung, Anderung der OP-Adresse). Dazu wird zusétzlich benétigt:

* SIC-OP17F Zusatzfunktion Nachprojektierung

* ProTool-Lite (A&D-Produkt)

Voraussetzungen fiir den AnschluBl des SICLIMAT OP17

* Projektierung der Automatisierungsebene (SIMATIC S7) mit dem Engineering-
manager (EM) von SICLIMAT X ab Version 3.1

* Download der ablaufrelevanten Daten in SIMATIC S7-300 bzw. S7-400

e Verbindung des SICLIMAT OP17 tber MPI oder DP mit allen S7-CPUen, die
bedient und beobachtet werden sollen

* Eingabe der Systemdaten (z.B. MPI/DP-Adressen, Passwort)

Sonderkonfiguration

Es kénnen auch mehrere SICLIMAT OP17 an eine SIMATIC S7-CPU angeschlossen
werden (MPI oder PROFIBUS DP). Dazu braucht man ProTool-Lite und SIC-OP17F.

Beispiel fiir Hardwareaufbau

Terminalbus
SICLIMAT OP17
Anlagenbus EEEEEEEE
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MPI/PROFIBUS DP
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Bestellung

Bei einer Bestellung sind Stlickzahl, Name und Typbezeichnung anzugeben.

Typ
SICLIMAT OP17
SIC-OP7F/17 Zusatzfunk-tion

Bestellnummer
6FLOP17-V130
6FLOPSOF-V130

Nachprojektierung
Technische Daten
Typ SICLIMAT OP17
Daten Display LED-hinterleuchtetes LCD
Zeilen 8
Zeichen 40
Tastatur-Art Folientastatur
MaRe Male in (mm)
Frontplatte BxH 240x204
Einbaumalle BxHxT 230x194x50 (2)
Umgebungsbedingungen Betriebstemperatur 0-50°C
Anschlisse Integrierte Schnittstelle MPI, PG
Schutzart IP65 (auf der Vorderseite)
Stromversorgung Nennspannung DC 24 V (verpolungsgeschitzt)
Leistungsaufnahme 8,4 W
Software Projektierung Die Standardfunktionalitat ist projek-
tierungsfrei.

Produktesicherheit

Erweiterungen mit ProTool bzw. ProTool-
Lite sind mdglich (SIC-OP17F Zusatzfunk
tion Nachprojektierung erforderlich).

Es gelten folgend Randbedingungen:
Standard-Vernetzung ist MPI. Parameter
fur PROFIBUS DP-Kopplung missen mit
ProTool und SIC-OP17F projektiert
werden.

Ein SICLIMAT OP17 kann max. 4 SIMATIC
S7-CPU bedienen und beobachten
(Einstellung der CPU-Adressen Uber Make
im OP, kein ProTool erforderlich)

Mehrere SICLIMAT OP17 kdnnen eine
SIMATIC S7-CPU gleichzeitig bedienen
und beobachten (getestet: 3 OP an S7-
316, 4 OP an S7-414). Nachprojektierung
mit ProTool und SIC-OP17F erforderlich.

CE Konformitat

Elektromagn. Vertraglichkeit nach RL 89/336 EWG
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