SI EM ENS Installation Instructions
Notice d’installation

Instrucciones de instalacion

CE c us Document No. A5SW00206529A

LISTED July 8, 2025

DXR1.E10PL-112/US Zone Controller Actuator BACnet IP

Actionneur Zone Controller pour BACnet IP

DXR1.E10PL-113/US Zone Controller Actuador iara BACnet IP

a. Actuator

b. Shaft insert for use with
3/8-inch (8-10 mm) shafts

c. Mounting bracket

< d. Hexwrench
& e e. Mounting screws
< X7

ABV11393918Z13

Cette notice est a conserver avec le
servomoteur ou avec la documentation de
I'installation!
A\ Avertissement !
Ne pas ouvrir le servomoteur.
Utiliser le curseur rouge pour régler
manuellement les volets or le servomoteur o  Ajustar manualmente las

iConserve las instrucciones con el
actuador o con la documentacioén de la
planta!

A Precaucioén

e No abra el actuador.

Keep this instruction guide

together with the actuator or with

the plant documentation!
Warning

e Do not open the actuator.

e Use the red slider to
manually adjust the dampers

or the actuator only when lorsque l'alimentation est coupée. compuertas o el actuador usando
power s off Ne pas exposer le cablage a ou le poser el control deslizante rojo, s6lo
X L dans I'eau. cuando la alimentacién esta
L] . .
g ° ir:mo\t/v(:\)t(grose wiring to or Ne pas installer dans des environnements apagada.
. Dg not instaill in ou l'air est contaminé par des particule e No exponga el cableado ni lo
gluantes ou grasses, ou contenant des ponga en agua.

environments where the air
is contaminated with sticky
or fatty particles or contains

réactifs agressifs.
Pour tout renseignement supplémentaire,
consulter la fiche technique

e No instale en entornos donde el
aire esté contaminado con

e, A
contenga medios agresivos.

found in Data Sheet e Para mas informacion, véase la
A6V12842519 hoja de datos A6V12842519

NOTE: See Climatix app to select damper direction

NOTA: Consulte la aplicacion Climatix para seleccionar la direccion del amortiguador.
NOTA: Consultez I'application Climatix pour sélectionner le sens du registre.
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3/8-inch (8-10 mm) shafts —
Figures 1, 2, 4, and 5.
1/2-inch (10-13 mm) shafts
Figures 3 and 5.

A6V11393918209

Axes 8-10 mm (3/8-po) — Figures 1, 2, 4, et 5. Ejes de 3/8 de pulgada (8-10 mm) -
Axes 10-13 mm (1/2-po) — Figures 3 et 5 Figuras 1, 2,4y 5.

Figure 4.

Ejes de 1/2 pulgada (10-13 mm) -
Figuras 3y 5.

shaftinsert

Figure 2.

4mmo%

62...88.5 in-Ib h
(7...10 Nm Torque)

EA1766R1

Figure 5.

¥

ABV11393918212
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CAUTION: These holes for use with accessory kits only. Do
not use in the installation of direct-coupled applications.

ATTENTION: N'utiliser ces trous que pour les kits
d’accessoires. Ne pas utiliser sur des installations avec des
applications a entrainement direct.

PRECAUCION: Utilice estos orificios s6lo con el kid de
accesorios. No utilizar en la instalacion de aplicaciones de
acoplamiento directo.

Siemens Industry, Inc.
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Limits for Angular Rotation

EA1761R1

Limites de I’angle de rotation

Limites de rotacion angular

26...44 Ib-in
(3...5Nm)

manualmente.

Dimensions
In Inches (mm)

3.23(82.1)

3.29 (83.6)

EA1760R1

4.72 (119.9)

/x

___M (2.6)

0.17 (4.2

5.63 {143.1)

1.31(33.2

3.4(86.7)

5.39 (137)

Siemens Industry, Inc.

Encombrement
En po (millimétres)

Dimensiones
En pulgadas (mm)

Min. 1.18 (30)

_Min. 3.93 (100) |

X

O 8-0.62(16 mm) s

Min. 1.18 (30)

Min. 1.97 (50)

2.83(72)

F—1.41 (36—

[J o.5(12.8mm) EI

Oo.ssus mm)

Fan
L/

Fany
Fan

>

I

& @

0.23(6) 0

0.08 (2)

1.26 (32)

2.04 (523)—

Z0.20 (5) 4x

Max. 0.03 (0.8)

pu
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Wiring diagrams

Schémas de raccordement Diagramas de
cableado

Supply VAV with Integrated Damper Actuator — DXR1.E10PL-112/US

N1 Open-close actuator

G N1 3-position actuator G N2 DXR1
| N2 DXRI |
> -
<>r ~ Y3 L'v4 Y1 G Y2 - Y3 L'Y4 Y1 G Y2
ol o
@] v 1
< - <
GO GO )
Figure 6. Figure 7.
G ¢ N1 Open-close actuator
G N1 3-position actuator N2 DXR1
— N2 DXR1
> > ~ F ¥i
= ~ Y3 L'Y4 Y1 Y2 3 Y3 L' Y4 Y2
o
9} O L GO0
- 1 GO < N2 N1
N2 N1
GO GO l
Figure 8. Figure 9.
Fan Powered Box with Variable Speed Fan and Staged Electric Reheater - DXR1.E10PL-113/US
. G t N1 Open-close actuator
G N1 3-position actuator N2 DXR1
N2 DXR1 |
> po T
: ~ Y3 1°Y4 YI. G Y2 < Y3ilv4 vi G v2
o o
] ) L
< L <
N2 N N2 N1
GO GO )
Figure 10. Figure 11.
G t N1 Open-close actuator
G N1 3-position actuator N2 DXR1
— N2 DXR1 -
> ~ Y3LvY4 Y2 Y1
3 ~ Y3 L'va Y1 yv2 ~
W] 1 GO
< L G0 < N2 N1
N2 N1 l
GO
GO
Figure 12. Figure 13.

* Not internally connected to with L from power supply (internally connected with L of Y5 and Y6 outputs only).
* Pas de connexion interne avec L a I'alimentation (connexion interne avec L des sorties Y5 and Y6 seulement).
* No conectado con L internamente desde la fuente de alimentacién (conectado con L internamente sélo las salidas Y5y Y6).

Open Source Software (OSS) Open Source Software (OSS) Open Source Software (OSS)

All Open Source Software components Tous les composants de logiciels Todos los componentes de Software de
used within the product (including libres utilisés dans ce produit (y Cadigo Abierto utilizados en el producto
copyright and licensing) are available at compris droits d'auteur et licenses) (licencias y derechos de autor incluidos)
https://www.siemens.com/download?A6 sont disponibles sous estan disponibles en el siguiente enlace
V11607673 https://www.siemens.com/download?A  https://www.siemens.com/download?A6

6V11607673 V11607673

Information in this publication is based on current specifications. The company reserves the right to make changes in specifications and
models as design improvements are introduced. Product or company names mentioned herein may be the trademarks of their respective
owners. © 2021-2025 Siemens Industry, Inc.

Siemens Industry, Inc.
Smart Infrastructure
1000 Deerfield Parkway
Buffalo Grove, IL 60089
USA

+ 1 847-215-1000
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