
 

Protection incendie DesigoMD – 
détecteurs et périphériques, 
parfaitement connectés

FV2025/FV2050FC2025/FC2050FC2005
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1   �Carte mère et unité 
de commande

– FCM901-U2

– �FCM901-L2 
(pour le Canada)

2   Boîtier

– �Avec boîtier, porte 
et fenêtre

– �FH901-U2 noir

– �FH901-R2 rouge

Panneau de contrôle FC2005 autonome
Carte mère et unité de commande 
FCM901-U2 
(FCM901-L2 pour le Canada) 
– �Options d’interface pour les boucles, 

les NAC, les relais, l'alimentation 
aux., le bus de communication, 
 le module de ligne directe/louée

– �Écran ACL de système, voyants DEL, 
boutons de commande 

– �DACT intégré à bord
Nº de commande : S54433-B100-A1
Nº de commande : �S54433-A7-A1  

(pour le Canada)

Unités de commande de système FC2005Options d’expansion FC901

Module de ligne directe/louée 
FCI2020-U1 
– Identique à FC922/FV924 
– �Exige un câble distinct de ligne 

directe/louée
Nº de commande : S54400-A57-A1

Câble FCA901-U1 de ligne 
directe/louée 
– �Requis pour utilisation avec 

FCI2020-U1 avec FC901
Nº de commande : 
S54433-C106-A1

Support à batteries FHA901-U1 
– �Fixe les batteries pour satisfaire 

les exigences séismiques
Nº de commande : 
S54433-B107-A1

Module de périphérique distant 
FCA2018-U1 
– Interface vers les imprimantes 
distantes 
Nº de commande : S54400-A65-A1

PAL-1 
– Imprimante parallèle 
homologuée UL 
Nº de commande : 500-692407

Carte mère PAD-5 
– Carte d'extension NAC adressable
Nº de commande : S54339-A17-A1

PAD-5-CDC
– �Carte d'extension NAC adressable 

PAD-5
– �Carte de détecteurs 

conventionnels
Nº de commande : S54339-A7-A1

PAD-5-CLSA
– �Carte d'extension NAC adressable 

PAD-5
– NAC et libération
Nº de commande : S54339-A6-A1

Boîtiers FC2005

Boîtier FH901-U2 
– Noir 
Nº de commande : S54433-B103-A1

Boîtier FH901-R2  
– Rouge 
Nº de commande : S54433-B103-A2 

Ensemble de garniture FHA902-U1 
– Noir 
Nº de commande : S54433-B106-A1

Ensemble de garniture FHA902-R1 
– Rouge 
Nº de commande : S54433-B106-A2

Coffret universel 
FTH2073-UA 
– Pour avert. 
Nº de commande : S54433-A6-A1

Boîtier de batterie 
FH2072-UA 
– Pour batteries 18AH  
Nº de commande : S54433-A5-A1

Panneau de 
contrôle d'incendie 

FC2005-U2

Écran de système 
d’incendie  
FSD901-U2

Avertisseur 
à DEL 

FT2008-R1

RS485

4 Ensembles FC2005

Ensemble électronique 
FC2005 FC2005-U2
– �Contient carte mère 

et unité de commande 
FCM901-U2 et bloc 
d'alimentation (170 W)

Nº de commande : 
S54433-C103-A1

Réseau autonome FC2005

Module périphérique 
distant 

FCA2018-U1

PAL-1

Carte mère 
PAD-5

PAD-5-CDC

PAD-5-CLSA

Appareils

Protection incendie 
Desigo S-Line

Protection incendie 
Desigo C-Line

Boîtier pour 
conduite d’air

Modules E/S

Avertisseur 
manuel d'incendie

NAC

– �Connectés à des détecteurs 
d'incendie automatiques qui ne 
sont pas facilement accessibles 
ou visibles

– �Contiennent une lampe témoin 
avec un ou deux voyants DEL qui 
s'allument lorsque le détecteur 
connecté déclenche une alarme

– �Compatibilité descendante avec les périphériques de série H
– �Même espace que les boîtiers pour conduite existants de Siemens
– �Comprend un indicateur et une fonction de test à distance en option
– �Nouvelles fonctions améliorées, notamment une installation facile, une plage de 

température de fonctionnement améliorée et la détection du monoxyde de carbone 
(CO) facultative dans les conduites

Indicateurs distants Boîtiers pour conduite d'aération

Boîtier pour conduite 
d'air avec relais 

FDBZ492-HR

Nº de commande : 
S54319-B23-A1

Coffret étanche 
NEMA 4X facultatif 

FDBZ-WT

Nº de commande : 
S54319-B26-A1

Boîtier pour conduite d'air 
FDBZ492 

Nº de commande : 
S54319-B22-A1

Lampe de test à 
distance 

FDBZ492-RTL

Nº de commande :  
S54319-S27-A1

Coffre résistant aux 
intempéries 

NEMA 3R WP-2000

Nº de commande :  
500-649714

Voyant intelligent de classe X, 
montage au plafond, DEL tricolore 

avec isolateur intégré 
ILED-XC

Nº de commande : 
S54370-B6-A1

Voyant intelligent de classe X, 
montage au mur, DEL tricolore 

avec isolateur intégré 
ILED-XW

Nº de commande : 
S54370-B5-A1

Détecteurs de protection incendie DesigoMD S-LINE avec technologie ASAtechnologyMC

– �Détecteur d’incendie multicritères avancé muni de capteurs optiques, 
thermiques et de CO optionnel

– �Immunité inégalée contre les phénomènes trompeurs tout en 
fournissant une détection avancée dotée de la seule garantie contre 
les fausses alarmes de l'industrie

– �Fournit des capteurs optiques et thermiques redondants pour une 
fiabilité extraordinaire

– �Respecte les exigences de la norme de télécommunications NFPA 76 
en tant que détecteur d'incendie à avertissement précoce (VEWFD) 
en raison de ses capacités d'alarme à haute sensibilité

– �Comprend un détecteur d'incendie et de monoxyde de carbone (CO) 
multifonctions pour la sécurité 
des personnes

– �Sélectionnable en tant que détecteur d'incendie multicritères et/ 
ou détecteur de CO pour la sécurité des personnes

– �Détecteurs écologiques et respectueux de l'environnement; ils se 
conforment à la directive RoHS et éliminent le besoin d'avoir recours 
à des détecteurs à ionisation grâce à la technologie de dispersion de 
la lumière vers l'avant et l'arrière

– �Fournit plusieurs seuils d'alarme sélectionnables, thermostatiques 
et thermovélocimétriques

– �Offre des fonctions facultatives de surveillance des seuils de 
température et de CO (PPM)

– �Solution pour les applications standard avec risque moyen et potentiel 
modéré de phénomènes trompeurs

– �Prévient les fausses alarmes grâce aux algorithmes intelligents
– �Le détecteur thermique offre 7 seuils d'alarme sélectionnables, 

thermostatiques et thermovélocimétriques.

– �Offre une grande plage de température et d'humidité relative de 
fonctionnement

– �Détecteurs écologiques conformes à la directive RoHS et respectant 
les normes concernant la restriction de l'utilisation de certaines 
matières dangereuses dans l'équipement électrique et électronique

Détecteurs de protection incendie DesigoMD C-Line

Détecteur d’incendie multicritères  
FDOT421

Nº de commande : 
S54320-F6-A1

Détecteur thermique 
FDT421

Nº de commande : 
S54320-F5-A1

Détecteur de fumée optique (photoélectrique)  
FDO421

Nº de commande : 
S54320-F4-A1

Détecteur d’incendie multicritères  
FDOOT441

Nº de commande : 
S54320-F7-A1

Détecteur d’incendie/de CO multicritères  
FDOOTC441

Nº de commande : 
S54320-F8-A1

Compatible avec les bases ci-dessousCompatible avec les bases ci-dessous Compatible avec les bases ci-dessous

Base de relais de détecteur  
DB2-HR

Nº de commande : 
S54370-F12-A1

Base de détecteur 
DB-11

Nº de commande : 
500-094151

Base de détecteur 
DB-11E

Nº de commande : 
500-094151E

Diffuseur 
ABHW-4B

Nº de commande : 
S54320-F13-A1

Lampe distante à installation au plafond 
RL-HC

Nº de commande : 
500-033230

Lampe distante à installation au mur 
RL-HW

Nº de commande : 
500-033310

Diffuseur  
ABHW-4S, (520Hz)

Nº de commande : 
S54320-F14-A1

– �Servent à l'activation manuelle immédiate d'une 
alarme incendie ou d'un processus d'extinction 

– �Activation directe de l'alarme en tirant sur le 
levier de blocage 

– �Approuvé pour l’utilisation à l'intérieur et à 
l’extérieur

– �Pour les lignes d'alimentation montées en 
surface ou encastrées dans des endroits faciles 
d'accès

- 	� Poste manuel de série XMS en attente 
d'approbation de l'ULC; HMS-SA et HMS-2S 
doivent être utilisés pour le Canada

Avertisseurs manuels d'incendie et accessoires

Avertisseur manuel 
d'incendie à une seule 

action 
XMS-S

Nº de commande : 
S54321-F7-A1

Avertisseur manuel 
d'incendie à 

action double 
XMS-D

Nº de commande : 
S54321-F8-A1

Avertisseur manuel 
d'incendie métallique 

à une seule action 
XMS-M

Nº de commande : 
S54321-F19-A1

– �Connexion intelligente des contacts sans tension indépendants de type conjoncteur-disjoncteur 
– �Peuvent être configurés de manière indépendante grâce à un panneau de contrôle d'incendie pour les messages d'état ou d'alarme
– �Modules d'entrée surveillant les dispositifs responsables des entrées d'alarme et confirmant les signaux ou les états techniques, etc. 
– �Les E/S de classe X ont une isolation intégrée (les HLIM ne sont plus nécessaires) 
– �Modules de sortie contrôlant les autres équipements, comme des arrêts de porte, registres coupe-feu, systèmes de contrôle de la fumée, 

fermeture de l'usine, etc. 
– FDCIO422 offre 4 entrées / 4 sorties avec câblage de classe A et contacts homologués c.a.

Modules de ligne

Point de contrôle 
HCP 

Nº de commande : 
500-034860

Module de zone 
conventionnel 

HZM

Nº de commande : 
500-034850

 Interrupteur d’essai intelligent 
de classe X avec plaque 

murale et isolateur 
TSM-1X 

Nº de commande : 
S54370-B7-A1

Module d'entrée/de sortie  
FDCIO422

– 4 entrées, 4 sorties 
– Câblage de classe A et B

Nº de commande : 
S54322-F4-A1

Module de surveillance à 
entrée unique de classe X, 

avec isolateur intégré 
XTRI-R

Nº de commande : 
S54370-B1-A1

Module de surveillance à 
double entrée de classe X, 

avec isolateur intégré 
XTRI-D

Nº de commande : 
S54370-B2-A1

Module de surveillance à 
entrée unique de classe X, 

avec isolateur intégré 
XTRI-S

Nº de commande : 
S54370-B3-A1

Module de surveillance 
d’entrée miniature de classe X, 

avec isolateur intégré 
XTRI-M

Nº de commande : 
S54370-B4-A1

Remarque : Communiquez avec le soutien technique 
de Siemens pour connaître les panneaux compatibles. 

5   Ligne directe

– �FCI2020-U1

– �FCA901-U1 
(câble)

4   Support à batteries

– FHA901-U1

3   Alimentation électrique

– �FP2011-U1  
170 W, 24 V c.c.

Bloc d’alimentation (170 W) 
FP2011-U1
– Comprend le câble de connexion
Nº de commande : 500-450222

FT2008-U1/RI (avec commande)
U1 :	Nº de commande : S54400-A143-A1
R1 :	Nº de commande : S54400-A144-A1
FT2018-U1/R1 (sans commande)
U1 :	Nº de commande : S54433-A1-A1 
R1 :	Nº de commande : S54433-A2-A1 

FT2009-U1/RI (avec commande)
U1 :	Nº de commande : S54400-A145-A1
R1 :	Nº de commande : S54400-A146-A1
FT2019-U1/R1 (sans commande)
U1 :	Nº de commande : S54433-A3-A 
R1 :	Nº de commande : S54433-A4-A1

Écran de système d’incendie FSD901
U3 :	Nº de commande : S54433-C102-A1
R3:	 Nº de commande : S54433-C102-A2

Remarque : U3 indique un coffret noir et 
R3 un coffret rouge pour les FSD et les FT

Autre – Bloc d’alimentation, avertisseurs

Avertisseur à 
DEL sans commande 

FT2019-U1  

Les renseignements contenus dans le présent document comprennent des descriptions générales des options techniques 
offertes, lesquelles ne sont pas toujours présentes. Par conséquent, il faut stipuler les fonctions nécessaires pour chaque cas 
individuel au moment de la ratification du contrat.
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Protection incendie 
Desigo
Outil de planification compact

usa.siemens.com/desigo-fire-safety

Protection incendie Desigo est un système de protection incendie complet qui allie une détection rapide et fiable des 
incendies à un signalement et un contrôle des alarmes. Il est conçu pour protéger les vies et les biens, et prévenir les 
pertes de productivité, protégeant ainsi les bâtiments de votre entreprise et assurant sa survie. Desigo est le chef de 
file en matière de technologie de pointe, mais il offre aussi une excellente fiabilité et extensibilité, ainsi qu'une 
compatibilité avec les produits existants et futurs.

Protection incendie Desigo :  
innovation basée sur une expérience 
digne de confiance
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MXL-IQ

L’ensemble de matériel de migration MXL-IQ de Siemens – 
Protection incendie est spécialement conçu pour la transition 
en douceur d’un panneau de contrôle MXL-IQ existant de 
Siemens vers un réseau avertisseur d’incendie Desigo 
entièrement opérationnel.

FHAMIQKIT-05 
Nº de commande : S54400-C25-A1

FHAMIQKIT-04 
Nº de commande : S54400-C24-A1
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Panneaux de contrôle Protection incendie 
DesigoMD – conception et possibilités

6   Porte extérieure 

– �FHD2002-U2  
2 U. de H., 1 fenêtre, noire 

– �FHD2002-R2  
2 U. de H., 1 fenêtre, rouge 

– �FHD2003-U2  
2 U. de H., 2 fenêtres, noire 

– �FHD2003-R2 
2 U. de H., 2 fenêtres, rouge 

3   �Interface opérateur

– �FCM2018-U2  
unité de commande 
standard

1   �SAFEDLINK

– �FN2001-U1 pour FCnet

Module de connexion (MoNet)

– �FCA2031-A1 pour FVnet

5   Fenêtre transparente

– �FHD2006-U1

4   Porte intérieure

– �FHD2004-U1 avec 
ouverture

10   Support à batteries

– �FHA2032-U1

8   Porte intérieure

– �FHD2005-U1 Unie 

2   RS485

– �FCA2016-U1

Panneaux de contrôle pouvant 
être mis en réseau FC2025/FC2050

Unités de commande du système FC2025/FC2050 et FV2025/FV2050

Ensembles de migration mécanique

Unité de commande FCM2018-U2
Nº de commande : S54400-C40-A1

Unité de commande FCM2019-U3
– Avec DEL 
Nº de commande : S54400-C41-A1

Boîtier FHB2001-U1
– 1 U. de H., noir 
Nº de commande : S54400-B47-A1

Boîtier FHB2001-R1
– 1 U. de H., rouge 
Nº de commande : S54400-B47-A2

Boîtier FHB2002-U1
– 2 U. de H., noir 
Nº de commande : S54400-B48-A1

Boîtier FHB2002-R1
– 2 U. de H., rouge 
Nº de commande : S54400-B48-A2

Porte extérieure FHD2001-U2
– 1 U. de H., noire
Nº de commande : S54400-B49-A1

Porte extérieure FHD2001-R2
– 1 U. de H., rouge 
Nº de commande : S54400-B49-A2

Porte extérieure FHD2002-U2
– 2 U. de H., noire 
– 1 fenêtre 
Nº de commande : S54400-B50-A1

Porte extérieure FHS2002-R2
– 2 U. de H., rouge 
– 1 fenêtre 
Nº de commande : S54400-B50-A2

Porte extérieure FHD2003-U2
– 2 U. de H., noire 
– 2 fenêtres 
Nº de commande : S54400-B51-A1

Porte extérieure FHD2003-R2
– 2 U. de H., rouge 
– 2 fenêtres  
Nº de commande : S54400-B51-A2

Porte intérieure FHD2004-U1
– Noire 
Nº de commande : S54400-B52-A1

Ensemble de garniture FHA2035-U1 
et FHA2035-R1 
– 1 U. de H., noir et rouge 
Nº de commande : S54400-B42-A1 (noir) 
Nº de commande : S54400-B44-A2 
(rouge)

Trousse de finition FHA2036-U1 
et FHA2036-R1 
Nº de commande : S54400-B41-A1 (noire)
Nº de commande : S54400-B42-A2 
(rouge)

Coffret universel FTH2073-UA 
– Pour avert. 
Nº de commande : S54433-A6-A1

Boîtiers FC2025/FC2050

Carte périphérique FCI2016-U1 
– Prend en charge 252 périphériques 
– Pour FC922 et FV922
Nº de commande : S54400-A55-A1

Carte périphérique FCI2017-U1 
– Prend en charge 504 périphériques 
– Pour FC924 et FV924
Nº de commande : S54400-A56-A1 

Module FCL2004-U1 d’interface 
avec appareils MXL
-Prend en charge jusqu'à 2 circuits ALD
N° de commande : S54400-A66-A1

Module optionnel (DEL) FCM2023-U2
– Disponible en option 
Nº de commande : S54400-C45-A1

Module optionnel (vide) 
FCM2022-U2
– Disponible en option 
Nº de commande : S54400-C44-A1

Poste d’affichage distant FT2014-U2
– Noire  
Nº de commande : S54400-F67-A1

Poste d'affichage distant FT2014-R2 
– Rouge 
Nº de commande : S54400-B75-A1

Poste distant FT2015-U2  
– Comprend un interrupteur à clé, noir
Nº de commande : S54400-F68-A1

Poste distant FT2015-R2 
– �Comprend un interrupteur à clé, 

rouge
Nº de commande : S54400-B15-A1

Pilote graphique FT2007-U1
Nº de commande : S54400-C136-A1

Support à batteries FHA2032-U1 
– �Fixe les batteries pour satisfaire les 

exigences séismiques 
Nº de commande : S54400-B43-A1

Module RS485 classe A FCA2016-U1 
– Pour circuit série RS485  
Nº de commande : S54400-A39-A1

Module de ligne directe ou louée 
FCI2020-U1 
– �Peut être configuré avec les fonctions 

de ligne directe ou louée 
Nº de commande : S54400-A57-A1

Module de périphérique distant 
FCA2018-U1 
– Interface vers les imprimantes 
distantes 
Nº de commande : S54400-A65-A1

Clé de licence S1, S2,S3 
FCA2033-A1 
Nº de commande : S54400-P154-A1

FCA2034-A1 
Nº de commande : S54400-P155-A1

FCA2035-A1 
Nº de commande : S54400-P156-A1

Options d'expansion et de mise en réseau FC2025/FC2050 et FV2025/FV2050

DACT FCA2015-U1
Nº de commande : S54400-A63-A1 

Extension NAC FCI2011-U1 
– �Ajoute des circuits de dispositifs 

de notification
Nº de commande : S54400-A54-A1

Module de libération XCI2001-U1 
– �Libération de l'agent Sinorix et 

système à préaction ou d'extincteurs 
déluge

Nº de commande : S54400-A69-A1

SAFEDLINK FN2001-U1 
– Module réseau  
Nº de commande : S54400-A60-A1 

Carte de poste d’incendie FTI2001-U1
– Pour poste d'incendie FT2050
Nº de commande : S54400-A58-A1

Module à fibres optiques FN2006-U1
– Fibres optiques monomodes pour 
FCnet
Nº de commande : S54400-A61-A1

Module à fibres optiques FN2007-U1
– Fibres optiques multimodes pour 
FCnet
Nº de commande : S54400-A62-A1

Bloc d’alimentation (170 W) 
FP2011-U1
– Comprend le câble de connexion 
Nº de commande : 500-450222

Bloc d'alimentation (300 W)  
FP2012-U1 
– Comprend le câble de connexion 
Nº de commande : S54400-Z60-A1

Ensemble de passerelle infonuagique 
CG-ASSY

– �Connecte X300, 
ENCL-01, CGAP

Nº de commande : S54811-B103-A1

Carte mère PAD-5 
– Carte d'extension NAC adressable
Nº de commande : S54339-A17-A1

PAD-5-CDC
– �Carte d'extension NAC adressable 

PAD-5
– �Carte de détecteurs conventionnels
Nº de commande : S54339-A7-A1

PAD-5-CLSA
– �Carte d'extension NAC adressable 

PAD-5
– NAC et libération
Nº de commande : S54339-A6-A1

Bloc d'alimentation FC2025/FC2050

11   Carte périphérique

– �FCI2016-U1 252 pts

– �FCI2017-U1 504 pts

12   Boîtier

– �FHB2002-U1  
2 U. de H., noir

– �FHB2002-R1  
2 U. de H., rouge

15   Bloc d'alimentation

– �FP2011-U1  
170 W, 24 V c.c.

– �FP2012-U1  
300 W, 24 V c.c.

13   DACT

– FCA2015-U1 

14   �Module à fibres 
optiques 
(SM et MM)

– �FN2006-U1  
fibres optiques monomodes 
pour FCnet

– �FN2007-U1  
fibres optiques multimodes 
pour FVnet

Commutateur Ethernet 
(modulaire)

– �FN2012-A1 
pour FVnet

FC922/FC924 seulement

Système intelligent de protection incendie 
et de communication vocale Desigo

Migration

Panneaux de contrôle pouvant 
être mis en réseau FV2025/FV2050

Réseau FV2025/FV2050

TCP/IP/LAN

Accès à distance 
grâce à Protection 
incendie Desigo 
à distance

Panneau d'alarme 
incendie et de 
communication 
vocale  
FV2050

Panneau d'incendie 
et de communication 
vocale  
FV2050

Poste 
d'incendie 
FT2050

Poste 
d'incendie 
FT2050

FCnet

Carte d'unité centrale de système 
vocal VCC2001-A1 
–	 Contrôle tous les modules du 

système vocal 
Nº de commande : S54400-A40-A1

Carte E/S de système vocal 
VCC2002-A1
Nº de commande : S54400-A41-A1

Carte d'amplificateur de système 
vocal VCI2001-U1 
–	 Carte d'amplificateur de 50 W 
Nº de commande : S54400-A45-A1

Modules du système de base FV2025/FV2050

Panier à cartes de système 
vocal VCA2002-A1 
–	 Installation VCC2001, VCC2002, 

VCI2001
Nº de commande : S54400-A47-A1

Module de connexion (MoNet)
FCA2031-A1 
Nº de commande : S54400-A153-A1

Boîtier FHB2005-U1 
– 3 U. de H., noir, profond
Nº de commande : S54400-B110-A1

Boîtier FHB2005-R1
– 3 U. de H., rouge, profond
Nº de commande : S54400-B110-A2

Porte extérieure FHD2007-U2
– 3 U. de H., noire, 3 fenêtres
Nº de commande : S54400-B111-A1

Porte extérieure FHD2007-R2
– 3 U. de H., rouge, 3 fenêtres
Nº de commande : S54400-B111-A2

Plaque d’obturation FHD2009-U1 
–	 Noire pour FHD2007 
Nº de commande : S54400-B114-A1

Boîtiers FV2025/FV2050

Plaque d’obturation FHD2009-R1 
–	 Rouge pour FHD2007 
Nº de commande : S54400-B114-A2

Couvercle de coffret FHA2041-R1 
–	 Plaque de dessus pour FHB2005 
Nº de commande : S54400-B93-A1

Support à batteries FHA2042-U1 
–	 Fixe 33 batteries AH pour se 

conformer aux exigences relatives 
aux séismes

Nº de commande : S54400-B55-A1

Trousse de finition FHA2043-U1 
–	 Trousse de finition noire, 3 U. de H. 
Nº de commande : S54400-B56-A1

Trousse de finition FHA2043-R1 
–	 Trousse de finition rouge, 3 U. de H.
Nº de commande : S54400-B57-A1

Porte intérieure FHD2004-U1 
– Noire
–	 Prend en charge une unité de 

commande ou quatre modules 
Nº de commande : S54400-B52-A1

Porte intérieure FHD2005-U1 
– Noire unie
– Recouvre 1 U. de H. du coffret 
Nº de commande : S54400-B53-A1

Module optionnel (sans DEL)
FCM2022-U2
Nº de commande : S54400-C44-A1

Fenêtre transparente FHD2006-U1 
–	 S'installe dans la porte extérieure
Nº de commande : S54400-C46-A1

1   Porte extérieure 

– �Porte extérieure FHD2007-U2 
(3 U. de H., 3 fenêtres, noire)

– �Porte extérieure FHD2007-R2 
(3 U. de H., 3 fenêtres, rouge)

1

2   Fenêtre transparente

– �Fenêtre transparente 
FHD2006-U1

3   Porte intérieure

– �Porte intérieure FHD2004-U1 
(noire)

– �Porte intérieure FHD2005-U1 
(unie, noire)

4   Boîtier

– �Boîtier FHB2005-U1 (3 U. de 
H., noir, profond)

– �Boîtier FHB2005-R1 (3 U. de H., 
rouge, profond)

5   Unité de commande

– �FCM2018-U2 unité de 
commande standard

6   Carte périphérique

– �Carte périphérique 
FCI2016-U1, 252 points

– �Carte périphérique 
FCI2017-U1, 504 points

7   Alimentation électrique

– �FP2012-U1  
bloc d'alimentation 300 W

– �FP2013-U1  
bloc d'alimentation 600 W

8   �Module de microphone 
du système

– �Module optionnel 
(microphone) VTO2004-U2

9   Module d'interrupteur

– �Module optionnel 
VTO2001-U2 (24 
interrupteurs)

10   �Panier à cartes 
de système vocal

– �Panier à cartes de système 
vocal VCA2002-A1

11   �Carte d'unité centrale 
de système vocal

– �Carte d'unité centrale de 
système vocal VCC2001-A1

12   �Carte E/S de système 
vocal

– �Carte E/S de système vocal 
VCC2002-A1

13   Carte d'amplificateur de système vocal

– �Carte d'amplificateur de système vocal 
VCI2001-U1 (max. de 4 prises en charge)

14   Module réseau

– �Module Ethernet VN2001-A1 (électrique/CAT5)

– �Module Ethernet VN2002-A1 
(fibres optiques multimodes)

– �Module Ethernet VN2003-A1 
(fibres optiques monomodes)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1112

13

14
Appareils

Protection incendie 
Desigo S-Line

Protection incendie 
Desigo C-Line

Module E/S

Avertisseur 
manuel 

d'incendie

NACHaut-parleurs

15

15   Module VoIP (Voix sur IP)

– �Module VoIP VCI2003-A1 
(requis pour la mise en réseau)

Module Ethernet 
(électrique/CAT5) VN2001-A1 
–	 Panneaux d'alarme incendie et 

d'alarme incendie/de communication 
vocale sur Ethernet (CAT5) 

Nº de commande : S54400-A42-A1

Module Ethernet (fibres optiques
multimodes) VN2002-A1 
–	 Panneaux d'alarme incendie et 

d'alarme incendie/de communication 
vocale sur Ethernet (multimode) 

Nº de commande : S54400-A43-A1

Module Ethernet (fibres optiques
monomodes) VN2003-A1 
–	 Mise en réseau de panneaux 

d'alarme incendie et d'alarme 
incendie/de communication vocale 
sur Ethernet (monomode)

Nº de commande : S54400-A44-A1

Carte de terminal distant (classe B)
VTA2001-A1 
–	 Prend en charge VTO2001 et 

VTO2004
Nº de commande : S54400-F163-A1

Modules de mise en réseau FV2025/FV2050

Commutateur Ethernet (modulaire)
FN2012-A1 
–	 Mise en réseau de panneaux 

d'alarme incendie à d'autres 
panneaux d'alarme incendie/ 
de communication vocale (modules 
Ethernet vendus séparément)

Nº de commande : S54400-B152-A1

Module VoIP VCI2003-A1 
–	 Requis pour les panneaux de 

communication vocale en réseau
Nº de commande : S54400-A141-A1

Réseau client/VPN

Réseau client/VPN

Desigo CC

Connect X300

Poste d’affichage distant 
FT2014-R2

Poste distant 
FT2015-R2

R
S4

8
5

Module périphérique 
distant 
FCA2018-U1

PAL-1 

Panneau 
de contrôle 
d'incendie  
FC2050

Carte mère d'amplificateur 
de puissance
EBA2004-A1 
–	 100 W, carte mère
Nº de commande : S54400-B137-A1

Boîtier FH2016-U1 
–	 Coffret noir 
Nº de commande : S54400-B138-A1

Boîtier FH2016-R1 
–	 Coffret rouge
Nº de commande : S54400-B136-A1

Support de fixation de la batterie
FHA2044-U1 
–	 Pour se conformer aux exigences 

relatives aux séismes
Nº de commande : S54400-B167-A1

Bloc d’alimentation (170 W) 
FP2011-U1
–	 Comprend le câble de connexion 
Nº de commande : 500-450222

Trousse d'amplificateur de puissance 
EBA2001-U1 
–	 Carte mère d'amplificateur de 

puissance, coffret noir et bloc 
d'alimentation FP2011-U1 

Nº de commande : S54400-B140-A1
Trousse d'amplificateur de puissance 
EBA2001-R1 
–	 Carte mère d'amplificateur de 

puissance, coffret rouge et bloc 
d'alimentation FP2011-U1 

Nº de commande : S54400-B141-A1

Trousse de transformateur audio
FHA2054-U1
Nº de commande : S54400-B58-A1

Ensemble de microphone distant
VR2005-R2
Nº de commande : S54400-C91-A1
VR2005-U2 
Nº de commande : S54400-C91-A1

Ensemble de passerelle 
infonuagique CG-ASSY

– �Connecte X300, ENCL-01, CGAP
Nº de commande : S54811-B103-A1

Pièces et trousses d'amplificateur de puissance FV2025/FV2050

Module en option (24 interrupteurs)
VTO2001-U2
–	 Ajouter un contrôle manuel de la voix
Nº de commande : S54400-C60-A1

Module en option (microphone)
VTO2004-U2
–	 Utilisé pour les annonces publiques 
Nº de commande : S54400-C61-A1

Modules optionnels FV2025/FV2050

Bloc d'alimentation FV922/FV924

Bloc d’alimentation (600 W) 
FP2013-U1 
–	 Comprend deux blocs d'alimentation 

de 300 W et un câble de connexion
Nº de commande : S54400-Z61-A1

Bloc d’alimentation (300 W) 
FP2012-U1 
– Comprend le câble de connexion 
Nº de commande : S54400-Z60-A1

Amplificateur 
de puissance

Poste de 
microphone 
distant

16   �Module de connexion 
(MoNet)

– �FCA2031-A1 

16

CAN

Haut-parleurs NAC

PAD

Boîtier pour 
conduite 

d'aération

7

7   Module de migration MXL

 – FCL2004- U1

FT2008-U1/RI (avec commande)
U1 :	Nº de commande : S54400-A143-A1
R1 :	Nº de commande : S54400-A144-A1

FT2018-U1/R1 (sans commande)
U1 :	Nº de commande : S54433-A1-A1 
R1 :	Nº de commande : S54433-A2-A1 

FT2009-U1/RI (avec commande)
U1 :	Nº de commande : S54400-A145-A1
R1 :	Nº de commande : S54400-A146-A1

FT2019-U1/R1 (sans commande)
U1 :	Nº de commande : S54433-A3-A 
R1 :	Nº de commande : S54433-A4-A1

Indicateurs tabulaires

Environnement difficile/marin
Les systèmes de protection d'incendie Desigo offrent la combinaison 
idéale de protection dynamique et de flexibilité rentable pour un 
large éventail d'applications marines. La conception des navires 
ne cesse d’évoluer et les nouveaux navires adoptent de nouvelles 
technologies innovantes. Siemens vous aide à naviguer dans des 
conditions de marché en constante évolution grâce à des systèmes 
d'incendie qui permettent à votre entreprise de rester compétitive.

1

2

3

4

5

6

MXL-IQ (MSE-3L/MSE-3M)

1

2

3

4

5
6

Équipement de Protection incendie Desigo pour environnement marin/difficile

Panneaux de contrôle d’alarme incendie 
FC2025/FC2050

Les propriétés physiques des coffrets du modèle FH-2071-UM 
sont les suivantes : 
– Porte extérieure entièrement scellée 
– Loquets amovibles pour une fermeture sécurisée 
– �Isolateurs de vibrations tressés et résistants à la corrosion
– �Un support de batterie qui contient deux batteries 16AH
– Un filtre EMI de ligne CA 
Nº de commande : S54400-C144-A1

Le jeu de batteries (modèle BP-62) fournit une alimentation 
de secours pour les installations maritimes uniquement 
– Alimentation de secours 16 AH @ 24 V c.c. 
– Avec enveloppe métallique, utilisable entre -40°F/°C et 176°F (80°C) 
– Livré avec deux (2) piles par commande 
Nº de commande : S54400-Z62-A1

Le modèle de plaque USCG-H est requis pour les applications 
marines afin de réduire les perturbations radioélectriques (RFI) 
– �Commandée séparément, chaque plaque frontale s'adapte aux 

appareils de la série HTRI
Nº de commande : S54319-F22-A1

1   �Porte extérieure*

(fait partie de l’ensemble de migration mécanique)

2   Module d’interface avec appareils MXL

S54400-A66-A1, FCL2004-U1

3   Coffret MXL-IQ existant

4   Carte périphérique

S54400-A55-A1, S54400-A56-A1, 
FCI2016-U1

5   Unité de commande

S54400-C40-A1, FCM2018-U2

6   Bloc d'alimentation

500-450222, FP2011-U1 ou 
S54400-Z60-U1, FP2012-U1

17   �Ensemble de passerelle 
infonuagique

– �CG-ASSY connecte X300, 
ENCL-01, CGAP

9

9   Ensemble de passerelle 
infonuagique

– �CG-ASSY connecte X300, 
ENCL-01, CGAP

17

FS250

L’ensemble de migration comprend les nouvelles porte 
extérieure, porte intérieure, plaque arrière et ferrure 
d'articulation. Cet ensemble est compatible avec le FC2005 et le 
FC2025/FC2050 qui utilisent le bloc d’alimentation de 170 W. 

FHA2056-R1 
Nº de commande : S54400-B19-A1

FHA2056-U1 
Nº de commande : S54400-B18-A1

1   �Porte intérieure

S54400-B52-A1

2   Unité de commande

S54400-C40-A1

3   �Coffret pour environnement  
difficile/marin

S54400-C144-A1, FH2071-UM

4   Carte périphérique

S54400-A55-A1, S54400-A56-A1

5   Batterie haute température

S54400-Z62-A1, BP-62

6   Alimentation électrique

500-450222, FP2011-U1

Applications 
infonuagiques 

(SPM)

Unité de commande FCM2035-U2
– Avec DEL (pour le Canada) 
N° de commande : S54400-C139-A1


