
 

房间粉尘（细颗粒物）传感器 

QSA2700D / QSA2700 / AQS2700 

传感器用于测量室内 PM2.5 和 PM10 的浓度。 

● 工作电压 AC/DC 24 V 

● 信号输出 DC 0...10 V 用于 PM2.5 和 PM10  

● 通信输出，Modbus RS485 

● 使用环境，0…50°C / 5…95% r.h.（无凝结） 
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用途 

 

房间粉尘传感器用于测量并输出室内 PM2.5 和 PM10 的浓度*.  

● 0…10 V 和 Modbus 输出 

● 可配置的 Modbus 参数 

● 西门子 Climatix
TM
 控制器的快速配置（on-event 寻址） 

● QSA2700:  

– 3 色 LED 工作状态指示 

● QSA2700D: 

– 2.4 英寸彩色液晶屏，显示 PM2.5 和 PM10 值和 AQI 指示 

– 节能模式：当传感器正面 1 米范围内无障碍物时，屏幕关闭，设备间歇工作 

– Micro USB DC 5V：可为显示屏供电  

– 4 种语言可选：英语、中文（简体）、德语、法语 

– 3 种空气质量指数标准可选 

* 注：PM10 的浓度是计算而来并非直接测量值。 

型号概览 

 

产品型号 订货编号 描述 显示屏 

QSA2700 S55720-S457 PM2.5 和 PM10 房间传感器 3 色 LED 工作状态指示 

QSA2700D S55720-S458 PM2.5 和 PM10 房间传感器（带 

LCD 显示） 

2.4 英寸彩色液晶屏，用于显示 PM2.5 

数值、空气质量指数和服务 

AQS2700 S55720-S459 传感器模块（可更换）  

订购和交货 

订购时，请提供产品名称和型号，例如：房间粉尘传感器 QSA2700。 

每个传感器独立包装内包括： 1 个房间粉尘传感器（含１个预装的 AQS2700）；1 块安装背

板和 2 个螺钉。 

功能 

设备概述 
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1 顶部敲落孔（表面安装进线用） 

2 [仅限 QSA2700] LED 

3 [仅限 QSA2700D] LCD 显示屏 

4 
 （5 V 电源供电，仅用于显示） 

5 [仅限 QSA2700D] 接近传感器 

6 按钮 

7 底部敲落孔（表面安装进线用） 

8 安装背板与外壳连接孔 

9 出风口 

10 进风口 

 
 

LED 颜色和模式 (QSA2700) 

 

颜色 模式 描述 

绿色 常亮 工作正常，Modbus 已配置 

黄色 常亮 工作正常，Modbus 未配置，仍为出厂设置 

红色 常亮 错误 1，更换传感器模块 

红色 闪烁（点亮 0.5 秒/熄灭 0.5 秒） 错误 2，模块与传感器之间通信错误 

红色/黄色 闪烁（红色 0.5 秒/黄色 0.5 秒） 提示测量可能不准确 

 

Modbus 配置 

本设备可以通过 Modbus 主设备进行配置。请在设备安装前配置 Modbus 通讯参数。详情参见 

Modbus 寄存器 (软件版本 1.2.12) 和 Modbus 寄存器 (软件版本 1.3.13) [▶ 10]。 

按钮操作进行 Modbus 重置和配置 

QSA2700: 

On-event 寻址是与西门子 Climatix
TM
 控制器协同工作的快速的配置方式。 

传感器经由 Modbus 接线并连接到 Climatix 
TM
 控制器。 
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按下  

按钮  

LED状态 动作 详细描述 

1…5 秒 红色常亮 按住按钮  

5…10 秒 LED 熄灭 松开按钮 进入寻址模式，LED 以黄色闪烁 30 秒。 

● 地址暂时设置为 246。 

通讯自动连接当： 

● 传输速率为 19200 (默认值)。 

● 传输格式为 1-8-E-1 (默认值)。 

● 地址为 246。 

然后： 

● 主设备写 Modbus 参数。 

● 主设备将寄存器 4x0768 (“总线配置

命令”) 写为 ”1” 以激活更改。 

如配对成功，LED 以绿色闪烁 60 秒，然

后变为绿色常亮。  

否则， LED 恢复原始状态。 

 LED 以黄色闪

烁 0…30 秒 

短按按钮将地址固定为 246。 LED 闪烁时，短按按钮将地址固定为 

246。 

LED 熄灭 2 秒，然后变成黄色 2 秒，最

后变为绿色常亮。 

地址为 246。 

控制器将进行进一步的配置。 

 
 

 

 

按下  

按钮  

LED状态 动作 详细描述 

1…5 秒 红色常亮 按住按钮  

5…10 秒 LED 熄灭 按住按钮  

10…13 秒 闪烁黄色 如松开按钮，可重置 Modbus 

设置为出厂默认值。 1) 

在 LED 以黄色闪烁时，松开按钮。LED 以

黄色闪烁 3 秒，然后变为红色 1 秒。 

重置完成。LED 变为黄色常亮。 

>13 s 返回初始状态 松开按钮取消重置 13 秒后松开按钮，重置取消。 

 

备注： 
1)
 仅重置 Modbus 地址、传输速率和传输格式为出厂默认值。 

QSA2700D: 

1. 在正常显示页面，按下按钮 2-10 秒进入 Modbus 参数页面。 

2. 然后，根据页面提示，按下按钮 2-10 秒 进入 Modbus 配置界面。 

3. 通过短按按钮选择所需的操作。 

4. 根据页面提示，按下按钮激活操作： 

– 按下 2-10 秒， 手动配置； 

– 按下 5-10 秒，通过 Climatix™ 或 LCD 操作界面配置设备； 

– 按下 10-20 秒，重置 Modbus 配置。 

通过按钮进入寻址

模式以及配置流程 

重置 Modbus 设置

或取消重置 
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机械设计 

 

 

1 安装背板 

2 两个螺钉 

3 房间粉尘传感器 

 

产品文档 

 

主题 标题 文档编号 

安装、基本操作、参数 安装说明 A6V11160930 

运行、维护、故障排除 用户手册 A6V11160936 

CE 声明 CE 声明 A6V11277342 

产品环保声明 产品环保声明 A6V11284595 

 

所有文档均可在： http://siemens.com/bt/download 下载。 

备注 

安全 

 

 警告 

 

国家安全法规 

不符合国家安全法规的行为可能会造成人身伤害或财产损坏。 

● 必须谨遵国家安全条款。 

 

 

 

工程说明 

在存在电磁兼容性问题的环境中，必须使用屏蔽电缆。 

次级供电线路和信号线需要使用双绞线。 
  

http://siemens.com/bt/download
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安装 

 

 

● 本传感器适合暗装（接线盒安装）、明装和表面安装。 

● 建议的高度是地板以上 1.2-1.5 米，尤其是带有显示屏的型号。 

● 请勿将传感器安装在凹处、架子上、窗帘或门后面或热源上方。 

● 避免阳光直射。 

● 密封接线盒或安装导管（若有），因为气流会影响传感器读数。 

● 确保环境条件在 0…50°C 和 5...95% r.h. 之间（无凝结）。 

● 请勿将设备安装在充满油烟雾的地方，例如：厨房内。 

● 使用前，撕去进风口和出风口的保护膜。 

● 保持进风口和出风口干净，通畅，尤其避免絮状物堵塞。 

 

接近传感器 

● QSA2700D 内置有接近传感器，如果在传感器前面（大约 1 米）没有障碍物，几分钟后设

备进入节能模式。在节能模式下，屏幕关闭，传感器进行间歇性测量。否则，屏幕会被激

活，传感器处于连续测量模式。 

● QSA2700 没有配备接近传感器，将连续测量。 

● 请保持接近传感器区域清洁，如有污垢会影响其对面前物体测量距离的准确性。 
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更换传感模块 AQS2700 

传感器模块的精度受周围环境的影响。建议根据本地环境每 1 到 3 年更换一次模块。在 

PM2.5 浓度持续高的环境中（即大于 300 μg/m
3
，例如：吸烟室），需要更频繁地更换模块。 

更换传感器模块步骤： 

1. 用螺丝刀从安装背板上拆下外壳。 
 

 

2. 用手取下模块并更换新模块。 
 

 

 

 

注意 

 

在更换传感器模块之前，请切断设备电源。 

如果无法关闭电源，则在拆下旧传感器模块 10 秒后插入新传感器模块。 

 

处置 

 

 

此符号或任何其他国家/地区的标签表明该产品、其包装，以及（如适用）任

何电池均不可作为生活垃圾处置。删除所有个人资料，同时根据当地及国家/

地区法规在单独的收集和回收机构处置废弃物。  

相关详细信息，请参见 www.siemens.com/bt/disposal。 

 
  

http://www.siemens.com/bt/disposal
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技术参数 

 

电源 

 

工作电压 AC 24 V ±20% / DC 13.5…35 V 

频率 50/60 Hz @ AC 24 V 

功耗 4 VA 

 

PM2.5 功能数据 

 

测量范围（可选） ● 0…500 μg/m3
 

● 0…300 μg/m3
 

● 0…100 μg/m3
 

● 0…50 μg/m3
 

精度（产品与产品之间一致性）  

 

模拟量输出信号（端子 U1） 

±15 μg/m3  和 ±15% 的读数中取最大值 @ 25 °C 和 

50% r.h. 

DC 0...10 V，线性， 对应所选的测量范围 

 

PM10 功能数据 

 

测量范围（可选） ● 0…500 μg/m3
 

● 0…300 μg/m3
 

● 0…100 μg/m3
 

● 0…50 μg/m3
 

精度（产品与产品之间一致性） 

 

模拟量输出信号（端子 U2） 

±15 μg/m3  和 ±15% 的读数中取最大值 @ 25 °C 和 

50% r.h. 

DC 0...10 V，线性， 对应所选的测量范围 

 

接线 

 

接口 

Micro USB  5 V 电源，仅用于显示 

 

 

接线 

螺钉接线端子 实芯线或多股绞线： 

0.4...1.5 mm2 

螺钉 尺寸 1号，拧紧扭矩 0.6 Nm (0.44 lb ft)。 

信号线缆长度 600米 

 

通信 

 

通信协议 RS485 ModBus 

传输模式 RTU 

传输速率（可配置） 9600、19200（默认）、38400 和 57600 BPS 

Modbus 地址（可配置） 1（默认）…247 
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数据位 8 位 (0…255) 

奇偶校验（可配置，遵循传输格式） 无奇偶或奇校验或偶校验（默认） 

停止位（可配置，遵循传输格式） 1（默认）或 2 

最大电线长度 1000 m (±200 m) 

属性 Modbus 从站 

传输格式（起始位 - 数据位 – 奇偶校验 – 

停止位） 

0=1-8-E-1 （默认）/ 1=1-8-O-1/ 

2=1-8-N-1 / 3=1-8-N-2 

终端电阻 无 

参数重置按钮 有 

 

Modbus 寄存器 (软件版本 1.2.12) 

如下 Modbus 寄存器适用于软件版本 1.2.12 以及其之前的版本。 

 

保持寄存器 

(16 位) 编号 

名称 描述 默认值 R/W （读/写） 

257 PM2.5 值 范围：0…500  R （读） 

258 PM10 值 范围：0…500  R （读） 

260 传感器工作状态 0：正常；  

1：更换传感器模块；  

2：通信错误 

 R 

296 软件版本 主要版本  R （读） 

297 软件版本 次要版本  R （读） 

298 软件版本 构建版本  R （读） 

764 Modbus 地址 1…247 1 R/W （读/写） 

765 传输速率 1= 9600bps； 

2= 19200bps； 

3= 38400bps； 

4= 57600bps； 

2 R/W （读/写） 

766 传输格式（起始位 - 数据位 - 停止位） 0= 1-8-E-1； 

1= 1-8-O-1； 

2= 1-8-N-1； 

3= 1-8-N-2； 

0 R/W （读/写） 

768 总线配置命令 0 = 就绪； 

1 = 加载； 

2 = 丢弃 

0 R/W （读/写） 

 

 

备注： 

● 寄存器编号从 1 开始计数。 

● 寄存器编号 768 （总线配置命令）用于 Climatix
TM
 on-event 寻址配置。 

● 软件版本格式：主要版本为 1 字节，次要版本为 1 字节，构建版本为 2 字节，例如 

[2.01.33] = 0x02010021。 
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Modbus 寄存器 (软件版本 1.3.13) 

如下 Modbus 寄存器适用于软件版本 1.3.13 以及其之后的版本。 

 

保持寄存器 

(16 位) 编号 

名称 描述 默认值 R/W （读/写） 

9 PM2.5 值 范围：0…500  R （读） 

10 PM2.5 可靠性 0：无错误； 

1：可靠性差或不可用 

 R （读） 

11 PM10 值 范围：0…500  R （读） 

12 PM10 可靠性 0：无错误； 

1：可靠性差或不可用 

 R （读） 

201 PM2.5 (μg/m3):在滚动的 24 

小时内，最小值 

  R （读） 

202 PM2.5 (μg/m3):在滚动的 24 

小时内，平均值 

  R （读） 

203 PM2.5 (μg/m3):在滚动的 24 

小时内，最大值 

  R （读） 

204 PM0.3…PM0.5 粒子数 尺寸在 0.3…0.5 微米之间的粒子数

量 

 R （读） 

205 PM0.5…PM1.0 粒子数 尺寸在 0.5…1.0 微米之间的粒子数

量 

 R （读） 

206 PM1.0…PM2.5 粒子数 尺寸在 1.0…2.5 微米之间的粒子数

量 

 R （读） 

207 PM2.5…PM5.0 粒子数 尺寸在 2.5…5.0 微米之间的粒子数

量 

 R （读） 

209 传感器工作状态 0：正常；  

1：更换传感器模块；  

2：通信错误 

 R 

216 虚拟输出范围 0：0…500 μg/m3 （默认值）； 

1：0…300 μg/m3； 

2：0…100 μg/m3； 

3：0…50 μg/m3  

0 R/W （读/写） 

217 总线传输的温度值 -40...120 ℃ 

分辨率增量为 1 ℃ 

 R/W （读/写） 

218 总线传输的相对湿度值 0...100 % 

分辨率增量为 1 ℃ 

 R/W （读/写） 

219 通过总线接收温度和相对湿度

的数据间隔（以分为单位） 

1…60 （分） 20 R/W （读/写） 

221 启用显示通过总线传输的温度

和相对湿度值 

0： 禁用 （默认值）； 1： 启用 0 R/W （读/写） 

1286 软件版本 主要和次要版本  R （读） 

1287 软件版本 构建版本  R （读） 

764 Modbus 地址 1…247 1 R/W （读/写） 
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保持寄存器 

(16 位) 编号 

名称 描述 默认值 R/W （读/写） 

765 传输速率 1= 9600bps； 

2= 19200bps； 

3= 38400bps； 

4= 57600bps； 

2 R/W （读/写） 

766 传输格式（起始位 - 数据位 - 

停止位） 

0= 1-8-E-1； 

1= 1-8-O-1； 

2= 1-8-N-1； 

3= 1-8-N-2； 

0 R/W （读/写） 

768 总线配置命令 0 = 就绪； 

1 = 加载； 

2 = 丢弃 

0 R/W （读/写） 

 

 

备注： 

● 寄存器编号从 1 开始计数。 

● 温度 (寄存器 217) 和相对湿度 (寄存器 218) 有效显示的前提为： 

– 启用寄存器 221。 

– 选择的显示格式为 “PM2.5 和 PM10 以 μg/m3 为单位显示”。 

– 寄存器值由主设备传输。 

● 如主设备的串写命令为无效值，传感器以返回错误通知的方式拒绝该命令。寄存器值保持

不变。 

● 总线配置命令 (768) 仅适用于 on-event 寻址。 

● 软件版本格式：主要版本为 1 字节，次要版本为 1 字节，构建版本为 2 字节，例如 

[2.01.33] = 0x02010021。 
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外壳保护等级 

 

外壳防护等级 IP30  

 

运行条件 

 

温度 

湿度 

0…50 °C 

5...95% r.h. （无凝结） 

 

储存和运输条件 

 

温度  

湿度 

-20…70 °C 

0…95% r.h. （无凝结） 

 

标准 

 

电磁兼容性 

抗扰度 

排放 

CE 标准 EN 60730-1 

EN 61 000-6-2 

EN 61 000-6-3 

欧盟符合性声明 A6V11277342 *) 

 

*) 该文档可从 http://siemens.com/bt/download 下载。  

一般数据 

 

颜色 白色 

重量 140 g 

 

显示屏 (QSA2700D) 

 

屏幕 彩色，非触摸屏 

工作状态 仅在前面 1 米 (±10%) 范围内有人时激活；如果检测到没有人，屏幕将在

数分钟后关闭 

分辨率 1 μg/m3 增量 

显示 显示 PM2.5 值（如果值大于 500 μg/m3, 则显示 500+ μg/m3) 和 

对应于测量的 PM2.5 值的空气质量指数 

语言（可选） 英语、中文（简体）、德语、法语 

 

http://siemens.com/bt/download
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错误信息 

 

 

错误信息 0-10 V 输出 Modbus 输出 LED 指示 LCD 

更换传感器

模块 

交替输出 

0 V 

（2 秒）和 

10 V 

（2 秒） 

寄存器 209 的值从 

0 变为 1 

红色常亮 

 

通信错误 交替输出 

0 V 

（5 秒）和 

10 V 

（5 秒） 

寄存器 209 的值从 

0 变为 2 

红色闪烁（点亮 

0.5 秒/熄灭 0.5 

秒 

 

警告测量可

能不准确 

常输出测量

值 

寄存器 209 的值保

持为 0 而不改变 

红色/黄色闪烁 

（红色 0.5 秒/黄

色 0.5 秒） 

 

 

图 

接线 

 

 

G, G0:工作电压 AC 24 V (SELV) / DC 13.5…35 V 

U1:PM2.5 信号输出，对应选择的以 μg/m3 为单位的测量范围  

U2:PM10 信号输出，对应选择的以 μg/m3 为单位的测量范围  

Gu:U1 和 U2 的信号接地 

+,-, Ref:Modbus 信号 

 

 

尺寸 
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