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Podstawa montazowa AGK11 z uchwytem do  Podstawa montazowa AGK11 z uchwytem kablowym AGK66
dtawnic AGK65

Zlacze do matych AGK11...
czujnikow AGK®65...
AGK66

Zastosowanie

Wyposazenie do podigczenia matych czujnikéw do palnika.

AGK11, AGK65, AGK66 oraz niniejsza karta katalogowa sg przeznaczone dla
producentow (OEM) stosujgcych AGK11, AGK65 i AGK66 w swoich produktach.
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AGK11, AGK65 i AGK66 sg przeznaczone do nastepujgcych matych czujnikéw
i detektorow ptomienia:

e LFS1

LGA

LGB

LOA

LME

LMO

W podstawie montazowej AGK11 mozna zamontowa¢ do wyboru uchwyt do dfawnic
AGKG65 lub uchwyt kablowy AGK66.
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Dokumentacja uzupetniajgca

Typ produktu Rodzaj dokumentacji  Numer dokumentaciji
LFS1 Karta katalogowa N7782
LGA Karta katalogowa N7418
LGB Karta katalogowa N7435
LME1/LME2 / LME4 Karta katalogowa N7101
LME69 Karta katalogowa N7106
LMO14 / LMO24 / LMO44 Karta katalogowa N7130
LMO39 Karta katalogowa N7154
LMO64 Karta katalogowa N7138
LOA2 / LOA3 Karta katalogowa N7118
Ostrzezenia
A Dla unikniecia uszczerbku na zdrowiu i zyciu oséb, szkéd rzeczowych oraz szkéd
srodowiskowych nalezy przestrzega¢ ponizszych ostrzezen!

Wskazéwki dotyczace montazu

Wszystkie czynnosci (montaz, instalacja, serwis itd.) muszg by¢ wykonywane
przez specjalistyczny personel o odpowiednich kwalifikacjach

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac w obszarze podtgczenia nalezy
odfagczy¢ zasilanie instalacji na wszystkich biegunach. Zabezpieczy¢ przed
przypadkowym wigczeniem i sprawdzi¢ brak napiecia. W przypadku niewytgczenia
instalaciji istnieje niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym

Zapewni¢ odpowiednie srodki bezpieczenstwa chronigce przed dotknigciem ztgczy
elektrycznych. W przeciwnym razie istnieje niebezpieczenstwo porazenia pragdem
elektrycznym

Po kazdej czynnosci (montaz, instalacja, serwis itd.) sprawdzi¢ prawidtowy stan
okablowania i przeprowadzi¢ wszystkie kontrole bezpieczenstwa. W przeciwnym
razie istnieje niebezpieczehstwo pogorszenia funkcji bezpieczenstwa oraz
porazenia prgdem elektrycznym

Wskazoéwki dotyczace instalacji

Nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych krajowych przepisdw bezpieczenstwa

Do podtgczania sterownika palnika zalecamy uzywanie niedzielonego bloku
zaciskow (brak ryzyka pomytki przy ponownym podtgczaniu)

tacznik uziemienia w podstawie montazowej AGK11 podigcza¢ do palnika za
pomoca sruby metrycznej z zabezpieczeniem przed poluzowaniem

Uchwyt kablowy lub uchwyt na dtawnice mocuje sie w podstawie AGK11 jedynie
zatrzaskowo
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Nie wolno podtgczy¢ odwrotnie przewodow fazowych i przewodu neutralnego
Zawory i inne komponenty podtgczac¢ zgodnie ze schematem oraz instrukcjg
montazu i uruchomienia producenta palnika

Do odtgczania od sieci nalezy zastosowac wytgcznik odigczajgcy wszystkie
bieguny o szeroko$ci otwarcia stykéw przynajmniej 3 mm

Do ochrony sterownika uzy¢ bezpiecznika zewnetrznego

Ze wzgledu na mozliwos$¢ pomyiki podstawe montazowg AGK11.6 stosowaé
wytgcznie do sterownikéw palnika z funkcjg nadmuchu kohcowego (np. LME39,
LMO39, LMO64)
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Normy i certyfikaty

Uwaga!
c € Tylko w potgczeniu z matym czujnikiem lub detektorem ptomienia, patrz
odpowiednia karta katalogowa.

[ H [ Zgodnos¢ EAC (zgodnosc euroazjatycka)

Chinska dyrektywa RoHS

130’ Tabela substancji niebezpiecznych:

http://www.siemens.com/download?A6V10883536

Wskazoéwki dotyczace utylizaciji

Podstawa montazowa AGK11 / AGK65 / AGK66 zawiera elementy elektryczne
i elektroniczne, dlatego nie wolno jej utylizowaé wraz z odpadami komunalnymi. Nalezy
bezwzglednie przestrzegac¢ obowigzujgcych przepisow miejscowych.
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Wykonanie

Podstawa montazowa
AGK11

Podstawa montazowa
AGK11.6

Podstawa montazowa
AGK11.7

Uchwyt do dtawnic
AGK65

Uchwyt do dtawnic
AGK®65.1

Uchwyt kablowy AGK66

4/8

Przeznaczona do sterownikéw palnika z faza sterowana
Kolor czarny
Z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia i wysokg temperature
Poza 12 zaciskami przytgczeniowymi posiada:
- 3 zaciski przewodu neutralnego, potgczone z zaciskiem 2 (wejscie
przewodu neutralnego)
- 4 zaciski przewodu uziemiajgcego, zakonczone fgcznikiem do uziemienia
palnika
- 2 zaciski punktu zbiorczego o oznaczeniu ,31” i ,32”
Do przeprowadzenia przewodéw w dnie podstawy montazowej AGK11 znajduja sie
2 otwory
Po obu wezszych bokach znajdujg sie sprezynowe metalowe zatrzaski, ktére
blokujg sie ze styszalnym kliknieciem w momencie podigczenia sterownika
Do zwolnienia zatrzaskow wystarczy lekkie przechylenie wkretaka w otworach
prowadzacych zatrzasku
Zaciski przewodu neutralnego i zaciski punktu zbiorczego z wkretami
samoformujgcymi
Zaciski przytaczeniowe z wkretami samohamownymi
Stan fabryczny z otwartymi zaciskami do szybkiego montazu
Do przymocowania do palnika uzywa sie srub mocujgcych M5

Przeznaczona do sterownikéw palnika z fazg stalg
Kolor srebrnoszary RAL 9001
Reszta wykonania jak podstawa montazowa AGK11

Przeznaczona do detektoréw ptomienia LFS1

Kolor czarny

Z przegrédka (D) do bezpiecznej separac;i

Z zalewang komorg zaciskowg nr 8 do bezpiecznej separac;ji
Reszta wykonania jak podstawa montazowa AGK11

Z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia i wysokg temperature
Wsuwany w podstawe montazowg AGK11

5 wylamywanych otworéw z gwintem na dtawnice niemetalowe Pg11
Jeden otwér po obu bokach i 3 otwory z przodu

Wyjmowany

Z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia i wysokg temperature
Wsuwany w podstawe montazowg AGK11

5 wytamywanych otworéw z gwintem do dtawnic niemetalowych M16 x 1,5
Jeden otwér po obu bokach i 3 otwory z przodu

Wyjmowany

Z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia i wysokg temperature
Wsuwany w podstawe montazowg AGK11

6 wytamywanych otworéw na przewody, bez odcigzki

Po bokach 1 x @ 8,8 mm i@ 17 mm, z przodu 3 x & 7 mm oraz otwor podtuzny
6 x20 mm

Mozna stosowac¢ zamiast uchwytu do dtawnic, patrz rozdziat ,Dane do
zamoéwienia”
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Zestawienie typow

Ztacze do malych
czujnikow

Podstawa montazowa AGK11

Nr magazyn.: BPZ:AGK11

¢ Do podfgczenia matych czujnikéw do palnika
e Do sterownikéw palnika z fazg sterowang

e Z 2 wylamanymi otworami w dnie

e Kolor czarny

Podstawa montazowa AGK11.6

Nr magazyn.: BPZ:AGK11.6

e Podstawa montazowa szara do podtgczenia
LME39/LMO39 do palnika

e Do sterownikow palnika z fazg statg

e Z 2 wylamanymi otworami w dnie

e Kolor srebrnoszary RAL 9001

Podstawa montazowa AGK11.7

Nr magazyn.: BPZ:AGK11.7

e Podstawa montazowa do podtgczenia LFS1 do palnika

e Z 2 wylamanymi otworami w dnie

e Zprzegrodka (D) i zalewang komorg zaciskowg nr 8 do
bezpiecznej separaciji

e Kolor czarny

Przegrédka ,,D” do bezpiecznej separacji

Numer materiatowy 7411101350

e Do zastosowanh z LFS1 z bezpieczng separacjg
e Nalezy do zakresu dostawy AGK11.7

Uchwyt kablowy AGK66

Nr magazyn.: BPZ:AGK66

¢ Uchwyt kablowy do podstawy montazowej AGK11
e Z wytamywanymi otworami

Uchwyt do dtawnic AGK65
Nr magazyn.: BPZ:AGK65
e Uchwyt kablowy do podstawy montazowej AGK11 ‘ ’

Uchwyt do dfawnic AGK65.1

Nr magazyn.: BPZ:AGK®65.1

e Uchwyt kablowy do podstawy montazowej AGK11 ‘ ’
e M16x1,5 %
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Dane techniczne

Ogolne dane urzgdzenia

Warunki otoczenia

Warunki klimatyczne
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Waga

e Podstawa montazowa AGK11 Ok.80 g

e Uchwyt kablowy AGK66 Ok.12g

e Uchwyt do dtawnic AGK65 Ok.12¢g

Moment dokrecenia Wg DIN EN 60335-1
e Kabel z koncowkami tulejkowymi 0,5Nm

Moment odkrecenia 0,4 Nm

Przekroje przewodéw mozliwe do podtgczenia do AGK11

e Zaciski1...12

e  Zaciski punktu zbiorczego N, PE, 31 i

32

Uwaga!

Min. 0,5 mm?

Maks. 1,5 mm?

Drut lub linka z koncowka tulejkowg
Min. 0,5 mm?

Maks. 1,5 mm?

Drut lub linka z koncowka tulejkowg
(w przypadku 2 drutéw lub linek

podtgczonych do jednego zacisku musza

one miec¢ identyczny przekroj)

Nie wolno dopusci¢ do kondensacji, oblodzenia ani dostania si¢ wody!
W przeciwnym razie istnieje niebezpieczenstwo pogorszenia funkcji
bezpieczenstwa oraz niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym.

Sktadowanie
Zakres temperatur
Wilgotnosc¢

-20...+60°C
<95% wilg. wzgl.

Transport
Zakres temperatur
Wilgotnosc¢

-40...+60°C
<95% wilg. wzgl.

Praca

Zakres temperatur
Wilgotnosc¢

Wysokos¢ zamontowania

-20...+60°C
<95% wilg. wzgl.
Maks. 2000 m n.p.m.
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Wymiary

Podstawa montazowa
AGK11

Podstawa montazowa
AGK11.7 z przegrédkag
,D” (tylko do LFS1)
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Uwaga!

Przegrodka ,D” do bezpiecznej separaciji!

Przegrodka ,D” nalezy do zakresu dostawy.

Uwaga!

Podstawa montazowa AGK11 i AGK11.6 z zaciskami
Srubowymi
LA”: Otwory na $ruby mocujgce
,B”: Otwory na kable
,C": Lacznik uziemienia
,N”: Zaciski przewodu neutralnego potgczone
z wejsciem przewodu neutralnego (zacisk 2)
,3171,32”: Zaciski punktu zbiorczego

Vi — Podstawa montazowa AGK11 / uchwyt do
dtawnic AGK65

Pod spodem:
4 zaciski przewodu uziemiajgcego, zakonczone
facznikiem do uziemienia

Powierzchnia zakreskowana:
Potozenie uchwytu do dtawnic AGK65 i uchwytu
kablowego AGK66

Podstawa montazowa AGK11.7 z zaciskami
Srubowymi
LA”: Otwory na $ruby mocujgce
,B”: Otwory na kable
,C": Lacznik uziemienia
,D”: Przegrodka do bezpiecznej separaciji
,N”: Zaciski przewodu neutralnego potgczone
z wejsciem przewodu neutralnego (zacisk 2)
,3171,32”: Zacisk punktu zbiorczego

% — Podstawa montazowa AGK11.7

Pod spodem:
4 zaciski przewodu uziemiajgcego, zakonczone
facznikiem do uziemienia

Powierzchnia zakreskowana:
Potozenie uchwytu do dtawnic AGK65 i uchwytu
kablowego AGK66

Potaczenie tgcznika uziemienia ,,C” i Srub mocujgcych w ,,A” z masg palnika
— Uzy¢ sruby metrycznej zabezpieczonej przed poluzowaniem!
W przeciwnym razie istnieje niebezpieczenstwo porazenia pragdem

elektrycznym.
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Wymiary (ciag dalszy)

Wymiary w mm

Uchwyt do dfawnic AGK65
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Zastrzega sie prawo do wprowadzania zmian!
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