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 Ficha técnica 

Productos de prevención contra incendios 

FireFinder® XLSV 
Módulo de voz en directo 
Modelo LVM 

 

Descripción general del producto 
El módulo de voz en directo (modelo LVM) proporciona 
un micrófono dinámico y de alta calidad, supervisado 
para dotar a los bomberos de un medio para enviar  
mensaje de voz en directo a zonas de audio 
especificadas.  El modelo LVM se monta en la puerta 
interior de una carcasa CAB1, CAB2, CAB3 o de entrada 
remota.  El modelo LVM incluye un micrófono con un 
interruptor pulsador para hablar y un cable espiral.  El 
micrófono y el interruptor pulsador para hablar están 
totalmente supervisados. 

El modelo LVM también ofrece un LED de preaviso verde 
que indica que la señal de preaviso está activa en las 
zonas seleccionadas y un LED verde listo para mensáfono 
que indica que las zonas seleccionadas están listas para 
mensáfono. 

La señal de preaviso se puede programar como tono o 
como mensaje y la duración se puede ajustar de 0 a 10 
segundos en incrementos de un segundo.  Un altavoz 
integrado con control de volumen permite la supervisión 
de los canales de audio. 

El panel frontal del modelo LVM consta de seis (6) 
interruptores y seis (6) pares de LED.  Cada par contiene 
un (1) LED bicolor (rojo/ verde) y un (1) LED amarillo. 

Los seis (6) interruptores se pueden programar para 
funciones de voz manual, así como funciones genéricas 
del sistema. Cuando los interruptores se utilizan como 
interruptores genéricos, todos los LED se pueden 
programar en ENCENDIDO, APAGADO o PARPADEO. 

El modelo LVM se supervisa mediante la tarjeta modelo 
DAC-NET, se asigna a una (1) de las 99 direcciones de 
submódulo del modelo DAC-NET (direcciones CAN). 

Intervalo de temperatura y humedad 
Los productos están incluidos en la lista UL 864 9a 
edición, para entornos secos interiores dentro de un 
intervalo de temperatura comprendido entre  
49 +/- 2 °C y 0 +/- 2 °C, y con una humedad relativa de  
93 +/- 2% a una temperatura de 32 +/- 2 °C. 

Valores eléctricos nominales 
24 V Intensidad, 25 mA máx. 

Información para pedidos 
Modelo Número de pieza Descripción 

LVM 500-034090 Módulo de voz en directo 

• Micrófono dinámico con interruptor pulsador para hablar 

• Cable espiral 

• Totalmente supervisado 

• LED de tono de preaviso 

• LED listo para mensáfono 

• Seis (6) interruptores integrados programables 

• Seis (6) pares de LED integrados 

• Altavoz con control de volumen 

• Se monta en la puerta interior de la carcasa modelo 
CAB1, CAB2, CAB3 o de entrada remota 

• Homologación UL 864, 9ª edición, y ULC; 
 Aprobado por el departamento de bomberos 

de la ciudad de Nueva York y por FM, CSFM 
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Aviso:  Esta ficha técnica comercial no puede utilizarse para fines de diseño o instalación del sistema.   
Consulte las instrucciones de instalación de cada producto para acceder a la información más actualizada. 

http://www.usa.siemens.com/Fire

