SIEMENS

Instrugcdes de Funcionamento

RDH100

O RDH100 é um termostato de ambiente que permite seleccionar a temperature ambiente desejada
sempre que se pretenda. A unidade tem um selector ergonémico para um controlo facilitado da

temperatura.
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Compartimento das Pilhas
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Seleccionar a temperatura desejada

Rode o selector no sentido anti-horario para diminuir o
setpoint, ou no sentido horario para aumentar o setpoint
em intervalos de 0.5 °C

A temperature desejada ¢ indicada préxima do simbolo da
temperatura de conforto | %

Mudar as Pilhas

1. Adquira 2 pilhas alcalinas novas tipo AA, 1.5 V.

2. Dentro de 1 minuto: Remova o suporte das pilhas, em seguida as pilhas, insira as
pilhas novas e coloque o suporte das pilhas.

3. Certifique-se que as pilhas usadas sao colocadas nos recipients devidos, de acordo

com as regras ambientais.

Dicas para uma economia de energia sem sacrificar o conforto

. Nunca permita que a temperature ambiente exceda os 21 °‘C
. Areje as divisdes por curtos periodos de tempo, mas com as janelas completamente

abertas

Definigcdo de parametros
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Colocagéo em Servigo

. Remova a pelicula protectora das 2 pilhas alcalinas. Verifique se o

suporte das pilhas esta na posigao correcta.

e  Se nao existirem pilhas no equipamento, coloque 2 pilhas alcalinas tipo

AA no compartimento.

Modo de definicdo de pardmetros

1.

Pressione RESET na parte de tras durante 5 segundos
até aparecer “P01”.

Nota: Se continuar a pressionar o botdo por mais de 10
segundos, o termostato ira fazer reset.

Pressione RESET novamente e o valor de parametro
presente na segunda linha pisca e esta pronto para ser
ajustado.

Ajuste o parametro usando o seletor de ajuste.
Pressione RESET uma vez para confirmar a definigao.
Rode o seletor de ajuste no sentido horario para o
préximo parametro e repita os passos 2 a 4.

Saia do modo de definicdo de pardmetros rodando o
seletor de ajuste no sentido horario até “End” e pressione
o botdo RESET uma vez.

Parametros:

P01 Comportamento de controlo: 2-posi¢des 1K /
2-posigdes 0.5 K/ PID rapido / PID lento (definicao de
fabrica)

P02 Gama de temperatura maxima

P03 Gama de temperatura minima
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