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Raumbediengerät KRT-1L

Raumgerät in INTEGRAL RS geregelten Lüftungs- und Klimaanlagen.

• Zur Messung und Schiebung der Temperatur
• Für die Verlängerung des ausgeschalteten Zustands (Feiertage)
• Für den Wechsel des Betriebsmodus durch Betriebswahlschalter

– Mit dem Sollwertschieber kann der am Regler eingestellte Sollwert um ± 4 K
verändert werden.

– Mit dem Feiertagswahlschalter kann die Regelung 1, 2 oder 3 Tage ausgeschaltet
werden, unabhängig vom Schaltuhrprogramm. Dazu muss der Betriebswahlschalter
auf 'Aut' stehen. Eine Leuchtdiode zeigt die gewählte Ausschaltzeit an. Diese kann
folgendermassen gelöscht werden: Ferienschalter nacheinander auf Stellung 1–2–3
schalten, Leuchtdiode löscht, die Ausschaltzeit ist gelöscht.

– Mit dem Betriebswahlschalter kann der Regler unabhängig vom eingegebenen Pro-
gramm ein- resp. ausgeschaltet werden. Auf Stellung 'Aut' wird nach dem eingegebe-
nen Uhr-Programm geschaltet.

– Der Temperaturfühler enthält ein Silizium-Widerstandselement mit positivem
Temperaturkoeffizienten, d.h. sein Widerstand nimmt mit steigender Temperatur zu.
Der T1-Temperaturfühler  kann zusätzlich um ± 2,5 K korrigiert werden. Die Korrektur
erfolgt mit dem unten im Gerät eingebauten Trimmpotentiometer. Es ist durch ein
Loch im Gehäuse verstellbar.

9H547

(Mittelstellung) ± 0 KWerkeinstellung

Korrektur +

Korrektur –

Das Raumbediengerät KRT-L besteht aus einem mehrteiligen Kunststoffgehäuse
(Beschreibung und Abmessungen siehe Geräteblatt 1718)

Funktionen

Korrektur des T1-Fühlers

Aufbau
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Das Gerät wird vorzugsweise neben der Türe in einer Höhe von 1,5 m montiert. Falls
der Temperaturfühler verwendet wird, sind störende Wärme- und Feuchteinflüsse, z.B.
neben Türen, Fenstern, Kaminen zu meiden, ebenso Orte mit schlechter Luftzirkulation
(Ecken, Nischen etc.)

Für Aufputzmontage wird ein besonderer Aufputzrahmen mitgeliefert.

Einstellbereich
Sollwertschieber für Temperatur ± 4 K (in Schritten von 1 K)

Messbereich Fühler (T1) – 50 ...150 °C
Korrekturbereich Fühler (T1) ± 2,5 K (Trimmpotentiometer)

Feiertagswahlschalter 1 d, 2 d, 3 d (Tage) ausgeschaltet, mit Anzeige
Betriebswahlschalter I Ein

Aut Auto
o Aus

Anschluss:
– T1 -Fühler 2-Draht, vertauschbar
– Betriebswahlschalter 3-Draht
Max. Leitungslänge 280 m bei 2,5 mm2 Cu

170 m bei 1,5 mm2 Cu
110 m bei 1,0 mm2 Cu
(max 2 Ohm pro Ader)

Schutzklasse III
Schutzart IP30 nach IEC529, DIN40050

Umgebungstemperatur:
– Betrieb      0 ... 50 °C
– Lagerung / Transport – 30 ... 70 °C

Konform mit CE -Anforderungen
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NRUE
NRUF Das SAPIM-Makro zur Verarbeitung der

Schalterfunktionen muss separat bestellt
werden.

Montagehinweise

Technische Daten

Anschlussklemmen
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T1 Ausgang

DC +5 ...15 V
GND
wRA und Betriebs-
wahlschalter

T1-Ausgang

DC +5 ...15 V
GND
Out

T1-Ausgang

GND
DC +10 V

DC 0 ...10 V

T1-Ausgang

DC +10 V
GND
DC 0 ...10 V

+DC 10 V

A1 ... J1
A2 ... J2T1 Ausgang


