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1. Das Gerat aus dem Sockel schieben und den
Klappdeckel des Batteriefaches 6ffnen.

. Den schwarzen Isolierstreifen von den Batterien
entfernen. Das Gerat schaltet sich ein.

. Das Batteriefach schliessen und das Gerat
wieder auf den Sockel schieben.

Betriebsartenwahl

Autol I C IO 4

Der Betriebsartenwahlschalter ermdglicht
5 Betriebsarten auszuwahlen.

Automatik mit max. 3 Heizphasen
Dauernd Komfortbetrieb

Dauernd Sparbetrieb

Dauernd Frostschutzbetrieb
24-hour mode with 1 heating period

Kurzfristig aktuelle
Sollwerttemperatur dndern

Die Umstellung

ist nur bis zum
nachsten Schalt-

zeitpunkt aktiv!

1. Mit der h und ? Taste wird beim ersten

Driicken die aktuell eingestellte Sollwerttem-
peratur angezeigt. Sie kann auf die gewiinschte
Temperatur in Schritten von 0.2 °C (max. +/-4 °C)
korrigiert werden.

. Nach 3 Sek. wechselt die Anzeige automatisch
zur Ausgangsanzeige zuriick.

Kurzzeitiger Temperatursollwert-
Wechsel (Spartip)

In den Betriebsarten m und kann
mit dieser Taste eine manuelle Umschal-
tung von Komfort- auf Spartemperatur
oder umgekehrt erzwungen werden. Die
Wahl wird beim nachsten Schaltpunkt
oder bei einer Anderung der Betriebsart
automatisch zurlickgestellt.
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Anzeige Sollwert .
SymbOIe i Abwesenbheit Ti:" Komfort nnn | Heizphasen 3
o Anzeige Sollwert
17 Menii Zeit S Heizen aktiv T« Sparbetrieb
T Menii m Automatik- T Sollwert 1 i i1
Temperatur betrieb O Frostschutz aktueller Wochentag
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r Y ) . Tagesbetrieb | Il | Heizphasen2 |
bedienung d‘ Zeitraster
Funktionen des Rollwahlschalters
Driicken: Rollen:
—————— « In die Meniiebene _—rr—o * VonMenlzu Menl bewegen
einsteigen + e Einstellgrossen verandern
e Mend aktivieren (Temperatur in Schritten von
e Eingaben speichern 0.2 °C, die Zeit in Schritten

zum nachsten Menu-
punkt weiterschalten
Menlpunkt akzeptieren

Escape (Zuriicktaste)

von Stunden und Minuten)

vorgegebene Funktionen
anwahlen

Rickkehr zur vorher aktiven Menuebene, bzw. schrittweises Verlassen der

Menuebene bis zur Ausgangsanzeige.
(aktuell angezeigte Einstellungen werden akzeptiert)

Aktuelle Zeit- und Wochentag-Einstellung

Einstellbar in den Betriebsarten , E: E und
1.
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. Rollen:
. Driicken: Eingabe speichern;

. Rollen:
. Driicken: Eingabe speichern; Wochentag blinkt.
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Ohne weitere Betatigung einer Taste wird nach 10
Sekunden die angezeigte Einstellung akzeptiert und

zur Ausgangsanzeige zuriickgekehrt.

Langfristig Temperaturen verandern

Einstellbar in den Betriebsarten m Eﬁ E und
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Ohne weitere Betatigung einer Taste wird nach 10
Sekunden die angezeigte Einstellung akzeptiert und
zur Ausgangsanzeige zuriickgekehrt.

Drucken: In die Menlebene einsteigen;
die Uhr blinkt.

. Driicken: Akzeptieren des Men(s;

die Stundenanzeige blinkt.
Eingabe der aktuellen Stunde.

die Minutenanzeige blinkt.
Eingabe der aktuellen Minute.

Rollen: Eingabe des aktuellen Wochentages.
Mit der Zuriicktaste zur Menliebene:
Meni Temperatur T blinkt.
(Muss evtl. nicht verandert werden, mit
einem weiteren Betatigen der
Escapetaste zur Ausgangsanzeige
wechseln.)

. Driicken: In die MenUlebene einsteigen;

die Uhr blinkt.

Richtung Display zu Menii T.

Menu akzeptieren; Symbol Tﬁ‘ blinkt.

T‘ﬁ‘ akzeptieren; Sollwert blinkt.
Eingabe der Komforttemperatur.
Eingabe speichern; Symbol LL(¢ blinkt.
T« akzeptieren; Sollwert blinkt.
Eingabe der Spartemperatur.
Eingabe speichern; Symbol T blinkt.
T akzeptieren; Sollwert blinkt.
Eingabe der Frostschutztemperatur.
Eingabe speichern;

Symbol T @R blinkt.

T akzeptieren; Sollwert blinkt.
Eingabe des Temperatursollwertes
bei aktiver Fernbedienung.

. Mit der Zurticktaste zur Menlebene:

Menii Heizphasen T blinkt.

(Muss evtl. nicht verandert werden,
mit einem weiteren Betatigen der
Zuricktaste zur Ausgangsanzeige
wechseln.)

. Rollen:
Driicken:
Drucken:
Rollen:
Driicken:
Driicken:
Rollen:
. Driicken:
. Driicken:
. Rollen:
. Driicken:

. Driicken:
. Rollen:
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Einstellungen fiir den Automatikbetrieb mit 2 Heizphasen

e Einstellbar in den Betriebsarten M Eé! und
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Ohne weitere Betatigung einer Taste wird nach 10
Sekunden die angezeigte Einstellung akzeptiert und
zur Ausgangsanzeige zuriickgekehrt.

-

10.

12.

13.

14.

15.
16.

17.
18.

19.
20.

21.

. Driicken: In die Menliebene einsteigen;
die Uhr blinkt.
. Rollen: 2 mal Richtung Display;
Menii T blinkt.
. Driicken: Menti akzepheren Symbol Gruppe
Werktage Tiais — blinkt.
. Rollen:  Gruppe Werktage- oder Wochenend
anwahlen.
. Driicken: Auswahl akzeptieren;
Heizphase T blinkt.
. Driicken: T akzeptieren; Heizphase 1 blinkt.
. Driicken: Heizphase 1 akzeptieren;
Startzeit der Heizphase 1 blinkt.
Rollen:  Eingabe Startzeit der Heizphase 1.
. Driicken: Eingabe speichern;
Endzeit der Heizphase 1 blinkt.
Rollen:  Eingabe der Endzeit der Heizphase 1.
. Driicken: Eingabe speichern;
Sollwert zur Heizphase 1 blinkt.
Rollen:  Eingabe Sollwert zur Heizphase 1.
Driicken: Eingabe speichern;
Heizphase 2 blinkt.
Druicken: Heizphase 2 akzeptieren;
Startzeit der Heizphase 2 blinkt.
Rollen:  Eingabe Startzeit der Heizphase 2.
Driicken: Eingabe speichern;
Endzeit der Heizphase 2 blinkt.
Rollen:  Eingabe Endzeit der Heizphase 2.
Driicken: Eingabe speichern;
Sollwert zur Heizphase 2 blinkt.
Rollen:  Eingabe Sollwert zur Heizphase 2.

Mit der Escapetaste in das Mend fir die
Auswahl der Heizphasen;
Menipunkt Heizphase T blinkt.
gegen das Display oder vom Display
weg zum Menlpunkt;

T Loder nnn Heizphasen

(Muss evtl. nicht verandert werden,
mit weiteren Betatigungen der
Escapetaste, schrittweises Verlassen
der Menuebene bis zur Ausgangs-
anzeige.)

Rollen:

Einstellungen fir den Automatikbetrieb mit 1 oder 3 Heizphasen

e Einstellbar in den Betriebsarten M Eﬁ E und

Vorgehensweise gleich wie Einstellungen fir den Automatikbetrieb mit 2 Heizphasen. Einziger Unterschied,

es kann zusatzlich ein Sollwert fir die Heizphase 3 eingegeben werden (Standardeinstellung 21 °C).

Abwesenheit / Ferien i

e Einstellbar in den Betriebsarten M Eé! und

Mo 1 °C
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Ohne weitere Betatigung einer Taste wird nach 10
Sekunden die angezeigte Einstellung akzeptiert und
zur Ausgangsanzeige zuriickgekehrt.
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Driicken: In die Meniiebene einsteigen;
die Uhr blinkt.
. Rollen: Vom Display weg; Menii i blinkt.

. Driicken: i akzeptleren

2 345 -3 7
Symbol A blinkt.
. Rollen:  Eingabe des Beginns (Wochentag)
der Abwesenheit.
Driicken: Eingabe speichern;
Anzahl Tage blinken.
. Rollen:  Eingabe der Abwesenheitsdauer;
Anzahl Tage, max. 99 Tage.
. Driicken: Eingabe speichern;
Sollwert THl blinkt.
. Rollen:  Eingabe der Temperatur.
. Mit der Escapetaste zur Menlebene;

die Uhr blinkt.

(Muss evtl. nicht verandert werden,
mit einem weiteren Betatigen der
Escapetaste zur Ausgangsanzeige
wechseln.)

Tagesbetrieb

Einstellbar in der Betriebsart

Tagesbetrieb mit nur einer Heizphase.

Start der Heizphase, Ende der Heizphase und
Temperatur Sollwert sind tber den Rollwahlschalter
individuell einstellbar.

Zuriick zu den Standardwerten

Taste hinter der Nadel6ffnung mindestens eine
Sekunde dricken: Dadurch werden die
benutzerspezifischen Einstellungen auf ihre
Standardwerte zurlickgesetzt (die ,Fachmann®-
Einstellungen bleiben unverandert). Die Uhr beginnt
bei 12:00.

Beim Zuriicksetzen leuchten alle Anzeigefelder des
Displays.

Standardwerte
Werkseinstellungen fiir Heizen
Betriebsarten E} E
Start Dauerbetrieb 00:00 | 00:00 | 00:00
Ende Dauerbetrieb 24:00 | 24:00 | 24:00
Sollwert Komfortbetrieb 19 °C
Sollwert Sparbetrieb 16 °C
Sollwert Frostschutz 5°C
Sollwert T B 10°C
Fernbedienung
Soliwert Tl o
Abwesenheit 12°¢c
Betriebsart m
Eingestellte Phasen J1L | nn | nnn
Start Phase 1 07:00 | 06:00 | 06:00
Ende Phase 1 23:00 | 08:00 | 08:00
Start Phase 2 17:00 | 11:00
Ende Phase 2 22:00 | 13:00
Start Phase 3 17:00
Ende Phase 3 22:00
Sollwert Phase 1 19°C [19°C | 19°C
Sollwert Phase 2 20°C | 20°C
Sollwert Phase 3 21°C
Sollwerte TER und Tl siehe oben

Batteriewechsel :.
2 Alkaline-Batterien Typ AA 1,5V

Beim Erscheinen dieses Symbols miissen Sie
innerhalb der nachsten 3 Monate die Batterien
wechseln.

1. Gerat vom Sockel abnehmen
2. Auf der Riickseite das Batteriefach
o6ffnen und Batterien austauschen
3. Batteriefach schliessen und Gerat
zurlick auf den Sockel schieben
Vorsicht:
Eine Gangreserve speichert beim Batteriewechsel
die aktuellen Daten wahrend maximal einer Minute.
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