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Frontaanzicht – plaats van de bedien-
elementen?
1 Insteltoetsen voor de bedrijfssoort. Het huidige bedrijf

“brandt”
2 Toets voor SWW bereiding AAN/UIT
3 Informatietoets
4 Display
5 Toetsen voor keuze en instelling van de waarden
6 Instelling van de stooklijn
7 Toetsen voor handbedrijf:

A = handbedrijf IN (lampje brandt)
B = afsluiter OPEN
C = afsluiter DICHT / 2e brandertrap AAN/UIT

8 Indicatie voor afsluiter OPEN of 1e trap van de
brander AAN

9 Indicatie voor afsluiter DICHT of 2e trap van de
brander AAN

10 Indicatie voor pomp IN
11 Draaiknop voor aanpassing van de ruimtetemperatuur
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Betekenis van de symbolen op de display
COMFORT bedrijf

VERLAAGD bedrijf

ECO Verwarming uitgeschakeld door de
buitentemperatuur

Vakantiebedrijf

Verwarming uitgeschakeld (Vorstbeveiliging blijft
gewaarborgd)

ERROR Foutmelding aanwezig

Maximaalbegrenzing is actief

Minimaalbegrenzing is actief

BUS De regelaar is aangesloten op een databus



Siemens Building Technologies AG 431927820c 5/28

Gebruik van de INFO-toets

Verschillende keren op toets drukken om het
volgende waarden in de display te tonen:

tijd

buitentemperatuur

ruimtetemperatuur (verschijnt alleen als er een
ruimteopnemer aanwezig is)

aanvoertemperatuur resp. keteltemperatuur

De pijl duidt de waarde aan

De laatst geselecteerde info blijft permanent op de
display staan!
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Bedrijfssoorten
Verwarming uitgeschakeld (met vorstbeveiliging)

Automatische aanwarming en verlaging volgens
het verwarmingsprogramma – Verwarming
automatisch uitgeschakeld tijdens de vakantie –
Verwarming automatisch uitgeschakeld als de
buitentemperatuur dit toelaat (ECO-functie)
Permanent VERLAAGD bedrijf

Permanent COMFORT bedrijf

Vorstbeveiliging bij elk bedrijf

Afstandsbediening met een ruimtebedienapparaat
is alleen mogelijk in AUTO bedrijf. Als de ,
toets knippert, annuleert het ruimtebedienapparaat
het door de regelaar opgelegde
verwarmingsprogramma.

In AUTO bedrijf werkt de regelaar volgens
jaarklokprogramma
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Inbedrijfstelling van de regeling
• De installatie inschakelen met de hoofdschakelaar.

• Verschillende keren op de toets drukken tot de
dag en de tijd op de display verschijnen.

• De tijd en de datum controleren; aanpassen indien
nodig (zie “Instelling van tijd en datum” op pagina 21).

• Op toets drukken om op AUTO bedrijf over te
schakelen.

• De SWW bereiding aan/uit zetten door op de toets
te drukken

Wijziging van de gegevens: zie bladzijden 12 en 21

Bij de inbedrijfstelling is de regelaar ingesteld op
normale waarden!



8/28 431927820c Siemens Building Technologies AG

Hoe het SWW te bereiden
Met de toets , schakelt u de bereiding van het SWW IN
(de toets brandt) en UIT (de toets brandt niet meer).
Als de toets brandt, zet de regelaar het SWW ter
beschikking (volgens de instelling van de verwarmings-
installateur) – op de volgende uurprogramma's :
����

����

����

volgens de programma van klok 2
volgens de verwarmingsprogramma
24 uur op 24

(� kruis het vakje aan dat van toepassing
is)

Is uw installatie met een boiler uitgerust, dan kunt u die
met handbediening laden door op de toets te blijven
drukken tot deze knippert. (Dit is niet mogelijk in
installaties met elektrische lading van het SWW.).

De SWW bereiding is onafhankelijk van de toe-stand
van de regelaar

Tijdens het vakantiebedrijf (het symbool verschijnt
op de display) is er geen SWW bereiding.
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Correctie van de ruimtetemperatuur
Als de ruimtetemperatuur niet juist is, bij zacht weer en bij
koud weer, deze corrigeren met de draaiknop:

• te lage ruimtetemperatuur:
de knop naar de + waarden
draaien.

• te hoge ruimtetemperatuur:
de knop naar de – waarden
draaien.

De schaal op de knop geeft de verandering in
ruimtetemperatuur weer in °C.

Wanneer de ruimtetemperatuur alleen bij zacht weer of
alleen bij koud weer niet juist is, dan moet de stooklijn
worden gecorrigeerd. Dit is op drie manieren
mogelijk(volgens de instelling van de verwarmings-
installateur).

Voor de correctie gaat u als te werk:
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Wijze van
verstel-
ling

Ruimtetemperatuur bij
zacht weer onjuist

Ruimtetemperatuur bij
koud weer onjuist

���� Analoog Met linker schuif ca.
5 °C corrigeren

Met rechter schuif ca.
5 °C corrigeren

���� Digitaal Regel met ca.
5 °C corrigeren

Regel met ca.
5 °C corrigeren

���� Via
databus

Netwerkbeheerder
waarschuwen

Netwerkbeheerder
waarschuwen

� (� Aankruisen wat van toepassing is)

Na een aanpassing, twee dagen wachten zodat de
regeling zich kan stabiliseren!
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Afwijken van het verwarmingsprogramma
• Tot nader order geen verlaging

Het COMFORT bedrijf kiezen met de toets:
• Tot nader order alleen verlaagd verwarmen

Het VERLAAGD bedrijf kiezen met de toets:

Niet vergeten de bedrijfmodus opnieuw op de
oorspronkelijke positie te plaatsen!

De regelaar werkt alleen volgens het verwarmings-
programma als de bedrijfsschakelaar op AUTO staat.
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De waarden lezen of wijzigen
• Op toets of drukken voor de gewenste

bedienregel.
• Er zijn 30 regels voor de instellingen:

Keuze van de volgende regel;
Keuze van de vorige regel

• Instelling van de waarden:
Verlaging van de waarde
Verhoging van de waarde

• De ingestelde waarde is aangenomen bij selectie van de
volgende regel of bij het verlaten van het instelniveau.

• Op de toets of op de toets van het gewenste
bedrijf drukken om het instelniveau te verlaten (na 30
minuten wordt het instelniveau automatisch verlaten).

Lijst met de regels op de laatste pagina.

Stel, bij wijze van oefening, de schakelklok in: zie
"Instelling van de schakelklok".
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Instelling van de verschillende gewenste
ruimtetemperaturen
Keuze van een regel met toetsen: en

Instelling van de waarden met toetsen: en

• Op regel de gewenste COMFORT waarde wijzigen
(display ). Standaard instelling: 20 °C.

• Op regel de gewenste VERLAAGDE waarde
wijzigen (display ). Standaard instelling: 14 °C.

• Op regel de gewenste waarde voor vorst-
beveiliging en vakantiebedrijf wijzigen (display ).
Standaard instelling: 10 °C.

Het gewenste bedrijf selecteren om dit programma te
verlaten

Opgelet bij voorwerpen die gevoelig zijn voor koude
(bijv. kamerplanten)!



14/28 431927820c Siemens Building Technologies AG

Instellen van het verwarmingsprogramma

Keuze van een regel: met toetsen en

Instelling van de waarden: met toetsen en

Standaard verwarmingsprogramma ingesteld in de fabriek
voor het dagelijks aanwarmen en verlagen:
• alle dagen van 6:00 tot 22:00: COMFORT bedrijf
• alle dagen van 22:00 tot 6:00: VERLAAGD bedrijf

Maximum 3 verwarmingsperiodes per dag. Voor elke
verwarmingsperiode de schakeltijd bepalen voor:
• het begin van het COMFORT bedrijf
• het einde van het COMFORT bedrijf

Werkwijze:
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1. Op regel de dag kiezen waarvan de tijden gewijzigd
moeten worden:
1 = maandag, 2 = dinsdag, enz.
1-7 = geldig voor alle dagen van de week

2. Op regel de gewenste tijd kiezen voor het begin van
het COMFORT bedrijf

3. Op regel de gewenste tijd kiezen voor het einde van
het COMFORT bedrijf

Als meer verwarmingsperiodes gewenst zijn:
4. Op regels en de tijden voor het begin en einde

van de 2e verwarmingsperiode instellen
5. Op regels en de tijden voor het begin en einde

van de 3e verwarmingsperiode instellen
Om een verwarmingsperiode te annuleren, regel , of

zolang instellen tot --:-- verschijnt

Het gewenste bedrijf selecteren om het programma te
verlaten.
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Voorbeeld van een dagprogramma met 3
verwarmingsperiodes:

NORMAAL verwarmen van 7:00 tot 12:00, van 14:00
tot 18:00 en van 19:00 tot 23:00

Indien er andere instellingen vereist zijn voor het
weekend, eerst de tijden voor de hele week (1-7)
instellen en dan dagen 6 en 7 afzonderlijk wijzigen!
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Instelling van de vakantieperiodes
Keuze van een regel: met toetsen en
Instelling van de waarden: met toetsen en

Procedure voor een vakantieperiode:
1. Op regel het nummer van de vakantieperiode instellen
2. Op regel de datum van de eerste vakantiedag instellen
3. Op regel de datum van de laatste vakantiedag

instellen (een instelling op regel is dan vereist)
Om een instelling te annuleren, regel zolang
aanpassen tot --.-- verschijnt.
Als de vakantieperiode voorbij is, worden de gegevens
gewist.
Het gewenste bedrijf selecteren om het programma te
verlaten.

Geen tapwatervoorziening tijdens de vakantieperiode.

Schrijf uw vakantiekalender eerst uit op alvorens deze te
programmeren!



18/28 431927820c Siemens Building Technologies AG

De SWW temperatuur lezen of de gewenste
waarde wijzigen
Keuze van een regel: met toetsen et
Instelling van de waarden: met toetsen et

• De gewenste SWW COMFORT temperatuur instellen
op regel . De standaardinstelling bedraagt 55 °C.

• De huidige SWW temperatuur lezen op regel .
• De gewenste SWW VERLAAGDE temperatuur

instellen op de regel . Op deze gewenste waarde
wordt in de "UIT-fasen“ van het geselecteerde
programma geladen. De standaardinstelling bedraagt
40 °C.

Het gewenste bedrijf selecteren om het programma te
verlaten.

Bij te hoge temperaturen kunnen brandwonden en
kalkaanslag voorkomen!
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Hoe uw uurprogramma 2 in te stellen
Aanvullend op het uurprogramma voor de
verwarmingsperioden, biedt de regelaar u een tweede
uurprogramma. Voor uw installatie heeft de installateur
die als volgt geregeld:

..............................................................................

Standaard verwarmingsprogramma opgesteld in de
fabriek voor het dagelijks aanwarmen en verlagen :
• alle dagen van 6:00 tot 22:00 COMFORT bedrijf
• alle dagen van 22:00 tot 6:00 VERLAAGD bedrijf
Er zijn max. 3 verwarmingsperiodes per dag mogelijk.
De uren moeten voor elke verwarmingsperiode worden
ingevoerd voor:
• het begin van het COMFORT bedrijf
• het einde van het COMFORT bedrijf

De wijzigen gebeuren als volgt :
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Keuze van een regel: met toetsen en
Instelling van de waarden: met toetsen en

1. Op regel de dag selecteren waarvan de uren
gewijzigd moeten worden :
1 = maandag, 2 = dinsdag etc.
1-7 = geldig voor alle dagen van de week

2. Op de regels en de uren voor het begin en einde
van de 1e verwarmingsperiode bepalen

3. Op de regels en de uren voor het begin en einde
van de 2e verwarmingsperiode bepalen

4. Op de regels en de uren voor het begin en einde
van de 3e verwarmingsperiode bepalen

Om een verwarmingsperiode te annuleren, regel ,
of zolang instellen tot --:-- verschijnt.

Het gewenste bedrijf selecteren om het programma te
verlaten.
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Instelling van tijd en datum

Keuze van een regel: met toetsen en

Instelling van de waarden: met toetsen en

1. Instelling van de tijd:
Selecteer regel en stel de tijd in

2. Ga op dezelfde manier te werk voor dag, datum en
jaar:
– de dag op regel (1 = maandag, 2 = dinsdag, enz.)
– de datum (dag en maand) op regel
– het jaar op regel

Het gewenste bedrijf selecteren om het programma te
verlaten.

De omschakeling tussen zomer- en wintertijd
gebeurt automatisch!
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Tips voor zuinig gebruik zonder
comfortverlies
• Overdag maximaal tot 21 °C verwarmen. Elke

bijkomende graad verhoogt de verwarmingskosten met
6 à 7 %.

• Snel luchten waarbij u de vensters wijd opent.
• In onbezette ruimten, de thermostatische kranen op

“vorstbeveiliging“ zetten.
• Vermijd meubels, gordijnen, enz., voor de radiatoren te

plaatsen.
• Bij gesloten luiken, overgordijnen, enz., is er minder

warmteverlies naar buiten.
• Regelmatig het energieverbruik controleren.
• SWW temperaturen regelen op de echte nodige

waarde.
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Tips bij afwijkingen
• De verwarming werkt niet:

– De display controleren: als er ECO staat, betekent
dit dat de ECO-functie (buitentemperatuur) de
verwarming heeft uitschakeld!

• De verwarming werkt steeds op dezelfde temperatuur:
– De bedrijfssoort controleren: enkel het AUTO bedrijf

schakelt over van verlaagd naar comfort bedrijf

• Het ruimtebedieningsapparaat is niet in te stellen:
– De bedrijfssoort van de regelaar controleren. Voor

afstandsbediening met het ruimtebedienings-
apparaat dient de RVL471 op AUTO bedrijf te staan

• De gewenste ruimtetemperatuur wordt te vroeg of te
laat bereikt:
– Het verwarmingsprogramma wijzigen
– Als het gebouw goed is geïsoleerd, is een lange

periode voor temperatuurverlaging normaal.
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Storing – handbedrijf
• Algemeen onzekerheid:

– Is de installatie ingeschakeld?
– Zijn alle zekeringen van de installatie in goede staat?
– Is er voldoende brandstof aanwezig?
– Werden er verkeerde instellingen in de regelaar

ingevoerd (tijd, gewenste waarden, enz.)?
– De display controleren. Als er ERROR (storing) ver-

schijnt, kan er een foutcode op regel worden
afgelezen. Deze codes betekenen:
10 = Defect buitentemperatuuropnemer
30 = Defect aanvoertemperatuuropnemer
40 = Defect retourtemperatuuropnemer (primaire kring)
42 = Defect retourtemperatuuropnemer (secundaire

kring)
50 = Defekt SWW temperatuuropnemer / thermostaat

1
52 = Defekt SWW temperatuuropnemer / thermostaat

2
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54 = Defekt SWW aanvoertemperatuuropnemer
60 = Defect ruimtetemperatuuropnemer
61 = Defect ruimtebedieningsapparaat
81 = Kortsluiting op databus (LPB)
82 = Bus adres bestaat verschillende keren
100 = 2 uurmasters op databus (LPB)
120 = Aanvoertemperatuuralarm
140 = Ontoelaatbaar regelaarsadres (bus) resp.

installatietype
Deze codes zijn nuttig voor de servicedienst.

• Als de regelaar een ruimtetemperatuuropnemer heeft:
– Werken de factoren die een invloed hebben op de

temperatuur (tocht, zonlicht, enz.) ook in op de
opnemer?

– Heeft warmte-inbreng van bijv. personen, machines,
verlichting, enz., een invloed op de
ruimtetemperatuuropnemer?

– Is de ruimtetemperatuuropnemer achter meubels,
gordijnen, enz., geplaatst?
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– Staan alle thermostatische kranen in de “referentie-
ruimte” “wijd open”?

• De regeling werkt niet meer: Als de
ketel en de circulatiepomp nog
werken: de regelaar op
handbedrijf instellen met toets A.
– Installatie met gemotoriseerde regelafsluiter:

De regelafsluiter kan hand bediend worden met
toetsen B (open) of C (dicht).

– Installatie zonder gemotoriseerde regelafsluiter:
De brander is permanent ingeschakeld. Bij tweetraps
branders jan de 2e trap met de toets C worden in- en
uitgesachakeld.

– SWW bereiding :
De pompen voor SWW zijn permanent aange-
schakeld. Als de kring SWW met een mengkraan
werkt, kunt u die handmatig bedienen. Is het met een
verdeelkraan, dan is de SWW bereiding niet mogelijk.

Het automatisch bedrijf opnieuw aanzetten: op toets
A drukken of het gewenste bedrijf selecteren.
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• De warmtebron werkt niet meer:
– De brander is defect. Op de ontgrendelingsknop

drukken!
– De circulatiepomp en/of de ketelpomp werken niet.

Controleer de zekeringen!
– Het koppelingsmechanisme tussen servomotor en

afsluiter is ontkoppeld. Terugkoppelen.

Als deze maatregelen niet helpen om de installatie
weer op gang te brengen, de verwarmingsinstal-
lateur waarschuwen!

Adres en telefoonnummer van de verwarmingsinstallateur:
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Gewenste waarde voor COMFORT bedrijf
Gewenste waarde voor VERLAAGD bedrijf
Gewenste waarde vakantie- en vorstbeveiliging
Dag van de week, (1 tot 7)

tot invoer verwarmingsperioden voor het
verwarmingsprogramma
Nummer van de vakantieperiode (1 tot 8)
Eerste vakantiedag (dag.maand)
Laatste vakantiedag (dag.maand)
Stooklijn, aanvoertemperatuur bij +15 °C
Stooklijn, aanvoertemperatuur bij –5 °C
Gewenste waarde voor SWW COMFORT
temperatuur
Huidige SWW temperatuur
Gewenste waarde voor SWW VERLAAGDE
temperatuur

tot Gegevens voor programma 2
tot Instelling jaarlijksklok (Datum en uur)

Storingsaanduiding


