SIEMENS

Fiche technique

Produits de protection incendie

Bases de détection

Base sonore (d’avertisseur) intelligente [congue pour les chambres]

Modéele ABHW-4S

carrée basse fréquence de 520 Hz dans les chambres »

e Minimise I'empreinte de surface sur le mur ou le plafond
= Solution tout en un

controlées de facon indépendante par l'appareil

= Constant

= American National Standards Institute (ANSI) - tonalité Temporelle 3
= ANSI tonalité Temporelle 4 (monoxyde de carbone [CO])

= Tonalité pulsée 120 (et tonalité pulsée canadienne 30)

panneau de contréle d'alarme incendie Siemens (PCAI)

ainsi que les détecteurs Siemens de séries « H» et « S »

SPECIFICATIONS POUR ARCHITECTES ET INGENIEURS

e Répond aux exigences de la norme NFPA 72 pour les « tonalités a onde

e Répond aux exigences de la norme NFPA 720 en matiére de monoxyde de
carbone (CO) pour la « tonalité Temporelle 4 de 520 Hz dans les chambres » ’

e Options de configuration et de programmation trés flexibles avec sorties

e Fournit six (6) signaux de tonalité sonore configurables sur le terrain :

e Compatible avec les appareils intelligents de protection incendie Desigo™"”
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e Bases pour les chambres compatibles avec :
= Les panneaux de contrdle d'alarme incendie (PCAI)
Protection incendie Desigo
« Les PCAI FireFinder"'® XLS
= (Cartes de service NAC PAD de Siemens

e Homologué ®UL268, 464 et 2075, homologué
®ULC-S525 /-5529; Approuvé par le FM (*3150,
#3230 & ¥3010) et CSFM (*7300-0067:0271)

— peut également suivre la sortie du circuit de dispositif de notification (NAC) du

Présentation du produit

La base sonore (d‘avertisseur) de modele ABHW-4S de Siemens —
Protection Incendie est une base de détecteur intelligente
supervisée congue pour une utilisation dans les chambres d'un
batiment. Chaque base de modéle ABHW-4S géneére un signal
audio a onde carrée de 520 Hz qui respecte la norme NFPA 72 de
méme que les applications homologuées ®UL | @ULC.

Le modéle ABHW-4S offre six (6) tonalités configurables sur le
terrain : deux (2) niveaux de volume sont utilisés avec les
détecteurs et PCAI compatibles de Siemens. Constant; tonalité
Temporelle 3; et tonalité pulsée canadienne 30 sont pris en
charge par chaque base sonore intelligente pour les chambres.

Le modele ABHW-4S est entierement compatible avec tous les
détecteurs adressables Siemens figurant dans les tableaux de
détecteurs inclus dans le présent document.

(Consultez la section Renseignements pour les commandes a la page 2).

Lorsqu'il est utilisé conjointement avec d'autres composants de
protection incendie compatibles ou homologués de Siemens, le
modéle ABHW-4S peut remplacer un poste d'alerte de fumée
simple/multiple pour réaliser une fonctionnalité avancée au
niveau du systeme.

Spécifications

Le modele ABHW-4S respecte les exigences spécifiées dans les
normes ®UL268, WULC-S525, ®ULC-S529 - et ®UL464,
®UL2075, qui incluent une exigence de tonalité de basse
fréquence de 520 Hz, pour les « chambres ».

Spécifications - (suite)

Le modeéle ABHW-4S est constitué d'une configuration
standard de base de détecteur Siemens de série « 11 » et
contient un circuit auxiliaire pour les PCAI Desigo et les
détecteurs de série « HFP » [ « SFP ».

De plus, chaque modéle ABHW-4S abrite un avertisseur sonore
précablé capable de générer une tonalité a onde carrée de
520 Hz qui produit un signal pouvant atteindre jusqu'a 85 dBA
a 3,1 m (10 pi) pour les avertissements locaux.

Plusieurs options d'alimentation sont offertes pour la base
sonore de modéle ABHW-4S qui peut alors étre alimentée par
une configuration normale a quatre fils d'une des facons
suivantes : un circuit de dispositif de notification (NAC); une
carte de service Siemens de série PAD; un bloc d'alimentation
stabilisé de modele ZIC-4A, ou tout autre bloc de 24 V c.c.
homologué ®UL.
Remarque : Consultez le Manuel d'installation et d'utilisation

(IoM : A6V10405588) du modéle ABHW-4S

pour tous les détails.
Les bases de modele ABHW-4S sont capables de sonner
simultanément, individuellement ou dans n'importe quelle
combinaison : selon le type de détecteur et lorsqu'elle est
utilisée et configurée avec un PCAI Siemens compatible.
Remarque : Lorsque les bases de modéle ABHW-4S sont utilisées

avec des détecteurs des modeles série de « H» [ « S »,

la fonctionnalité est limitée et est similaire a celle de
la base sonore de modéle ADBH-11.

Base sonore (d’avertisseur) intelligente Modele ABHW-4S 61 60 F
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Spécifications - (suite)

Le modele ABHW-4S est un périphérique de détecteur de
fumée complémentaire homologué ®UL | ®ULC qui respecte
ou dépasse les exigences d'audibilité de 85 dB a 3,1 m (10 pi)
stipulées dans les normes ®UL268, ®ULC-S525, ®ULC-S529 —
et ®UL464 | ®UL2075, y compris I'exigence de tonalité de
basse fréquence de 520 Hz pour les « chambres ».

Données d’application

Les détecteurs de fumée utilisés avec le modele ABHW-4S sont
assujettis a un espacement central maximal de 30 pis

(900 pi?), conformément a la norme 72 de la NFPA (National
Fire Protection Association). Toutefois, cet espacement est
basé sur des conditions idéales, — spécifiquement, des
plafonds lisses, une circulation d'air minimale et aucun
obstacle physique entre les sources d'incendie potentielles et
le détecteur lui-méme.

Le format d'espacement central susmentionné doit étre utilisé
a titre de guide pour le plan d'installation des détecteurs.
N'installez pas de détecteurs a proximité de bouches d'aération
ou de climatisation. Des joints exposés ou des plafonds munis
de poutres peuvent aussi avoir un effet sur les limites
sécuritaires d'espace pour les détecteurs.

Les directives de la norme NFPA 72 et le bon jugement de
I'ingénieur sont essentiels pour déterminer I'emplacement et
I'espacement des détecteurs.

Compatibilité avec les PCAI

Le modele ABHW-4S fonctionne avec les systémes de
protection incendie Siemens suivants :

PCAI

Type de systéme

Interface personne-machine (PMI)
v10.02 (ou ultérieure)
Logiciel de configuration personnalisée
Zeus v10.02 (ou ultérieure)
Carte de circuit électrique (modele
DLC) v6.01 (ou ultérieure)
PCAI adressable Desigo a 50 points
v01.04.20 (24),
Outil logiciel v01.02.16 (53)

FireFinder™P XLS

Modéle FC2005

Modeéles FC2025 et FC2050 | Outil logiciel v6.0.0R1 (ou ultérieure)

Données techniques

Données techniques - (suite)

Connexions :

12-18 AWG
(American Wire Gauge
— calibrage américain normalisé des fils)

Section de cable
admissible :

Deux (2) blocs électroniques ayant jusqu'a quatre

Conceptlon : (4) bornes a vis de chaque coté

Electrique :

Tension de Alimentation de la boucle : 16 —33 V. c.c.
fonctionnement :| Alimentation externe : 16 —33V.c.c.
Courant de De la boucle SLC : 250 pA
garde : De la source externe : 1,0 mA
(max.)
dBA élevé: 65mAa33Vec.c.
dBA élevé: 90 mAa24Vec.c.
c dBA élevé : 165 mAa16Vc.c.
S Els Alimentation [dBA élevé : 0,85 mA (de a boucle)
d'alarme : externe : e =
(RMS max.) dBA faible: 28 mAa33Vec.c.
dBA faible: 33 mAa24Vec.c
dBA faible: 45 mAal16Vec.c
dBA faible : 1,6 mA (de la boucle)

Renseignements pour les commandes

Modeéle Piece Description

Base sonore (d'avertisseur)

ABHW-4S [concue pour les chambres]

S54320-F14-A1

Version chambre a coucher

ABHW-4S7
(de 520Hz) - COO - USA

S54320-F14-A2

Lampes distantes compatibles

Modéle Piéce Description

RL-HW 500-033310 | Lampe d'alarme distante, mur

RL-HC 500-033230 | Lampe d'alarme distante, plafond

Détecteurs intelligents compatibles

Modeéle Piece Description

FDO421 |S54320-F4-A1 |Détecteur optique

FDT421 |S54320-F5-A1 [Détecteur thermique

FDOT421 [S54320-F6-A1|Détecteur thermique / optique

FDOOT441|S54320-F7-A1 | Détecteur thermique optique double

FDOOTC441|S54320-F8-A1

Détecteur thermique optique double (avec CO)

Détecteurs compatibles de séries « H» / « S »

Physique : Modeéle Piece Description
Température de 0—49°C HFP-11 500-033290 |Détecteur thermique / optique de série « H »
fonctionnement : (32—120°F) HFPO-11 | 500-034800 |Détecteur optique de série « H»
HFPT-11 500-033800 |Détecteur thermique de série « H »
Humidité de 10-95%, SFP-11  [500-033290C |Détecteur thermique / optique de série « S »
fonctionnement : sans condensation SFPO-11 | 500-034800C |Détecteur optique de série « S »
" — SFPT-11 500-033800C |Détecteur thermique de série « S »
Sortie sonore : Ele.vee - 28 d8 Remarques : Les détecteurs de modéles SFP-11, SFPO-11 et SFPT-11
(EPe) Faible : 275d8 sont approuvés exclusivement pour des installations
. Constant; Temporelle 3; Temporelle 4; ) canadiennes. Les bases des modéles de séries « S »sont
Tonalités : Temporelle 4 - faible puissance; tonalité limitées au niveau de leur fonctionnalité de base sonore.

pulsée 120; tonalité pulsée 30 canadienne

Boitier de montage :

Coffret de branchement
carré de 10,2 cm (4 po)

Remarque : Un coffret octogonal de 10,2 cm (4 po) n'est pas
compatible avec le modéle ABHW-4S.

Communiquez avec le service de soutien technique au
1 800 248-7976 pour plus de détails.

Avis : La présente fiche technique ne doit pas étre utilisée a des fins d'installation ou de conception de systeme.
Pour les renseignements les plus récents, consultez la notice d'installation de chaque produit.
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