SIEMENS 4618

OpenAir™

Verriegelungsplatte flir
Brandschutzanwendungen  ASK79.1/...

Mechanisches Sicherheitselement

Formschliissige Verbindung mit Klappenachse
Funktionsgarantie bis 1200 °C
Verriegelung mechanisch unumkehrbar

Anwendung

Die patentierte Verriegelungsplatte ASK79.1/... kommt in Kombination mit Brand-
schutzklappen (BSK) zur Anwendung. Sie wird mit der Achse der Brandschutzklappe
formschlissig verbunden und verriegelt diese ab einer Temperatur von ca. 90 °C auf
der Platte mechanisch unumkehrbar. Die Funktionalitat wird bis zu einer Temperatur
von max. 1200 °C garantiert. Sie ist fiir den einmaligen Gebrauch unter Hitze entwickelt
und muss nach einem Brandfall ausgewechselt werden.

Die Verriegelungsplatte wurde als Verriegelungselement fiir die Siemens OpenAir™
Federriicklaufantriebe GGA126.1E... (AC 24 V) und GGA326.1E... (AC 230 V)
entwickelt.
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Typenibersicht

Klappenachse Typ

8x 8mm ASK79.1/08
10 x 10 mm ASK79.1/10
12x12 mm ASK79.1/12
15 x 15 mm ASK79.1/15

Montage
Die Verriegelungsplatte kann fur Drehrichtung im Uhrzeiger- oder Gegenuhrzeigersinn
eingebaut werden.
Markierung 0 ° und 90 ° / Drehrichtung von 0 bis 90 ° 6ffnend (siehe auch Massbild).
Einbau ohne Die Verriegelungsplatte wird tber die Achse gestreift (auf Drehrichtung achten) und
Klappenantrieb: direkt auf der Brandschutzklappe mittels 2 Senkkopf-Blechschrauben St 3.9x13
befestigt.
a ASK79.1/.. Verriegelungsplatte
b Klappenachse 8 x 8, 10x10, 12x12 oder 15x15 mm
¢ 2 Befestigungslocher fur Senkkopf-Blechschrauben ST 3.9x13 (DIN7504/7982)
d Verdrehbolzen (geliefert mit Achsadapter)
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Der Klappenantrieb wird tiber die Achse gestreift und auf die Platte gelegt. Beide Teile
werden mittels einer Federklemme an der Brandschutzklappe befestigt. Ein Bolzen am
Ende der Klappenkonsole verhindert das Verdrehen von Platte und Federriicklaufan-

trieb.

Einbau Klappen-
antrieb mit Feder-
riickstellfunktion:

e Federklemme
f Temperaturiberwachungseinheit

Um ein einwandfreies Funktionieren des Sicherheitselementes zu garantieren, ist zu
beachten, dass die Platte beim Einbau nicht gebogen wird!
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Massbild

4618M01

48.5

ASK79.1/08
=8 x 8 mm

ASK79.1/10
=10 x 10 mm

ASK79.1/12
=12x 12 mm

ASK79.1/15
=15x 15 mm
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