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Tillbehor och reservdelar for ASC..

spjallstalldon GMA och GEB ASK..

Oversikt, funktioner och anvéandning

| denna oversikt presenteras olika tillbehor for utokad funktion av spjallstalldon

i serie GMA och GEB samt reservdelar for spjallstalldon med vridande rorelse.
Anvandningsexempel och erforderliga mattuppgifter aterfinns i resp. monterings-
instruktion (se Dokumentnummer).

Tillbehor for spjallstilldon med vridande rorelse

Typbeteckning  Benimning / leveransomfang Anviindning
(Best.nummer)
For spjall- Funktion
Klassifikationsnr. stilldonstyp
(Dokumentnr.)
ASK71.9 Universell havarm GMA.1 e For omvandling av linjar rérelse till

vridande rorelse for montering pa
spjallaxel, avskilt fran stalldonet.

e Kan kombineras med ASK71.11,
och ASK71.14.

e Kullank féor manéverstang & 8 mm
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Typbeteckning
(Best.nummer)

Klassifikationsnr.

(Dokumentnr.)

ASK71.11
(BPZ:ASK71.11)

7431902370
(M4614.2)

ASK71.13
(BPZ:ASK71.13

7431902380
(M4614.3)

ASK71.14
(BPZ:ASK71.14)

7431902390
(M4614.4)

ASK73.3
(BPZ:ASK73.3)

Sa lange lagret racker

7431902410
(M4614.6)

ASK74.7
(BPZ:ASK74.7)

Benamning / leveransomfang

Slagomvandlare med monteringsram

Slagomvandlare med havarm och montage-
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For spjall-
stalldonstyp

GMA12..1
GMA32..1
GMA13..1
GEB13..1
GEB33..1

Anviandning

Funktion

Fér omvandling av vridande rérelse
till linjar rorelse for golv- eller vagg-
montering.

Kullankar fér manéverstang @ 8 mm.

For omvandling av vridande rérelse
till linjar rorelse. Avsedd for
— Direkt montering av stalldonet
pa kanal eller vagg via baksidan
— Spjallmontering for stalldon med
ytterligare vridande/linjarfunktion
Kullankar fér mandverstang & 8 mm

For omvandling av vridande rérelse
till linjar rorelse.

Montering av stalldonet pa monta-
geplatta mojliggor fastsattning pa
golv eller vagg.

Kullankar fér mandverstang & 8 mm.

Som ankarskena vid tva stalldon
med vridande rérelse pa samma
axel (tandem-monterad).

For forlangning av spjallaxel upp till
ca 240 mm.

For spjallaxel

Fran 8...25,6 mm diameter

och 6...18 mm 4-kant

Min. axellangd 40 mm
Kan inte anvandas tillsammans
med ASK73.3

ASK75.3 Kapsling  Anvéands som ytterligare stélldons-
(BPZ:ASK75.3) skydd mot damm och sténkvatten
vid utomhusapplikationer.
® UV-bestandig
7431902400
(M4614.5)
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Typbeteckning Benamning / leveransomfang Anvindning

(Best.nummer)
For spjall- Funktion

Klassifikationsnr. stilldonstyp

(Dokumentnr.)

ASCT77.1E Extern hjalpkontakt * ASC77.1E (1 kontakt)
(BPZ:ASC77.1E) e ASC77.2E (2 kontakter)
ASC77.2E
(BPZ:ASC77.2E)

7431904130
(M4615)

Tillbehor for spjallstialldon med linjar rérelse

Typbeteckning  Benimning / leveransomfang Anvindning
(Best.nummer)
For spjall- Funktion
Klassifikationsnr. stélldonstyp
(Dokumentnr.)
ASK72.3 Monteringssats med montageplatta GEB..2 ® Fo6r omvandling av linjar rérelse till

vridande rorelse.

® Montering av stélldonet pa monta-
geplatta mojliggor fastsattning pa
vagg eller golv.

® Begransning av slaglangden ge-
nom justering av klamfastet pad ma-

(BPZ:ASK72.3)

7431902420 noverstangen.

(M4653.1) e Kullankar for manéverstang @ 8 mm.
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Reservdelar for spjéllstialldon med vridande rorelse

Reservdels- Benamning / leveransomfan Anvandnin
g () (¢
e For spjall-  Funktion
(Best.nummer) stilldonstyp
ASK74.12 Axeladapter, standard, komplett GMA..1 Denna adapter &r
(S55859-2103) GEB..1 e Sjalvcentrerande
e Avsedd for axeldiameter
6,4...20,5 mm
4697217
ASK74.13 15 mm
(S55859-2104)
ASK74.14 12 mm
(S55859-2105)
ASK74.15 10 mm
(S55859-2106)
ASK74.16 8 mm
(S55859-2107)
ASK71.01 Tillbehorssats ?eSS;irrii\gsring for axeladapter
(555859-2101) Fixerar axeladaptern i stalldonet.
o Plastadapter med lagesindikator
Anvands vid korta spjallaxlar
(< 20 mm), satts pa axeladaptern
och bar upp lagesindikator.
o Lagesindikator
Satts pa axeladapter eller adapter
for lagesindikator och indikerar
5 spjallage.
8
¢ Pluggindikator
Fixerar lagesindikatorn pa plastad-
aptern.
ASK71.07 GMA..1 Hindrar stalldonet fran att vrida sig.
(S55859-2118) GEB..1 Fastsatts med tva skruvar med for-
sankt huvud 4,8 x 13 mm (DIN
7981).
7410900170 Vridnyckel for manuell omstallning GMA..1 Anvénds fér manuell omstallning av
(BPZ:7410900170) axeladaptern.
©
5
S
418023780 Taptite-skruv M6 x 16 mm GMA..1 Sjalvgangande insexskruv for fastsatt-
(BPZ:418023780) GEB..1 ning av stalldonet pa montageplatta,
’ @" - ingar i ASK7..-satserna.
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