
 2831

 

 

 

   

 SYNERGYR®  

 Impulsadapter AEW2.1
  

  

Erfasst und speichert die Impulse aus beliebigen handelsüblichen Zählern, über-
wacht die Verbindung zu diesen und setzt die addierten Verbrauchswerte, Feh-
lermeldungen etc. auf den Gebäudebus ab. 

Anwendung 

Der Impulsadapter ist Bestandteil des SYNERGYR® Regel- und Verrechungsystems. 
Er ist erforderlich, wenn pro Nutzeinheit neben der Heizenergie mehr als eine 
Verbrauchsgrösse zu erfassen ist (eine Verbrauchsgrösse erfasst das Regel- und 
Wärmezählerinterface WRI80 oder das Regel- und Heizkostenverteilventil WRV...). Es 
können Impulse von Gas-, Warmwasser-, Kaltwasser-, Elektrizitäts- oder Betriebsstun-
denzählern verarbeitet werden. 

Der Anwendungsbereich von SYNERGYR® ist in den Geräteblättern N2800 bis N2803 
(Systemübersicht) definiert. 

Funktionen 

• Erfassen und Speichern von Verbrauchsgrössen wie Brauchwasser, Elektrizität, 
Kaltwasser, Gas usw.  

• Abgabe der gespeicherten Daten  
− via Gebäudebus an die Gebäudezentrale, oder 
− an ein Servicegerät zur weiteren Verarbeitung 
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• Überwachen der Anschlussleitungen zu den Zählern, bei Impulsgebern mit Reed-
kontakt mit Namurbeschaltung  

• Absetzen von Fehlermeldungen auf den Gebäudebus  
• Betriebsstundenzähler  
• In Verbindung mit der Gebäudezentrale OZW30:  

− Erfassen und Speichern der Zählerstände am Stichtag 
− Erfassen und Speichern der Zählerstände am Monatsende 

Bestellung 

Zur Bestellung ist die Typenbezeichnung AEW2.1 anzugeben. 

Gerätekombinationen 

Pro Nutzeinheit können maximal zwei Impulsadapter AEW2.1 eingesetzt werden. Da 
jeder Impulsadapter Impulse von zwei Zählern und das Regel- und Wärmezählerinter-
face WRI80 oder das Regel- und Heizkostenverteilventil WRV... Impulse von einem 
Zähler verarbeiten kann, sind neben der Wärmeverbrauchserfassung maximal fünf 
Zähler pro Nutzeinheit möglich.  

Technik 

Der Impulsadapter kann Impulse mit folgenden Spezifikationen empfangen:  

• Reed-Kontakt  
• Reed-Kontakt mit Namur-Beschaltung  

Sie werden gemäss der Parametrierung in Verbrauchswerte umgerechnet, addiert und 
gespeichert.  
Gespeichert werden die Verbrauchswerte: 

• in einem Momentanspeicher. Er kumuliert die Verbrauchswerte und zeigt immer den 
Momentanstand an  

• in einem Stichtagspeicher. Er speichert einmal pro Jahr die jährlichen Verbrauchs-
werte; der Stichtag ist frei wählbar. Zur Verfügung steht dabei immer der jeweilige 
Vorjahreswert  

• in einem Monatsspeicher. Er erfasst am Monatsende den Zählerstand und speichert 
ihn ein Jahr lang. Der älteste Wert wird jeweils gelöscht  

Der Impulsadapter überwacht sich selbst und - bei Reedkontakten mit Namurbeschal-
tung - auch die Verdrahtung zu den Zählern. Störungen werden als Fehlermeldung in 
den Gebäudebus abgesetzt und mit einer Leuchtdiode an der Gerätefront angezeigt:  

• Leuchtdiode leuchtet ständig: Störung  
• Leuchtdiode blinkt: normaler Betrieb  

Wenn verlangt wird, dass die Verbrauchswerte auch während Betriebsunterbrüchen 
weiter gezählt werden, kann der Impulsadapter optional mit einem Akku bestückt wer-
den. Der Akku wird dauernd geladen und liefert bei Stromausfall die Betriebsspannung 
für das Gerät. 
Wegen der bekannten Entsorgungsproblematik soll der Akku nur bei ausgewiesenem 
Bedarf eingesetzt werden. Geeignet ist ein handelsüblicher Akku DC 9 V (IEC 6F22).  
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Ausführung 

Der Impulsadapter besteht aus einem Sockel, der die Elektronik trägt, und einem De-
ckel. Der Sockel eignet sich sowohl für die Wandmontage mit Schrauben wie auch für 
das Aufschnappen auf DIN-Normtragschiene.  

Für die Verdrahtung sind auf der Rück- und Unterseite ausbrechbare Öffnungen für 
Kabelstopfbüchsen PG11 oder Gummitüllen vorhanden.  

Die Leiterplatte mit der Elektronik enthält auch die Anschlussklemmen und die Schnitt-
stelle für den Anschluss des Servicegerätes; sie nimmt zudem den Adressstecker auf. 
Mit ihm wird bei der Inbetriebnahme der Impulsadapter mechanisch auf eine Nummer 
(Adresse) festgelegt.  

Die elektronischen Komponenten sind durch eine Klarsichthaube geschützt.  
Wird der Impulsadapter mit einem Akku bestückt, so kann dieser in die entsprechende 
Fassung in der Klarsichthaube eingesteckt werden.  

Projektierungshinweise 

Die Betriebsspannung AC 24 V wird über einen Trenntransformator erbracht, welcher 
die ganze SYNERGYR®-Anlage versorgt und bei der Gebäudezentrale installiert ist. 
Der Trenntransformator muss entsprechend der Leistungsaufnahmen aller am Gebäu-
debus gespeisten Geräte ausgelegt werden.  
Der Transformator darf sekundärseitig nicht geerdet sein. 

Montagehinweise 

Beim Festlegen des Montageortes sind die Umgebungsbedingungen zu beachten.  
Der Impulsadapter eignet sich  

• für die Montage auf einer ebenen Fläche wie an einer Wand,  
in einem Schaltkasten usw.  

• für die Befestigung auf einer Normtragschiene  

Über dem Impulsadapter muss ein freier Raum von mindestens 50 mm Höhe vorhan-
den sein, damit der Adressstecker eingesetzt werden kann. 

Inbetriebnahmehinweise 

Das Parametrieren erfolgt durch Siemens-Personal. Der Impulsadapter bietet die fol-
genden Möglichkeiten bezüglich Eingaben, Messgrössen und Messbereiche:  

Zum Parametrieren:  Zur Verfügung stehen:  

2 Impulswertigkeiten  

(Eingabe als Bruch)  

Zähler: 0...10'000 pro Impuls  

Nenner: 1...10'000 pro Impuls  

2 Dimensionen  Liter, m3, W, kW, MW  

2 Medien  Öl, Gas, Dampf, Heisswasser, Warmwasser, 

andere 

2 Impulsgeber-Typen Reed-Kontakt oder Reed-Kontakt mit Namur-

Beschaltung 

2 Zählerstände 0,0...9'999'999,9 

2 beliebige Nummern* 1...99'999'999 

2 Servicedaten  Datum 

1 Subadresse 1 oder 2 

* z.B. Kundennummer, Fabriknummer, Objektnummer usw.  
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Technische Daten 

Betriebsspannung SELV / PELV AC 24 V ± 20 % 
Bemessungsspannung AC 24 V  

Frequenz 50 Hz 

Leistungsaufnahme 1,2 VA 

Akku DC 9 V (IEC 6F22) 

Impulse 
maximale Eingangsfrequenz 
minimale Dauer 

 
25 Hz 
20 ms 

Zulässige Umgebungstemperatur 
während Transport und Lagerung 
im Normalbetrieb 
im Akku-Betrieb 

 
–25...+65°C 
0...55°C 
0...35 °C 

Länge der Impulsgeberkabel max. 10 m, verdrillt 

Gewicht (inkl. Akku) 0,35 kg 

Allgemeine Gerätedaten 

 
Schutzart auf ebener, senkrechter Wand IP54 nach EN 60529 

Schutzklasse III nach EN 60730 
Schutzdaten 

 
Produktnorm EN 60730-1 

Elektromagnetische Verträglichkeit 
Störfestigkeit (Wohnbereich) 
Störaussendung (Wohnbereich) 

 
EN 61000-6-1 
EN 61000-6-3 

-Konformität  
EMV-Richtlinie 2004/108/EG 

Standards 

 

Anschlussklemmen 

 

P1 M P2 M

G1 G2 MB DB

28
31

G
01

 
 

G1 AC 24 V Speisung 
G2 AC 24 V Speisung 
DB Daten Gebäudebus 
MB Masse Gebäudebus 
P1 Impulseingang 1 
P2 Impulseingang 2 
M Masse 
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Anschlussschaltplan 

 

PM P2 M P3

MB DB

G2 G1

MBDB

P

G1 G2 MB DB U1

P1P M

G1 G2 MB DB P1MD

X1N1

G2

G1

A
C

 2
4

 V

28
31

A
0 1

P1 M P2 M

 
 

N1 Gebäudezentrale OZW30 
P1 Beliebiger Zähler, z.B. für Brauchwasser 
P2 Beliebiger Zähler, z.B. für Strom 
P3 Beliebiger Zähler, z.B. für Kaltwasser 
U1 Impulsadapter AEW2.1 
X1 Anschlussdose ALW84 oder ALW30 

 

Massbild 

 

1627 27

37 37

Pg11

61
75

28
31

M
01

11
2

 
 
Mindestabstand: 

  =  50 mm 
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