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Sicherheitsventil 66 bar

e Schiitzt das Rohrnetzwerk vor Uberdruck
e Zur Verwendung in Sinorix™ CDT-Gasl6schanlagen
e Ansprechdruck: 66 bar
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Anwendung

Dieses Produkt ist fiir die ausschlieBliche Verwendung in ortsfesten Sinorix™ Gasléschanlagen
vorgesehen.

Funktionen

Das federbelastete Sicherheitsventil schitzt das Rohrnetzwerk einer automatischen
Léschanlage vor Uberdruck. Das Ventil ist werksseitig eingestellt und kann daher sofort ohne
Anpassung installiert werden.

Die Notwendigkeit eines Sicherheitsventils ist projektabhangig. Bei Einbereichsanlagen kann
das Sicherheitsventil in das Rohrnetzwerk und falls vorhanden vor der mechanischen 2-Wege
Blockiereinrichtung innerhalb des Rohrnetzwerkes eingebaut werden. Bei Mehrbereichsanlagen
ist das Sicherheitsventil zwischen Sammelrohr und Bereichsventilstation einzubauen.

Erreicht der Druck vor dem Sicherheitsventil den Ansprechdruck beginnt das Ventil zu 6ffnen.
Sinkt der Druck unter den Ansprechdruck, beginnt das Ventil zu schlief3en.

Typenubersicht

Pos. Beschreibung Pos. Beschreibung
1 Ventilkdrper 3 Ausgang: Innengewinde G 3/4"
2 Eingang: Auengewinde G 1/2* 4 Plombe

Produktinformationen

Typ Beschreibung Bestellnummer

SIV-180 Sicherheitsventil S54476-B810-A4
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Geratekombinationen

Bezeichnung Beschreibung Produktcode

FIT-907 Fitting A5Q00041818

Produktdokumentation

Typ Titel Ref. Dokument

Montage Sinorix™ NXN CDT-IG-x-300 A6V 101065426
Sinorix™ CDT 1G-100-300 NXN FR ABV12019059

Engineering, Montage, Sinorix™ NXN CDT-IG-x-200, CDT-IG-x-300 A6V 12758454

Bedienung, Wartung

Verwandte Dokumente wie Umweltdeklarationen, Konformitatserklarungen u. a. kénnen Sie
Uber folgende Internet-Adresse herunterladen:

www.siemens.com/bt/download

Hinweise

Sicherheit

Dieses Produkt darf nur von durch Siemens zugelassenen Fachinstallateuren eingebaut
werden, die mit der Bauweise, Installation und Wartung automatischer Léschsysteme vertraut
sind. Bei der Installation sollte sichergestellt werden:

e dass das Produkt in Ubereinstimmung mit den giiltigen nationalen Vorschriften eingesetzt
wird,

e dass das Produkt bestimmungsgemaf benutzt wird,
e dass die Vorschriften zur Arbeitssicherheit eingehalten werden,

e dass die Vorschriften von Siemens (Montageanleitungen, technische Beschreibungen,
Inbetriebnahme, Bedienungsanleitung) eingehalten werden,

e dass die Benutzer die Informationen zu diesem Produkt erhalten und verstanden haben.

Bei der Inbetriebnahme sicherstellen, dass die geltenden Gesetzgebungen, die technischen
Vorschriften sowie die Sicherheitsrichtlinien eingehalten werden.

Die Nichteinhaltung der Vorschriften von Siemens kann zu schweren Verletzungen oder
erheblichen Sachschaden fuhren, fur die Siemens nicht haftbar gemacht werden kann.

Siemens behalt sich das Recht vor, jederzeit Anderungen und/oder technische Verbesserungen
vorzunehmen.
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http://www.siemens.com/bt/download

Montage
e Schutzkappen am Ein- und Ausgang des Ventils entfernen.
e Das Rohrnetzwerk vor der Montage des Ventils spulen.

e Kein Dichtmittel (PTFE-Band, Hanf, usw.) auf den Ventilgewinden verwenden.
Metalldichtringe sind zu bevorzugen.

e Fir die auf Dauer einwandfreie Funktion ist es weiterhin erforderlich, das Ventil
spannungsfrei in die Anlage zu montieren.

e Das Sicherheitsventil ist stehend zu montieren.

e Die Zuleitung firr das Ventil muss so kurz wie méglich gehalten werden und mindestens die
gleiche Nennweite wie das Ventil haben.

e Die Ausblasleitung ist in ausreichender Dimension und mit Gefalle zu verlegen.
e Den Ausgang des Sicherheitsventils mit einer dichten Leitung bis ins Freie fuhren.

A WARNUNG

Leckagegefahr

Wenn der Anschluss des Ventils an die Anlage nicht korrekt ist, kann es
beim ersten Gebrauch zu Leckagen kommen.

° Das Ventil wird nach der Einstellung und Uberpriifung verplombt. Nur eine
1 intakte Plombe garantiert, dass das Sicherheitsventil entsprechend der
Markierung funktioniert.
i Die ausfuhrliche Beschreibung ist der Montageanleitung zu entnehmen.
Wartung
Lagerung

e Erschitterungsfrei in der Originalverpackung aufbewahren.
e An einem sauberen und trockenen, vor Witterungseinfliissen geschutzten Ort lagern.

Transport
e Beim Transport die Gewinde mit Transportschutzkappen schiitzen.

Inspektion
e Den ordnungsgemafien Zustand des Produkts tberprifen.

e Prufen, ob alle Verschraubungen ordnungsgemaf angezogen sind. Wenn nétig, mit
geeignetem Schlissel nachziehen.

Inspektionszyklen gemaf den lokal glltigen Richtlinien. Die ausfihrliche
Beschreibung ist der Wartungsanleitung zu entnehmen.

jmie

Alle 10 Jahre
e Das Sicherheitsventil ersetzen.

Das Sicherheitsventil haufiger ersetzen, wenn dies die lokalen Vorschriften
oder die Umweltbedingungen erfordern.

jmie
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Technische Daten

Technische Daten
Nenndruck
Ansprechdruck
Schlie3druck
Ventiltyp

Eingang

Ausgang

Gas

Einbaulage
Durchflussrichtung

Materialien

Ventilkorper

Dichtung
Andere Dichtungen

Betriebstemperatur

Gewicht

OEM Typ

Normen, Richtlinien und Zulassungen
2014/68/EU (DGRL)
2016 PE(S)R

uL/uLc

FM

=100 bar

66 bary

60 barg (mit negativer Einstelltoleranz)

10.1 (Spezial), BaugrofRe BG |, Kopf C, Feder Nr. 103
Aullengewinde G 1/2*

Innengewinde G 3/4"

IG-01, 1G-100, 1G-55, 1G-541

Senkrecht

GemaR Pfeil auf Ventilkérper (G1 Eingang)

Rostfreier Stahl

Rostfreier Stahl

Rostfreier Stahl / metallisch dichtend
EPDM

-20 °C bis +50 °C

1,0 kg

F096963

Konform

Konform

Zertifiziertes Clean-Agent-Loschsystem, erfasst unter UL-

Datei EX28263

Bestandteil der Zulassung des Clean-Agent-
Léschsystems
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MafRbilder

Bemaliung in mm

200

G 3/4"

G 1/2"]

Herausgegeben von

Siemens Schweiz AG

Smart Infrastructure

Global Headquarters

Theilerstrasse 1a

CH-6300 Zug

+41 58 724 2424
www.siemens.com/buildingtechnologies

© Siemens 2026
Liefermdglichkeiten und technische Anderungen vorbehalten.

Dokument-ID ABV11952551_de--_¢
Ausgabe 2026-03-21




