
  
 

 
 
 
 

 
 
 
FCM1801-B1 FC1860 主单元 
使用说明书 
 
 

概述 

- 专为FC18控制器设计的操作显示面板，用于完成对火灾报警系统事件及联动事件的显示

及操作。 
- 主要由主板、CPU板、8路联动盘、打印机、液晶显示屏、状态指示灯、操作键、数

字键、蜂鸣器构成。 

拨码开关 

Fcnet ID ：8 位拨码开关，用于设定 FC18-BUS 地址。1-5位有效（1-16 地址） ，6-8 位为

“OFF”。 
地址 D1 D2 D3 D4 D5 
Null Off Off Off Off Off 

1 On Off Off Off Off 
2 Off On Off Off Off 
3 On On Off Off Off 
4 Off Off On Off Off 
5 On Off On Off Off 
6 Off On On Off Off 

……      
16 Off Off Off Off On 

Int ID：8 位拨码开关，用于设定联动盘地址。地址设定为 15，1-4 位为“ON”，5-8位为

“OFF”。 
地址 D1 D2 D3 D4 
15 On On On On 

CAN end：2位拨码开关，用于设定 FC18-BUS/FR18-BUS 终端电阻。当该设备为 FC18-
BUS/FR18-BUS 终端设备时，必需并联 120Ω电阻，即可通过此拨码开关实现并联 120Ω电

阻。 
位置 功能 

1 On 并联 FC18-BUS120Ω终端电阻 
Off 不选定 

2 On 并联 FR18-BUS120Ω终端电阻 
Off 不选定 
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接线图 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

性能参数 
   
 工作电压 +24VDC 
 静态电流 4.08A 
 最大电流 12.15A 
 工作温度 0 ~ +40℃ 
 贮存温度 -10 ~ +50℃ 
 相对湿度 ≤95% (40±2℃) 
 外形尺寸 480*266mm(6U) 
 

订货信息 
 型号 部件号 名称 重量 
 FCM1801-B1 100795950 FC1860 主单元 1.195Kg 

 

MB Link：接主板接口板

“MB Link/FCnet”端 
Ext.：未用 
Pwr Mntr：接主板接口板

“Pwr Monitor” 
Pwr Status：接电源“信号

输出”端 
Printer Pwr：接打印机电源 
MB Pwr：接本机 PS端 

CAN end 拨码开关：用于

设定 FC18-BUS/ 
FR18_BUS 终端电阻 

Fcnet ID拨码开关：用于

设定 FC18-BUS 地址 

接转换模块，用于上/下
载软件 

Int. ID 拨码开关：用

于设定联动盘 地址 

接主板接口板“Int 
output 1-8”端 

接主板接口板“Int 
input 1-8”端 

接打印机 接电源 Int.COM：接联动盘 
LC COM：接回路卡 
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