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Installationsanleitung
Installation Instructions
Instructions d'installation
Installationsinstruktion
Handleiding voor installatie
Istruzioni di montaggio
Instrukcja montazu
Instrucciones de montaje
Installationsvejledning
Montaj talimatlari
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Raumtemperaturregler

Room temperature controller
Régulateur d'ambiance
Rumstemperaturregulator
Ruimtetemperatuurregelaar
Regolatore temperatura ambiente
Instrukcja montazu

Controlador de temperatura ambiente

Rumtemperaturregulator
Oda sicakhigi kontrol cihazi
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Massbild Mattuppgifter Wymiary Olgiiler

Dimensions Maatschets Dimensiones
Encombrements Dimensioni Malskitse
4
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8 ﬁ Masse in mm
. [ P
] @& — | Dimensions in mm
—— b Dimensions en mm
- Matt i mm
~ T Maten in mm
~ 4 Dimensioni in mm
97 43 Wymiary w mm
26 30 g Dimensiones en mm
90 3 Mal i mm
° Boyutlar mm
Anschlussklemmen Anslutningsklammor Listwa zaciskowa
Connecting terminals Aansluitklemmen Bornas de conexion
Bornes de raccordement Collegamenti interni Tilslutningsklemmer
Baglanti terminalleri
vV vvVvyyvyy
G B1 M U9 D1 GND |_
o
Q
GO L Q1 Y1 v2 |@
A AV VY
EE Deutsch Svenska m Polski
B1 Temperaturfihler B1  Temperaturgivare B1 Czujnik temperatury
D1 Eingang flr Sollwertumschaltung D1  Ingang for bérvardesomkopplare D1 Wejscie przetgczenia wielkosci zadanej
G Betriebsspannung AC 24 V, Systempotential SP G Matningsspanning AC 24 V, systempotential SP G Napiecie robocze AC 24V, faza systemu SP
GO0 Betriebsspannung AC 24 V, Systemnull SN GO0 Matningsspanning AC 24 V, nollpotential SN GO Napiecie robocze AC 24V, zero systemu SN
GND Masse GND Métnoll GND Ziemia
Y1 Steuerausgang DC 0...10 V Y1  Styrsignal DC 0...10 V Y1 Wyjscie sterujgce DC 0...10V
Y2 Steuerausgang DC 0...10 V Y2  Styrsignal DC 0...10 V Y2 Wyjscie sterujgce DC 0...10V
L, Q1 Relais-Ausgang, AC 24...230 V L, Q1 Signal, AC 24...230 V L, Q1 Wyjscie AC 24...230 V
U9 Aussentemperatufiihler DC 0...10 V U9  Utetemperaturgivare DC 0...10 V U9 Czujnik temperatury zewnetrznej DC 0...10 V
m English m Nederlands ﬁ Espaiiol
B1 Temperature sensor B1  Temperatuuropnemer B1 Sonda de temperatura
D1  Input for setpoint changeover D1 Ingang voor omschakeling gewenste waarde D1 Entrada para cambio de consigna
G Operating voltage AC 24 V, system potential SP G Bedrijfsspanning AC 24 V, systeempotentiaal SP G Alimentacion 24 V CA, potencial del sistema SP
GO0 Operating voltage AC 24 V, system neutral SN GO0 Bedrijffsspanning AC 24 V, systeemnul SN GO Alimentacion 24 V CA, Neutro del sistema SN
GND Ground GND Massa GND Masa
Y1  Control output DC 0...10 V Y1  Besturingsuitgang DC 0...10 V Y1 Salida control 0...10V CC
Y2  Control output DC 0...10 V Y2 Besturingsuitgang DC 0...10 V Y2 Salida control 0...10 V CC
L, Q1Relay output, AC 24...230 V L, Q1 Uitgang, AC 24...230 V L, Q1 Salida, AC 24...230 V
U9 Outside temperature sensor DC 0...10 V U9 Buitentemperatuuropnemer DC 0...10 V U9 Sonda de temperature exterior DC 0...10 V CC
ﬂ Francais ﬂ Italiano m Dansk
B1 Sonde de température B1  Sonda di temperatura B1 Temperaturfaler
D1  Entrée pour commutation de consigne D1 Ingresso digitale per commutazione setpoint D1 Indgang for setpunktsskift
G  Alimentation 24 V~, potentiel du systéme SP G Alimentazione 24 V AC, potenziale SP G Driftsspaending AC 24 V, systemfase SP
GO0 Alimentation 24 V~, zéro du systéme SN GO0 Alimentazione 24 V AC, neutro di riferimento SN GO Driftsspaending AC 24 V, systemnul SN
GND Masse GND Massa GND Jord
Y1 Sortie de commande 0...10 V- Y1 Segnale d'uscita 0...10 V DC Y1 Styreudgang DC 0...10 V
Y2 Sortie de commande 0...10 V- Y2 Segnale d'uscita 0...10 V DC Y2 Styreudgang DC 0...10 V
L, Q1 Sortie 24...230 V~ L, Q1 Segnale d'uscita, AC 24...230 V L, Q1 Udgang AC 24...230 V
U9 Sonde de température extérieure 0...10 V- U9 Sonda ditemperature esterna 0...10 V DC U9 Udetemperaturfgler DC 0...10 V

Ml Tirkce

B1  Sicaklik senséri

D1  Ayar noktasi degisimi girisi

G Calisma gerilimi AC 24 V, sistem potansiyeli SP
GO0 GCalisma gerilimi AC 24 V, sistem nétr SN

GND Topraklama

Y1 Kontrol cihazi ¢ikisi DC 0...10 V

Y2 Kontrol cihazi ¢ikisi DC 0...10 V

L, Q1Rdle cikisi, AC 24...230 V

U9 Dis sicaklik senséri DC 0...10 V
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Anschlussschaltplane
Connection diagrams
Schémas de raccordement
Baglanti semalari

Kopplingsscheman

Aansluitschema's

Schemi di collegamento

Schemat potaczen

Esquemas de conexionado

Tilslutningsdiagrammer
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Raumtemperaturregelung
Room temperature control
Régulation de température ambiante

Rumstemperaturreglering
Ruimtetemperatuurregeling
Regolatore temperatura ambiente

Regulacja temperatury w pomieszczeniu

Control de la temperatura ambiente

Rumtemperaturregulering
Oda sicakhgi kontrolu

m Deutsch

Temperaturfiihler LG-Ni 1000
Externer Kontakt (z.B. einer Schaltuhr)
Raumtemperaturregler RLA162.1
Aussentemperatufiihler QAC160
Stellantrieb Heizventil

Stellantrieb Kihlventil

m English

Temperature sensor LG-Ni 1000
External switch (e.g. of a time switch)
Room temperature controller RLA162.1
Outside temperature sensor QAC160
Heating valve actuator

Cooling valve actuator

m Francais

Sonde de température LG-Ni 1000
Contact externe (d'une horloge par ex. )
Régulateur d'ambiance RLA162.1

Sonde de température extérieure QAC160
Servomoteur vanne de chauffage
Servomoteur vanne de refroidissement

n Tiirkge

Sicaklik sensorii LG-Ni 1000

Harici anahtar (6r. bir zaman anahtarinin)
Oda sicakligi kontrol cihazi RLA162.1
Dis sicaklik senséri QAC160

Isitma valfi aktiuatora

Sogutma Vana Aktliatori

K1
N1
u9
Y1
Y2

K1
N1
U9
Y1
Y2

K1
N1
U9
Y1
Y2

K1
N1
U9
Y1
Y2
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Raumtemperaturregelung mit Aussentemperatufihler DC 0...10 V
Room temperature control with outside temperature sensor DC 0...10 V

Régulation de température ambiante avec sonde de température exté-
rieure 0...10 V-

Rumstemperaturreglering med utetemperaturgivare DC 0...10 V
Ruimtetemperatuurregeling met buitentemperatuuropnemer DC 0...10 V

Controllo temperatura ambiente con sonda di temperature esterna
0..10vDC

Regulacja temperatury w pomieszczeniu z czujnik temperatury zewnetrznej
DCO0..10V

Control de la temperatura ambiente con sonda de temperature exterior
DC0..10 VvCC

Rumtemperaturregulering med sdetemperaturfgler DC 0...10 V
Dis sicaklik sensoru ile oda sicakhgi kontroli DC 0...10 V

Svenska

K1
N1
U9
Y1
Y2

Temperaturgivare LG-Ni 1000

m Polski

Czujnik temperatury LG-Ni 1000

Extern kontakt ( t.ex. styrur) K1 Przetacznik zewnetrzny (np. zegarowy)
Rumstemperaturregulator RLA162.1 N1 Pomieszczeniowy regulator temperatury RLA162.1
Utetemperaturgivare QAC160 U9 Czujnik temperatury zewnetrznej QAC160
Stalldon for varme Y1 Sitownik zaworu ogrzewania

Stalldon for kyla Y2 Sitownik zaworu chtodzenia

m Nederlands

K1
N1
U9
Y1
Y2

Temperatuuropnemer LG-Ni 1000

E Espaiiol

Sonda de temperatura LG-Ni 1000

Extern contact (b.v. een schakelklok) K1 Contacto externo (ej.:reloj programador)
Ruimtetemperatuurregelaar RLA162.1 N1 Controlador de temp. ambiente RLA162.1
Buitentemperatuuropnemer QAC160 U9 Sonda de temperature exterior QAC160
Servomotor verwarmingsafsiuiter Y1 Actuador valvula de calor

Servomotor koelafsluiter Y2 Actuador vélvula de frio

III Italiano

K1
N1
u9
Y1
Y2

Sonda di temperatura LG-Ni 1000

m Dansk

Temperaturfaler LG-Ni 1000

Contatto esterno (es. programmatore orario) K1 Ekstern kontakt (fx kontaktur)
Regolatore temperatura ambiente RLA162.1 N1 Rumtemperaturregulator RLA162.1
Sonda di temperature esterna QAC160 U9 Udetemperaturfaler QAC160
Servocomando valvola di riscaldamento Y1 Varmeventilmotor

Servocomando valvola di raffreddamento Y2 Koleventiimotor
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