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AMA 8 Styr- och övervakningssystem

SFC.3 Bildskärmar 9293

Desigo™

Pekskärm 15,6" PXM50
för användning med webbgränssnitt PXG3.W100

· Kompakt design med låg inbyggnadsdjup för montering i
apparatskåpsdörr

· Högupplöst TFT-display med 16,7 miljoner färger
Upplösning: 1366 x 768 bildpunkter (widescreen)

· Kapacitiv pekskärm
· Dimbar LED-bakgrundsbelysning
· Intuitiv betjäning och -övervakning av flera anläggningar eller Desigo PX-

automationsstationer
· Optimerad för lokal betjäning av Desigo byggnadsautomationssystemet
· Lysdioder (LED) för larmindikering vid inaktiv bildskärm
· Anslutning via Ethernet RJ45
· Menystyrd idrifttagning
· Fjärråtkomst till pekskärmen via VNC
· Inget ytterligare monteringsmaterial erfordras

Användningsområde

Pekskärmen Desigo PXM50 är avsedd för montering i apparatskåpsdörr. Den
används tillsammans med webbgränssnitt PXG3.W100 och anpassar
standardteknologin som används av webbgränssnittet för lokal betjäning av
byggnadstekniska installationer. Pekskärmen möjliggör intuitiv betjäning av flera
Desigo PX automationsstationer och permanent övervakning av byggnadstekniska
installationer. Kommunikationen sker via TCP/IP.
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Funktion

Det finns olika inställningar för användarvänlig betjäning av pekskärmen. Dessa
kan redigeras enligt följande inloggning.

Funktion Beskrivning
Ljusstyrka Inställning av den relativa ljusstyrkan
Språk Pekskärmens betjäningsspråk.
Tidsformat 24- eller 12 (AM/PM)-timmarsvisning.
Datumformat 8 varianter som tillval.
Tangentbord Tangentbordslayout Standard QWERTY eller ryska.
Auto-utloggning Tid till utloggning: 5, 10, 15, 30, 45, 60 minuter.
VNC Fjärråtkomst till display (Dator ® Pekskärm), växlar till OFF

efter utloggning, fabriksinställning = OFF
Varning: Denna funktion aktiveras endast vid behov. I

annat fall måste funktionen deaktiveras.
Skärmsläckare Inaktivitetstid 15 minuter, fabriksinställning = ON
SSH Gäller endast för programversion ≤V01.15.30.497.

Denna funktion är endast avsedd för internt servicearbete
och är därför endast tillgängligt för Siemens anställda.
Fabriksinställning: OFF.

Varning: Denna funktion aktiveras endast vid behov. I
annat fall måste funktionen deaktiveras.

Det finns 16 språk som stöds. Engelska är inställd från fabriken.

Automatisk utloggning kan ställs in på 5…60 minuters intervaller.

Tangentbordet är avsedd för två olika språkgrupper:
· Standard (för Latin-baserade språk och s.k. QWERTY-layout) och
· Ryska (för kyrillisk-baserade språk; endast ryska för tillfället).

Samspelet med tangentbordet är ungefär samma som kommersiellt tillgängliga
produkter såsom Smartphones, surfplattor osv.

Skärmbild av en
anläggningsöversikt

Inställningar

Antal språk

Auto-utloggning

Tangentbord

Tangentbordets
funktionalitet
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Pågående larm indikeras med en lysdiod som finns högst upp till höger på
pekskärmen.

För detaljerad information om inställning och betjäning av pekskärmen, se
betjäningsinstruktioner för Desigo Touch and Web CM111028.

Typöversikt

Beställning

Vid beställning anges antal, benämning, typbeteckning och beställningsnummer.

2  Pekskärmar 15,6", PXM50, S55623-H120

Varje pekskärm levereras separat förpackad med erforderligt monteringsmaterial.

Kombinationsmöjligheter

Typbeteckning Benämning Datablad
PXG3.W100 Webbgränssnitt BACnet/IP N9294

Produktdokumentation

Dokumenttyp Dokumentnr
Datablad Webbgränssnitt BACnet/IP PXG3.W100 N9294
Installations- och idrifttagningsinstruktioner Desigo Touch and Web. CM111029
Betjäningsinstruktioner Desigo Touch and Web CM111028
Projektering och idrifttagning Online-hjälp för Desigo Xworks Plus CM111006

Mekaniskt utförande

Pekskärmen är avsedd för montering i apparatskåpsdörr eller manöverpanel.

Larmdiod

Utförlig dokumentation

..................

Typbeteckning Beställningsnummer Benämning
PXM50 S55623-H120 Pekskärm 15,6"

Exempel

Pekskärm 15,6"
Front



4 / 6

Siemens Pekskärm 15,6", PXM50 CM1N9293sv
Building Technologies 2017-11-03

Projektering

Desigo Xworks Plus används för konfigurering av Desigo Touch and Web.
Applikationen innehåller en integrerad online-hjälp för konfigurering
(CM111006en.chm).

Montering

Pekskärmen kan monteras i apparatskåpsdörren eller i en manöverpanel (t.ex.
fjärrkontrollpanel).
Monteringsmaterial: Spännklämmor och fästskruvar ingår i leveransen.
Monteringsanvisningar (CM1M9292) finns tryckta på emballaget.

Se avsnitt Måttuppgifter

Idrifttagning

För idrifttagning av pekskärmen krävs ett korrekt konfigurerat webbgränssnitt
(PXG3.W100).

En inställningsguide finns tillgänglig för pekskärmens nätverks- /
serverinställningar.
För detaljerad information, se Installations- och idrifttagningsinstruktioner Desigo
Touch and Web, CM111029.

Grundprogrammet kan laddas ned via USB-gränssnittet.
För detaljerad information om nedladdning av programmet, se Installations- och
idrifttagningsinstruktioner Desigo Touch and Web, CM111029.

Underhåll

Pekskärmen PXM50 är underhållsfri.

Avfallshantering

Apparaten klassificeras vid avfallshantering som elektronisk komponent enligt EU-
riktlinje 2012/19/EU och får inte avfallshanteras som osorterade hushållssopor.
· Avfallshantering ska ske inom de avsedda kanalerna för insamling av elektroniskt

avfall.
· Lokal och aktuell lagstiftning skall alltid beaktas.

Pekskärm 15,6"
Baksida

Monteringssätt

Urtag för PXM50

Förutsättningar

Inställningsguide

Nedladdning av
grundprogram

..............................
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Tekniska data

Matningsspänning AC 24 V ±20% (SELV)   eller
AC 24 V klass 2 (US)      eller
DC 24 V ±15% (SELV)    eller
AC 24 V klass 2 (US)

Frekvens 50/60 Hz
Max. effektförbrukning

Vid AC 24 V
Vid DC 24 V

Max. 26 VA *
Max. 13 W *
* Utan last på USB-gränssnitten

Skruvplintar for kabeldiameter upp till 2,5 mm2

Avsäkring av yttre matarledning Smältsäkring max. 10 A trög eller
Effektbrytare max. 13 A
Utlösningskarakteristik B, C, D enligt EN 60898 eller
Strömförsörjning med strömbegränsning av max. 10 A

Storlek 15.6’’
Upplösning 1366 x 768 bildpunkter
Typ TFT
Antal färger 16,7 milljoner
Synvinkel H/V Normalt 160°/160°
Backgrundsbelysning Lysdiod, dimbar
Typ Projektiv kapacitiv
Ethernet 1x 10/100/1000 Mbit
USB 1x USB 2.0 host, 1x USB-enhet
Seriell 1x RS232
Inställningar Kontinuerlig lagring till flash-minnet
Isolerklass III enligt EN 60950-1 (vid korrekt montering)
Kapslingsklass Front: IP54

Baksida: IP20
enligt EN 60529 (vid korrekt montering)

Nedsmutsningsgrad 2 enligt EN 60950-1
Drift

EN 60721-3-3
Transport

EN 60721-3-2
Lagring

EN 60721-3-1
Omgivningsförhållanden Klass 3K5 Klass 2K3 Klass 1K3
Temperatur 0…50 °C -25…70 °C -20…65 °C
Fuktighet < 95 % RH

(kondensbildning ej tillåten) < 95 % RH < 95 % RH

Omgivningsfaktorer och deras strängheter Klass 3M2 Klass 2M2 Klass 1M2
Användningshöjd över havet Min. 700 hPa, motsvarar max. 3000 m över havet.
Produktstandard EN 60950-1

Säkerhet för utrustning för informationsteknik
Produktfamiljstandard EN 50491-x

Allmänna krav på elektrisk systemteknik för hem och
byggnader (HBES) och byggnadsautomationssystem
(BACS)

Elektromagnetisk kompatibilitet
(användningsområde)

För bostads-, kommersiella, lättindustri- och
industrimiljöer

EU-konformitet (CE) CM1T9292xx *)
UL-konformitet (US) http://database.ul.com/
UL-konformitet (CA) C22.2
RCM-konformitet (EMC) CM1T9292xx_Cx  *)
EAC-konformitet Euroasiatisk konformitet
CSA-konformitet (EMC) http://directories.csa-international.org/
FCC 47 CFR Del 15 Klass B
Produktens miljödeklaration CM1E9292 *) innehåller information om produktens miljövänliga tillverkning
och konstruktion (RoHS-konformitet, materialsammansättning, förpackning, miljömässiga fördelar,
avfallshantering)
Se avsnitt Måttuppgifter
Enhet komplett med tillbehör 3,2 kg
Front
Baksida

Eloxerat aluminium, ofärgad och glas
Rostfritt stål

*) Dokumenten kan laddas ned från www.siemens.se/hit eller http://siemens.com/bt/download

Matning ...............
...................Display

Pekskärm
Ingång/utgång

Säkerhetskopiering
Skyddsdata

Omgivningsförhållanden

Normer och standarder

.........................................................Miljökompatibilitet

Mått
Vikt
Kapslingsmaterial
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Anslutning

①AC/DC 24 V
 ② LAN RJ45

③ COM

④ Micro-USB-enhet
 ⑤ USB-Host

⑥ Återställning

Måttuppgifter (mått i mm)
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För montering av pekskärmen i en apparatskåpsdörr krävs ett urtag med följande
mått.

39524
4

92
92

M
02

b

Väggtjocklek: 1 till 4 mm

Urtag för PXM50

ã 2013-2017 Siemens AB, Building Technologies Division, en_03/2015-12-23 Rätt till ändringar förbehålles
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