
REV17..
tr   Çal t rma Talimatlar

REV17.. Do ru zamanda do ru s cakl k için hafta içi/hafta sonu seçmeli 7-gün oda s cakl  kontrolörü Hali
haz rdaki tüm fabrika ayarlar  zaten ideal ya am rahatl n  sa lamaktad r. Kullan c  dostu kolay anla l r yaz
göstergesi ve program seçim sürgüsü ile kontrolörü, ihtiyaçlar n za göre kolayl kla ayarlayabilirsiniz.
Oda ünitesini yerle tirirken a a dakini dikkate al n z:

· Oda ünitesinin s cakl k alg lay c s n , herhangi ba ka bir etki edici faktörün etkilemedi inden emin olun ( güne  mas
ve di er s cak ya da so uk kaynak etkilerinin olmamas ).

Görüntülenen özel semboller
Kontrolör ekran , a a daki özel sembolleri gösterebilir:

 sembolü mü görüntülendi?

Alarm, bir hata oldu unu gösteriyor!

Bilgi butonuna bas n ve hata mesaj n  kontrol edin (ör. Radyo saat sinyali, al c ya radyo ba lant s  vb.). htiyaç oldu unda
bir uzmanla ba lant ya geçin.

 sembolü mü görüntülendi?
Bu sembol, size, gelecek 3 ay içerisinde pilleri de i tirmeniz gerekti ini söyler.

A a da belirtilen ekilde, 2 adet AA tipi, 1.5 V yeni alkaline pili yerle tirin:

Kontrolörü ba lant  tablas ndan ç kar n; arkadaki pil bölümünü aç n, eski pilleri ç kar n, yeni pilleri tak n ve kontrolürü
tablaya yeniden yerle tirin.

Uyar : Saat ve tarih maks. 1 dakika boyunca saklan r.
(Tüm di er ayarlar sabittir ve de i meden kal r!)

Pillerin mevzuata uygun ekilde yok edilmesi.

 sembolü mü görüntülendi ?
Radyo saat sembolü, sadece al c , Frankfurt’tan (Almanya) zaman sinyalini al nmas  için
kuruldu u ve aktive edildi inde belirir. Devaml  bir sembol, kontrolörün saat ve tarihinin her
ikisinin de Frankfurt radyo saatiyle(DCF77) senkronize oldu unu gösterir.
Sinyal, 1 haftadan fazla bir süre boyunca al nmam  ise sembol yan p söner.

 sembolü mü görüntülendi ?

Kontrolör, s tma modunda .

Kontrolörü görevlendirme ve h zl  ba lang ç
Kontrolör, fabrika ayar  bir s tma de i tirme modeli ve s cakl k de erlerini içerir.
lk görevlendirme için a a dakine göre ilerleyin:

Kontrolörü ba lant  tablas ndan ç kart n ve siyah yal t m band n  2 pilden de sökün:
Kontrolör otomatik olarak aç l r. Kontrolörü, ba lant  tablas na geri yerle tirin.

Ba lang çtan sonra, yakla k 2 dakika boyunca bir ho  geldin mesaj  belirir. Mesaj
kesmek için bir butona bas n. Dil seçimi “ENGLISH” ile ba lar (fabrika ayar ). Sizin
diliniz görünene kadar  veya  ‘ye bas n z. Dilinizi onaylamak için sürgüyü
hareket ettirin ya da ‘a bas n.

Sürgü konum 1’de (saat ayar ): Saati ayarlamak için  veya ’ye bas n.

Not: Frankfurt’tan (Almanya) zaman sinyali al c s  DCF77 donan ma
eklendi inde saati girmenize gerek yoktur.

Sürgü konum 2’de (tarih: gün/ay/y l): Tarihi ayarlamak için  veya ’ye bas n.

Not: Frankfurt’tan (Almanya) zaman sinyali al c s  DCF77, donan ma
eklendi inde tarihi girmenize gerek yoktur.

ÇAL
I TI

R
Sürgüyü, en sa a, ÇALI TIR konumuna getirin (kapa n kapat labildi i tek konum).

Çal ma modunu, çal t rma modu seçicisi ile ayarlay n.

, fabrika ayar d r.

letim talimatlar n  katlay n ve ba lant  tablas na yeniden yerle tirin.

Ekran ayd nlatmas  aç n, hata mesajlar  ya da di er önemli bilgiyi
kontrol edin.

Ekran arka ayd nlatmas n  etkinle tirmek için Bilgi butonuna bir kere bas n. K sa
bir süre sonra arka ayd nlatma otomatik olarak aç l r.
Bilgi butonuna basmaya devam etmek bilgi ekran n  aktive eder:

 yanar. Cihaz ilk olarak beklemedeki hata mesajlar n , daha sonra ise önemli
bilgileri gösterir (ör. de i tirme programlar ,…).

Zaman de tirme program ndaki s cakl k seviyesini de tirin,
ya da bir süreli ine evde de il misiniz?

Zaman de i tirme program nda, mevcut s cakl k seviyesinden sonraki ya da
öncekine geçmek için bu butona bas n.

Dairenizi k sa bir süreli ine terk etti inizde enerji tasarruf etmek için hemen enerji
tasarruf s cakl k derecesini aktive edin.

De i iklik ekranda görünür. Sadece, bir sonraki de i tirme zaman na kadar
geçerlidir.

Konforu dü ürmeden enerji tasarrufu sa laman n püf noktalar
· Odalar n z  en fazla 21°C’ye kadar s t n.

· Sadece k sa bir süreli ine yoksan z bile, enerji tasarruf s cakl k derecesine geçmek için
'i kullan n.

· Odalar n z  k sa süreli ine fakat ard na kadar aç k pencerelerle havaland r n.

Telsiz Ekipmanlar  Yönetmeli i
Siemens Switzerland Ltd., radio ekipman  tipindeki REV17.. nin 2014/53/EU Direktifi ile
uyumlu oldu unu bildirir. EU uygunluk bildirgesinin tam
metnine www.siemens.com/download?A6V10223312 adresinden ula labilir.
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If the selected operating mode does not support the setting, the time display shows PASS.
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http://www.siemens.com/download?A6V10223312


Çal rma modunu seçin:

5 moddan birini seçmek için   i letim modu butonuna bas n.

Zaman programl  çal rma modlar

Kontrolör, Otomatik   ve Kural d  gün zaman programlar n n her ikisini de sunar.

Çok s cak / çok so uk mu hissediyorsunuz?

S cakl  ayarlamak için  veya ’ye bas n. Ayar, geçici ve sadece kontrolörün bir de i ikli i
aktive etti i bir sonraki zamana kadar aktiftir.

Not: Kendi programlar n z  ayarlamak için bak n z: “Ki iye özel s cakl k dereceleri

ve de i tirme zamanlar  giriniz”.
Devaml  çal t rma modlar

Kontrolör, devaml  çal t rma modlar  sunar: “Devaml  konfor modu” , “Devaml  enerji tasarrufu modu”

ve buzlanma koruma modu .

Çok s cak / çok so uk mu hissediyorsunuz?

Devaml  bir s cakl k ayarlamak için  veya ’ye bas n.

Saat ve tarih girin

Sürgü konum 1’de (saat ayar ): Saati ayarlamak için  veya ’ye bas n.

Sürgü konum 2’de (tarih: Gün/ay/y l): Tarihi ayarlamak için  veya ’ye bas n.

ÇALI
TIR

Sürgüyü yeniden, ÇALI TIR konumuna getirin.

Not: Frankfurt’tan (Almanya) zaman sinyali al c s  DCF77 donan ma eklendi inde saat ve tarih
girmenize gerek yoktur. Zaman göstergesi GEÇ’i gösterir.

Ki iye özel s cakl k dereceleri ve de me zamanlar  giriniz
Kontrolör, hafta içi gün bloklar  1-5 ya da hafta sonu blo u 6-7 olarak ay rabilece iniz üç farkl
de i tirme modeline sahiptir.
A a da belirtilenleri uygulay n:

Çal t rma modu  veya ’  seçin.

Sürgü konum 3’te (hafta içi günleri ,  hafta sonu günleri ):  stenen blo u
seçmek için  veya ’ye bas n.

Sürgü konum 4’te (konfor evreleri say s ): Konfor evrelerinin say s n  ayarlamak için
 veya ’ye bas n.

Sürgü konum 5’te (ba lang ç zaman  konfor evresi 1): Ba lang ç zaman n  ayarlamak
için  veya ’ye bas n.

Sürgü konum 6’te (s cakl k derecesi konfor evresi 1): S cakl  ayarlamak için
veya ’ye bas n.

Sürgü konum 7’te (biti  zaman  konfor evresi 1): Biti  zaman n  ayarlamak için
veya ’ye bas n.

, ,

, ,

Sürgü konumu 8…10 (konfor evresi 2) ve sürgü konumu 11…13 (konfor evresi 3):
Konfor evresi 1 için uygulanan yukar daki prosedürün ayn s .

Sürgü konum 14’te (zaman de i tirme programlar  Otomatik ve Kontrol d  gün’de
enerji tasarrufu s cakl ): S cakl  ayarlamak için  veya ’ye bas n.

Not: Enerji tasarruf s cakl , Pazartesi’den Pazar’a kadar geçerlidir.
“Devaml  enerji tasarrufu” çal t rma moduna ba l  de ildir.

ÇALI TIR Sürgüyü ÇALI TIR konumuna getirin ve kapa  kapat n.

Notlar (ör. Özel ayarlar):

Tatil veya yokluk zamanlar  girin
Tatillerinizin ba lang c n , s cakl  ve biti ini girebilirsiniz. Kontrolör, tatillerin ba lang c nda ayarlanm
tatil s cakl na ve tatillerin bitiminde de önceden ayarlanm  çal t rma moduna geçer.

Tatil modundayken  sembolü yan p söner ve tatillerin biti i görüntülenir.

A a da belirtilenleri uygulay n:

Sürgü konum 15’de (yokluk ba lang c ): Tatillerin ba lang c n  (tarih) ayarlamak için  veya ’ye
bas n.

Sürgü konum 16’de (yokluk süresince s cakl k): Tatil boyunca etkin s cakl  ayarlamak için  veya
’ye bas n.

Sürgü konum 17’de (yokluk sonu): Tatillerin biti ini (tarih) ayarlamak için  veya ’ye bas n.

ÇALI
TIR

Sürgüyü tekrar ÇALI TIR’a getir.  sembolünün solunda  sembolü belirir.

Tatil modundan vaktinden önce ç kmak için , , ,  butonlar ndan birine bas n ya da
sürgüyü hareket ettirin.

Aktif uzaktan kumanda için s cakl k girin
Uzaktan kumada ile s cakl  seçmekte serbestsiniz. Uzaktan kumanday  hemen aktive etmek, o anki
çal t rma modundan ba ms z olarak, uzaktan çal t rma s cakl n  kontrol etmeyi mümkün k lar.
Uzaktan kumanday  kapatt ktan sonra, cihaz ayarlanm  çal t rma moduna döner.

Aktif uzaktan kumanda durumunda  sembolü yan p söner.

A a da belirtilenleri uygulay n:

Sürgü konum 18’de (aktif uzaktan kumanda için s cakl k): Aktif uzaktan kumandada s cakl  ayarlamak
için  veya ’ye bas n.

ÇALI
TIR

Sürgüyü tekrar ÇALI TIR’a getir.

Fabrika ayarlar na geri dön

Çal t rma modu  butonu ile birlikte  ve  butonlar na 3 saniye boyunca bas n. Tüm s cakl k
ve zaman ayarlar , varsay lan de erlere geri ayarlan r.
Saat 12:00’dan ba lar.

Uyar :  Tüm ki iye özel ayarlar kaybedilir!

Fabrika Ayarlar : Is tma

, , , 20 °C

, 16 °C

8 °C

, 12 °C

Fabrika Ayarlar : De i tirme zamanlar
Konfor evreleri P1 P2 P3 P4 P5 P6
1. 07:00 23:00 GEÇ GEÇ GEÇ GEÇ
2. 06:00 08:00 17:00 22:00 GEÇ GEÇ
3. 06:00 08:00 11:00 13:00 17:00 22:00

Parti modunu etkinle tir

Parti modunu sadece,  ve  çal t rma modlar nda aktive edebilirsiniz. Parti modunda, cihaz,
seçilebilir herhangi zaman için seçilebilir herhangi s cakl  kontrol eder.

Parti modunda, Parti modu sonu ile birlikte  sembolü görüntülenir.

A a da belirtilenleri uygulay n:
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1.  3 saniye boyunca  bas n.

2. Parti modunun müddetini ayarlamak için  veya   bas n. Parti modu en çok 9 saat
sürebilir. 3. Giri , 20 saniye sonra veya ’a bast n zda kabul edilir.

3. S cakl  ayarlamak için  veya ’ye bas n.

4. Parti modu, Parti müddeti sona erdi inde otomatik olarak ya da  veya ’a bast n zda
sona erer.
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