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Transformateurs
de sécurité NG…S

Transformateurs à enroulements séparés destinés au montage dans des armoi-
res électriques.
Transformateurs conformes à la norme européenne EN60742.

Domaines d'application

Ces transformateurs  permettent de convertir la tension secteur 220 V~ ou 230 V~ en
une tension 24 V~ requise par les appareils de régulation et de commande.

Références et caractéristiques

Référence Puissance max. Fusible primaire Courant nominal Poids

NG38S 38 VA 200 mA 1,58 A 1,00kg

NG75S 75 VA 400 mA 3,12 A 1,70kg

NG150S 150 VA 800 mA 6,25 A 3,20kg

NG240S 240 VA 1,25 A 10 A 4,60kg

NG380S 380 VA 2 A 15,8 A 7,80kg

Exécution

Les transformateurs NG...S ne sont pas équipés de protection, il est donc nécéssaire
de les protéger avec un fusible au primaire.
Respecter les réglementations électriques locales.
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Dimensionnement

Il est possible de raccorder plusieurs boucles de régulation au même transformateur.
Pour calculer la puissance d'un transformateur, on additionne les consommations de
tous les appareils qui lui sont raccordés.
Pour les commandes de vannes magnétiques, on prendra 1,5 fois la valeur de la puis-
sance nominale.
Si les servomoteurs sont commandés en séquence de sorte qu'une seule vanne est
ouverte à la fois (chauffage / refroidissement), il ne faut retenir que la plus grande des
puissances. Si plusieurs servomoteurs sont commandés en même temps, il faut addi-
tionner leurs puissances respectives.
Enfin, vérifier que la puissance max. raccordée ne dépasse pas 40 VA par régulateur.
Pour les vannes avec une puissance nominale supérieure à 40 VA, monter en amont
un module amplificateur.

− 1 régulateur 4 VA
− 1 vanne de chauffage  -  VA
− 1 vanne de refroidissement (x 1,5) 39 VA
− 1 servomoteur de volets d'air 5 VA

Total 48 VA

Transformateur requis (cf. «Références et caractéristiques») :  NG75S

Caractéristiques techniques

Tension primaire 1 220 V~, 50 / 60 Hz
Tension primaire 2 230 V~, 50 / 60 Hz
Tension secondaire 24 V~
Tension d'isolation > 3750 V
Température ambiante admissible 0…+50 °C
Bornes de raccordement bornes à vis de 2,5 mm²
Conformité    selon directive CEM 89/336/CEE
Sécurité produit selon EN 60742
Classe d'isolation 1
Indice de protection IP 00, selon IEC 529
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Dimension (mm) NG38S NG75S NG150S NG240S NG380S
A 75 84 96 120 150
B 59 66 100 110 105
C 73 85 94 120 145
E1 44 48 72 95 73
E2 57 64 84 100 122

Exemple de sélection
du transformateur :

Caractéristiques
générales

Normes et standards

Landis & Staefa (France) SA
Sous réserve de modifications


