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FDCL181S 隔离模块 

使用说明书 
 

 
 

概述 

隔离模块用于探测并隔离 C-NET 回路中的短路部分。为防止因短路而使多条分支同时失

效，隔离模块之间是相互连接的。 

特点 

⚫ 防止 C-NET 回路短路 

⚫ 生成 C-NET 回路的 T 型分支或树形分支 

⚫ LED 指示灯状态显示 

⚫ 可由控制器(FC18/FC18S)全自动设定地址，也可用编码器(配合 FC18S2)设定地址 

⚫ 通过 C-NET 与控制器通讯（独立地址） 

⚫ 可直接安装在干燥环境，如安装在保护盒内，可用于潮湿、肮脏环境 

功能 

⚫ 隔离模块相当于一个电子开关，嵌在 C-NET 回路中，用于隔离掉回路中的短路部分，使

得未短路部分可以继续正常工作。 

⚫ 隔离模块有 2 个 2 路接线端子，将模块连接到探测总线。 

⚫ 黄色 LED 指示灯用于指示短路隔离状态。 
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应用 

⚫ 隔离模块可以用来防止因短路而使多条分支同时失效。 

⚫ 环路连接时，两只隔离模块之间最多可接 32 个现场设备。 

⚫ 分支连接时，每只隔离模块最多可接 32 个现场设备。 

连接方式 1： 

⚫ 环路线路最长距离为 2500米（1.0 mm2）。 

两个隔离模块之间最大距离为 400米（1.0 mm2）。 

 
连接方式 2： 

⚫ 支持树形结构，最多 15 个分支（如下图所示）。 

⚫ 回路卡到最后一个隔离模块的距离小于 1500 米（1.0 mm2）。 

⚫ 隔离模块到最后一个探头的距离小于 400 米（1.0 mm2）。 

 

 

结构 

隔离模块包含底座、印刷电路板和上面板。电路板上有两个 LED 指示灯，用于显示隔离/定

位状态。 

为保护模块不受环境因素侵害，有 FDCH221 保护盒可供安装选择。 

 
                                图 1 俯视图 
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LED 指示灯 

隔离模块有两个指示灯用来指示模块两端的隔离状态。 

 

状态 含义 

两只 LED 灭 正常状态 

A 口黄色 LED 闪亮 A 口隔离动作 

B 口黄色 LED 闪亮 B 口隔离动作 

A、B 两只黄色 LED 同时闪亮，每 1 s 闪一次 定位模式 

A、B 两只黄色 LED 同时闪亮，每 10 s 闪一次 巡检 

安装 

 

 
 
 
 
 

 

准备工作 

确定安装方式：FDCL181S 隔离模块有以下几种安装方

式： 

– 安装在控制器或开关柜外面：使用 FDCH221 保护盒 (图

4)（需单独订购）。 

– 安装在控制器或开关柜内部：直接安装在平整表面上 (图

2)。（上盖 FDCH1801 需要单独订购） 
  
 

 

防水！ 

在潮湿或有水的环境中需使用 FDCH221 保护盒。 

  

安装保护盒 FDCH221 

1. 打开保护盒盖。 

2. 确定进线位置，并打掉进线孔。 

3. 用 2 个螺钉（M4）将保护盒固定在平整表面上（图 4）。

安装孔距离：182.0±1.0 mm。 

4. 通过防水接头（需自备）接入并固定好电缆（图 5）。 

5. 使用两颗 M3 X 12 螺钉将模块固定在保护盒内 （图 6）。 

用 4 个螺钉固定带有密封条的盒盖（图 7）。（只有这样才

能保证 IP 防护等级。） 
  

 

 

注意！ 

保护盒 FDCH221 安装不支持使用上盖 FDCH1801。 

  
 

 
表面安装过程 

1. 将模块放置在平整的表面上。 

2. 用 2 个螺钉（M4）将模块固定（图 2）。安装孔距离：

63.5±1.0 mm。 

3. 如购买了上盖，参照图 3 安装。 

接线 

按图 8 或图 9 所示将电缆连接到端子上。 
  

 

 

注意！ 

避免 FDCL181S 隔离模块过热。 
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外形尺寸 

单位：mm 

   

 

 

性能参数 

 

 工作电压 DC 12…32 V 

 工作电流 (静态) 0.25 mA 

 动作电流 0.43 mA 

 工作温度 –10...+55 °C 

 贮存温度 –20...+70 °C 

 相对湿度 ≤95 % rel. 

 通讯协议 C-NET 

 接线端子 1.0...2.5 mm2 

 颜色 

 

白色，RAL 9003 

 

   

 

订货信息 

 
型号 物料号 部件号 名称 重量 

FDCL181S S54329-F3-A101 103264872 隔离模块 0.052 kg 

FDCH221 S54312-F3-A1 100757141 保护盒 0.250 kg 

FDCH1801 S54322-B1-A1 102799353 上盖 0.017 kg 

 

 


