
Symaro™

风道空气质量传感器 Modbus RTU

QPM2102/MO, QPM2150/MO, QPM2152/MO, QPM2153/MO

风道空气质量传感器（配备 Modbus 通信功能）

● Modbus RTU （RS-485）

● CO2传感元件免维护

● 无需重新校准

● 通过按钮和 Climatix
TM
 控制器进行 On-event 寻址

● 拨码开关设置（结合其他控制器）
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用途

风道传感器用于通风和空调设备的风道中，通过按需求控制的通风来提升室内舒适度以及优化

能耗。传感器可获取：

● CO2 浓度

● VOC 浓度，其指示风道中气味，例如烟草烟雾、体味或物料烟雾

● 风道空气相对湿度

● 风道空气温度

注意！

● 传感器不得用作安全装置，如气体或烟雾报警装置！

● 请勿在室外使用传感器！

技术设计

电缆进线通过传感器附带的 M16 （IP54） 螺纹进线管固定到壳体上。

传感器通过附带安装法兰进行安装。法兰套入浸入杆且根据所需的浸入长度进行固定。

型号概述

产品型号 物料编号 CO2 测量范围 室内空气质量（IAQ）

和 VOC 测量范围

温度测量范围 湿度测量范围 工作电压 输出信号

QPM2102/MO S55720-S469 0...2000 ppm 0...100 % --- --- AC 24 V ±20 %/

DC 13.5...35 V

Modbus

RTU

QPM2150/MO S55720-S470 0...2000 ppm --- -35...50 ℃ --- AC 24 V ±20 %/

DC 13.5...35 V

Modbus

RTU

QPM2152/MO S55720-S471 0...2000 ppm --- -35...50 ℃ 0...100 % r.h. AC 24 V ±20 %/

DC 13.5...35 V

Modbus

RTU

QPM2153/MO S55720-S530 0...2000 ppm 0...100 % -35...50 ℃ 0...100 % r.h. AC 24 V ±20 %/

DC 13.5...35 V

Modbus

RTU

订货

订货时，请注明产品名称和编号，例如：风道空气质量传感器 QPM2102/MO。

传感器附带安装法兰和电缆进线管 M16。

附件

名称 型号

过滤帽（用于更换） AQF3101

注意事项

工程施工

需要使用有单独线圈的安全弱电 (SELV) 变压器专门为传感器供电。在计算和保护变压器时，

必须遵守本地安全规定。

在计算变压器规格时，必须将室内传感器的功耗考虑在内。

为保证传感器正确接线，请参阅与该传感器结合使用的设备的数据表。

遵守允许的电线长度。
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敷设电缆时必须注意，平行敷设的电缆长度越长，电缆间的距离越小，电气干扰就越大。在存

在电磁兼容性问题的环境中，必须使用屏蔽电缆。

次级供电线路和信号线需要使用双绞线。

安装

为确保达到 IP54 的防护等级，安装传感器时电缆入口必须朝下！

将传感器安装在便于维修的位置。

● 如应用到蒸汽加湿器， 传感器距加湿器的距离最小为 3 米。如安装许可，间距应尽可能

大，但不得超过 10 米。

● 避免对浸入杆中的传感元件造成任何碰撞或冲击。

● 为避免阳光照射损坏，请勿将传感器安装在屋顶。为确保正常运行，传感器的环境温度必

须处于-5 至 45℃之间。

《安装说明》见产品包装。

调试

通电 30 分钟后，方可检查传感器的功能。

处置

此符号或任何其他国家标签表明产品、其包装，以及（如适用）任何电池均

不可作为生活垃圾处置。删除所有个人资料，同时根据当地及国家法规在单

独的收集和回收机构处置废弃物。相关详细信息，请参见

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109479891/zh

电缆敷设和选型

安装位置和方向

安装说明

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109479891/zh
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技术参数

功能

通信 Modbus RTU （RS-485）

支持的传输速率 9600; 19200; 38400; 57600; 76800; 115200

传输格式 1-8-E-1；1-8-O-1；1-8-N-1；1-8-N-2

总线终端 120 欧姆，跳线设置

有关特定功能的详细信息，请参见技术文档(A6V11610643
*
).

电源

工作电压 AC 24 V±20%或 DC 13.5...35 V（SELV）

或

AC/DC 24 V 2 级（US）

频率 AC 24 V 时， 50/60 Hz

外部供电线路保护 (EU) 慢速熔断器最大电流 10 A

或

断路器最大电流 13 A

特性 B、C、D，符合 EN 60898

或

最大电流限值为 10 A 的电源

功耗

QPM2102/MO

QPM2150/MO, QPM2152/MO

QPM2153/MO

< 3 VA

< 2.5 VA

< 3.3 VA

功能数据 (CO2)

测量范围 0...2000 ppm

23 ℃ 和 1013 hPa 时的测量精度 ≤ ±（50 ppm + 测量值的 2%）

温度依赖性

-5...45℃ 范围内 ±2 ppm / °C （典型值）

长时间偏移 < 测量范围 ±5% / 5 年（典型值）

时间常数 t63 < 5 分钟

无需重新校准 8 年

功能数据（仅 VOC 及 IAQ，CO2 和 VOC 最大选择量，QPM2102/MO）

测量范围 0...100 %

时间常数 t63VOC < 13 分钟（慢）、< 3.5 分钟（中等）、< 1 分钟（快）
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功能数据（温度，QPM2150/MO，QPM2152/MO 和 QPM2153/MO）

使用范围 -5...45 °C

测量范围 -35...50 °C

如下范围内，DC 24 V 时的测量精度

   23 °C

15...35 °C

-35...50 °C

±0.3 °C（典型值）

±0.6 °C

±1 °C

时间常数 t63 2 m/s 流动空气中，< 3.5 分钟

功能数据（湿度，QPM2152/MO 和 QPM2153/MO）

使用范围 0...95 % r.h.（无冷凝）

测量范围 0...100 % r.h.

23 ℃ 和 AC/DC 24° V 时的测量精度

0...95 % r.h.

30...70 % r.h.

±5 % r.h.

±3 % r.h. （典型值）

时间常数 t63 约 20 秒

功能数据

最大气流速度 Vmax 10 m/s

环境条件和防护等级

外壳防护等级 IP54 （根据 IEC 60529，在安装状态下）

保护类别 III，根据 EN 60730-1

环境条件

  运输

● 气候条件

– 温度

– 湿度

● 机械条件

  运行

● 气候条件

– 温度（含电子部件的外壳）

– 湿度

● 机械条件

IEC 60721-3-2

Class 2K3

-25...70 °C

< 95 % r.h.

Class 2M2

IEC 60721-3-3

Class 3K5

-5...45 °C

0...95 % r.h.（无冷凝）

Class 3M2

标准、指令和认证

产品标准 EN 60730-1, EN 60730-2-9, EN 61000-6-2,

EN 61000-6-3

家庭及类似用途的自动电子控制装置

电磁兼容性（应用） 适合在住宅、商业、轻工业和工业环境中使用

符合欧盟标准(CE) A5W00037934A *)

符合 RCM A5W00037935A *)
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标准、指令和认证

UL UL 873, http://ul.com/database

UKCA A5W00188747A *)

环境兼容性 产品环境声明 (

QPM2102/MO, QPM2150/MO, QPM2152/MO: A5W90011832*;

QPM2153/MO: A5W00161444A*) 包含与环境相容性相关的

产品设计和评估资料（RoHS 合规、物料组成、包装、环

境效益、废弃物处理）。

通用数据

用于测量信号的电缆长度

允许的电缆长度

请见信号处理装置的数据表

电气连接螺钉端子 1 × 2.5 mm2 或 2 × 1.5 mm2

材料和颜色

底座 聚碳酸酯，RAL 7001（银灰色）

上壳 聚碳酸酯，RAL 7035（浅灰色）

浸入杆 聚碳酸酯，RAL 7001（银灰色）

过滤帽 聚碳酸酯，RAL 7001（银灰色）

安装法兰 PA 66 – GF35（黑色）

电缆进线管 PA，RAL 7035（浅灰色）

传感器（完整装备） 无硅

包装 瓦楞纸板

重量（包括包装）

QPM2102/MO

QPM2150/MO

QPM2152/MO

QPM2153/MO

约 263.6 g

约 268.1 g

约 267.2 g

约 268 g

*)
 文档可从 http://siemens.com/bt/download 下载.

http://ul.com/database
http://siemens.com/bt/download
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图示

接线端子

G 工作电压 AC 24 V±20% 或 DC 13.5...35 V

G0 接地端

+ RS485 Modbus A

- RS485 Modbus B

Ref 隔离接地端（GND_ISO）



8

西门子 A6V11610641_zh--_c

智能基础设施集团 2025-05-20

尺寸

尺寸，单位为 mm
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