SIEMENS

Produits de protection incendie et de sécurité des personnes

Fiche technique

Systéme de protection incendie DesigoM¢

Module auxiliaire NAC
Modeéle FCI2011-U1

(notification appliance circuits ou NAC) aux
systemes d'incendie FC2025 et FC2050

de « Classe B »

* Charge maximale de 3,0 A par sortie

* Détecte les conditions de ligne ouverte et de
court-circuit

la ville de New York

SPECIFICATIONS POUR INGENIEURS ET ARCHITECTES

* Ajoute des circuits de dispositif de notification

e Comprend un (1) NAC de « Classe A » ou deux (2)

* Prend en charge les avertisseurs, les stroboscopes
et la synchronisation avertisseurs/stroboscopes

* Homologué selon la norme ®UL 864, 9¢ édition
Homologué par le CSFM et le service d’'incendie de

Présentation du produit

Le module auxiliaire de circuits de dispositif de notification
(NAC) (modeéle FCI2011-U1) est un module optionnel
connecté aux cartes périphériques (modeles FCI2016-U1,
FCI2017-U1) qui fournit des NAC supplémentaires pour les
systemes d’incendie a 252 ou a 504 points, respectivement.

Un (1) NAC de « Classe A » ou deux (2) de « Classe B » sont
fournis avec les systemes Desigo suivants :

e Modeéle FC2025 (252 points)
e Modeéle FC2050 (504 points)

Chaque NAC offre des caractéristiques d’intensité nominale
de 3 A.

Chaque module auxiliaire NAC est surveillé afin de détecter
les situations de ligne ouverte et de court-circuit et est
approuvé par le CSFM (n° d’homologation : 7165- 0067:0259)
ainsi que le service d’incendie de la ville de New York

(FDNY) (certificat d'approbation n° 6104). De plus, le logiciel
de programmation est logé dans une mémoire morte
programmable effacable électriquement (EEPROM).
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Plage de température et d’humidité

Le modeéle FCI2011-U1 est homologué selon la norme

®UL 864, 9¢ édition pour des emplacements intérieurs

secs avec une plage de température allant de 49 +/- 2 °C

(120 +/-3°F) a 0 +/- 2°C (32 +/- 3 °F) et une humidité relative
de 93 +/- 2 % a une température de 32 +/- 2 °C (90 +/- 3 °F).

Documentation connexe

Numéro de

Produit fiche technique

Carte périphérique Desigo

[Modele FCI2016-U1] 6802

Carte périphérique Desigo

[Modele FCI2017-U1] 6802

module auxitiaire nac O S O 8 F



Renseignements pour les commandes

Numéro Numéro . .
N A Description
de modéle de piéce
FCI2011-U1 S54400-A54-A1 Module auxiliaire NAC

Données techniques

Courant d‘alarme

3,0 A max. par circuit

Caractéristiques | Courantde garde

1 mA, max., typique

électriques Caractéristiques NAC pour applications spéciales
Tension 24 VCC, nominal
Bornes de Conception Borniers amovibles
connexion Section de cable admissible 12 - 18 AWG (American Wire Gauge)

Modéle FCI2011-U1
Dimensions :

12x8,2x1,8cm

PLopfletes (LxHxP) (4,72x 3,23 x0,71 po)

siques

physid Modeéle FCI2011-U1 3419 (0.75 Ib)
Poids : 9

Avis : La présente fiche technique ne doit pas étre utilisée a des fins d'installation ou de conception de systéme.
Pour les renseignements les plus récents, consultez la notice d'installation de chaque produit.
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