SIEMENS 9824

SICLIMAT™ COMPAS

PromCard-120 PROMC120

Die Speicherkarte PromCard-120 wird in Kombination mit der Kompaktstation
COMPAS/COMPAS ( EIB) zur Datenhaltung von Betriebsystem und Anwender-
software eingesetzt.

Anwendung
SICLIMAT COMPAS erhélt sein Programm Uber die PromCard-120 mit modernster
Flash-EPROM-Technik. Das Betriebssystem sowie die auf einem Projektierungs-PC
erstellte Applikation werden auf die Programmkarte geladen.
Die PromCard-120 kann Programme mit einer Verarbeitungstiefe bis 120 Hardware-
Datenpunkte speichern.
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Bestellung

Bei einer Bestellung sind Stiickzahl, Name und Typbezeichnung anzugeben.

Typ Bestellnummer LV-Text-Nr.
PromCard 120 6FL3004-5AA02 24/11221
Technische Daten
Typ PromCard 3
Daten Speichertechnik Flash-EPROM
Kapazitat 1MByte
Organisation 16Bit
Datenhaltung Uber 2 Jahre in gezogenem Zustand bei
einer Lagertemperatur von 20°C
Datensicherheit Unter folgenden Umstanden kann es zu
Datenverlust kommen:
e Betrieb aulRerhalb der zugelassenen
Betriebstemperatur
e Stecken/Ziehen der Karte bei einge-
schaltetem Geréat
e Zulange Lagerung im stromlosen Zu-
stand
Betriebsspannung 5V +/-5%
Stromaufnahme Betrieb:  ca. 120mA
Standby: <4mA
Feuchte 80...95%, nicht kondensierend
Beschriftung Aufkleber Zur Beschriftung der PromCard stehen
Aufkleber zur Verfligung.
MalRe / Gewicht Abmessungen (H x B x T) 85,6 x 54 x 3,3mm
Gewicht ca. 25¢g
Umgebungsbedingungen Umgebungstemperatur Betrieb: 0...+70°C
Lagerung: -20...+75°C
Produktesicherheit CE gepruft
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