SIEMENS

Sinteso™ / Cerberus™ PRO

Stockwerkterminal, Stockwerkanzeige
FT2010-A1, FT2010-C1, FT2011-A1

FDnet/C-NET-Bediengerite fiir die Brandmeldesysteme Sinteso™ FS20 und
Cerberus™ PRO FS720.

Kommunikation und Stromversorgung tiber FDnet/C-NET

Externe, galvanisch getrennte AC/DC-Speisung moglich
Zweidrahtinstallation fur alle Kabelarten

Hintergrundbeleuchtetes, grofies Display mit Klartextanzeige

FC2020/FC721/FC722: bis zu 8 Stockwerkterminals und Stockwerkanzeigen
anschlieRbar

e FC2040/FC724: bis zu 16 Stockwerkterminals und Stockwerkanzeigen
anschlieRbar

e FC2030/FC723: bis zu 24 Stockwerkterminals und Stockwerkanzeigen
anschlielbar

e FC2060/FC2080/FC726: bis zu 50 Stockwerkterminals und Stockwerkanzeigen
anschlieRbar

e Gleiches Meldungslayout wie beim Standard-Bedienfeld
e Flaches Gehause passend zu den Stationen der Brandmeldesysteme
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Merkmale und Funktionen

FT2010 Stockwerkterminal

e Anzeige und Bedienung von Abschnitten und Gruppen innerhalb eines
Gebaudes

e Individuelle Konfiguration der Uber das Stockwerkterminal zu bedienenden
und anzuzeigenden Abschnitte und Gruppen

e Anzeige von Alarmen, Voralarmen, Technischen Meldungen, Stérungen,
Abschaltungen aus dem gesamten System mdglich

FT2010-A1 e Quittieren und Rdickstellen von Ereignissen

Ereignistext identisch mit den Brandmeldezentralen FC20xx/FC72x bzw.
Brandmeldeterminals FT2040/FT724

e Navigationstaste zum scrollen durch Menls und Meldungen im Display

e Klare und Ubersichtliche Bedienoberflache fur kundenspezifische Klartexte
zur eindeutigen Lokalisierung der Ereignisse

e Freigabe der Zugangsebene 2.2 mit dem Schlisselschalter
e Starten der Erkundungszeit und Rickstellen des Alarms wahrend der

(mit nordischem Schlissel)

Erkundungszeit
e Stromversorgung Uber FDnet/C-NET oder Uber externe, galvanisch
FT2010-C1 getrennte AC/DC-Stromversorgung moglich*
(mit Kaba-Schlussel und e Integrierter Linientrenner

flacher Riickwand) e Einschiebbare Beschriftungsstreifen

* EN54-4 Konformitat nicht erforderlich

FT2011 Stockwerkanzeige

e Anzeige von Abschnitten und Gruppen innerhalb eines Gebaudes

e Individuelle Konfiguration der Gber die Stockwerkanzeige anzuzeigenden
Abschnitte und Gruppen

e Anzeige von Alarmen, Voralarmen, Technischen Meldungen, Stérungen,
Abschaltungen aus dem gesamten System maglich

e Ereignistext identisch mit den Brandmeldezentralen FC20xx/FC72x bzw.
Brandmeldeterminals FT2040/FT724

FT2011-A1
e Navigationstaste zum scrollen durch Meldungen im Display
e Bei Alarmmeldungen kann der interne Summer abgestellt werden
e Stromversorgung Uber FDnet/C-NET oder Uber externe, galvanisch
getrennte AC/DC-Stromversorgung moglich*

e Integrierter Linientrenner
e Einschiebbare Bezeichnungsstreifen
* EN54-4 Konformitat nicht erforderlich
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Anwendung

Die Stockwerkterminals und Stockwerkanzeigen sind FDnet/C-NET-Gerate und kénnen in
Loops oder in Stichleitungen betrieben werden.

FT2010 FT2011

FT2010

Das Stockwerkterminal FT2010 wird abgesetzt von der Brandmeldezentrale, z.B. in einem
Stockwerk, installiert und dient zur lokalen Anzeige von Ereignissen und Bedienung von
Brandmeldefunktionen.

FT2011

Die Stockwerkanzeige FT2011 wird abgesetzt von der Brandmeldezentrale, z.B. in einem
Stockwerk, installiert und dient zur lokalen Anzeige von Ereignissen.

Anwendungsmatrix

Anwendung FT2010 FT2011
Betrieb auf der FDnet/C- ° °
NET-Melderlinie

Anzeige von lokalen und ° U

systemweiten Ereignissen
und Meldungen

Bedienung von lokalen ° -
Brandmeldefunktionen

e  Mdgliche Anwendung
—  Nicht mégliche Anwendung
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Anzeige- und Bedienelemente

Stockwerkterminal FT2010-A1 / FT2010-C1

Olw_-

-
-
-

Einschiebbare Bezeichnungsstreifen

Klartextanzeige mit Hintergrundbeleuchtung

Scrolltaste fiir die Display-Meldungen

Tasten 'Summer aus', 'Quittieren' und 'Rickstellen’;

a b ON -

SchlUsselschalter fur Bedienzugriff
e FT2010-A1 mit nordischem Schlissel
e FT2010-C1 mit Kaba-Schlissel

Sechs Bedientasten mit LEDs, individuell programmierbar;

Zwei Anzeigefelder

Alarmindikator;

© oo N o

Taste zum Weiterschalten der Alarmmeldungen

4

Smart Infrastructure

009393_n_de -
2021-10-22



Einschiebbare Bezeichnungsstreifen

Klartextanzeige mit Hintegrundbeleuchtung

Scrolltaste fur die Display-Meldungen

Taste 'Summer aus'

Zwei Anzeigefelder

Alarmindikator

N o oA WON =

Taste zum Weiterschalten der Alarmmeldungen
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Typeniibersicht

FT2010-A1

FT2010-C1

FT2011-A1

-

=

/]

/]

——

Bezeichnung

Stockwerkterminal

Stockwerkanzeige

Bestellnummer

A5Q00014104

S$54400-F34-A1

A5Q00017706

Schllsselschalter Nordic

Schllsselschalter Kaba

° Enthalten
— Nicht enthalten

Bestellangaben

Typ Bezeichnung Gewicht Bestellnummer
FT2010-A1 Stockwerkterminal 0,831 kg A5Q00014104
FT2010-C1 Stockwerkterminal mit flacher 1,103 kg S54400-F34-A1
Ruckwand
FT2011-A1 Stockwerkanzeige 0,779 kg A5Q00017706
6
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Produktdokumentation

Dokument-ID Titel

A6V101111321 FT2010, FT2011 Stockwerkterminal, Stockwerkanzeige -
Technisches Handbuch

Systemdokumentation

Dokument-ID Titel

008836 FS20 Brandmeldesystem - Systembeschreibung

008837 FS20 Brandmeldesystem - Produktdaten

008838 Bedienungsanleitung Brandmeldezentrale /
Brandmeldeterminal FC20xx / FT2040

008843 FS20 Brandmeldesystem - Projektierung

009052 FS20 Brandmeldesystem - Inbetriebsetzung, Wartung,
Instandsetzung

009078 FS20 Brandmeldesystem - Konfiguration

A6V10210355 FS720 Brandmeldesystem - Systembeschreibung

A6Y10210362 FS720 Brandmeldesystem - Projektierung

A6Y10210368 FS720 Brandmeldesystem - Produktdaten

A6V10210416 FS720 Brandmeldesystem - Inbetriebsetzung, Wartung,
Instandsetzung

ABV10210424 FS720 Brandmeldesystem - Konfiguration

A6V10211076 Bedienungsanleitung Brandmeldezentrale /
Brandmeldeterminal FC72x / FT724

Verwandte Dokumente wie Umweltdeklarationen, CE-Deklarationen u. a. kénnen Sie tber
folgende Internet-Adresse herunterladen:

www.siemens.com/bt/download

Entsorgung

Gemal Europaischer Richtlinie gilt das Gerat bei der Entsorgung als

Elektro- und Elektronik-Altgerat und darf nicht als Haushaltsmill entsorgt

werden.

e Entsorgen Sie das Gerat Uber die dazu vorgesehenen Kanale.

e Beachten Sie die 6rtliche und aktuell giiltige Gesetzgebung.

I
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http://www.siemens.com/bt/download

Technische Daten

FT2010-A1/FT2010-C1/ FT2011-A1

Speisung liber FDnet/C-
NET

Bezeichnung 'LINE+', 'LINE-'
Betriebsspannung DC 16...33V
Stromverbrauch:

e Ohne externe Speisung 4...40 mA

e Mit externer Speisung Max. 5 mA

Linientrenner

Linienspannung:

e Nominal DC 32V (= Viom)
e Minimal DC 16 V (= Viuin)
e Maximal DC 33V (=V,.,)

Spannung bei welcher der Linientrenner 6ffnet:

e Minimal

DC 7!5 \Y (= VSO min)

e Maximal

DC 10!5 V (= VSO max)

Dauerstrom bei geschlossenen
Schaltern

Max. 1,5 A (= o o)

Schaltstrom

Max. 2 A (= g 0y

Leckstrom

Max. 1 MmA (= I nax)

Serienimpedanz bei geschlossenen
Schaltern

Max. 0,4 Q (= Zc va)

Das Schlie®en des Linientrenners erfolgt durch einen Einschaltbefehl von der
Zentrale. Vorausgesetzte Linienspannung: DC 16...33 V (Normalbereich)

Externe Speisung

Bezeichnung

'AC+', IAC_I

Externer Speisungseingang:

e DC

20...30 V, galvanisch getrennt,
EN54-4 Konformitat nicht erforderlich

e AC 15...18 V, galvanisch getrennt,
EN54-4 Konformitat nicht erforderlich
Stromverbrauch 10...50 mA
Anschliisse Ausflihrung Schraubklemmen
Leiterquerschnitt 0,08...1,5 mm?
Kennzahlen Adress-Kennzahl 1
Ruhestrom-Kennzahl:
e Ohne externe Speisung 20
e Mit externer Speisung 20
Maximalstrom-Kennzahl:
e Ohne externe Speisung 160
e Mit externer Speisung 20
1 Trenner-Kennzahl 1
Schnittstellen Kommunikationsprotokoll FDnet/C-NET
Umweltbedingungen Betriebstemperatur -8...+42 °C
Lagertemperatur -20...460 °C
Luftfeuchte (keine Betauung erlaubt) <95 % rel.
Maximale Einsatzhéhe tGber Meer 4000 m
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FT2010-A1/ FT2010-C1/ FT2011-A1

Mechanische Daten

Abmessungen (B xH x T):

e FT2010-A1, FT2011-A1

283 x 207 x 79 mm

e FT2010-C1

283 x 207 x 45 mm

Schutzart (IEC 60529)

IP30

Farbe

~RAL 7035 Lichtgrau

Normen und
Zulassungen

Normen

EN 54-17, EN 54-18, EN 54-4

Zulassungen:

e V\VdS

G208011/-/G208011

e |PCB

126bp/02 / - / 126bp/03

MaRbilder

Stockwerkterminal FT2010-A1

Stockwerkterminal FT2010-C1

‘ Stockwerkanzeige FT2011-A1
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