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 Ficha técnica 

Productos de prevención contra incendios 

Aparatos de notificación 
SEF – Altavoces y Altavoz con Estroboscopios  Aplicación:  Interior 

 Descripción del producto 
– Instalación rápida con terminales de tornillo de entrada y salida usando cables de n° 12 a n° 18 AWG 

– Diseño de alta eficiencia para una potencia máxima a un voltaje  
mínimo en una gama de frecuencias de 400 a 4000 HZ 

– Taps seleccionables en campo para funcionamiento de 25 o 70 VRMS y desde 1/8 de vatio a 2 vatios 
– Estroboscopios se pueden sincronizar utilizando los módulos de sincronización Siemens DSC;  

paneles de Siemens; el panel XLS, o la fuente de alimentación de la serie PAD con protocolo  
de sincronización incorporado 

– Estroboscopios producen 1 flash por segundo 
– Los modelos de montaje en cielo incluyen ajustes de Candelas seleccionables  

en campo desde 15/30/75/95cd o 115/177cd 
– Los modelos de montaje en pared incluyen ajustes de Candelas seleccionables  

en campo desde 15/30/75/110d o 135/185cd 
– UL Listado; 

Aprobados de FM, CSFM y NYCFD 
– Cumple con OSHA 29, Parte de 1910.165 
– Cumple con ADA / NFPA 

 Especificaciones 
– Los Aparatos de Altavoz serán de la Serie de Altavoces Siemens SEF y los aparatos de Altavoz - Estrobo  

serán de la Serie de de Altavoz - Estrobo Siemens SEF o los iguales aprobados 
– Los altavoces deben estar listos bajo la norma UL 1480 para el servicio de protección contra incendios,  

y los altavoces equipados con luces estroboscópicas deben estar listados bajo la norma UL 1971 para 
dispositivos de emergencia para personas con problemas de audición  

– Los modelos de la serie `SEF’ tienen una salida de sonido listada UL de hasta 87dB a 10 pies  
y una respuesta de frecuencia con clasificación UL de 400 a 4000 Hz 

– Los altavoces deben estar diseñados para una entrada seleccionable en campo de 25 o 70 VRMS,  
con taps de alimentación seleccionables de 1/8 de vatio a 2 vatios 

– Cada tipo de altavoz deberá incorporar una construcción sellada 
– Las entradas de todos utilizan terminales aceptan tamaños de alambre n° 12 a n° 18 AWG 

– La parte estroboscópica del aparato produce una velocidad de flash de un (1) flash por segundo  
e incorpora un tubo de flash de xenón encerrado en una lente Lexan rugosa 

– Cada tipo de estroboscopio es un diseño de baja corriente

SEF-MC-R 
Altavoz con Estroboscopio 

SEF-W 
Altavoz 

 

SEF-CW 
Altavoz 

SEF-MC-CW 
Altavoz con Estroboscopio 
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 Especificaciones – (continuación) 

– La intensidad del estroboscopio, donde se especifican los aparatos Multi-Candela, tiene ajustes seleccionables 
en el campo y debe ser clasificada según la norma UL 1971 para: 

▪ 15/30/75/110cd (montaje de pared)  -o- 
▪ 135/185cd          (montaje de pared) 

 

▪ 15/30/75/95cd   (montaje de cielo) -o- 
▪ 115/177cd          (montaje de cielo) 

– El selector para seleccionar la candela debe ser resistente a la manipulación 
– La parte estroboscópica, cuando se requiere sincronización, es compatible con módulos de  

sincronización DSC; paneles nuevos de Siemens; panel XLS, o fuente de alimentación de  
la serie PAD con protocolo de sincronización incorporado 

– Los estroboscopios no se desvían de la sincronización en cualquier momento durante operación 
– Los estroboscopios vuelven a una velocidad de flash no sincronizada, si el módulo de sincronización  

o la fuente de alimentación no funcionan (es decir, los contactos permanecen) 
– Los altavoces y altavoces con estroboscopios están diseñados específicamente  

para la superficie interior o montaje empotrado 
– Los altavoces y las luces estroboscópicas utilizan una placa de montaje de altavoz con una cubierta de 

rejilla que se asegura con dos tornillos para un acabado nivelado. 
▪ La cubierta de la parrilla se monta a un hardware eléctrico estándar  

que no requiere ninguna placa o adaptador adicional 
– El acabado de estos tipos de dispositivos de notificación están en rojo o negro 
– Todos los altavoces y altavoces estroboscópicos se enumeran para aplicaciones especiales: 

▪ Los estroboscopios están diseñados para parpadear con un mínimo de 1 flash por segundo  
sobre su "rango de voltaje de entrada regulado” 

➢ Nota:  NFPA-72 especifica una velocidad de flash de 1 a 2 destellos por segundo,  
y las pautas ADA especifican una velocidad de flash de 1 a 3 destellos por segundo 

▪ Todas las calificaciones de candela representan una intensidad de estroboscopia  
mínima efectiva, según UL Standard 1971 

 Diagrama de Montada 
 

s  

Opciones de Montando 

 
Nota: El Backbox es compatible con los montajes 
wiremold y conduit. Los agujeros son para un solo 
cuadrilátero, doble cuadrilla, 4 " cuadrados, 3-1 / 2" 
y 4 "octógono o backboxes redondos 

(Mostrado en pulgadas) 
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 Datos de técnica 
 

 

 

Notas: 1.  El estrobo producirá 1 flash por segundo en el rango de voltaje de entrada 
2. Los estrobos cumplen los patrones de distribución de luz requeridos según UL 1971 
3. Modelos están UL Listado para usar interior con el rango de la temperatura de 0°C to +49°C (+32°F to +120°F)  

y humedad máxima del 85% RH. El efecto de las temperaturas de envío y almacenamiento no debe afectar 
negativamente al rendimiento del aparato cuando se almacena en los envases originales y no está sujeto  
a mal uso o abuso 

4. La tensión de supervisión máxima es 33VDC 
5. Rango de frecuencia de los altavoces: 400 – 400Hz 
 

 
 

  

Información para pedidos ─ (Incluida Opciones de montaje y aprobaciones de agencia) 

 Aprobaciones de agencia 

Modelo 
Numero  
de pieza 

Descripción 
Opciones de 
Montando* 

UL FM CSFM 

SEF-MC-R 500-636037 Serie SEF :  Multi-Candela, Rojo P,Q,R,U,Y ✓ ✓ ✓ 

SEF-MC-W 500-636038 Serie SEF :  Multi-Candela, Blanco P,Q,R,U,Y ✓ ✓ ✓ 

SEF-R 500-636041 Serie SEF:  Altavoz, Red Q,U ✓ ✓ ✓ 

SEF-W 500-636042 Serie SEF :  Altavoz, Blanco Q,U ✓ ✓ ✓ 

SEF-HMC-R 500-636039 Serie SEF :  Multi-Candela Alta, Roja P,Q,R,U,Y ✓ ✓ ✓ 
SEF-HMC-W 500-636040 Serie SEF : Multi-Candela Alta, Blanca P,Q,R,U,Y ✓ ✓ ✓ 
SEF-MC-CW 500-636043 Serie SEF :  Multi-Candela de techno, Blanco Q,U ✓ ✓ ✓ 

SEF-CW 500-636046 Serie SEF : Altavoz de techno, Blanco Q,U ✓ ✓ ✓ 
SEF-CR 500-636045 Serie SEF :  Altavoz de techo, Rojo Q,U ✓ ✓ ✓ 

SEF-HMC-CW 500-636065 Serie SEF :  Multi-Candela Alta de techno, Blanco Q,U ✓ ✓ ✓ 

✓ = Listado / Aprobado 

* = Referir ficha técnica,  
n°: 2585, para opciones  
de montando detallado

NOTA: No existen restricciones reglamentarias 
para el montaje de los dispositivos de solo 
altavoz de la serie Siemens 'SEF' en 
aplicaciones de pared o techo. 
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Aviso: Esta ficha técnica comercial no puede utilizarse para fines de diseño o instalación del sistema. 
Consulte las instrucciones de instalación de cada producto para acceder a la información más actualizada. 


