
CE1N2111sv 
2011-02-17 Building Technologies
 

 AMA 8 Styr- och övervakningssystem 
PSE.11  Temperaturstyrda ventiler i 
 vätskesystem 2111

 
EN 215-1    

  RTN51  RTN71 med fjärrgivare*  RTN81 med fjärromställare* 

 
 ACVATIXTM 
 
 
 

Radiatortermostat 
för radiatorventiler VDN.., VEN.., VUN.., VPD.. och VPE.. 

 RTN51..
 RTN71* 
 RTN81* 

  
  

• Självverkande utan hjälpenergi 
• Högkvalitativ vätskegivare med snabb avkänning av rumstemperaturändringar 
• Direkt montering med överfallsmutter, verktyg erfordras ej 
• Robust, underhållsfri, tystgående 
• Demonteringsskydd valbart 
• RTN51.. finns i vitt färg (matt eller blank)  
 

Användningsområde 

• För Building Technologies radiatorventiler VDN.., VEN.. och VUN.. 
• För radiatorventiler från Heimeier, Cazzaniga, Oventrop M30 x 1,5, Honeywell-

Braukmann, MNG, Junkers och Beulco ny (samtliga utan adapter) 
• För radiatorventiler med ställdon som är monterat med överfallsmutter M30 x 1,5, 

nominellt stängningsmått 11,6 ± 0,3 mm och lyfthöjd 1,5 mm (utan adapter) 
• För övriga ventilfabrikat kan ställdonen användas med hjälp av motsvarande  

adapter AV.. (se avsnitt Typöversikt / Tillbehör) 
 
*  RTN71 och RTN81 finns ej i Sverige 

…
…

.
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Typöversikt 

Typbeteckning Beskrivning 
RTN51 RAL 9016, matt 
RTN51G RAL 9016, blank 

RTN71* Utförande med fjärrgivare 
RTN81* Utförande med fjärromställare 
*  RTN71 och RTN81 finns ej i Sverige 
 
Adaptertyp För ventilfabrikat Adaptertyp För ventilfabrikat 
AV52 Comap AV57 Herz 

AV53 Danfoss RA-N (RA2000) AV58 Oventrop < 2002 

AV54 Danfoss RAVL AV59 Vaillant 

AV55 Danfoss RAV AV60 TA < 2002 

AV56 Giacomini AV61 MMA Markaryd 
 

 
Typ Beskrivning 

ATN2 Demonteringsskydd för termostaten 
 

Beställning 

Vid beställning anges antal, benämning och typbeteckning. 

 
Ställdon, ventiler och tillbehör levereras separat förpackade. 
 
Se översikttabell på sidan 8. 
 

Kombinationsmöjligheter 

Ventiltyp Ventilslag kvs V&  Tryckklass Datablad 
  [m3/h] [l/h]   

VDN.., VEN.., VUN.. Radiatorventiler 0,09…1,4  N2105, N2106

VPD.., VPE.. MCV radiatorventiler  25…483 
PN10 

N2185 

För radiatorventiler av andra fabrikat med adapter AV.. se avsnitt Typöversikt / Tillbehör. 

Radiatorventiler (M30 x 1,5) från andra tillverkare, utan adapter: 

• Heimeier • Honeywell-Braukmann 

• Cazzaniga • MNG 

• Junkers • Beulco ny 

• Oventrop M30 x 1,5 (från 2001)  
 

 

kvs = Nominellt kallvattenflöde (5 till 30 °C) genom helt öppen ventil (H100),  
vid tryckdifferens 100 kPa (1 bar)  

V&  = Volymström vid 0,5 mm lyfthöjd 

 

Tillbehör 

…
…

…
…

…
..…

.
…

…
…

…
..…

…
…

..…
. 

Exempel Typbeteckning Beställningsnummer Benämning Antal 

RTN51 RTN51 Radiatortermostater  6 

AV57 AV57 Adaptrar  1 

Leverans 

Revisionsnummer 

…
…

.
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Tekniskt / mekaniskt utförande 

Vätskegivaren svarar på avvikelser från det inställda rumstemperaturbörvärdet. Vid 
stigande rumstemperatur expanderar vätskan i metallkapseln och pressar ihop bälgen. 
Därigenom stängs ventilen kontinuerligt via spindeln och radiatorns värmeavgivning 
reduceras. Vid fallande rumstemperatur vidgas bälgen åter och ventilen öppnas. 
Radiatorns värmeavgivning ökar. 

Detta möjliggör en steglös manövrering av radiatorventilen med en noggrann reglering 
av värmemediets flöde till radiatorn. Resultatet är en konstant rumstemperatur enligt 
inställt börvärde. 

RTN51 

  

RTN71* 

 
1 Vätskefyllt givarelement 
2 Bälg 
3 Överrörelseanordning 
4 Spindel 
5 Begränsningsryttare 
6  Stängningsfjäder 

 
Radiatortermostatens inställningsratt och dess fjärromställare är utrustad med en skala 
och symboler som motsvarar följande rumstemperaturbörvärden: 

0 ∗ 1 2 3 4 5 

Ventil helt stängd (endast vid 
RTN51 och RTN71*) 

Frysskydd 
vid 8 °C 

12 °C 16 °C 20 °C 24 °C 28 °C 

 

Om man vrider inställningsratten från frysskyddssymbolen vidare mot 0, hörs ett klick-
ljud. Detta indikerar att frysskyddet inte garanteras längre. 

*  RTN71 och RTN81 finns ej i Sverige 
 
 

Funktion 
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Två enkelt omställbara, fasta begränsningsryttare möjliggör inställningen av önskat 
börvärdesområde. 
 

 • Vrid ryttaren till ändläget 
(vid börvärdesvisare) 

• Tryck ner ryttaren • Vrid huvudet till önskad 
begränsningsinställning 

• Släpp ryttaren 

Inställning av 
max.begränsning 

   

Inställning av 
min.begränsning 

   

Montering och installation 

43

21
11

Z3
6

43 43

 

Vid montering måste 
ventilen vara vinkelrätt 
mot termostaten. 

21
11

Z3
8

5 Acvatix TM

RTN51

 

För detta ändamål välj 
inställning 5 på skalan 
och kontrollera att 
termostaten ligger rätt 
placerad. 

43

21
11

Z3
4

 21
11

Z3
5

 

Termostaten måste 
dras fast ordentligt. 

 

Inställning av 
börvärdesområde 

Viktigt: 
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Termostatens givarelement måste alltid kunna avkänna den cirkulerande 
rumsluftstemperaturen. 
Radiatortermostatens utförande (RTN51 / RTN71* / RTN81*) väljs efter detta kriterium. 

 
 
Radiatortermostaten får inte täckas av radiatorpaneler, möbler, gardiner och får heller 
inte påverkas av solstrålning eller kalluft/luftdrag. 

21
43

Z0
2

 
 
Termostaten får inte monteras i upprättstående position, för att säkerställa att 
mätningen av rumstemperaturen inte påverkas av den stigande värmen från 
vattenledningen. 

21
11

Z0
3

 

Monteringsinstruktionen finns tryckt på förpackningen. 
 
 
Dessa termostater används i applikationer där kriteriet för användning av RTN51 
standardutförande inte är uppfyllt. Radiatortermostaten kan monteras i valfritt läge. 
Givarelementet får inte påverkas av direkt solstrålning eller kalluft/luftdrag. 

 

I tveksamma fall, där förhållanden inte är kända (speciellt vid nybyggnationer), bör man 
alltid föredra detta utförande. 
Givarelementet skall av komfort skäl placeras enligt följande illustrationer: 

10
 c

m
 m

in
.

1.
2 

m
 - 

1.
5 

m

0.5 m - 1 m 0.5 m - 1 m

21
11

Z3
7

1.
2 

m
 - 

1.
5 

m

 

Vid montering på dåligt isolerade ytterväggar skall ett termiskt isolerande mellanlägg 
appliceras. 
Monteringsinstruktionen finns tryckt på förpackningen. 
 
*  RTN71 och RTN81 finns ej i Sverige 

RTN51 
Standardutförande med 
inbyggt givarelement 

RTN71* 
Utförande med 
fjärrgivarelement och 
kapillärrör 
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För användning i applikationer där radiator- eller konvektorventilen är oåtkomlig eller 
svårtillgänglig. Termostatdelen kan monteras i valfritt läge. För givarelement gäller 
samma kriterium som för RTN71* (placeringen av fjärromställaren skall beaktas). 

Monteringsinstruktion 74 319 0466 0 medföljer förpackningen. 

 
*  RTN71 och RTN81 finns ej i Sverige 

 

Underhåll 

Radiatortermostaterna är underhållsfria. 

Termostaten, givarelementet och fjärromställaren kan inte repareras, dvs. hela enheten 
måste ersättas. 

 

Avfallshantering 

 

Apparaten skall inte avfallshanteras som hushållssopor. 
En särbehandling av specifika komponenter kan vara obligatorisk enligt lagens 
föreskrifter eller önskvärd ur ett ekologiskt perspektiv. 
Lokal och aktuell lagstiftning skall alltid beaktas.  

 
 

Garanti 

Användarspecifika tekniska data garanteras endast tillsammans med de ventilerna som 
anges under avsnitt "Kombinationsmöjligheter".  

Om radiatortermostater RTN.. används tillsammans med ventiler av annat 
fabrikat säkerställs funktionaliteten av användaren. 
 

RTN81* 
Utförande med 
fjärrgivar- och 
fjärromställarelement  

Reparation 
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Tekniska data 

  RTN51.. RTN71* RTN81* 

Utförande Märkning enligt CEN-standard EN 215-1 

 Driftprincip Vätskeexpantion 

 Fjärrgivarelement    

 Fjärromställare   

 Kapillärrör 
 

 2 m (CrNi-stål 18/8) 

Funktionsdata Börvärdesområde 8...28 °C 

 Inställningsskala 0, ∗, 1…5 ∗, 1…5 

 Frysskyddsinställning  

 Min./max.begränsning: Fast manöverryttare 

 Tillåten medietemperatur 120 °C 

 Tillåten givartemperatur: 40 °C 

 Inverkan av vattentemperatur ≤ 1,5 K ≤ 0,75 K 

 Inverkan av tryckdifferens ≤ 1 K 

 Hysteres ≤ 1 K 

 P-band 
 

2 K 

Mått / vikt Dimensionering se avsnitt Måttuppgifter 

 Montering på ventil Överfallmutter M30 x 1,5 

 Vikt 
 

0,157 kg 0,202 kg 0,227 kg 

Kapslingsfärger Termostat  RTN51 
 RTN51G 
Givare 
Fjärromställare 
 

RAL 9016, matt 
RAL 9016, blank 
RAL 9016, matt 
RAL 9016, matt 

RAL 9016, matt 
 

RAL 9016, matt 
RAL 9016, matt 

Normer Miljökompatibilitet ISO 14001 (miljö) 
ISO 9001 (kvalitet) 
SN 36350 (miljövänliga produkter) 
RL 2002/95/EG (RoHS) 

Material Överfallmutter 
Spindel 
Omställningsratt 
 

Mässing, förnicklad 
PBT, 30 % glas 
ABS 

*  RTN71 och RTN81 finns ej i Sverige 
 

Allmänna 
omgivningsförhållanden 

 Drift 
IEC 721-3-3 

Transport  
IEC 721-3-2 

Lager 
IEC 721-3-1 

 Omgivningsförhållanden Klass 3K3 Klass 2K3 Klass 1K3 

 Temperatur 1…40 °C –25…70 °C –5…50 °C 

 Fuktighet 5…85 % RF < 95 % RF 5…95 % RF 

 

…
…

. 
…

…
…

…
…

.…
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Måttuppgifter (mått i mm) 

RTN51 RTN71* 

 

 
Position L1 L2 
∗ 84,9 11,5 
3 87,6 14,2 
5 89,5 16,1  

 
RTN81* 

 

*  RTN71 och RTN81 finns ej i Sverige 

Revisionsnummer 

Typ Giltig fr.o.m. rev.nr Typ Giltig fr.o.m. rev.nr 

RTN51 ..A RTN71 ..A 

RTN51G ..A RTN81 ..A 
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