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2. Introductie en samenvatting 
 

PICV's combineren kostenbesparingen en comfort. Drukonafhankelijke combikleppen (PICV's) spelen 

een belangrijke rol bij het verminderen van het energieverbruik bij het op peil houden van de 

gebouwtemperatuur op optimale instelpunten.  

 

PICV's zijn effectief omdat ze gebruik maken van dynamische balancering om drukschommelingen in 

het hydraulische systeem van een gebouw op te vangen. Dynamisch balanceren heeft twee 

belangrijke functies. Ten eerste voorkomt het het overaanbod van verbruikers en de daaropvolgende 

hydraulische interferentie. Ten tweede vermindert het de temperatuurschommelingen drastisch. 

Hierdoor verbruikt het systeem minder energie om het comfort van de bewoners te behouden. 

 

Naast de reeds bestaande Siemens PICV’s en voor de oplossing voor 6-weg regelkogelkraan met 

aparte PICV is er nu de combinatie in-een met nieuwe 6-weg mPICV regelkogelkraan VWPG51 serie. 

                                                                                                      
Overzicht VWPG51 serie 6-weg mPICV 

Alle VWPG51 uitvoeringen zijn nu vrijgegeven voor verkoop. De nieuwe 6-weg mPICV's zijn vanaf 

augustus 2022 op voorraad. De volgende nieuwe producten zijn opgenomen in deze marktrelease: 

 

Type Bestelnummer DN PN 
Aansluiting Volumestroom [l/h] Meetnippel 

 

Beschikbaar 

[inch]  VMIN VMAX 

VWPG51.15L0.9Q S55264-V179 

15 

25 

G ¾” 

buitendraad 

35 820 
P/T poort August 2022 

VWPG51.15L0.9 S55264-V180  August 2022 

VWPG51.15F1.2Q S55264-V181 
210 1200 

P/T poort August 2022 

VWPG51.15F1.2 S55264-V182  August 2022 

VWPG51.20F4.3Q S55264-V185 
20 G 1” 460 4250 

P/T poort August 2022 

VWPG51.20F4.3 S55264-V186  August 2022 

DN = aansluitmaat 

VMAX = doorstroom volume bij vol geopende afsluiter  

VMIN = kleinste vooraf ingestelde volumestroom handmatige voorinstelling 
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Technische gegevens VWPG51 serie 6-weg mPICV 

Functioneel 

Nominale druktrap PN 25 

Maximale drukverschil 400 kPa (4 bar) 

Lekverlies Klasse IV (0…0.01% van volumestroom V100) tot EN 1349 

Toegestane medium Gekoeld water, heet water, water met antivries 

Medium temperatuur 0…90 °C 

Draaihoek 90° (afsluiter gesloten bij 45°) 

 
Materiaal 

Kogelkraan lichaam Ontzinkingsbestendig messing (DZR), CW602N 

Kogelkraan  Ontzinkingsbestendig messing (DZR), nickel plated 

Pakking PTFE, Glas- en koolstofvezelversterkt 

Δp Regulator PPS 40% glas 

Δp Spring Roestvrij staal 

Δp Diaphragm HNBR 

Δp Rotator PPO 

O-rings EPDM 

Stem Roestvrij staal 

Actuator mounting plate PPS GF40 

 
Normen, richtlijnen 

Europese Richtlijn  

voor drukapparatuur 

DGR 2014/68/EU 

Druk accessoires Bereik: Artikel 1, lid. 1 

Definitie: Artikel 2, lid. 5 

Zonder CE-certificering volgens artikel 4, lid. 3 

(algemeen toepasselijke ingenieurspraktijk) 
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3. Afmetingen 
 

 
 

Type 
DN 

G H H1 H2 H3 H4 H5 H6 L1 L2 B C1 C2 D Gewicht 

[inch] [mm] [kg] 

VWPG51.15L0.9Q 

15 

 

G ¾ " 

 

>200 

 

73 

 

63 

 

54 

 

30 

 

142 

 

164 

 

46 

 

92 

 

36 

 

70 

 

111 

 42 

 

1.9 

VWPG51.15L0.9 1.7 

VWPG51.15F1.2Q 1.9 

VWPG51.15F1.2 1.7 

VWPG51.20F4.3Q 20 

 

G 1 " 

 

>230 

 

80 

 

70 

 

69 

 

38 

 

172 

 

171 

 

55 

 

110 

 

50 

 

84 

 

154 

 

3.4 

VWPG51.20F4.3 3.2 

 

Overzicht GDB161.9../..6.. serie aandrijvingen 

Alle GDB161.9.. /.. 6.. serie aandrijvingen zijn nu vrijgegeven voor verkoop. De 6-weg aandrijvingen 

zijn speciaal ontworpen om 6-weg afsluiters aan te drijven, zowel standaard als drukonafhankelijk.  

 

Dit zijn de volgende typen aandrijvingen:: 

 

Type aandrijving Bestelnummer Stelkracht Voeding 
Besturing Kabel 

lengte 

Beschikbaar 

Signaal Tijd 

GDB161.9E/6W S55499-D784 

5 Nm 

AC 24 V / 

DC 24…48 V 

DC 0/2...10 V 

 150 s 

0.9 m 
August 2022 

GDB161.9E/6P S55499-D801 August 2022 

GDB161.9G/6W S55499-D829 
3 m 

August 2022 

GDB161.9G/6P S55499-D827 August 2022 

GDB161.9H/6W S55499-D830 
5 m 

August 2022 

GDB161.9H/6P S55499-D828 August 2022 

GDB161.9E/MO6P S55499-D802 AC/DC 24 V Modbus RTU 0.9 m September 2022 
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Producttoepassing 

Mogelijke toepassingen voor de VWPG51 serie 6-weg PICV & GDB161.9.. /.. 6.. serie aandrijving zijn: 

• 4-pijps toepassing in verwarmde- en gekoelde plafonds en fancoil als regeling met automatische 

hydraulische balancering 

• 4-pijps toepassing in gesloten circuits 

 

Het wordt aanbevolen om PICV's te gebruiken in installaties met pompen met variabel toerental. 

Zorg er bij het dimensioneren van de pomp voor dat de meest kritieke tak of verbruiker in het 

systeem - meestal de meest afgelegen van de pomp - voldoende druk krijgt (van de pomp). 

 

Koelbedrijf  Verwarmingsbedrijf 

  

 

 

1 Verschildrukregelaar 2 Gekarakteriseerde regelkogelkraan 

ontworpen voor het moduleren van 

de regeling en het schakelen tussen 

verwarming of koeling (intrede) 

3 Regelkogelkraan voor het schakelen 

tussen verwarming of koeling 

(uittrede) 

4 P/T nippel (optioneel) 

 

  

 

p1

 

p3

4

 

1 p2

2

4

 

3

FCU

2

3

4

1

  

 

p3

4

 

1 p2

2

 

3

p1

 
4

FCU
2

3

4

1
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4. Onderscheidende productkenmerken 
 

Technische hoogtepunten en verkoopargumenten 

De VWPG51 serie 6-weg mPICV en GDB161.9../..6.. series aandrijvingen bieden de volgende 

onderscheidende eigenschappen en verkoopargumenten. 

 

Eigenschappen VWPG51 & GDB161.9../..6... Voordeel 

Best presterende 

dynamische 

balancering 

Nauwkeurige mechanische technologie 

zorgt voor een onmiddellijke reactie op 

drukinstabiliteit in het hydraulische 

circuit, wat leidt tot een reactiever, beter 

presterend systeem. 

Siemens-technologie zorgt ervoor dat de precieze 

hoeveelheid water, die op de juiste locatie wordt geleverd 

en nauwkeurig wordt getimed, de energie-efficiëntie kan 

verbeteren en het comfort van de inzittenden aanzienlijk 

kan verhogen. 

Superieure 

regelbaarheid 

Een hoge mate van nauwkeurigheid als 

het gaat om debietregeling dankzij een 

grotere klepregelhoek en een hoger 

resolutie door nieuwe aandrijvingen. 

Dankzij de innovatieve technologie van Siemens is een 

hogere mate van controle binnen het systeem haalbaar, 

wat leidt tot meer energiebesparingen, minder verspilling 

in het algemeen en een comfortabele gebruikerservaring. 

Geoptimaliseerde 

volumestroom 

Sterke controle over het debiet is een 

functie die toepassingen tot 4250 l/h 

dekt. 

De hogere debietvraag voor het leveren van meer en 

grotere afnemers is geen probleem. Siemens levert een 

ongeëvenaard debiet waardoor het gewenste debiet kan 

worden bereikt met kleinere leidingafmetingen. Hierdoor 

kunt u de scope van projecten kosteneffectief uitbreiden 

Best-in-Class 

product-

combinatie 

De krachtige RDG-serie ruimteregelaar en 

DXR2-regelaar in combinatie met de 6-

weg mPICV doet uitstekend werk bij het 

optimaliseren van de regelkring: met een 

specifieke focus op deze 4-

pijpstoepassing. 

De producten van Siemens “Connected Devices” 

garanderen topprestaties op het gebied van ruimtebeheer 

in uw HVAC-systeem door betrouwbaar, duurzaam en 

efficiënt comfort. 

Vooraf instellen 

op afstand 

Eenvoudige en intuïtieve voorinstelling 

op afstand optimaliseert verwarmings- 

en koelstromen via verschillende 

apparaten: de Modbus aandrijving, de 

RDG-serie ruimteregelaar en de DXR2-

serie regelaars. 

De functie voor het vooraf instellen op afstand 

vereenvoudigt het inbedrijfstellingsproces en verlaagt ook 

de totale kosten voor de eindgebruiker. 

Nauwkeurige 

volumestroom 

berekening 

De systemen van Siemens kunnen 

nauwkeurige schattingen berekenen 

voor volumestroomwaarden in de 

volgende apparaten: Modbus 

aandrijving, RDG-serie ruimteregelaar en 

DXR2-serie regelaars. 

Toepassingen op afstand bieden flow-gebaseerde 

feedback die de klant kan helpen bij het voldoen aan 

projectvereisten. 
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Waarom u kiest voor mPICVs van Siemens: 
 

Eenvoudig te plannen: 

• Geen complexe drukverlies- en afsluiter autoriteit berekeningen 

• Snelle, eenvoudige productselectie 

• Efficiënt systeem, zelfs met een onbekend leidingnetwerk 

 

Minder installatie inspanning: 

• Geen extra debietregelkleppen of inregelkleppen 

 

Moeiteloze inbedrijfstelling: 

• Geen handmatig balanceren 

• Automatische dynamische hydraulische balancering 

• Inbedrijfstelling in fasen geeft u flexibiliteit 

 

Geoptimaliseerde werking: 

• Hoog ruimte comfort 

• Tot wel 30 procent energiebesparing 
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5. Marketing en technische documentatie 
 

We bieden u de volgende marketingmiddelen om het product succes te promoten en toe te passen.  

Marketingmateriaal  

 

Acvatix afsluiters en 

aandrijvingen - 

productoverzicht 

bevat de nieuwe 6-weg 

mPICV VWGP51… en 

aandrijvingen 

GDB161.9E/..6.. 

EN / DE Update binnenkort 

verwacht. 

Acvatix Product range 

overview 

 

 

HIT-online 

 

Voor nieuwe informatie  

6-weg mPICV VWGP51… en 

aandrijvingen 

GDB161.9E/..6.. 

Meertalig Update binnenkort 

verwacht. 

 

Link:  

www.siemens.com/hit 

 

Documentatie 

Documenttype Documentnummer Beschikbare taal 

Productblad 6-weg control regelafsluiter 

VWPG51.. 
A6V12815016 Engels / Duits 

Productblad roterende servomotor 

GDB161.9E/..6.. 
A6V12986395 Engels / Duits 

Montage instructie 6-weg regelafsluiter 

VWPG51.. 
A6V12814982 14 talen 

Montage instructie roterende 

servomotor GDB161.9E/..6.. 
A6V12815008 10 talen 

Conformiteitsverklaring roterende 

servomotor GDB161.9E/..6.. 
A5W00026068 Engels 

Milieu productverklaring 6-weg 

regelafsluiter VWPG51.. 
A6V13199575 Engels 

Het tonen van alle milieu 

gerelateerde informatie 

en de RoHS-naleving 

Milieu productverklaring roterende 

servomotor GDB161.9E/..6.... 
A5W00003842 EN 

Het tonen van alle milieu 

gerelateerde informatie 

en de RoHS-naleving 

https://sid.siemens.com/v/u/A6V10200220
https://sid.siemens.com/v/u/A6V10200220
https://hit.sbt.siemens.com/
https://www.siemens.com/download?A6V12815016
https://www.siemens.com/download?A6V12815016
https://www.siemens.com/download?A6V12815016
https://www.siemens.com/download?A6V12815018
https://www.siemens.com/download?A6V12815018
https://www.siemens.com/download?A6V12986394
https://www.siemens.com/download?A6V12986394
https://www.siemens.com/download?A6V12986394
https://www.siemens.com/download?A6V12986396
https://www.siemens.com/download?A6V12986394
https://www.siemens.com/download?A6V12814982
https://www.siemens.com/download?A6V12814996
https://www.siemens.com/download?A6V12814996
https://www.siemens.com/download?A6V101033533
https://www.siemens.com/download?A6V101033533
https://www.siemens.com/download?A6V13199575
https://www.siemens.com/download?A6V13199575
https://www.siemens.com/download?A6V13199575
https://hit.sbt.siemens.com/RWD/app.aspx?RC=HQEU&lang=en&MODULE=Catalog&ACTION=ShowProduct&KEY=S55264-V182
https://hit.sbt.siemens.com/RWD/app.aspx?RC=HQEU&lang=en&MODULE=Catalog&ACTION=ShowProduct&KEY=S55264-V182
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6. HIT 
 

De nieuwe producten zijn binnenkort beschikbaar in HIT. Via HIT kunnen de volgende documenten 

worden geraadpleegd.  
• Apparatenblad / Productblad 

• Basisdocumentatie 

• Conformiteitsverklaring en Milieuverklaring 

• Bedienings- en installatiehandleiding 

 

 Highly Integrated Tool (HIT) 

 

HIT is een online omgeving dat hulp biedt bij het ontwerpen van HVAC 

installaties. Daarnaast biedt HIT snel en eenvoudig toegang tot alle 

productinformatie.  

 

Deze tool helpt adviseurs, installateurs en engineers zowel bij 

routinewerk als bij het vaak tijdrovende zoeken naar geschikte 

producten voor regeling van een HVAC- of koelinstallatie. HIT geeft 

toegang tot de complete actuele product range van Siemens 

regelafsluiters, aandrijvingen, opnemers, thermostaten, en frequentie 

regelaars. De intuïtieve, gebruikersvriendelijke menu’s zijn gebaseerd op 

typische workflows in de sector en zorgt voor snelle toegankelijkheid. 

Alle gegevens over de productseries en alle opgeslagen documenten zijn 

altijd up-to-date. Bij behandeling van oudere projecten biedt het 

programma ook toegang tot gegevens van niet meer beschikbare 

producten en hulp bij het vinden van een geschikt vervangend model. 

 

Naast de zoekhulp voor de gebruiker bevat HIT een database die  

de volgende documentatie bevat: 

- Applicaties 

- Apparatenbladen 

- Basis documentatie 

- Engineering documentatie 

- Montage en installatie instructies 

- Gebruikershandleidingen 

- Training documentatie 

- Milieuverklaringen 

 

U krijgt toegang tot HIT online via de volgende link: 

www.siemens.com/hit-nl 

 

Productcatalogus en prijslijst 

 

De nieuwe 6-weg mPICV met aandrijvingen zijn na de volgende update te vinden op de digitale 

HVAC Productcatalogus 2023 en prijslijst.  

http://www.siemens.com/hit-nl
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7. Logistiek 
 

Bestelling, levering en prijzen 

De 6-weg mPICV producten worden individueel verpakt en wordt geleverd vanuit Distribution Center 

Neurenberg, Duitsland. 

 

 

Bestelvoorbeeld: 

 

1 6-weg mPICV regelafsluiter PN25, DN15; VWPG51.15F1.2Q;  Bestelnummer S55264-V181 

     

 

De producten zijn te bestellen op de Siemens Industry Mall via www.siemens.nl/industrymall en via 

onze partner groothandels.  

 

Prijzen van onze producten zijn te vinden in de partner en groothandels Siemens iMall, via 2ba.nl en 

in de webshops van onze partner groothandels. 

Meer informatie 

Voor meer informatie over Siemens HVAC producten verwijzen we u graag door naar onze website 

https://new.siemens.com/nl/nl/products/buildingtechnologies/hvac.html 

 

Wilt u liever persoonlijk contact? Belt u dan met 070 – 333 3031 of stuur een mail naar               bt-

products.nl@siemens.com. 

 

 

 

 

http://www.siemens.nl/industrymall
https://mall.industry.siemens.com/goos/WelcomePage.aspx?regionUrl=/NL&language=nl
http://www.2ba.nl/
https://new.siemens.com/be/nl/products/buildingtechnologies/partners/solution-partner.html
https://new.siemens.com/nl/nl/products/buildingtechnologies/hvac.html
mailto:bt-products.nl@siemens.com
mailto:bt-products.nl@siemens.com

