
Sinorix™ 

Buse de type 2003 

IG-01, IG-55, IG-100, IG-541, CO2, H2O Gas 

Buse de diffusion 

● Diffusion de l’agent extincteur  

● Protection de volume 

● Protection des faux-planchers et des faux-plafonds 

● Utilisation dans le réseau de décharge des systèmes automatiques d’extinction à 
gaz 
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Application 
Ce produit doit être exclusivement utilisé dans les systèmes automatiques fixes d'extinction à 
gaz SinorixTM. 
 

Fonctions 
Les buses diffusent l’agent extincteur uniformément dans la zone protégée. 
 

Vue d’ensemble 

 

 

Rep. Description Rep. Description 

1 Taraudage : 3/8" à 1" 3 Tête de distribution 

2 Perçage - - 

 

Informations produit 
 

Désignation Description Code produit 

2003-G3/8 Buse G 3/8 S54476-B38-A4 

2003-G1/2 Buse G 1/2 S54476-B38-A2 

2003-G3/4 Buse G 3/4 S54476-B38-A3 

2003-G1 Buse G 1 S54476-B38-A1 
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Perçages 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code produit Désignation 1 perçage 

(ø mm) 

2 perçages 

(ø mm) - 90° 

2 perçages 

(ø mm) - 180° 

3 perçages 

(ø mm) - 90° 

4 perçages 

(ø mm) - 90° 

Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. 

S54476-B38-A4 2003-G3/8 3,0 7,0 3,0 7,0 3,0 7,0 3,0 5,0 3,0 5,0 

S54476-B38-A2 2003-G1/2 3,0* 9,4 3,0* 9,4 3,0* 9,4 3,0* 6,7 3,0* 6,7 

S54476-B38-A3 2003-G3/4 3,0 12,0 3,0 12,0 3,0 12,0 3,0 9,0 3,0 9,0 

S54476-B38-A1 2003-G1 3,0 15,3 3,0 15,3 3,0 15,3 3,0 11,5 3,0 11,5 

* Voir section Produits associés [▶ 3] 

 

 AVERTISSEMENT 

 

Diamètre de perçage 

Les diamètres de perçage inférieurs à 3 mm sont autorisés uniquement 
pour les buses de diffusion de 1/2" équipées d’un filtre FIT-BUFIL. 

 

Commande 

Pour chaque type de buse commandé, préciser les informations suivantes : 

Quantité, nombre et angle de positionnement des perçages / diamètre de perçage 

Exemple : 

10 pc 3x90° / 5,1 mm 

10 pc 2x90° / 4,9 mm 

70 pc 2x180° / 7,4 mm 

30 pc 1x0° / 8,8 mm 
 

Produits associés 
Les buses G1/2 présentant des perçages <3 mm doivent toujours être équipées d’un filtre FIT-
BUFIL. Le filtre est vissé sur la buse : 
 

Désignation Description Code produit 

FIT-BUFIL Filtre G1/2, PN240 

Pour buses G1/2 avec perçages <3 mm 

● Raccord : G1/2" 

● Pression de service : 240 bar maximum 

S54476-B26-A2 

 

Utilisation : 

● 1 à 3 perçages : 

– Diamètres de perçage : 1,0 mm min., 2,9 mm max. 

● 4 perçages : 

– Diamètres de perçage : 1,0 mm min., 2,7 mm max. 
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Documentation produit 
 

Type Titre Réf. document 

Montage Sinorix™ NXN SDT-IG-x-200, IG-x-300 A6V101065532 

Montage Sinorix™ NXN CDT-IG-x-200, CDT-IG-x-300 

Sinorix™ CDT IG-100-200 NXN FR 

Sinorix™ CDT IG-100-300 NXN FR 

A6V101065426 

A6V12019059 

Montage Sinorix™ NXN CO2 

Sinorix™ CO2 NXN FR 

A6V101065538 

A6V12019064 

Ingénierie, Installation, 

Exploitation, Maintenance 

Sinorix™ NXN CDT-IG-x-200, CDT-IG-x-300 A6V12758454 

Ingénierie, Installation, 

Exploitation, Maintenance 

Sinorix™ NXN CO2 A6V12758456 

 

Les documents connexes tels que les déclarations de compatibilité environnementale, les 
déclarations de conformité, etc., sont accessibles sur Internet à l'adresse suivante : 

www.siemens.com/bt/download 
 

Remarques 
 

Sécurité 
Ce produit doit être exclusivement installé par du personnel spécialisé habilité Siemens, 
possédant de l’expérience dans la conception, l’installation et la maintenance de systèmes 
d’extinction automatique. Lors de l'installation, il convient de s'assurer : 

● que le produit est installé en conformité avec les règlements de prévention des accidents et 
les règlements nationaux en vigueur, 

● que ce produit est utilisé conformément à sa destination, 

● que tout danger est évité,  

● que les prescriptions Siemens sont respectées (instructions de montage, notices techniques, 
mise en service, notices d’utilisation), 

● que les utilisateurs ont reçu et compris les informations relatives à ce produit. 

Lors de la mise en service, s'assurer de respecter les législations en vigueur, les 
réglementations techniques, les directives de sécurité. 

Le non-respect des prescriptions Siemens peut entraîner des blessures graves ou des 
dommages matériels importants, pour lesquels Siemens ne peut être tenu responsable. 

Siemens se réserve à tout moment le droit de modification et/ou d'améliorations techniques. 
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Conception 

Perçages 

Le programme de calcul hydraulique détermine le diamètre de perçage pour chaque buse. Le 
nombre de perçages de chaque buse est déterminé par la personne en charge du projet. 
Commander les buses de diffusion conformément à ces spécifications. 

 

 DANGER 

 

Prévoir au moins un perçage par buse 

La buse doit présenter au moins un perçage pour permettre le passage de 
l’agent extincteur. Dans le cas contraire, la décharge d’agent extincteur 
dans la zone protégée peut ne pas avoir lieu. 

 

Les perçages sont répartis sur le pourtour de la tête de diffusion. Ils sont disposés à 90° par 
rapport au centre de la buse. 

Les perçages peuvent être répartis sur la buse comme suit : 

● 1 perçage 

● 2 perçages séparés de 90° ou 180° 

● 4 perçages séparés de 90° 

● 4 perçages séparés de 90°. 

 

 ATTENTION 

 

Utiliser un filtre avec les buses 1/2“ présentant des diamètres de 
perçage inférieurs à 3 mm 

Les diamètres de perçage inférieurs à 3 mm sont autorisés uniquement 
pour les buses de diffusion de 1/2". Dans ce cas, ces buses doivent être 

équipées d’un filtre FIT-BUFIL (voir la section Produits associés [▶ 3]). 

 

Pour connaître les diamètres de perçage possibles pour les différentes tailles de buse, se 

reporter à la section Perçages [▶ 3]. 
 

Montage 

Avant le montage 

● Toutes les buses sont percées conformément aux spécifications du projet et les perçages 
ont été vérifiés. 

1. Fixer la buse à l’emplacement prévu conformément au calcul d’implantation et d’orientation. 

2. Orienter les buses de sorte que les perçages pointent vers le centre de la zone protégée. 

3. S’assurer qu’aucun obstacle ne se trouve sur la trajectoire des jets. 

4. Contrôler l’ancrage des supports du réseau de décharge. 

– La poussée subie par la buse lors de la décharge de l’agent extincteur ne doit pas 
entraîner de déplacement de la buse au niveau de sa fixation sur le réseau de 
décharge. 

5. Avant d’installer les buses, vérifier que le réseau de décharge a été soufflé. 

– Un certificat de soufflage conforme aux directives nationales doit être disponible. 
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Montage de la buse sur la tuyauterie 

1. Garnir le filetage de la tuyauterie avec un produit d’étanchéité (Loctite 577, par exemple). 

2. Visser la buse à la main sur la tuyauterie. 

3. Serrer la buse à l’aide d’une clé plate. 

– Veiller à ce que les perçages soient orientés vers le centre du local protégé. 

 

Fig. 1: Montage des buses 

 

Fig. 2: Implantation des buses 

 

 ATTENTION 

 

Absence d’obstacle 

Vérifier qu'aucun obstacle ne se trouve sur la trajectoire des jets de la 
buse : veiller à ménager un espace suffisant autour de la buse pour 
garantir la bonne diffusion de l'agent extincteur. 

 
 

  

Loctite 577

 

1

2

3
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Maintenance 

Stockage 

1. Conserver dans l’emballage d’origine, à l'abri des chocs. 

2. Stocker dans un lieu propre et sec, à l’abri des intempéries. 

Inspection régulière 

1. Vérifier que le produit est en bon état : 

– Inspection annuelle 

– Ou inspection plus fréquente en fonction des directives nationales 

2. Vérifier que les perçages ne sont pas obstrués. 
 

Garantie 
Les caractéristiques techniques liées aux applications sont garanties exclusivement pour les 
produits Siemens indiqués à la section 'Produits associés'. L'utilisation de produits tiers annule 
automatiquement toute garantie offerte par Siemens. 
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Caractéristiques techniques 
 

Caractéristiques techniques 

Pression de service maximale 100 bar 

Pression de service minimale Non applicable 

Nombre de perçages Standard 1 Sur le côté 

Standard 2 90° / 180° 

Standard 3 3 x 90° 

Standard 4 4 x 90° 

Option 1-4 Autres angles de perçage 

possibles sur demande 

Agent extincteur ● IG-01 

● IG-55 

● IG-100 

● IG-541 

● CO2 

● H2O Gas 

Matériau Laiton nickelé 

Température d’exploitation -20 °C à +50 °C, sans condensation 

Température de stockage/transport -40 °C à +70 °C, sans condensation 

Dimensions Se reporter aux sections Vue d’ensemble [▶ 2], Plans 

cotés [▶ 9] 

Poids (sans perçage) 2003-G3/8 0,11 kg 

2003-G1/2 0,2 kg 

2003-G3/4 0,32 kg 

2003-G1  0,51 kg 

 

 

Marquage 

 DN-xx 

VdS G310022 

Diamètre de perçage 

2003 

100 bar 

ss/aa (semaine / année) 

CE 0786 

Réf. SAP 
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Normes, directives et autorisations 

VdS G310022 

LPCB 126z/02 2 perçages 

126z/03 4 perçages 

305/2011/UE (RPC) EN12094-7 0786-CPR-30027 

UL/ULC Unité de système d'extinction à agent propre 

homologuée, couverte par le certificat d'homologation 

EX28263 

Unité de système d'extinction à dioxyde de carbone 

homologuée, couverte par le certificat d'homologation 

EX29687 

FM Inclus dans l'homologation du système d'extinction à 

agent propre 

Inclus dans l'homologation du système d'extinction à 

dioxyde de carbone 

La Déclaration de Performance (DoP) et/ou la Déclaration de Conformité (DoC) sont disponibles via le Customer 

Support Center, au +49 89 9221-8000, ou sur le site https://siemens.com/bt/download. 

 
 

Plans cotés 

 

 

A Taraudage C Cote sur plats 

B Profondeur   

 

 

Désignation Code produit A (") B (mm) C (mm) 

2003-G3/8 S54476-B38-A4 G 3/8 26 27 

2003-G1/2 S54476-B38-A2 G 1/2 32 30 

2003-G3/4 S54476-B38-A3 G 3/4 36 36 

2003-G1 S54476-B38-A1 G 1 43 45/46 

C

A

B

 

https://siemens.com/bt/download
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