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OpenAirTM 

风阀执行器 GMA..1 
带弹簧复位的旋转型，AC 24 V / DC 24…48 V / AC 230 V 

 

 

两位控制、三位控制和调节控制的电动执行器，额定扭矩为 7 Nm，带弹簧复位功能，自

对中夹轴器，在0…90°范围内通过机械限位调节旋转角度，预接 0.9 m 长连接电缆。 

不同型号具有不同辅助功能，例如定位信号的可调偏移量和范围、阀位指示、反馈电位计

和可调辅助开关等。 

 

备注 本产品说明仅对这些执行器做了简要介绍。如需了解更多详细信息以及安全、设计说明、

安装和调试方面的内容，请参阅 CM2Z4614en 中的技术基础。 

 
 

用途 

 

⚫ 适用于面积不超过1.5 m2的风阀，与风阀的摩擦情况相关。 

⚫ 适用于断电时风阀必须运行到零位（紧急位置）的通风区域。 

⚫ 适用于需要安装两台执行器的风阀 （叠放安装）。 
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型号一览 

 

GMA... 
121.
1E 

126.
1E 

321.
1E 

326.
1E 

131.
1E 

132.
1E 

136.
1E 

161.
1E 

163.
1E 

164.
1E 

166.
1E 

控制方式 两位控制 三位控制 调节控制 

工作电压 AC 24 V 

DC 24…48 V 
X X   X X X X X X X 

工作电压 AC 230 V   X X        

定位信号Y  

DC 0...10 V 
DC 0...35 V 

带特征功能Uo，ΔU 

       

X   X 

 X X  

阀位指示器 

U = DC 0...10 V 
       X X X X 

反馈电位计 1kΩ      X      

辅助开关（两个）  X  X   X   X X 

扭矩倍增 

（2个执行器） 
X X X X X X X     

 

功能 

 

型号 
GMA12..1 / 
GMA32..1 

GMA13..1 GMA16..1 

控制方式 两位控制 三位控制 调节控制 

具有可调特性功能的定位信号 

  DC 0...35 V  

偏移 Uo= 0...5V 

范围 ΔU = 2...30V 

旋转方向 
顺时针或逆时针，取决于执行器在风阀轴上的安装位置… 

 …和控制方式  

弹簧复位功能 在断电或工作电压被关断时，弹簧复位装置将推动执行器回到机械零位。 

阀位指示：机械方式 通过阀位指示器指示旋转角度位置。 

阀位指示：电气方式 

 通过连接外部电压的反

馈电位计来指示位置。 

输出电压 U = DC 0...10 V与旋转角度成正

比。 

辅助开关 可在 0° 到 90° 的范围内，以 5° 的增量分别设置辅助开关 A 和 B 的开关位置。 

扭矩倍增 
将两个相同型号的执行器安装在同一风阀轴

上可提供双倍的扭矩。 

不允许 

旋转角度限制 可以以 5°的增量，机械地限制夹轴器的旋转角度。 

 
 

订购 

 

注意 电位计不能在现场添加。因此，请订购包含所需功能的执行器型号。 

 

发货 执行器所用的阀位指示器等零件和其他安装材料均以未装配状态发货。 
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配件、备件 可选配用于扩展执行器功能的配件，如外部辅助开关、旋转/直线运动装置、和防风雨罩；

请参见数据表 N4697。 

 
 

废弃 

 

技术基础知识和环境声明等文档提供了有关环境兼容性和此设备废弃处置方式的信息。 
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技术参数 

 

AC 24V  交流工作电压/频率 AC 24 V±20 % / 50/60 Hz 

DC 24…48 V 电源 工作电压 (DC) DC 24…48 V±20 % 

功耗 GMA1..1: 运转状态 AC: 5 VA / 3.5 W // DC: 3.5 

W 

(SELV/PELV) GMA12..1, 13..1: 保持状态 AC/DC: 2 W 

GMA16..1,: 保持状态 AC/DC: 2.5 W 

工作电压/频率 AC 230 V±10 % / 50/ 60 Hz 

AC 230 V 电源 功耗 GMA32..1: 运转状态 7 VA / 4.5 W 

保持状态 3.5 W  

功能参数 标称扭矩 7 Nm 

最大扭矩（堵转） 21 Nm 

标称旋转角度/最大旋转角度 90° / 95°±2° 

90° 旋转角度的运转时间（电机驱动） 90s 

弹簧复位装置驱动的关闭时间（断电时） 15s 

GMA13..1，定位信号 开关电流( AC 24 V / DC 24…48V) 

“开启/关闭”操作（接线6，7） 正常情况下 8 mA 

 

GMA16..1，定位信号 输入电压 Y (接线8-2) DC 0...10 V / DC 2...10 V 

最大允许输入电压 DC 35 V 

特性功能 输入电压 Y (接线8-2) DC 0...35 V 

GMA161.1,166.1 不可调节的特性功能 DC 0...10 V / DC 2...10 V 

GMA163.1,164.1 可调节的特性功能 

偏移Uo DC 0...5 V 

范围ΔU DC 2...30V 

 输出电压 U (接线9-2)  DC 0...10V 

GMA16..1阀位指示器 最大输出电流 DC ±1 mA  

 电阻变化(接线 P1-P2) 0...1000Ω 

GMA132.1反馈电位计 负载 < 1 W 

 AC 电源 

GMA..6.1, 164.1辅助开关 开关电压 AC 24...230 V 

标称电流（阻性/感性） 6 A / 2 A 

DC 电源 

开关电压 DC 12..30 V 

标称电流 DC 2 A 

辅助开关的开关范围/设定增量 5°...90° / 5° 

连接电缆 横截面积 0.75 mm2 

标准长度 0.9 m 

外壳防护等级 防护等级（符合标准 EN 60 529）（注意安装说明） IP 54 
 

 
 

保护类别 保护类别 EN 60 730 

AC/DC 24 V，反馈电位计 lll 

AC 230 V，辅助开关 ll 

环境条件 运行/运输 IEC 721-3-3 / IEC 721-3-2 

温度 32...+55°C/32...+70°C 

湿度（无冷凝） < 95% r. h. / < 95% r. h. 

标准和规范 产品安全：家用和类似用途电动控制装置 EN 60 730-2-14类型 1) 
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电磁兼容性（应用） 适用于住宅、商业和工业环境 

EU认证 (CE) 80000817921) 

RCM 认证 80000817931) 

产品环保声明2) CE1E4614en 1) 

尺寸 执行器 W x H x D（请参见“尺寸”） 81 x 192 x 63 mm 

阀轴 圆形/方形 6.4...20.5 / 6.4...13 mm 

最小长度 20 mm 

重量 不含包装：GMA1..1/GMA32..1 1.2 kg / 1.3kg 

 
1)可通过以下链接下载该文件http://siemens.com/bt/download 

2)产品环保声明包含环境友好的产品设计和评估方面（RoHS 认证、材料成分、包装、环

境效益、处置方式）的数据。 

 

废弃处置 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

根据欧洲指令 2012/19/EU，该设备属于电子设备，因此不得作为生活垃圾

处置。 

• 通过专为此用途提供的渠道处置该设备。 

• 应遵守当地现行的各项法律和法规。 

http://siemens.com/bt/download
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内部示意图 

 

GMA12..1 / GMA32..1 GMA13..1 GMA16..1 

两位控制 

 

三位控制 

 

 

 

 

 

调节控制 
DC 0...10 V / 0...35 V 

 
 
 

 

 
 

电缆标识 引脚 电缆 含义 

代号 序号 颜色 缩写 

执行器 

AC 24 V 

DC 24…48 

V 

G  

G0  

Y1  

 

Y2  

 

Y 

U 

1 

2 

6 

 

7 

 

8 

9 

红色 

黑色 

紫色 

 

橙色 

 

灰色 

粉红色 

RD  

BK  

VT  

 

OG  

 

GY 

PK 

系统电势AC 24 V/DC 24…48 V  

系统中性点 

阀位信号 AC 0 V/AC 24 V/DC 24…48 V, “开

启” 

阀位信号 AC 0 V/AC 24 V/DC 24…48 V, “关

闭” 

阀位信号 DC 0...10 V, 0...35 V 

阀位指示 DC 0...10 V 

执行器 

AC 230V 

L 

N 

3 

4 

棕色 

蓝色 

BN 

BU 

火线 AC 230 V  

零线 

辅助开关 Q11  

Q12  

Q14  

Q21  

Q22 

Q24 

S1 

S2 

S3 

S4 

S5 

S6 

灰/红 

灰/蓝 

灰/粉红 

黑/红 

黑/蓝 

黑/粉红 

GY RD  

GY BU  

GY PK  

BK RD  

BKBU 

BKPK 

开关 A 输入 

开关 A 常闭触点 

开关 A 常开触点 

开关 B 输入 

开关 B 常闭触点 

开关 B 常开触点 

反馈电位计 a 

b c 

P1 

P2 

P3 

白/红 

白/蓝 

白/粉红 

WHRD 

WH BU  

WHPK 

电位计  0..100 %(P1-P2) 

电位计传感器 

电位计100...0 %(P3-P2) 
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尺寸 

 

 
 
 
 
  

直径6.4...20.5 

方形 6.4...13 

三角牙 

直径 

直
径

 

安装支架 

所有尺寸单位均为mm 
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发布单位： 

西门子（瑞士）有限公司 

智能基础设施集团 

国际总部 

Gubelstrasse 22 
6301 Zug 
Switzerland 

电话：+41 41-724 24 24 ©西门子（瑞士）有限公司2021 

www.siemens.com/buildingtechnologies 技术规格和可用性如有更改，恕不另行通知。 


