SIEMENS

@ Bedienungsanleitung

RDE100.1RF

Der RDE100.1RF besteht aus einem drahtlosen Raumthermostaten RDE100.1RF und einem Empfanger RDE-MZ6 .
Mit diesen Geraten kdnnnen Sie zu der von Ihnen gewilinschten Zeit die ideale Raumtemperatur einstellen.
Verschiedene Schaltmuster kbénnen auf lhre individuellen Bedirfnisse angepasst werden.
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AUTO

Batterien missen ersetzt
werden

Frostschutz (Heizen) aktiv

Auto Timer-Betrieb

Anzeige und Einstellung
des Auto Timer

Komfortbetrieb
Economy-Betrieb

Zuriick zu Normalbetrieb
Externer Eingang
freigegeben

Permanente
Sollwerteinstellung

Einstellung von
Wochentag und Uhrzeit

Einstellung Ferienbetrieb

2 Betriebsart andern (Mode)

3 Einstellen (Set)

4 Ok

5 Wert senken

6 Wert erhéhen

7 Batteriehalterung

Separat hinzu kaufen

Mdchten Sie die Uhrzeit und den Wochentag einstellen?

ALL

1234561

o Bl i e

!

Uhrzeit

Morgen: 12-St-Format
Nachmittag: 12-St-Format

Bestatigung

Raumtemperatur in Grad
Fahrenheit

Raumtemperatur in Grad
Celsius

Tastensperre aktiv

Raumtemperatur,
Sollwert usw.

Anzeige der Zone
(Werkseinstellung = 1)

Heitung Ein

Wochentag 1 = Montag
Wochentag 7 = Sonntag

Timer-Balken

Aktuelle Raumtemperatur

Set Gehen Sie wie folgt vor:
Ok e Set driicken und O wéahlen
+ e Ok driicken und die Uhrzeit blinkt zur Einstellung
_ e + oder — driicken, um die Uhrzeit einzustellen
Mode e Ok driicken, um die Eingabe zu bestatigen
e Der Wochentag blinkt; + oder — driicken, um den gewtinschten Tag zu wahlen
e Ok drucken, um die Eingabe zu speichern
e Mode drucken, um die Eingabe zu verlassen oder kurz warten, bis das Programm wieder zur normalen Anzeige
zurlickkehrt
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Sind lhre Raume zu warm/zu kalt? Méchten Sie Ihren Ferienbetrieb einstellen?

+ + oder — driicken, um den Raumtemperatur- Set
Sollwert in Schritten von 0,5 °C/1 °F zu Ok
- erhohen oder zu senken. Gehen Sie dabei wie
Ok folgt vor: +
Set e + oder — driicken, um den Sollwert -
vorubergehend zu &ndern. Mode
Mode Diese Einstellung wird bei der nachsten

Anderung der Betriebsart zuriickgesetzt

e Ok, Set oder Mode driicken, um den
Wert zu speichern oder kurz warten, bis
das Programm wieder zur normalen
Anzeige zuriickkehrt

e Parameter P06 und P08 verwenden, um
die Sollwerte zu sperren

Mochten Sie die Betriebsart andern?

Mode Der Thermostat bietet Komfort- Economy-und
automatischen Betrieb. Die Umschaltung
zwischen den Betriebsarten kann manuell
vorgenommen werden, indem Mode gedriickt
wird.

Verwenden Sie den Ferienbetrieb und stellen Sie
eine Raumtemperatur ein, die dann der
Thermostat wahrend lhrer Abwesenheit einhalt.
e Set driicken und []j] wahlen
e Ok druicken, um die Eingabe zu bestéatigen
e + oder —drticken, um den
Temperatursollwert zu andern
e Ok druicken, um die Eingabe zu bestéatigen
e+ oder —druicken, um die Anzahl Ferientage
einzustellen
(0 = Ferienbetrieb Aus)
e Ok dricken, um die Eingabe zu speichern
e Ist Ferienbetrieb aktiviert, so werden die
verbleibenden Ferientage angezeigt
Hinweise:
Wenn Sie Mode driicken wahrend Ferienbetrieb
aktiv ist, wird die Funktion ausgeschaltet und das
Symbol []j] verschwindet.
Sind sowohl Komfort- als auch Economy-Sollwert
gesperrt, so wird fiir den Ferienbetrieb der
niedrigste gesperrte Sollwert verwendet. Sie
kénnen den Temperatursollwert von 5 °C bis zum
niedrigsten gesperrten Sollwert verstellen.

% Komfortbetrieb bedeutet dauernden
Komfortbetrieb (24 Stunden). Wahlen Sie diese

Zeitschalter dauernd die Komforttemperatur )
wiinschen. Sie ist z.B. die Raumtemperatur fir Option 1:

Betriebsart, wenn Sie im Raum ohne Mochten Sie lhr eigenes Zeitprogramm eingeben?

Zeitschalter mit individueller Tageswahl (P11=0)

die Bel iten.
ie Belegungszeiten Set

(€ Economy-Betrieb bedeutet dauernden

Economy-Betrieb (24 Stunden). Wahlen Sie Ok
diese Betriebsart, wenn Sie im Raum ohne +
Zeitschalter dauernd die Economy-Temperatur
winschen. Sie ist die Raum-temperatur fir die
Nichtbelegungszeiten (z.B. fur die Nacht). Mode

AUTo Im Auto Timer-Betrieb werden die
Betriebsarten (Komfort und Economy)
automatisch gemass den Zeitschalter-
einstellungen umgestellt.

! Hinweis:
Frostschutz ist eine Funktion, die im

Hintergrund immer aktiv ist. Fallt die
Raumtemperatur unter 5 °C, schaltet das Geréat

die Heizung automatisch ein ﬁ

Mochten Sie permanente Temperatur-sollwerte
einstellen?

Set
Ok

e  Set driicken und @ wahlen
e Ok druicken, um die Eingabe zu bestéatigen

+ e Mode drucken, um die Betriebsart zu
wahlen (Komfort oder Economy)

e+ oder —drucken, um den Sollwert
Mode permanent zu dndern

e Ok druicken, um die Eingabe zu bestéatigen

e Mode driicken, um die Eingabe ohne
Speichern zu verlassen oder kurz warten,
bis das Programm wieder zur normalen

Dieser permanente Sollwert wird fir Auto
Timer-Betrieb verwendet.

N\ Tipps zum Einsparen von Energie ohne
Komforteinbusse

e Auto Timer-Betrieb fir die Heizperiode wahlen und
Zeitschalter entsprechend Ihren normalen Bedurfnissen
einstellen

Anzeige zuriickkehrt
Hinweis: @

Sie kénnen Komfort- oder Economy-Betrieb fir
den gesamten Tag in Schritten von 15 Minuten
wahlen. Der Zeitbalken von 0:00 bis 24:00 Uhr
ermdglicht die Einstellung der Betriebsart fur den
gewahlten Tag.

Beispiel:
L &) —
0 6 12 18 24
® Sichtbare Segmente: Regelung auf
Komforttemperatur

@ Unsichtbare Segmente: Regelung auf
Economy-Temperatur

Sind die Einstellungen gespeichert, findet die
Umschaltung zwischen den Betriebsarten
automatisch statt, sofern Auto Timer-Betrieb
freigegeben ist.

Gehen Sie dabei wie folgt vor:

1) Set driicken und QO wahlen.

2) Ok wahlen, um die Eingabe zu
bestéatigen.

3) Das Zeitprogramm fur Mo (1) wird
angezeigt.

4) + oder — driicken, um den Tag zu wéhlen, von
Mo (1) bis So (7).

5) Ok driicken, um das gewahlte Datum fur den
Start der Zeitprogrammierung zu bestétigen.

Wahrend der Programmierung:

6) Mode wahlen fir die Betriebsarten-auswahl
(Komfort oder Economy) oder

7) + oder — driicken zur Anpassung der Zeit um
15 Minuten fur den gewahlten Betrieb.

8) Ok driicken, um das Programm zu
speichern.
9) Schritte 4-8 fur alle weiteren Tage wiederholen
(nach Bedarf) oder
10) Mode drucken, um die Zeiteinstellung zu
verlassen oder kurz warten, bis das Programm
wieder zur normalen Anzeige zuriickkehrt.

e Economy- oder Ferienbetrieb fur langere
Nichtbelegungszeiten und die Sommerzeit wahlen
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Option 2:

Zeitprogramm mit 7-Tage Wahl (P11=1)

Option 3: Zeitprogramm mit Tageswahl| 5-2 (P11=2)

Set Sie kénnen die Programmierung fir alle 7 set Sie kénnen eine Programmierung fur Montag -
Ok Wochentage gleichzeitig eingeben. ok Freitag sowie Samstag — Sonntag eingeben.
Beispiel: Beispiel:
i ® @ i ® @
Mode J— &> mode J— &>
— —
0 6 12 18 24 0 6 12 18 24
® Sichtbare Segmente: Regelung auf
Komforttemperatur ® Sichtbare Segmente: Regelung auf
® Unsichtbare Segmente: Regelung auf Komforttemperatur
Economy-Temperatur @ Unsichtbare Segmente: Regelung auf
Economy-Temperatur
Gehen Sie dabei wie folgt vor:
1) Parameter (P11=1) einstellen (siehe Abschnitt Gehen Sie dabei wie folgt vor:
"Méchten Sie Parameter &ndern?"). 1) Parameter (P11=2) einstellen (siehe Abschnitt
2) Set driicken und 90 wahlen. Mdochten Sie Parzaneter andern?").
3) Ok driicken, um die Eingabe zu bestatigen. 2) Set driicken und 57, wahlen.
4) Das Zeitprogramm fiir Mo (1) — So (7) wird 3) Ok driicken, um die Eingabe zu bestétigen.
angezeigt. 4) Das Zeitprogramm fir Mo (1) — Fr (5) wird
5) Ok driicken zum Start der Zeitprogrammierung. angezeigt.
5) + oder — driicken zur Wahl von Mo (1) - Fr (5)
Wahrend der Programmierung: oder Sa (6) - So (7).
6) Mode drucken fiir die Betriebsartenwahl 6) Ok driicken, um die gewahlte Periode fur den
(Komfort oder Economy) oder Start der Zeitprogrammierung zu bestétigen.
7) + oder — driicken zur Anpassung der Zeit um - ) ]
15 Minuten fiir den gewahlten Betrieb. Wahrend der Programmierung:
7) Mode driicken fir die Betriebsartenwahl
8) Ok driicken, um das Programm zu (Komfort oder Economy) oder
speichern. 8) + oder — driicken zur Anpassung der Zeit um
9) Mode driicken, um die Zeiteinstellung zu 15 Min. fur den gewahiten Betrieb.
verlassen oder kurz warten, bis das Programm
wieder zur normalen Anzeige zurtickkehrt. 9) Ok driicken, um das Programm zu
speichern.
10) Schritte 5-9 wiederholen fiir eine weitere
Periode nach Bedarf oder
11) Mode druicken, um die Zeiteinstellung zu
verlassen oder kurz warten, bis das Programm
wieder zur normalen Anzeige zuriickkehrt.
Werkseinstellung fur das 7-Tage-Zeitprogramm
Werks- | Tagle Komfortbetrieb Economy-Betrieb
einst. Mo (1) — | 6:00 — 8:00 hr 22:00 — 6:00 hr
Fr (5) 17:00 — 22:00 hr 8:00 — 17:00 hr
Sa (6) — | 7:00 — 22:00 hr 22:00 - 7:00 hr
Su (7)
Erscheint das Symbol 1 auf der Anzeige?
Das Symbol 1 erscheint, wenn die Batterien nahezu
erschopft sind. Ersetzen Sie sie durch 2 neue Alkali-Batterien
des Typs AAA. Gehen Sie dabei wie folgt vor:
e 2 neue Alkali-Batterien Typ AAA bereithalten
e Batteriehalterung entfernen, dann die Batterien. Neue
Batterien einsetzen und — innerhalb 1,5 Minuten — die
Batteriehalterung
e Erschopfte Batterien ordnungsgemass entsprechend den
glltigen Umweltvorschriften entsorgen
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Mdchten Sie die Tasten sperren? Parameterliste

Mode Mode fiir mindestens 7 Sekunden gedriickt Parameter Beschreibung Einstellbereich
halten. Dies aktiviert die Tastensperre. Nr. (Werkseinstellung)
Gleichermassen verfahren, um die Tasten zu PO1 Zeitformat 1 = 24:00 (Werkseinst.)
entsperren. 2 =12:00 am/pm
Das Gerét arbeitet normal weiter, wenn die Tasten P02 Wahl von °C 1= °C (Werkseinst.)
gesperrt sind, es konnen jedoch keine oder °F 2=°F
Anderungen vorgenommen werden. P03 Standard- 1 = Raumtemperatur

Temperaturanzeige (Werkseinstellung)
Mdchten Sie Sender und Empfanger paaren? 2 = Sollwert
P04 Temperatur- -3..3°C
+ Siehe mitgelieferte Anleitung des RDE-MZ6. fuhlerabgleich Schritte 0,5 ° C
(-6...6 °F, Schritte 1 °F)

- Werkseinstellung: 0 °C

Learn P06 Komfort-Sollwert- 0 = Aus (Werkseinst.)

Mode Sperre 1 =Ein > gesperrt

gemass Einstellung
permanenter
Mochten Sie Parameter &ndern? Temperatursoliwert
P08 Economy-Sollwert- 0 = Aus (Werkseinst.)

+ Falls Sie Regelparameter &ndern mochten, sperre 1= Ein > gesperrt

gehen Sie wie folgt vor: gemass Einstellung

- ) L permanenter

e +und - gleichzeitig wéhrend 5 Sekunden Temperatursollwert
Ok driicken —
P09 Summer 0=Aus
Mode e Tasten loslassen, so dass Parameter P01 1 = Ein (Werkseinst.)
im untgren Segment der Anzeige P10 Frostschutzsymbol 0 = Aus (Werkseinst.)
erscheint anzeigen 1= Ein
¢ +oder-— drucke'r'1, um zum Parameter zu P11 Zeitschaltertyp fir 0 = einzelne Tage
scrollen, der geéndert werden soll Auto Timer (Werkseinstellung)
e Ok dricken, um den Parameter zu 1=alle 7 Tage
wahlen 2=5-2 Tage
e +oder —driicken, um den Wert zu &ndern P12 Periodischer 0 = Aus (Werkseinst.)
e Ok driicken, um die Eingabe zu Pumpenlauf 1=Ein
bestatigen P14 X1 externer Eingang | 0 = keiner (Werkseinst.)
e Mode driicken, um die Parameter- 1 = externer Fuhler
einstellung ohne Speicherung zu 2 = digitaler Eingang
verlassen oder kurz warten, bis das P15 Temperatur- 0 = Aus (Werkseinst.) <€
Programm zur normalen Anzeige begrenzung 1 = Ein
zuruickkehrt -
P16 Max. Temperatur- 25...60 °C, Schritte 1 °C
begrenzung fir oder 77...140 °F, <+
Bodenheizung Schritte 1 °F
Werkseinstellung: 30 °C
P17 Fensterkontakt- 0 = Arbeitskontakt (NO,
> funktionen Werkseinstellung)
1 = Ruhekontakt (NC)
P19 Fortlaufende 0 = keine Anzeige der
Nummer des Zone (RF Aus)
Raumgeréts 1 = Zonennummer 1
(fur Standard RF)
(Werkseinst.)
6 = Zonennummer 6
P20 RF lernen 0 = Aus (Werkseinst.)
1=Ein
P21 Abtastrate fir 0,2=0,25s
Touchkeys 05=05s
Hinweis: Kurzer 1,0 = 1,0 s (Werkseinst.)
bedeutet kiirzere 15=15s
Batterielebensdauer ’ ’
P22 Wiederherstellen der | 0 = Aus (Werkseinst.)
Werkseinstellungen 1 = Wiederherstellen
P23 Informationen zur Keine Einstellungen
Software-Version moglich
P78 Regelverhalten 0 = Ein/Aus, 1.0K
1 = Ein/Aus, 0.3K
2 = TPI schnell
3 = TPI mittel
4 = TPl langsam
(Werkseinst.)
P89 Vorwartsschiebung 0,0.5,...24h
bei max Werkseinstellung: 0 h
P90 Frihzeitiges 0,0.5,...6h
Abschalten max Werkseinstellung: 0 h
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