
AMA 8 Styr- och övervakningssystem
SFC.3   Bildskärmar

Siemens A6V10933111N_sv
Building Technologies 2018-02-28

Desigo™ Control Point

Pekskärm 7.0"
PXM30.E, PXM30-1

Högkvalitativa pekskärmar för lokal teknisk betjäning av anläggningar samt
rumsbetjäning

● Optimerad för lokal betjäning av Desigo byggnadsautomationssystem
● Pekskärm PXM30.E har en integrerad webbserver med BACnet/ IP och

webbgränssnitt för anslutning till en nätverksenhet med HTML5-webbläsare
● Pekskärm PXM30-1 är en webbklient för kommunikation med HTML5.0-

kompatibla webbservrar, t.ex. PXG3.W100-1 eller PXG3.W200-1
● Allmän betjäning och övervakning av anläggningsfunktioner (larm, tidstyrprogram,

kalendrar, börvärdesändringar, indikering av aktuella värden osv.)
● Offline konfiguration av kundanpassad grafik med hjälp av ABT Site
● Kompakt design med lågt inbyggnadsdjup för montering i apparatskåpsdörr
● Högupplöst, kapacitiv pekskärm (lansdskap)
● Lysdiod för larmindikering vid inaktiv bildskärm
● Matningsspänning AC 24 V eller DC 24 V
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Användningsområde

PXC modularPXC compact TX-I/O PXC3 TX-I/O DXR2.E...

PXG3.Wx00-1

PXM50-1PXM50.E

PXM40-1PXM40.E
PXM30-1PXM30.E

Web browser
Mobile

92
04

z1
05

_0
2

DXR2.E...
230 V 24 V

StandardTouch panels

Pekskärmarna är mycket flexibla och skalbara:
● Anläggningsbetjäning utförs av behörig tekniker
● Betjäning i olika rumsmiljöer av slutanvändaren
● Exempel: Kontor, konferensrum eller även en hel våning
● I mycket små projekt sker fjärråtkomsten direkt via pekskärmens integrerade

webbgränssnitt
● I större projekt: En kombination av olika pekskärmsvarianter med standard HTML5-

kompatibla betjäningsenheter (bärbar dator, Smartphone, surfplatta) kan amvändas

Enheten kan monteras i apparatskåpsdörr.

Funktion
Exempel på anläggningsgrafik.
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Inställningar
Det finns olika inställningar för användarvänlig betjäning av pekskärmen. Dessa kan
redigeras efter inloggning.
För mer information, se ABT-SSA-dokumentationen.

Funktion Beskrivning

Ljusstyrka Inställning av ljusstyrkan

Tidsformat 24- eller 12 (AM/PM)-timmars visning

Datumformat 8 varianter som tillval

Språk Pekskärmens betjäningsspråk:
Stöder 20 språk. Engelska är inställd från fabriken.

Arabiska
Danska
Engelska
Finska
Franska
Tyska
Hindi

Italienska
Japanska
Koreanska
Norska
Persiska/Farsi
Polska
Portugisiska

Rumänska
Ryska
Förenklad kinesiska
Traditionell kinesiska
Spanska
Svenska
Turkiska

Tangentbord Samspelet med tangentbordet är ungefär samma som kommersiellt tillgängliga
produkter såsom Smartphones, surfplattor osv.

Auto-utloggning Tid till utloggning: 5, 10, 15, 30, 45, 60 minuter
Automatisk utloggning kan ställas in på 5 till 60 minuter intervaller, inklusive
möjligheten att undertrycka automatisk utloggning av vissa tekniska skäl.

Skärmsläckare Aktiveras efter 15 minuter. Fabriksinställning: ON

Larmdiod
Pågående larm indikeras med en lysdiod som finns högst upp till höger på pekskärmen.

Funktionsöversikt
För funktionalitet och systembegränsningar, se Desigo Control Point planning and
installation guide, A6V11211560.

Typöversikt

Typbeteckning Beställningsnummer Benämning

PXM30.E S55623-H128 Pekskärm BACnet/IP (med integrerad webbserver)

PXM30-1 S55623-H131 Pekskärm (webbklient)

Produktdokumentation

Dokumenttyp Dokumentnummer

Datablad, Pekskärm PXM40-1, PXM40.E, PXM50-1, PXM50.E
samt monteringsram PXA-V40, PXA-V50

A6V10933114

Datablad, Webbserver PXG3.W100-1, PXG3.W200-1 A6V10808336

Panning and Installation Guide, Desigo Control Point A6V11170804

Användarmanual, Desigo Control Point A6V11211557

Engineering manual, Desigo Control Point A6V11211560

ABT-SSA Online-hjälp - -

Relaterade dokument som t.ex. miljödeklarationer, CE-deklarationer osv., kan laddas ner
från följande Internetadress:
www.siemens.se/hit eller http://siemens.com/bt/download
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Anvisningar

Säkerhet

OBS!

Nationella säkerhetsföreskrifter
Åsidosättande av de nationella säkerhetsföreskrifterna kan resultera i person- eller
materiella skador.
· Nationella föreskrifter och bestämmelser ska beakta och lämpliga säkerhetsföreskrifter

ska följas.

Projektering
För mer information om ledningslängder, topologi, osv.: Se Desigo Control Point Planning
and Installation Guide, A6V11170804

Montering
Monteringssätt
Pekskärmen är avsedd för montering i apparatskåpsdörr.

Monteringsinstruktioner
Monteringsinstruktioner är tryckta på pekskärmens förpackning.

Urtag för montering i apparatskåp
Se avsnitt Måttuppgifter.

Installation
Anslutning av matningen sker genom insticksmonterade skruvplintar.

Idrifttagning
Vid idrifttagningen erfordrar pekskärmarna inget verktyg.
Samtliga nätverksparametrar kan matas in direkt på enheten.
Ingen ytterligare konfigurering krävs för betjäning med hjälp av standardvyer.
För att säkerställa en effektiv idrifttagning, varje enhet har ett unikt identifikationsnummer.
Numret finns tryckt i den avtagbara streckkodsetiketten.

Underhåll
Rengöring
Pekskärmarna är underhållsfria.
Smuts på displayen kan rengöras med en trasa fuktad med valfri displayrengörare för
Smartphones och/eller med valfri mikrofiberduk för bildskärmar eller glasögon.

Uppgradering av grundprogram
Grundprogrammet kan uppgraderas via ABT Site (vid uppstart, måste initieras av
användaren)
Använd antingen Ethernet eller USB-gränssnittet.

Reparation
Pekskärmarna kan inte repareras. Hela enheten måste ersättas.
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Avfallshantering

Apparaten klassificeras vid avfallshantering som en elektrisk eller elektro-
nisk komponent enligt EU-riktlinje och får inte avfallshanteras som osortera-
de hushållssopor.
· Apparaten avfallshanteras inom de avsedda kanalerna för samling av

elektroniskt avfall.
· Lokal och aktuell lagstiftning skall alltid beaktas

 Tekniska data

Matning

Matningsspänning
Säkerhetsklenspänning SELV eller
skyddsklenspänning PELV enligt HD384

AC 24 V ±20% (SELV / PELV)
AC 24 V klass 2 (US)
DC 24 V ±15% (SELV / PELV)
DC 24 V klass 2 (US)

Frekvens 50/60 Hz

Effektförbrukning
 Vid AC 24 V
 Vid DC 24 V

Max. 29 VA
Max. 17 W

Skruvplintar för kabelarea upp till 2,5 mm2

Avsäkring av yttre matarledning (EU)
Vid matning AC / DC 24 V

Smältsäkring max. 10 A trög eller
Effektbrytare max. 13 A
Utlösningskarakteristik B, C, D enligt EN 60898 eller
Strömförsörjning med strömbegränsning av max. 10 A

Display

Storlek 7.0 ̎

Upplösning 1024 x 600

Typ TFT

Antal färger 16,2 miljoner

Synvinkel H/V Typiskt 120 / 110°

Backgrundsbelysning Lysdiod, dimbar

Pekplatta Projektiv kapacitiv

Anslutning

Anslutningsplintar, instickbara

Cu-enkel eller -flertrådig med ändhylsa 1 x 0,6 mm ∅ till 2,5mm2 (22 till 14 AWG) or
2 x 0,6 mm ∅ till 1,0 mm2 (22 till 18 AWG)

Cu-flertrådig utan ändhylsa 1 x 0,6 mm ∅ till 2,5 mm2 (22 till 14 AWG) or
2 x 0,6 mm ∅ till 1,5 mm2 (22 till 16 AWG)

Längden för kabelns avisolering 6...7,5 mm (0.24...0.29 tum)

Skruvmejsel  Spårskruv,
Skruvmejsel nr 1 med skaftdiameter ≤ 4,5 mm

Max. åtdragningsmoment 0,6 Nm (0,44 lb ft)

Ethernet-gränssnitt

Kontakt
Typ av gränssnitt
Överföringshastighet
Protokoll
Galvanisk frånskiljning av systemnoll

RJ45, skärmad
100BASE-TX, IEEE 802.3-kompatibel
10/100 Mbps, självavkännande
BACnet över UDP/IP
Ja
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Gränssnitt USB 2.0

Kontakt
Överföringshastighet (USB 2.0 full hastighet)
Skydd mot överspänning och överström
Galvanisk frånskiljning av systemnoll

Typ B (USB-enhet)
12 MBit/s
Ja
Nej

Överensstämmelser
Omgivningsförhållanden och skyddsklass

Klassificering enligt EN 62368-1
Nedsmutsningsnivå
Överspänningskategori

2
III

Designtyp Apparat för användning med utrustning av isolerklass I
eller II

Kapslingsklass enligt EN 60529
Front
Baksida (monterad i apparatskåp)

IP54
IP20

Omgivningsförhållanden
Transport (förpackad för transport) enligt
EN 60721-3-2

Drift enligt EN 60721-3-3 (väggmontering)

Drift enligt EN 60721-3-3 (montering i apparatskåp)

Klass 2K3
Temperatur -25...70 °C (-13... 158 °F)
Fuktighet 5...90%
Klass 3K4
Temperatur 0...40 °C (32... 104 °F)
Fuktighet 5...90 % (kondensbildning ej tillåten)
Klass 3K5
Temperatur 0...50 °C (32... 122 °F)
Fuktighet 5...90 % (kondensbildning ej tillåten)

Omgivningsfaktorer och deras strängheter
Transport enligt EN 60721-3-2
Drift enligt EN 60721-3-3

Klass 2M2
Klass 3M2

Användningshöjd över havet 3000 m över havet

Normer och standarder

Produktstandard EN 62368-1
Säkerhet för utrustning för informationsteknik - del 1

Elektromagnetisk kompatibilitet För bostads-, kommersiella, lättindustri- och
industrimiljöer

EU-konformitet (CE) Se CE-deklaration CM1T9292xx 1)

EAC-konformitet Euroasiatisk konformitet

RCM-konformitet Se RCM-deklaration CM1T9292en_C1 1)

UL-godkännande (US) UL 916, http://ul.com/database

cUL-godkännande (Canada) cUL 916, http://ul.com/database

FCC CFR 47 del 15 klass B

CSA-certifiering C22.2, http://csagroup.org

BACnet (endast PXM30-E) B-OD

Miljökompatibilitet 1)

Produktens miljödeklaration innehåller information om produktens miljövänliga tillverkning och process (RoHS-
konformitet, materialsammansättning, förpackning, miljömässiga fördelar, avfallshantering).

1) Dokumenten kan laddas ned från www.siemens.se/hit eller http://siemens.com/bt/download.

Kapsling
Mått Se avsnitt Måttuppgifter

Färg Ram av plast; glas, reflekterande

Vikt utan/med förpackning 1117 / 1745 g
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Anslutningsplintar

A6V10933114_Z1

AC / DC 24 V LAN RJ45 USB Återställning
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