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AMA8 Styr- och övervakningssystem

UDD Mätdon för fukt
A6V10741072

QXA2101              QXA2100

Kondensvakt
QXA2100
QXA2101

· Kondensvakterna QXA2100 och QXA2100 förebygger kondensskador som
kan orsakas av kyltak samt värme- och luftbehandlingsanläggningar.

· Matningsspänning AC/DC 24 V

Användningsområde

· För övervakning av kondensbildning i byggnader med kyltak eller värme- och luftbe-
handlingsanläggningar.

· Förebygger kondens på kyltak
· Förebygger kondens på kritiska ställen i värme- och luftbehandlingsanläggningar el-

ler byggnader (kanaler, fläktar osv.)
· Förebygger kondens på ytor
· Används som kondensvakt

.....
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Funktion

Kondensvakten avkänner via fuktgivaren den relativa fuktigheten nära daggpunkten
(=100 % RF). Givarelementets motståndsvärde reagerar kraftigt inom området
90...100 % RF. Reläet aktiveras via elektroniken innan daggpunkten uppnås.
Omkoppling av reläkontakten (tvåläges utgång) har t.ex. vid kyltaksapplikationer föl-
jande inverkan:
1. Kyleffekten stängs av via en ventil eller en regulator och förblir stängd tills kon-

denssignalen återgår till normalläge.
2. Vattnets framledningstemperatur höjs omedelbart med ett valbart värde

(t.ex. 1 till 2 K) och sänks åter långsamt när signalen har upphört.
Denna applikation erfordrar en specifik reglerfunktion i regulatorn.
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Q... Utgång reläkontakt

Bilden visar relätillståndet när matningsspänningen är påkopplad.
När matningsspänningen är frånkopplad, är reläkontakt Q11-Q12 sluten.

Vakten tål ingen kontinuerlig påfuktning.

Typöversikt

Beställning och leverans

Vid beställning anges typbeteckning, benämning, beställningsnummer och antal.

· En Kondensvakt QXA2100 eller
· En Kondensvakt QXA2101 med fjärrgivare
· Ett spännband för rördiameter 10...100 mm
· Kontaktpasta.
· Monteringsinstruktioner

Förklaring

Anm.

Anm.

Typbeteckning Beställningsnummer Benämning
QXA2100 S55770-T375 Kondensvakt
QXA2101 S55770-T376 Kondensvakt med fjärrgivare

Exempel Typbeteckning Beställningsnummer Benämning Antal
QXA2100 S55770-T375 Kondensvakt 1

Leveransomfång

.....
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Tekniskt utförande

Vakten är avsedd för matningsspänning AC/DC 24 V med potentialfri växlande kontakt
AC/DC 1...30 V .

Kapsling och lock (snäppfastsättning) av vit, flamsäker termoplast med fjädrande fuktig-
hetskännande element, hållrelä med växlande kontakt, anslutningsplintar och Pg 11-
förskruvning av plast.

1 Mätelement
2 Fastsättningsskruv för spännband
3 Kopplingsplint
4 Klack för snäppfastsättning av locket
5 Slits för demontering av locket med skruvmejsel
6 Etikett med kopplingsschema

Samma utförande som QXA2100, men med fjärrgivarhus
(fast kabelanslutning, 1 m lång kabel) i stället för direkt integrerad givare.

Bild: Givarhus från monteringssidan Bild: Givarhus från framsidan

1 Mätelement
2 Spännband
3 Anslutningskabel (1 m lång) till bottensockel .

Kombinationsmöjligheter

Alla apparater som:
· kan arbeta med matningsspänning AC DC 24 V och bearbeta en kondenssignal från

den potentialfria reläkontakten AC/DC 1...48 V.

QXA2100

Förklaring

QXA2101
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Anvisningar

Monteringsmöjligheter:
· Rörmontering med spännband (rördiameter 10...100 mm)
· Plan montering på väggar och tak med 4 skruvar
Kondensvakten uppfyller sin funktion endast om det fuktkännande elementet har
samma temperatur som den yta som skall skyddas mot kondens.

Följande skall beaktas:
· Stryk ett tunt lager med kontaktpasta på monteringsytan
· Montera på det kallaste stället på kyltaket (anläggning)
· Montera på tilloppsledningen vid vattenledande kyltak

Skydda mätelementet mot aggressiva kemikalier och nedsmutsning eftersom vaktens
funktion påverkas och livslängden minskas avsevärt.

Monteringsinstruktioner medföljer kondensvakten.

Elektrisk spänning
Elektriska stötar
· Arbete på elektriska installationer måste utföras i enlighet med de elektriska före-

skrifterna och alltid av behöriga elektriker eller en upplärd person som arbetar under
ledning och övervakning av en behörig elektriker.

Elektriska ledningar kan lossna från anslutningsplintarna
Brand- eller skaderisk på grund av elektriska stötar eller korts-
lutning. 15

42
Z0

3

Ett funktionstest kan utföras genom att flera gånger andas på mätelementet och på så
sätt simulera en påfuktning.

Mätelementet får inte komma i beröring med tappvatten då detta kan orsaka en elektro-
lytisk korrosion.

Avfallshantering

Apparaten klassificeras vid avfallshantering som elektrisk och elektronisk
komponent enligt gällande EU-riktlinjer och får inte avfallshanteras som
osorterade hushållssopor.
· Avfallshantering ska ske inom de avsedda kanalerna för insamling av

elektriskt och elektroniskt avfall.
· Lokal och aktuell lagstiftning skall alltid beaktas.

Montering
Kondensvakt
QXA2100/QXA2101

Anm.

Installation

Obs!

Obs!

Idrifttagning

Anm.

…
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Tekniska data

Matningsspänning SELV/PELV AC /DC 24 V ±20 %
Frekvens 50 /60 Hz
Effektförbrukning Max. 1 VA
Yttre avsäkring · Transformator med sekundär

strömbegränsning av max. 10 A eller
· Yttre sekundär strömavsäkring med

max. T 10 A smältsäkring eller
· Effektbrytare max. C 13 A
Krävs alltid

Omkopplingspunkt vid stigande fuktighet 95 ±4 % RF
Kopplingsdifferens, fast Ca 5 % RF
Svarstid vid statisk luft

Från 80 till 99 % RF
Från 99 till 80 % RF

Max. 3 min
Max. 3 min

Reläutgång
Märkströmsområde vid AC/DC 24 V
Startström vid AC /DC 24 V
Brytförmåga

Potentialfri växlande kontakt
0,02...1 (1) A
£5 A under £20 ms
Min. AC/DC 1 V, 1 mA
Max. AC/DC 30 V, 1 A

Yttre avsäkring Yttre avsäkring vid max. T 4 A
smältsäkring krävs

Mekanisk anslutning Spännband för rör Ø 10...100 mm
Elektrisk anslutning

Skruvplintar för 1,5 mm2

Kapslingsklass IP40 enligt EN 60 529
Isolerklass III enligt EN 60 730

Transport enligt
Omgivningsförhållande
 Temperatur
 Fuktighet
Omgivningsfaktorer och deras strängheter

IEC 60 721-3-2
Klass 2K2
-25...60 °C
<95 % RF
Klass 2M2

Drift enligt
Omgivningsförhållande
 Temperatur (kapsling med elektronik)
 Fuktighet
Omgivningsfaktorer och deras strängheter

IEC 60 721-3-3
Klass 3K5
-5...50 °C
5...95 % RF (kondensbildning ej tillåten)
Klass 3M2

Produktstandard
Automatiska elektriska styr- och reglerdon för hushållsbruk
och liknande användningar EN 60730-1

EU-konformitet (CE) A5W00004359 1)

RCM-konformitet CB1T3302en_C1 1)

EAC-konformitet Euroasiatisk konformitet

Kapsling Termoplast, renvit, flamsäker

Inkl. förpackning QXA2100 0,126 kg
QXA2101 0,126 kg

1) Dokumenten kan laddas ned från www.siemens.se/hit eller http://siemens.com/bt/download

QXA2100, QXA2101

Matning G (G+), G0 (G-)

Funktionsdata

Utgång Q11, Q12, Q14

Anslutningar

Skyddsdata

Omgivningsförhållanden

Normer och standarder

Material och färger

Vikt

.....
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Kopplingsscheman

G (G+) Matningsspänning
AC 24 V eller DC 24 V

G0 (G-) Systemnoll
Q... Potentialfri omkopplingskontakt

AC/DC 1...30 V
n/c Används ej

Måttuppgifter (mått i mm)

Apparatscheman
QXA2100, QXA2101

.....

QXA2100

QXA2101

.....
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