SIEMENS

PSA Fortillverkad shuntgrupp

AMA 8  Styr- och 6vervakningssystem 4 9 3 0 . 2

REGLERSHUNT H..."Mini" REGLERSHUNT G..."Mini" REGLERSHUNT G..."Mini"
med avtagen kapa

REGLERSHUNT

Prefabricerad shuntgrupp G..M...

"Minishunt" DN20, 25 och 32

Anvandningsomrade

"Minishunt" ar en kompakt prefabricerad shuntgrupp fér sma utrymmen. Den
passar utmarkt till ROT-sektorn. "Minishunt” arbetar alternativt med konstant
flode (3-vags) eller variabelt flode (2-vags) i primarkretsen.
"Minishunt" finns i tva olika kopplingsmodeller L... och H...

"Minishunt" anvands fér shuntning av varmevatten eller kylvatten i radiator- och ventila-
tionskretsar. Den ar avsedd for system med huvudpump.

Funktion
Primarsidan matas fran en huvudpump. Styrventilen sitter i shuntgruppens primarsida.
Den sekundéara sidan matas av den i gruppen valda pumpen, som aven skall driva
objektet.
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Typoversikt

Bestéllning

Typbeteckning | Anmarkning Kopplingsalternativ

G2..H..M... Primarsidan fran vanster 2-vags eller
3-vags styrventil. | hégerutférande ar grup-
perna spegelvanda 180°.

G3...H...M... | Vid anvandning i varmeanlaggning kan
primaranslutningarna vandas rakt upp
genom att gruppen vrids 90°

Primar
Sekundar

G2..L..M...

Priméar
Sekundar

G3..L...M...

Mekaniskt utforande

Vid bestallning anges antal, benamning och typbeteckning enligt avsnitt Typkod
Exempel: 1 Minishunt G2VL1M/1MV1C0.25A29.P

¢ Anslutning DN20, 25, 32.

¢ Rorpaketet av koppar, kulventil av fornicklad méassing och styrventil av brons.

¢ Varmeisolerad "Minishunt" har som isolermaterial obrannbar mineralull och en kapa
av stalplat.

e For kyla ar gruppen armaflexisolerad och férsedd med kylsparr, (géller endast
utférande L...).

o Matuttag vid samtliga réranslutningar

¢ Max. bygglangd for pumpen: 180 mm + gangkopplingar. Pumpfabrikat ar som stan-
dard Wilo eller Grundfos.

Tillbehor
Bland tillbehoren finns t.ex. stativ for fristiende montering och vinkelanslutningar, se
datablad N4930.

Projektering

Primarsida Anvand diagrammet i avsnitt Diagram "Minishunt” for att fa ratt kvs-varde pa styrventi-

Sekundarsida

2/8

len. Om man valjer gruppen med injusteringsventil pa primarsidan anvand denna att
strypa bort 6vertrycket, om skarningen mellan tryck och flode ej ligger pa kvs-linjen.
Tank pa att styrventilens auktoritet, alltid ska vara sa nara 1 som mdjligt. Auktoriteten
minskar nar man justerar en injusteringsventil i serie med en styrventil (2-vags).

Ta angivet flode. Ga rakt upp till respektive dimensions (DN) sekundara motstand, dvs.
den streckade linjen. Ga till vanster pa axeln for tryckfall for att aviasa shuntens inre
motstand.
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Pumpar Som standard anvands Wilo eller Grundfos pumpar.
For att valja pump, anvand pumpvalsprogram fran resp. fabrikant eller Siemens berak-
ningsprogram for shuntgrupper. For mer information om Wiilos resp. Grundfos pumpar
se www.wilo.se resp. www.grundfos.se.

Diagram "Minishunt” Kapacitetskurvor fér "Minshunti” inklusive standard injusteringsventil
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Exempel 0,6 I/s, primart Ap 20 kPa, luftvarmare/kylare Ap 15kPa.

Borja vid 0,6 I/s och ga upp till 20 kPa.

Du finner att en DN25-shuntgrupp med kvs 6,3 blir lamplig.

Ga ner till den streckade linjen for sekundarsidan (DN25) och avlas shuntgruppens inre
Ap for DN25 = 15 kPa. Lagg detta till luftvarmarens/kylarens inre Ap=15 kPa. Det totala
motstandet blir 30 kPa. Detta skall pumpen klara. For att valja pump anvand garna vart
berakningsprogram proSHUNT for shuntgrupper eller respektive pumpleverantors.
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Typkod

Grupperna levereras med standard styrventil V...G44..., 4 anliggningstermometrar,
4 avstangningskulventiler, 1 backventil pa sekundarsidan, isolering och platkapa.

Obligatorisk kod UTFORANDE (funktion)
| G |2173*]v/H*|Traditionell shuntgrupp, som "Minishunt" L... och H...

KOPPLINGSMODELL
L Kopplad i vinkelutférande primar in horisontellt
H Kopplad sida med genomlopp horisontellt rakt igenom
prim. / sek. ANSLUTNING DN, "Minishunt”
M /1M "Minshunt" i DN20 standard CU-rér. Primar och sekundér sida
2M / 2M "Minshunt" i DN25 standard CU-rér. Primar och sekundér sida
3M /3M "Minishunt" i DN32 standard CU-rér. Primar och sekundér sida

GRUPP FOR VARME ELLER KYLA

us Utan isolering men med kapa. Onskas &ven utan kapa se tillbehdrskod
V1 Varme: standard med varmespérr dar sa erfordras
K (?) Kyla: standard med kylsparr dar sa erfordras, armaflexisolering 13 mm

(?)= K1=vatten, K2=etylenglykol, K3=propylenglykol, K4=tyfoxit
K5=pekasol, K6=hycol, K7=temper...K9=skriv fritext

RORMATERIAL | GRUPPEN

I (o3 Koppar ror

kvs-VARDE PA STYRVENTILEN

|0,25...16 XXXX

PUMPKOD OCH SPANNINGSANGIVELSE
Wilo utan injusteringsventil + pumpkod

Wilo med injusteringsventil

Grundfos utan injusteringsventil + pumpkod
Grundfos med injusteringsventil + pumpkod

ooOow>»

For "Minishunt" galler gadnganslutna pumpar, max.bygglangd 180 mm.

*

Forklaring: V/H, 2/3
V=vansterkopplad primarsida
H=hdgerkopplad primarsida

2=tvavégs styrventil
3=trevéags styrventil

Obs! Standardutférande ar UTAN injusteringsventil primart + sekundart,
man maste ange 1Y eller 2Y, se byte kulventil till injusteringsventil

For tillbehor eller byte av produkter fran standard, se datablad N4930.
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Montering och installation

Tekniska data

Monteras pa medfdljande vaggfaste. Primarsidan monteras alltid i horisontell led eller
uppifran inkommande. Shuntens rérpaket ar av koppar. Hall emot avstangningsventi-

lerna nar shunten ansluts.

Tryckklass PN6 (PN10 specialutférande)
Kopparror DN20 roér dy 22 mm
DN25 ror dy 28 mm
DN32 ror dy 35 mm
Backventil
material massing
Anliggningstermometrar
varme 0...120°C
kyla -40...+40°C

Medietemperaturer
- med ventil V...G44 ... standard

- med ventil V...G41... kvs 40 std.

- narV...G41... anvands i stallet for
V...G44... vid lagre temp. én 5°C

max. 120°C, min. 5°C, max. 50 % glykol i
vattnet
max. 120°C, min. 5°C, max. 50 % glykol i
vattnet

-25°C...130°C, max. 50 % glykol i vattnet
Vid temperaturer under 0°C skall styrventi-
len férses med spindelvarmare. Vissa
pumpfabrikat kraver da ocksa specialutfo-
rande.

Styrventil
material brons
kapacitetsvarde se avsnitt Typkod
Injusteringsventil standard Satesmodell
anslutning DN20, 25 och 32

Avstangningsventiler

Kulventiler med forhojt handtag och grepp
utanfor isoleringen

Material massing
anslutning DN20, 25 och 32
Vikt Ca 16 kg (DN20 med gangad pump)
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Mattuppgifter

"Minishunt” levereras med konsol fér vaggmontering.
Efter montering skjuts instruktionskuvertet in mellan vagg och konsol.

REGLERSHUNT
G...H...M... [

50 150

365

50

REGLERSHUNT
G...L...M...

Vinkelror
(tillbehor)

Véaggkonsol
(ingar i leveransen)

280
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Denna sida har avsiktligt lamnats tom.
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Denna sida har avsiktligt lamnats tom.
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