m QAA50.110

B2281x2
74 3190288 0
Maak volledig gebruik
Zorg voor van de capaciteiten
optimale verwarming ! van de ruimte-unit !
Wilt u de bedrijfsmodus van het auto@

verwarmingscircuit veranderen?

Selecteer de gewenste bedrijfsmodus door het @

herhaaldelijk indrukken van de bedrijfskeuzeknop.

1. In automatische modus wordt de ruimtetemperatuur (!)
geregeld volgens de geselecteerde verwarmings-
perioden.

2. De bedrijfswijze Continu handhaaft de
ruimtetemperatuur op g:g/((

3. In de standby-modus wordt de ruimtetemperatuur
voortdurend gehandhaafd op het vorstbeveiligingsniveau.

Wit u de ruimte gedurende een langere A
periode verlaten? Q

Indien u de ruimte meerdere uren niet gebruikt, dan kunt u
met behulp van de aanwezigheidstoets de
ruimtetemperatuur verlagen en daardoor energie besparen.
Als de ruimte weer wordt gebruikt, drukt men de
aanwezigheidstoets opnieuw in, waardoor de
ruimtetemperatuur terugkeert naar

normaal niveau. De weergave toont de gemaakte selectie.

De actuele selectie:

— In continubedrijf & altijd

— In automatisch bedrijf A@%" alleen tot het eerstvolgende
schakelpunt is bereikt overeenkomstig het verwarmings-

progamma.

De ruimte is te warm of te koud? E
Controleer de actuele bedrijfsstatus op de weergave.

1. In geval van nominale ruimtetemperatuur 3
verlaag of verhoog de ruimtetemperatuur met de
instelknop.

2. In de bedrijfswijze Gereduceerd ({ stelt u met de
aanwezigheidstoets 7" de normale ruimetemperatuur 3§ -

Tip: iedere keer dat de ruimtetemperatuur is ingesteld, moet
men minstens 2 uur wachten om te zorgen, dat de
ruimtetemperatuur zich aanpast.
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Betekenis van de volgende weergaven?

De volgende symbolen kunnen op de weergave
verschijnen. Ze geven de actuele bedrijfsstatus weer.
Als een bepaald symbool verschijnt, is de betreffende
status "actief".

* Nominale ruimtetemperatuur (instelknop)

@ Gereduceerde ruimtetemperatuur

Knippert in geval van een storing of een
* onderhoudsboodschap
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VyuZijte k tomu vSechny
VyuZijte moznosti, moznosti tohoto
optimalni vytapit ! prostorového paistroje !
Pgejete si zminit druh provozu? nuto@)
Opakovanym stisknutim tlagitka druhu provozu @

zvolte odpovidajici druh provozu.

1. V automatickém provozu se teplota prostoru C)
reguluje podle topného programu

2. Trvaly druh provozu udrzuje teplotu prostoru
na g:g/((

3. V provozu Standby se udrzuje teplota na hodnoti
protimrazové ochrany.

Jste delSi éas nepgitomni? <

Pokud opoustite vytdpeny prostor na nekolik hodin,
muzete stisknutim prezencniho tlacitka snizit
teplotu, a tim u8etrit energii. Pai navratu opitovnym
stisknutim prezenéniho tlaéitka dosahnete komfortni
teplotu. Aktualni volba je zobrazena na displeji.

Aktualni volba pusobi:

- v trvalém provozu | trvale

- v automatickém provozu A(55° je platna do dalSiho
spinaciho bodu topného programu

Je Vam pgilis teplo nebo zima? ﬂ
Zkontrolujte na displeji aktualni druh provozu:

1. Pgi provozu na jmenovitou teplotu $¢ nastavte s
otoénym knoflikem vysSi nebo nizsi teplotu.

2. Pri druhu provozu na Gtlumovou teplotu ({
stisknete prezencni tlacitko * pro prepnuti na
jmenovitou teplotu

——— Tip: Po kazdé zmini vyékejte minimalni 2 hodiny, aby se mohla —
teplota prostoru paizpusobit.

[£lo

Co znamenaji nasledujici symboly?

Na displeji se zobrazuji nasledujici symboly.
Zobrazuji aktudlni provozni stav. Zobrazeni symbolu
znamena to, Ze je provozni stav "aktivni" .

* Vytapini na jmenovitou teplotu (otoény knoflik)
@ Vytapini na uspornou teplotu

Q Rozblika se pai chybi nebo indikaci servisu
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Napomézte Pouzite k tomu
optimalnemu moznosti tohto
vykurovaniu! izbového pristroja!
Chcete zmenilldruh prevadzky auro@

vykurovacieho okruhu?

R
O

Zvo¥te opatovnym zatlaéenim na tlaéidlo druhu
prevadzky prislusnu prevadzku.

1. Automaticka prevadzka reguluje teplotu priestoru
pod3a vykurovacich éasov.

2. Trvala prevadzka drzi teplotu priestoru trvalo
na ;:g/((

3. Standby prevadzka drzi teplotu priestoru trvalo
na teplote protimrazovej ochrany.

Opustite priestory na dlhsiu dobu? 4

Ak sa priestory nepouZivaju viac hodin, mézete s
tlacidlom pritomnosti zniZit teplotu a tym usporit na
energii. Ak su priestory opaluzivané, opatovne
zatlaéite na tlaéidlo pritomnosti, aby sa opal’
vykurovalo. Aktualna vo¥aa sa zjavi na displeji.

Aktualna vo3aa posobi:

-V trvalej prevadzke & trvalo.

-V automatickej prevadzke A(L‘5° az po nasledujuce
zopnutie bodu spinania vykurovacieho programu.

Je vam prilis teplo alebo chladno? E
Skontrolujte na displeji aktualy druh prevadzky:

1. V prevadzkovom stave menovita teplota %:&
Nastavte otoenym gombikom nizSie alebo vyssie.

2. V stave prevadzky redukovanej teploty ({
nastavte s tlacidlom pritomnosti +* na menovitd

teplotu 3

Tip: Po kazdej korekture eakajte aspoo 2 hod., aby sa mohla
prispésobillteplota.
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Eo znamenaju nasledovné zobrazenia?

Vykurovanie na menovitu teplotu (otoény gombik)
Displej blika=» zadat cas a vykurovaci program

Na displeji sa mézu zjavilInasledovné symboly.
Ukazuju vam aktualne hodnoty stavu prevadzky. Ak
sa zjavi jeden zo symbolov vtedy je aj "AKTIVNY".

* Vykurovanie na menovitu teplotu (otoény gombik)
@ Vykurovanie na redukovanu teplotu

Q_ Blika pri hlaseni chyby alebo servise
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