SIEMENS Fiche technique

Produits de protection incendie et de sécurité des personnes

Systéme de protection incendie DesigoM¢

Poste d’'incendie et équipement
Modéles FTI2001-A1; FCM2018-U2; FCM2019-U2; FHB2001-U1 / R1; FHB2002-U1 / R1;
FHD2001-U2 / R2; FHD2002-U2 / R2; FN2001-U1 et FHD2005-U1

SPECIFICATIONS POUR INGENIEURS ET ARCHITECTES
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¢ Contient les composantes systéme suivantes : -

¢ Unité de commande (modele FCM2018-U2 ou FCM2019-U2)
¢ Module de poste d’incendie (modele FTI20001-A1)

¢ Module SafeDLINK (modéle FN2001-U1) ' ; ) ) 'A
e Boitier d'une unité de hauteur (modeéles FHB2001-U1 / R1) i .
¢ Porte extérieure d'une unité de hauteur (FHD2001-U2 / R2)

¢ Porte intérieure (modéle FHD2005-U1) FTI2001-A1 FCM2019-U2

Modules d’interface de systéme principal a utilisations

multiples

e Voyants DEL des états Alimentation, Alarme, Supervision, Son
désactivé, Défaut a la terre, Son activé et Panne du systéme —
I'état Alarme est assorti d’'une DEL distincte plus grande

e DEL Systéme partiel désactivé

¢ Voyants DEL d'état sonores (son activé ou désactivé)

¢ 10 DEL configurables

¢ Modeéle FCM2019-U2 comporte un (1) ensemble de 48 FHD2001-U2 FHB2001-U1
voyants DEL
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Menus de commande du systeme

Accessoires facultatifs disponibles :

¢ Menu d'aide contextuelle o Emetteur d'alarme numérique (DACT)
e Touches de navigation a quatre directions avec capacité ¢ Module RS-485 (modeéle FCA2016-A1)
d'affichages étendus * Poste d'affichage distant (modele FT2014-U2 | R2)
¢ Grands boutons programmables qui guident I'utilisateur * Poste daffichage distant avec commandes (modeéle

FT2015-U2 / R2)
¢ Module périphérique distant (modéle FCA2018-U1)

Ecran ACL rétroéclairé de 2 x 4 % po
Configuration de cablage de Style 4 ou de Style 7

Nécessite le module SafeDLINK (modele FN2001-U1)
pour la connexion a FDnet

pour les options de programmation multiples et la

séquence de fonctions de commande du systéme

¢ Sept (7) boutons de réserve programmables par l'utilisateur

« FEtiquettes amovibles adjacentes aux boutons d’exploitation du
systeme

e FTI-2001 se connecte a la source d'alimentation 24 VCC
au moyen d’'une borne a vis S . .
y N Connectivité par port Ethernet pour la configuration du

¢ Des cables rubans permettent de se connecter a l'unité de R X .
commande systéeme et les transferts de microprogrammes/logiciels

, e Compatible avec le micrologiciel du systeme EEPROM intégré

Ecran a huit (8) lignes et 40 caractéres par rangée . .

e Ecran a texte clair avec deux (2) lignes d’information par Conﬁgu\rable pour l aff'Chage et la commande 9|Oba|es
événement Alarme du systeme

¢ Touches programmables contextuelles

¢ Possibilité d'enregistrer des textes de réaction supplémentaires
spécifiques a I'emplacement

Capacité globale d'avertissement et de commande
Exploitation et avertissement du systeme

* Plusieurs événements peuvent s'afficher simultanément » Exploitation conviviale et sensible au contexte et a I'état
* Accés aux fonctions complétes d’exploitation du au moyen de touches programmables
systeme a l'aide d'un mot de passe e Clavier alphanumérique
e Plusieurs postes d’'opérateur sont disponibles pour chaque ) e
eurs p pere ) P P d * Homologué selon la norme ®UL 864, 9¢ édition
systéme de protection incendie [maximum de 16 nceuds]

Homologué par le CSFM et le service d'incendie de la
ville de New York

Siemens Canada limitée Poste d’incendie et équipement Desigo 6 8 03 F

Division Technologies du batiment
Produits de protection incendie
et de sécurité des personnes




Présentation du produit

Le poste d’incendie et I'¢quipement afférent se connectent
au réseau SafeDLINK pouvant étre configuré pour un
affichage global du systéme ou spécifique au poste local.
Cette configuration permet a l'opérateur d'acquitter des
événements, de commander les circuits des dispositifs de
notification (NAC) et de réinitialiser le systeme.

Le poste d’incendie et I'équipement afférent permettent

la connexion au module périphérique distant (modéle
FCA2018-U1) et/ou aux postes d'affichage distants (modéles
FT2014-U2 | R2; FT2015-U2 | R2).

Le poste d'incendie comporte la configuration du programme
spécifique au site établie dans I'outil de configuration
personnalisé.

Caractéristiques

Le poste d’incendie (modele FT2050) est composé d’'une
carte de poste d'incendie (modele FTI2001-A1); de l'unité de
commande (modele FCM2018-U2 ou FCM2019-U2) et d’'un
coffret d'une unité de hauteur.

Chaque poste d’incendie comporte un (1) écran

ACL VGA monochrome de 2 x 4 % po et des diodes
électroluminescentes (DEL) pour afficher I'état du systéme.
Un son se fait entendre lorsqu’il y a des événements non
acquittés sur le systéme.

Linterface comporte plusieurs touches qui permettent de
contréler I'information affichée et de naviguer parmi les
écrans. Des touches permettent d’accéder a la fonction
d‘aide parmi les fonctionnalités du menu de chaque unité de
commande.

L'écran de chaque unité de commande répartit les
événements selon leur type et offre un onglet distinct

pour les événements Alarme, Alarme de gaz, Supervision

et Panne. Le nombre d'événements actifs est indiqué dans
chaque onglet. L'écran attribue deux (2) lignes compléetes de
texte a chaque événement.

A chaque événement est associé un message personnalisé de
40 caractéres qui en décrit 'emplacement. Outre le message
textuel, le systeme affiche la catégorie d'événement actif :
(par ex. — Alarme automatique, Débit d’eau, Manuel, etc.) —
pour les intervenants, la catégorie est davantage significative
que les numéros de modele.

Jusqu'a deux (2) événements peuvent étre affichés
simultanément. Lorsque plus de deux (2) événements sont
présents, les fleches vers le haut et vers le bas permettent
a l'utilisateur de défiler dans la liste d'événements. Un
indicateur de progression sur le c6té de la liste démontre
la taille de la liste et I emplacement au sein de celle-ci. Les
nouveaux événements non acquittés sont marqués d'un
point d’exclamation clignotant (« ! »).

Chaque interface offre également un menu complet
permettant de réaliser des rapports d'état du systéme (une
fonctionnalité a droite de I'écran permet de consulter un
apercu d'impression avant d'imprimer le rapport).

On peut accéder au menu Maintenance a l'aide d'un mot de
passe. Lorsqu’un utilisateur final passe a ce mode, I'écran
ACL sactive et lui demande d’entrer un mot de passe. Les
contrdles du systéeme du menu Maintenance utilisent des
boutons tactiles faciles a lire.

Le poste d’incendie et I'¢quipement afférent sont approuvés
par le CSFM (no d’homologation : 7165-0067:0259) et le
service d'incendie de la ville de New York (FDNY) (certificat
d'approbation n° 6104).

Plage de température et d’humidité

Les produits sont homologués selon la norme 864, 9¢ édition
des ®UL pour des emplacements intérieurs secs avec une
plage de température allant de 49 +/- 2 °C (120 +/- 3°F) a

0 +/- 2°C (32 +/- 3 °F) et une humidité relative de 93 +/- 2 % a
une température de 32 +/- 2 °C (90 +/- 3 °F).

Documentation connexe

Produit
Coffrets

Numéro de fiche technique
6807

Renseignements pour les

commandes
Numéro Numéro ..
o . Description

de modéle | de piéece

FTI2001-A1 S54400-A58-A1 | Poste d'incendie

FCM2018-U2 | S54400-C40-A1 Unité de commande

FCM2019-U2 | S54400-C41-A1 Unité de commande (avec DEL)

FHB2001-U1 | S54400-B47-A1 Boitier d'une unité de hauteur, noir

FHB2001-R1 S54400-B47-A2 Boitier d’'une unité de hauteur,
rouge

FHB2002-UT | S54400-B48-A1 5zlitler de deux unités de hauteur,

FHB2002-R1 $54400-B48-A2 Boitier de deux unités de hauteur,
rouge

FHD2001-U2 | $54400-849-A1 Porte exterlguredune unité de
hauteur, noire

FHD2001-R2 | $54400-B49-A2 Porte extérieure d'une unité de
hauteur, rouge

FHD2002-U2 | S54400-B50-A1 Porte extengure de deux unités de
hauteur, noire

FHD2002-R2 | $54400-B50-A2 Porte extérieure de deux unités de
hauteur, rouge

Avis : La présente fiche technique ne doit pas étre utilisée a des fins d'installation ou de conception de systéme.
Pour les renseignements les plus récents, consultez la notice d'installation de chaque produit.
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