
 

Siemens                                 Fiche technique 6801F 

Infrastructure intelligente – Produits du bâtiment                                                                                  usa.siemens.com/fire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Protection incendie DesigoMD 
 

Unités d'interface de commande 
 

 

Modèles FCM2018-U2 I FCM2043-U2 I  
FCM2019-U2 I FCM2035-U2 

 

Spécifications pour architectes et ingénieurs 
 Modules d’interface de système 

principal à utilisations multiples 
 
          

 Voyants DEL des états du système 
Alimentation, Alarme, Alarme de gaz, 
Surveillance, Avertisseur désactivé, Fuite 
à la terre, Avertisseur activé et Problème  
– l’état Alarme est assorti d’un voyant 
DEL distinct plus grand 
 

 Voyant DEL Système partiel désactivé 
 

 Voyants DEL d’états sonores (avertisseur 
activé ou désactivé) 
 

 Boutons DEL configurables 
 

 
 

 Menus de commande du système 
 

 Menu d’aide contextuelle 
 

 Touches de navigation à quatre directions 
avec capacité d’affichages étendus 
 

 Connectivité par port Ethernet pour la 
configuration du système et les transferts 
de microprogrammes/logiciels 
 

 Écran ACL rétroéclairé de 2 x 4 ¾ po  
 

- Affichage de l'état du système sur 
huit [8] lignes, 40 caractères par ligne 

 
 

 Capacité globale d’avertissement et de 
commande 
 

 Clavier alphanumérique 
 

 Grands boutons programmables qui 
guident l’utilisateur pour les options de 
programmation multiples et la séquence 
de fonctions de commande du système. 

 
 

- Au moins sept (7) boutons de réserve 
programmables par l’utilisateur 
 

- Étiquettes amovibles adjacentes aux 
boutons d’exploitation du système 
 

 Homologué selon la norme UL 864, 10e 
édition 
  

 Homologué UUKL pour le contrôle 
de la fumée 
 

  Homologué par les ULC 
 

 Approuvé par le FM, le CSFM et le 
service d’incendie de la ville de New 
York (modèles FCM2018-U2, FCM2019-
U2, FCM2035-U2) 

 

 Présentation du produit 
 

L'unité d'interface de commande, également appelée interface personne-machine (IPM), est le 
centre de commande de tout panneau de commande d'alarme incendie. Les IPM de Siemens pour 
la gamme de produits Desigo Compact sont conçues dans un souci de fiabilité, rendant les 
bâtiments plus sûrs grâce à la technologie de protection incendie de Siemens. 
 

IPM standard 
FCM2018-U2 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le modèle FCM2018-U2 est le modèle de base de l'unité d'interface de commande. Il comporte 
des éléments de contrôle et d'affichage compatibles avec les systèmes de protection incendie 
Desigo (modèles FC2025 et FC2050), les systèmes intelligents de communication vocale [IVC] 
Desigo (modèles FV2025 et FV2050), ainsi qu'avec le terminal d’incendie distant (modèle 
FT2050).                                                                                            
 

IPM avec voyants DEL supplémentaires 
FCM2019-U2 – UL  I  FCM2035-U2 – ULC (Canada)  
Les unités d'interface de commande FCM2019-U2 
et FCM2035-U2 possèdent les mêmes 
caractéristiques que la FCM2018-U2, à l'exception 
des vingt-quatre sections de voyants DEL 
programmables supplémentaires qui se trouvent 
sur le côté droit de l’IPM. Chaque section comporte 
deux voyants DEL, un multicolore et un jaune. Ces 
sections de voyants DEL peuvent être configurées 
pour indiquer l'état de la zone. 
 
 

IPM avec module d’interrupteurs intégré 

FCM2043-U2 
L’IPM FCM2043-U2 possède les mêmes caractéristiques que la FCM2018-U2 sauf qu'elle est équipée 
d'un module d’interrupteurs intégré (FTO2023) sur le côté droit de l'interface. Ce module 
d’interrupteurs fournit à l'unité vingt-quatre sections d’interruption, chacune contenant deux 
voyants DEL programmables (un multicolore et un jaune), ainsi qu'un bouton-poussoir DEL. La 
section du module d’interrupteurs peut être connectée au bus de données périphérique pour créer 
une connexion directe au panneau de protection incendie Desigo ou être connectée au bus CAN sur 
le panneau de commande vocale et le poste de microphone distant. La connexion au bus 
périphérique confère à l’IPM la fonctionnalité de protection incendie. La connexion au bus CAN 
confère à l’IPM toutes les fonctionnalités de protection incendie et de communication vocale. 
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 Aperçu des opérations 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque système de protection incendie Desigo est exploité et contrôlé à partir d'une IPM. Cette unité permet aux utilisateurs finaux 
d'acquitter efficacement, de mettre en sourdine/d’annuler la sourdine et de réinitialiser le panneau, parmi de nombreuses autres 
fonctions programmables.  Qui plus est, sous l’écran ACL se trouvent trois (3) boutons programmables par l’utilisateur qui permettent de 
commander l’information affichée et de naviguer parmi les menus. À droite de l’écran ACL, on trouve un bouton de navigation à quatre 
directions qui permet à l’utilisateur final de parcourir la liste des événements. 

Les voyants DEL fonctionnent en mode autonome dans chaque zone. Une sélection configurable d'événements peut être attribuée à 
chaque bouton DEL par zone, il peut s’agir d’un voyant « statique » ou « clignotant », en utilisant l'outil de configuration personnalisée du 
système Desigo. Les voyants DEL peuvent être utilisés pour les informations sur l'état du système, les fonctions de contrôle de zone, les 
dérivations, les essais de marche, la fonctionnalité vocale, le contrôle de la fumée, et bien plus encore. 

Les unités d'interface de commande peuvent fournir une fonctionnalité globale d’avertissement et de contrôle pour plusieurs systèmes 
Desigo à l'aide de l'outil de configuration personnalisée Desigo. En outre, le logiciel de programmation est logé dans une mémoire morte 
programmable effaçable électriquement (EEPROM). 

L’écran de chaque module d'interface répartit les événements selon leur type et offre un onglet distinct pour les événements Alarme 
d'incendie, Alarme de gaz, Surveillance, Problème et Test. À chaque événement est associé un message personnalisé de 40 caractères qui 
en décrit l’emplacement. 

En plus du texte à l'écran, le système affiche la catégorie de l'événement actif, tel que Alarme automatique, Débit d'eau, Manuel, etc. Il 
est possible d'afficher jusqu'à deux (2) événements à la fois. Lorsque plus de deux (2) événements sont présents, le bouton de navigation 
à quatre directions permet à l'utilisateur final de faire défiler la liste d’événements. Les nouveaux événements non acquittés sont 
marqués d'un point d'exclamation clignotant (« ! »). Une fois les événements acquittés, le point d'exclamation devient un crochet (« √ ») 
non clignotant. 

Le menu Maintenance offre des options permettant d’ajuster la luminosité et le contraste de l’écran ACL, ainsi que des options de 
configuration et de diagnostic du système. Après avoir saisi le mot de passe dans l'affichage Menu de l'écran initial, les fonctions de 
configuration du système permettent à l’utilisateur final d’activer, de désactiver ou de tester les alarmes, d’activer ou de désactiver les 
interrupteurs, ainsi que de signaler, de contrôler et de mettre à jour les données. 

 
 Plage de température et d’humidité  
Les unités d’interface de commande homologuées selon la norme UL 864, 10e édition pour des emplacements intérieurs secs avec une 
plage de température allant de 49 +/- 2 ºC (120 +/- 3 ºF) à 0 +/- 2 ºC (32 +/- 3 ºF) et une humidité relative de 93 +/- 2 % à une température 
de 32 +/- 2 ºC (90 +/- 3 ºF).

● Boutons DEL configurables ● Touches programmables contextuelles 

● Écran à texte clair avec deux (2) lignes 
d’information par événement Alarme 

● Plusieurs événements peuvent s’afficher 
simultanément 
 ● Possibilité d’enregistrer des textes de réaction 

supplémentaires spécifiques à l’emplacement 
 

● Bandes d'inscription à glisser dans l’IPM fournies avec 
chaque produit 
 ● Opérations accessibles par mot de passe ou 

interrupteur à clé facultatif 
● L’IPM émet un avertissement sonore lorsqu'il y a des 

événements non acquittés 
 

  Attributs 
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Entrée d’alimentation 

Tension  24 V c.c. 

Courant d’attente 130 mA  

Courant d'alarme 
170 mA 

[+ 1 mA par DEL  
+ 30 mA pour DEL d’alarme] 

MODÈLE  
OU TYPE 

NUMÉRO DE 
PIÈCE PRODUIT 

FCM2018-U2  S54400-C40-A1 Unité d'interface de commande  

FCM2019-U2  S54400-C41-A1 Unité d'interface de commande 
 [avec module DEL]  

FCM2043-U2 S54400-C151-A1 Unité d'interface de commande 
 [avec module d’interrupteurs] 

Au Canada, commandez : 

FCM2035-U2  S54400-C139-A1 Unité d'interface de commande 
 [avec module DEL]  

Modèle Nº de pièce 
SAP 

Description  Image 

FN2001-U1 S54400-A60-A1 
Module réseau SafeDLINK / Cnet. Prend en charge la mise en réseau 
« poste à poste » entre les panneaux d'alarme incendie et le terminal 
d'incendie distant. Le module est branché sur les unités d'interface de 
commande. 

FCA2016-U1 S54400-A39-A1 
Module RS-485. Le module est branché sur l’IPM et la carte-mère. 
Il sert à faire fonctionner les périphériques sur le circuit RS-485. Les postes 
d’affichage distants sont connectés à distance aux PCAI par l'intermédiaire 
de ce module. 

 FHA-MIQKIT-01 S54400-A66-A1 

Module de dispositif MXL avec câble IPM (y compris FCL2004-U1). Il prend 
en charge les anciens périphériques MXL et MXL-IQ à l'aide du module 
d'interface FCL2004, ce qui permet de transformer en toute transparence un 
panneau de commande MXL-IQ existant en un PCAI de 252 ou 504 points 
adressables pleinement opérationnel. 

FHA-MIQKIT-02 S54400-A67-A1 Module de dispositif MXL avec câble d'extension (pour connecter les 
FCL2004-U1 ensemble). 

FHA-MIQKIT-03 S54400-K1-A1 Ensemble de câbles pour module de dispositif MXL - comprend (1) un câble 
IPM et (1) un câble d'extension. 

FCL-MXLPLATE S54400-B153-A1 Plaque de montage de module de dispositif MXL. 

FCA2033-A1 S54400-P154-A1 Clé de licence S1 pour la visualisation et la commande à distance entre un 
PCAI adressable de 252/504 points et un ordinateur personnel (PC).  

FCA2034-A1 S54400-P155-A1 
Clé de licence S2 pour la sortie BACnet. Utilisée à des fins de surveillance 
uniquement par un système tiers spécifique aux objets de sécurité des 
personnes. 

FCA2035-A1 S54400-P156-A1 
La clé de licence S3 est une licence combinée, offrant une surveillance et 
une commande virtuelles complètes comme la clé de licence S1, ainsi que la 
distribution de communications BACnet (surveillance uniquement). 

FHD2004-U1 S54400-B52-A1 Porte intérieure du coffret du système de panneaux d’incendie. 

FCA2015-U1 S54400-A63-A1 
Module numéroteur (DACT). Utilisé pour la communication entre un système 
adressable de 252 ou 504 points avec un terminal d'incendie distant ou un 
poste de surveillance central ou distant.  

FCA2031-A1 S54400-A153-A1 
Module de connexion (MONET). Le module est branché sur le module réseau 
Pos.1 de la carte-mère de l’IPM. Transfère les signaux en mode dégradé 
depuis le panier de la carte vocale ou le commutateur du réseau Ethernet.  

Données techniques Renseignements pour les commandes 

Matériel connexe 



 
 

 

 
 AVIS – Les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sont qu’un 

résumé et peuvent être modifiés sans préavis. Le(s) produit(s) décrit(s) dans 
les présentes possède(nt) des fiches d’instruction spécifiques qui couvrent 
plusieurs aspects techniques, de limitation et de responsabilité. 

 

 Des copies de ces fiches d’instruction, de même que du document général 
d'avertissement et de limitations du produit, lequel contient également des 
informations importantes, sont fournies avec le produit et sont disponibles 
auprès du fabricant. 

 

 Il faut consulter les renseignements contenus dans ces 
documents avec un professionnel de protection incendie avant de 
spécifier ou d’utiliser le produit.  

 

 Pour toute question ou assistance supplémentaire relative à des 
problèmes particuliers qui pourraient se produire et qui portent 
sur le bon fonctionnement de l’équipement, veuillez communiquer 
avec le fabricant. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Modèle Nº de pièce SAP Description IPM incluse Marché 
(UL /ULC) 

FC2025-LE S54400-C141-A1 
FC2025-LE : syst. 252 pt, bloc 170 W et 24 DEL.                                            
Comprend : Un FCM2035-U2, un FP2011-U1, un FCI2016-U1, un 
FCA2032-U1 

FCM2035-U2 ULC 

FC2025-LF S54400-C147-A1 
FC2025-LF : syst. 252 pt, bloc 300 W et 24 DEL. 
Comprend : Un FCM2035-U2 un FP2011-U1, un FCI2016-U1, un 
FCA2032-U1 

FCM2035-U2 ULC 

FC2025-LS S54400-C134-A1 
FC2025-LS : syst. 252 pt, bloc 170 W.                                                         
Comprend : Un FCM2018-U2, un FP2011-U1, un FCI2016-U1, un 
FCA2032-U1 

FCM2018-U2 ULC 

FC2025-LT S54400-C146-A1 
FC2025-LT : syst. 252 pt, bloc 300 W.                                                           
Comprend : Un FCM2018-U2, un FP2011-U1, un FCI2016-U1, un 
FCA2032-U1 

FCM2018-U2 ULC 

FC2025-UE S54400-C6-A1 
Système à 252 points avec bloc d'alimentation de 170 W et interface 
opérateur dotée de 24 voyants DEL de zone. 
Comprend : Un FCM2019-U2, un FP2011-U1, un FCI2016-U1 

FCM2019-U2 UL 

FC2025-UF S54400-C12-A1 
Système à 252 points avec bloc d'alimentation de 300 W et interface 
opérateur dotée de 24 voyants DEL de zone. 
Comprend : Un FCM2019-U2, un FP2012-U1, un FCI2016-U1 

FCM2019-U2 UL 

FC2025-US S54400-C4-A1 
Système à 252 points avec bloc d'alimentation de 170 W et interface 
opérateur standard. 
Comprend : Un FCM2018-U2, un FP2011-U1, un FCI2016-U1 

FCM2018-U2 UL 

FC2025-UT S54400-C10-A1 
Système à 252 points avec bloc d'alimentation de 300 W et interface 
opérateur standard. 
Comprend : Un FCM2018-U2, un FP2012-U1, un FCI2016-U1 

FCM2018-U2 UL 

FC2050-LE S54400-C145-A1 
FC2050-LE : syst. 504 pt, bloc 170 W et 24 DEL.                                        
Comprend : Un FCM2035-U2, un FP2011-U1, un FCI2017-U1, un 
FCA2032-U1 

FCM2035-U2 ULC 

FC2050-LF S54400-C149-A1 
FC2050-LF : syst. 504 pt, bloc 300 W et 24 DEL.                                        
Comprend : Un FCM2035-U2 un FP2011-U1, un FCI2017-U1, un 
FCA2032-U1 

FCM2035-U2 ULC 

FC2050-LS S54400-C142-A1 
FC2050-LS : syst. 504 pt, bloc 170 W.                                                          
Comprend : Un FCM2018-U2, un FP2011-U1, un FCI2017-U1, un 
FCA2032-U1 

FCM2018-U2 ULC 

FC2050-LT S54400-C148-A1 
FC2050-LT : syst. 504 pt, bloc 300 W.                                                       
Comprend : Un FCM2018-U2, un FP2011-U1, un FCI2017-U1, un 
FCA2032-U1 

FCM2018-U2 ULC 

FC2050-UE S54400-C7-A1 
Système à 504 points avec bloc d'alimentation de 170 W et interface 
opérateur dotée de 24 voyants DEL de zone. 
Comprend : Un FCM2019-U2, un FP2011-U1, un FCI2017-U1 

FCM2019-U2 UL 

FC2050-UF S54400-C13-A1 
Système à 504 points avec bloc d'alimentation de 300 W et interface 
opérateur dotée de 24 voyants DEL de zone. 
Comprend : Un FCM2019-U2, un FP2012-U1, un FCI2017-U1 

FCM2019-U2 UL 

FC2050-US S54400-C5-A1 
Système à 504 points avec bloc d'alimentation de 170 W et interface 
opérateur standard. 
Comprend : Un FCM2018-U2, un FP2011-U1, un FCI2017-U1 

FCM2018-U2 UL 

FC2050-UT S54400-C11-A1 
Système à 504 points avec bloc d'alimentation de 300 W et interface 
opérateur standard. 
Comprend : Un FCM2018-U2, un FP2012-U1, un FCI2017-U1 

FCM2018-U2 UL 
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