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L'écran tactile "TOUCH PANEL" DESIGO est congu pour I'affichage et I'exploita-
tion d'installations techniques du batiment, en association avec des UTL PXC...-U
dotées d'un module d'extension PXA30-W2 ou de serveurs Web PXG80-WN.
Internet Explorer est intégré de série et rend I'exploitation particuliérement aisée.

e Construction compacte et faible profondeur de montage

e Facade insensible aux huiles, graisses et produits de nettoyage convention-
nels

e Ecran a haute résolution en technologie TFT 10.4" : 256 couleurs et
640 x 480 pixels

e Ecran tactile analogique résistif

e Systéeme d'exploitation : Windows CE

e Prise Ethernet RJ45

« Affichage par Microsoft® Internet Explorer

e Utilisation simple et accés direct aux informations de l'installation

e Exploitation et supervision générigues et graphiques des fonctions d'installa-
tion (traitement d'alarmes, programmes horaires, calendriers, modification des
consignes, affichage des valeurs mesurées, etc.)

e Protection d'acces global dans le systéme DESIGO

e Protection mécanique IP65/NEMA 4x/NEMA 12 (fagade) et 1P20 (arriére de
I'appareil)
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Fonctions

Manuel d'utilisation

Affichage et éléments
d'exploitation

Touches de commande de
I'Internet Explorer

Touches de configuration
de I'écran tactile

Remarque:

Mode veille ("Auto Sleep
Mode")
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Les fonctions de I'écran tactile 10" DESIGO se basent sur le PX-WEB.
Cf. le Manuel d'utilisation:

Exploitation Internet via PX-WEB (V2.35: CM110757)

La navigation est basée sur Internet Explorer de Microsoft.

Les touches de commande suivantes sont affichées en permanence sur le bord supé-
rieur de I'écran:
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Annuler l'affichage en cours
Actualiser

Page d'accuelil

Favoris

Ajouter favoris

Afficher/occulter les touches de clavier
Augmenter I'éclairage de l'arriére plan

Réduire I'éclairage de I'arriére-plan

Mode de configuration

Croix rouge: Ouverture/fermeture d'une deuxieéme fenétre de navigation.

Croix grise:  Sans fonction

L'écran tactile DESIGO admet I'ouverture simultanée de deux fenétres de navigation

maximum.

La deuxiéme fenétre est signalée par la croix rouge dans le champ des touches de
commande. La tentative d'ouverture d'une troisieme fenétre génére un message d'er-

reur.

Des qu'une des deux fenétres est fermée, une nouvelle fenétre peut étre ouverte.

¢ Des que I'écran tactile est effleuré a n'importe quel endroit de sa surface, le fond
s'éclaire automatiquement.
¢ Siaucune action n'est faite durant 5 minutes, I'éclairage de fond diminue.
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Références et désignations

6FL4303-2CA10 Ecran tactile 10"

Indications pour la commande

Lors de la rédaction de la commande, indiquer le nombre, la désignation et la référence

Exemple:
1 Ecran tactile 10 " 6FL4303-2CA10
Combinaisons d'appareils
Appareil Type Fiche
produit
Unités de traitement local modulaires PXC...-U N9221

Module d'extension pour BACnet sur Ethernet/IP et PXA30-W2 N9265
fonctions graphiques Web

Serveur Web PXG80-WN | N9233

Recyclage

L'appareil contient des composants électriques et électroniques et ne doit pas étre éli-
miné comme un déchet domestique. La carte a circuit imprimé, les composants en ma-

tiere plastique et les pieces métalliques doivent étre déposés séparément dans des
containers spécifiques.

La réglementation locale en vigueur doit étre impérativement respectée.

Indications pour le montage

L'écran tactile 10" DESIGO peut étre monté en facade d'armoire.

Indications pour la mise en service

Calibrage A la premiére mise sous tension, I'écran tactile démarre automatiquement en mode
calibrage d'écran. Les instructions s'affichent sur I'écran.
Le calibrage assure un positionnement correct du curseur.

Chargement du firmware  Le logiciel de service ProSave de Siemens A&D permet le chargement du firmware.
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales
de l'appareil

Ecran

Commande

Montage

Connectique
Protection mécanique du
boitier

Conditions d'environne-
ment

Normes et conformités

Matériaux
Dimensions

cf. Encombrements
Poids

Tension d'alimentation
Plage
Consommation
Courant nominal
Processeur / matériel
Systéme d'exploitation

24 V-

+18...+30 V-

22 W

0,9A

RISC 64 bit, 180 MHz
Windows CE

Type

Dimensions

Résolution (L x H en pixel)

Couleurs

Langue d'utilisation

Durée de vie moyenne de I'éclairage de fond (a
25°C)

TFT, a cristaux liquides (LCD)
écran tactile analogique résistif
10,4"

640 x 480

256

English (US)

env. 50'000 h

Surface tactile
Saisie numérique/alphanumérique

oui / oui (sur I'écran)

Film clavier non
Fixation Brides
Position de montage Verticalement
Décalage max. de la verticalité sans ventila- +/-35°
tion
Ethernet Interface RJ45
Facade IP65, NEMA 4, NEMA 4x, NEMA

12; (si incorporé)

Arriére de l'appareil IP 20
Fonctionnement
Température (montage vertical) 0...50 °C
Température (pour un décalage max. de la
verticale) 0..40°C
Humidité 90% h.r.
Transport / stockage
Température -20 ... +60°C
Humidité 90% h.r.

CE, GL, ABS, DNV, LRS,
FM Class | Div. 2, cULus,
EX Zone 2/22, C-TICK

Facade Aluminium majoritaire
Découpe 310 x 248 mm
Profondeur de montage 59 mm

Hors emballage 4,5 kg
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Encombrements

Dimensions en mm
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